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testo 608 — H1/H2 tipusu
riasztés higrométer

Rendelési szam: 120601

AItaIanos tudnivalék
Rakjuk be az elemeket, a készulék tartés Uzemre
bekapcsolddik.
- Az elemkapacitas ellenérzése:
Ha megjelenik az elem-szimbdlum, akkor tovabb
mérhetlink a tartdés izemben még:
- testo 608 — H1: kb.14 napig;
- Testo 608 — H2: kb.8 napig (villogd
- riasztas mellett)
- A beadllitdsok elemcsere kdzben nem vesznek el.

Miiszaki adatok

Mérési értékek paratartalom/hémérséklet(°C; °F)

/harmatpont

Erzékelsk nedvességérzékel6/NTC

Mérési tartomany 10...95% rel. paratartalom
Testo 608 — H1 0...+50°C/32...+122°F
-20..50°Ctd/-4...112°Ftd

Mérési tartomany
Testo 608 — H2

2...98% rel. paratartalom
-10...470°C/14...+116°F
-40..70°Ctd/-40...160°Ftd

Pontossag +2% rel. paratart. +25°C/77°F-nal
Testo 608 — H1 +0,5°C/+1°F +25°C/77°F-nél
Pontossag +3% rel. paratart. +25°C/77°F-nal
Testo 608 — H2 +0,5°C/+1°F +25°C/77°F-nal
Feloldas 0,1% rel. pératart./0,1°C/0,1°F

Kijelzé LCD, 2-soros
Mérés gyakorisaga 18 mp
Uzemi hémérséklet 0...+50°C
Testo 608 — H1 32...122°F
Uzemi hémérséklet -10...470°C
Testo 608 — H2 14...160°F

Tarolasi hémérséklet -40...+50°C/32...122°F

Elemek tipusa 9 V-o0s tdmbelem

Elem-lzemélettartam kb. 1 év
Haz matt-ezlist ABS
Méretek (sz x ma x mé) 111 mm x 90 mm x 40 mm
Suly 168 gr
Garancia 1év

Megjegyzesek a testo 608 — H2-h6z
A késziléken bedllithatunk egy riasztast (a kijelzén
egy harang-szimbdlum jelenik meg), amely akkor
valik aktivva, ha a mért érték tullépi a hatarértéket. A
riasztasi beallitdsok szabadon valaszthatok a relativ
paratartalom, a harmatpont vagy a hémérséklet
méresi értékeire. A riasztasi hatarértékeket egyszerre
csak egy mérési értékre lehet beallitani. Gyarilag a
relativ paratartalom mérési értékére van beallitva a
riasztas.

- A késziilék kozvetlenil kalibralhaté a helyszinen a
testo valamelyik referencia légnedvesség-
érzékelbjével (részleteket lasd annak a kisérélapjan).

A kovetkez6kben a tobbnyelvii leiras kis kijelz6-

kockainak feliratait délt betiik jelzik.

Az elemek csatlakoztatasa
(Ugyeljunk a helyes polaritasra)
szegmens-teszt - mérémenii

MIN/MAX érték kijelzése
mérémenii — MIN-érték kijelzése - MAX-érték kijelzése

— kiegészités a testo 608 — H2 esetére: az alsé riasztasi

hatarérték kijelzése (ha aktivalva van) — a felsé
riasztasi hatarérték kijelzése (ha aktivalva van) —»

MIN/MAX érték visszaallitasa

mérémenii — MIN-érték kijelzése — MIN-érték
visszadllitisa — MAX-érték kijelzése — MAX-érték
visszadllitasa —»

Megjegyzés:

A testo 608 — H2 esetén: még nyomjuk meg 2-szer a
,MODE” gombot, hogy visszatérjiink a mérémenube.

Mérési értékek beallitasa (td, % rel. p.t.)
mérémenii (vagy) — harmatpont kijelzése (vagy) —
relativ paratartalom kijelzése —

Mérési értékek beallitasa (°C, °F)

mérémenii (vagy) — a kijelzés villog (vagy) — °C vagy
°F bedllitisa —

Megjegyzés:

A testo 608 — H2-nél még nyomjuk meg haromszor a ,SET”
gombot, hogy visszatérjink a mérémenube.

A riasztas aktivalasa / hatastalanitasa
mérémenii (3 mp-ig tartsuk nyomva + 1x nyomjuk meg) —»
hatarérték alatt riasztasul villog (vagy) — a hatarértek
alatti riasztdas aktivalasara , ON”, hatastalanitasdra
»OFF” — hatarérték felett riasztasul villog (vagy) — a
hatarérték  feletti riasztas  aktivalasara , ON”,
hatastalanitasara ,,OFF” —

A riasztasi meérési érték (%, °C, °F, td)
kivalasztasa

mérémenii (3 mp-ig tartsuk nyomva + 3-szor nyomjuk
meg) — a riasztasi mérési érték villog (vagy) — a mérési
érték (%, °C, °F, td) kivdlasztisa —

Megjegyzés: A riasztasi hatarérték rogzitése csak egy
mérési értékre lehetséges.

A riasztasi hatarérték kijelzése (feltétel: a
harang szimbdlum aktiv)
mérémenii (3-szor) — az alsé riasztasi hatarérték

kijelzése (RIASZ'{AS) — a fels6 riasztasi hatarérték
kijelzése (RIASZTAS)

A riasztasi hatarértékek beallitasa

(feltétel: a harang szimbolum aktiv)

mérémenii (3-szor) — az alsé riasztasi hatarérték
kijelzése — az also riasztasi hatarértek villog — az als6
riasztasi hatdrérték bedllitasa — az alsé riasztasi
hatarérték megerdsitése — a felsé riasztasi hatarértek
kijelzése — a felsé riasztasi hatarérték villog — a felsé
riasztasi hatdrérték bedllitisa — a fels6é riasztasi
hatarérték megerésitése —»

Az aktivalt riasztasi hatarérték tullépése
Megjegyzés:

Ha a mérési érték atlépte (a harang-szimbdlum megjelenik
a kijelzén) az aktivalt riasztasi hatarértéket (lefelé vagy
felfelé), akkor a kijelz6n az alabbi szimbolumok jelennek
meg:

- vonalra lefelé mutato nyil: atlépés lefelé

- vonalra felfelé mutaté nyil: atlépés felfelé

mérémenti

Addig villog a LED, amig meg nem nyomjuk a ,SET”
gombot.

Megjegyzés:

Az atlépett hatarérték megmarad, és a MODE (lizemmad)
mentben MIN/MAX-értékként kerll kijelzésre.

Esetleg kinullazhatjuk (reset) a MIN/MAX-értékeket.



