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Ezzel az aramkorrel most még hlibbé teheti az elektromos hajtasu modelljarmdveket. Ez az
aramkor fékezéskor vagy tolataskor aktivalja a fék- vagy a tolatélampakat. Tovabbi
taviranyito csatorna nem sziikséges. A kapcsolas ontanuld és automatikusan alkalmazkodik
az On altal hasznalt RC-késziilékhez. Alternativ megoldasként a jarmi villogd lampainak
villogd funkcidja is beallithaté jumperrel, vagy mas kapcsoldsi funkcio (érintés és kapcsold
funkcid) is végrehajthato.

Fontos! Okvetleniil olvassa el!

Kérjik olvassa at figyelmesen a haszndlati Utmutatot. Az Gtmutato figyelmen kivdil
hagydsabdl eredé karok esetén érvényét vesziti a jotallas. Az ebbdl szarmazé
kovetkezményes karokért nem vallalunk felelGsséget!

Fontos tudnivald!

Ez a készilék a gyarat biztonsagtechnikailag kifogastalan allapotban hagyta el. Ennek az
allapotnak a megd8rzéséhez és a veszélymentes lizem biztositasahoz tartsa be az ebben az
utmutatdban taldlhatd biztonsagi elGirasokat és figyelmeztetéseket!

Rendeltetésszer(i hasznalat:
Ez a készilék egy elektronikus féklampa-, tolatélampa- és iranyjelz6 vezérld elektromos
modellautdk szamdra. Normal 2 csatornas kapcsoldként is haszndlhatd.

A megadottdl eltérd alkalmazas nem engedélyezett!

- A késziiléket csak a szamara el@irt feszlltségen szabad mikodtetni.

- A modulhoz csatlakoztatott fogyasztok teljes aramfelvétele csatornanként
nem haladhatja meg a 250 mA-t.

- A késziiléket nem szabad er6s nagyfrekvencias, vagy magneses mezG6k
kozelében elhelyezni, mivel ilyen esetben a késziilék hatarozatlan Gizemallapotba
kerilhet!

- A késziilék tetsz6leges helyzetben hasznalhatd.

- A megengedett kornyezeti hGmeérséklet tizem kézben 0 °C...40 °C.

- Paralecsapodas képzédésekor hagyja a terméket 2 6ran keresztiil
akklimatizalédni.

- Amennyiben a modul er6s razkédasnak vagy vibracidonak van kitéve, ajanlatos
azt annak megfelelGen jol kiparnazni. Feltétlenil tigyeljen arra, hogy a kartyan lévé
alkatrészek felforrésodhatnak, ezaltal tlizveszélyes lehet, ha gyulékony kiparnazé
anyagot hasznal.

- Védje a késziiléket nedvességtdl, felfroccsend vizt6l és tulzott hGhatastol!

- A késziiléket nem szabad kdnnyen gyullado és éghet6 folyadékokkal egyutt
hasznalni!

- A késziilék nem jatékszer, nem alkalmas gyerekek és 14 év alatti fiatalok
szamaral!



- Ipari alkalmazas esetén tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek az
elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozé balesetmegel6zési
el@irdsait is.

- Iskoldkban és mas oktatasi intézményekben, hobbi- és barkdcsm(ihelyekben a
modult csak szakértd, felel&s személyzet jelenlétében szabad hasznalni.

- Ne mikodtesse a modult olyan kérnyezetben, ahol éghetd gazok, g6z6k vagy
porok vannak vagy lehetnek jelen.

- Amennyiben a késziiléket javitani kell, csak eredeti alkatrészt szabad
felhasznalni! Mas, eltérd potalkatrészek alkalmazasa jelent8s személyi sériilést vagy
anyagi kart okozhat. Egy késziilék Gizembeallitasat megel6z6en altaldaban meg kell
vizsgalnia, hogy a késziilék vagy részegység alapvetben alkalmas-e arra az alkalmazasi
esetre, amelyre alkalmazni akara. Kétséges esetben feltétlenil kérje ki szakemberek,
szakért6k, vagy az alkalmazott alkatrészek gyartoinak tandcsat!

- Vegye figyelembe, hogy a kezelési- és csatlakoztatasi hibak hatékoriinkdn
kivil esnek. Az ebbdl kovetkezd karokért semmilyen felel6sséget nem vallalunk.

A késziilék ismertetése
- Ezzel a készilékkel még valdsaghiibbé teheti elektromos modelljét. A
,féklampa”, ,iranyjelz6” és ,,2-csatornas kapcsold” funkcidk egy jumper segitségével
allithatok be.
- Ha vezetés kozben visszavesz a "gdzbodl", hogy megalljon, a jarmd féklampaja
rovid idére kigyullad. Ha ismét gyorsit, a féklampak ismét kialszanak. Tolataskor a
tolatolampak automatikusan kigyulladnak. Opcionalisan a készilék iranyjelzé
aramkorként is hasznalhato. Itt a jarmU beforduldsakor a menetiranynak megfelel6
villogd lampa kapcsol be. 1zzok vagy LED-ek hasznalhatdk fékként, iranyjelz6ként és
tolatolampaként. A csatornankénti aramfelvétel azonban nem haladhatja meg a 250
mA-t.
- A késziilék normal 2 csatornds kapcsoldként is haszndlhatd. Itt barmilyen
fogyaszto (lampak, kismotorok, stb.) be- és kikapcsolhato.
- A késziilék bekapcsolaskor automatikusan megtanulja a semleges helyzetet,
ezért nem kell allitani.
- A termék az EMVG (89/336/EU iranyelv, Elektromagneses 0sszeférhetség)
szerint van bevizsgalva, és a megfeleld CE-vizsgalati jellel el van latva.
- Az dramkdr minden mddositasa illetve a megadottdl eltérd épitéelemek
alkalmazasa az engedélyezést torli!
- A késziilék kezelése
- A készlilék csatlakoztatdsa a vev6hoz
- A késziilék ,fékldmpa” és ,jelz6lampa” lzemmaddban a vevd és a
sebességszabalyozg, illetve a vevs és a kormanyszervd kozott kapcesol. Ez azt jelenti,
hogy megfelel6 dugaszold- és csatlakozdkabelekre van sziiksége a taviranyitéhoz.
Csatlakoztassa ezeket a kabeleket a panelhez a megfelel6 polaritassal. A csatlakozasi
pontok "- + IU" jelzéssel vannak ellatva a panelen. lllessze az aramkoéri lap tetején
lév6 csatlakozd kdbelek csupaszitott és dnozott kdbelvégeit a megfelel6 lyukakba, és
forrassza a kabeleket az daramkdri lap aljan. Nem fontos, milyen sorrendben
csatlakozik a dugds- és a csatlakozdaljas kabel, mivel a kabelek parhuzamosan vannak
bekotve.



- A "2 csatornas kapcsold" mikodéshez csak egy dugds kabelre van sziikség a
vev( csatlakoztatdsahoz.

A lampak csatlakoztatasa:
- A féklampak az "A1" csatlakoztatdsi ponthoz,
- a tolatélampak az "A22 csatlakoztatdsi ponthoz
- csatlakoznak. Ugyanigy kell eljarni az irdnyjelz6 lampakkal vagy mas
fogyasztokkal. Vegye figyelembe, hogy a LED-ek alkalmazasanal el6tét ellenallasra
van szlikség az aramkorlatozashoz. Kdvesse a kdvetkezd csatlakozasi tervet.
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Uzembe helyezés

Allitsa be a jumper feldugaszoldsaval a kivant funkciét.
Ez a jumper ,BR" ,C" és,SC" jelolésekkel van elldtva.
Fék/tolatélampa: jumper a ,,BR" és,,C" helyre
Iranyjelz6 funkcid

nincs jumper

2 csatornads kapcsold: jumper az, SC" és ,,C" helyre
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Bekapcsolaskor tgyeljen a kovetkezd bekapcsolasi sorrendre:
1. Iranyitokar semleges allasba kerdljon
2. Ado bekapcsolasa



3. Vevé bekapcsolasa

A késziilék processzora ekkor megtanulja a semleges allast. A tanulasi folyamat
kdzben mindkét csatorna be van kapcsolva! (fontos, ha egy motort vezéreliink)
Fék/tolatélampa

A tolatélampak bekapcsolnak, ha a

gazkart huzzuk. Tolataskor vilgagitanak a tolatélampak.

Iranyjelzé
Egy bizonyos kormanyzasi szognél a készilék bekapcsolja az iranyjelz6 fényt. Az
iranyjelz6 bekapcsoldsi pontja nem allithatd be.

2 csatornas kapcsolé

A 2 csatornas kapcsold két kiilonb6z8 kapcsoldsi funkcidval rendelkezik. Az egyik
kapcsolasi csatorna kapcsoléként, a masik nyomdégombként haszndlhaté (Toggle
gomb). Ez azt jelenti, hogy ha a tavirdnyitd vezérl6karjat egy irdnyba mozgatjak, akkor
a kapcsolasi csatorna bekapcsol. A csatorna bekapcsolva marad akkor is, ha a kart
ismét semleges alldsba mozgatjak vissza. Ha a kart az ellentétes iranyba mozgatjak,
akkor a masodik csatorna kapcsol be. Ha ismét visszamozgatjak a kart semleges
allasba, akkor a csatorna kikapcsol.

Muiszaki adatok

Uzemi fesziiltség: 4,8 -5V

Aramfelvétel: <1 mA

Impulzus bemenet: pozitiv

Max. kapcsolasi aram csatornanként: 250 mA
Max. kapcsolasi feszliltség: 15V

Hiba:

Ha feltételezhet(, hogy a késziilék tovabbi veszélytelen miikodése mar nem
lehetséges, akkor azonnal helyezze a készliléket Gizemen kivil, és gondoskodjon arrél,
hogy a késziiléket ne lehessen véletleniil visszakapcsolni.

Az alabbi esetekben nem lehetséges a késziilék biztonsagos miikddtetése,

ha a késziiléken lathato sérilések vannak

-ha a késziilék mar nem mdkodik; -ha a késziilék egyes részei kioldddtak vagy
meglazultak; -ha a csatlakozé vezetékeken lathato sériilések észlelhetdk.
Amennyiben a késziiléket javitani kell, csak eredeti alkatrészt szabad felhasznalni!
Mas, eltér6 potalkatrészek alkalmazdsa jelent6s személyi sériilést vagy anyagi kart
okozhat.

Garancia:

Erre a késziilékre 1 éves garanciat adunk. A garancia a bizonyithatdan nem
kifogastalan anyagokra vagy gyartdsi hibakra visszavezetheté meghibasodasok
ingyenes javitasara terjed ki.

Minden tovabbi kovetelés kizart.



Nem vallalunk sem szavatossagot, sem semmiféle felelGsséget a termékkel
kapcsolatban keletkez6 karokért vagy kovetkezményi karokért. Fenntartjuk
magunknak a javitds, hibaelharitas, pdétalkatrész-szallitas vagy a vételar-visszatérités
jogat.

A kovetkez6 esetekben megsziinik a garancia:

- ha megvaltoztattak, vagy megprobaltak javitani a késziléket

- az aramkor jogosulatlan médositasa esetén; - mds, nem eredeti alkatrészek
hasznalata esetén

- A hasznalati utasitas és a bekotési rajz figyelmen kiviil hagyasa miatt keletkezett
karok - A készulék tulterhelésébdl adodo karok - Harmadik fél beavatkozasabél eredd
karok - Nem megfelel6 fesziiltségre vagy aramtipusra térténd csatlakoztatas

- Hibas kezelésbdl, vagy hanyag banasmddbdl, illetve helytelen hasznalatbol eredd
karok esetén

- Megpatkolt biztositékok, illetve helytelen értéki biztositékok hasznalata
kdvetkeztében fellépd hibak esetén.

Az 6sszes ilyen esetben az On koltségére visszakiildjiik a késziiléket.

H-TRONIC GmbH www.h-tronic.de




