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Rozsdamentes acél szekrények robbanasveszélyes
kornyezetekben torténdé hasznalatra

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény valaszték
kivalo teljesitményjellemzéket kinal még a legszigorubb
kornyezeti feltételek kozott is. Tovabba kielégiti

a potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetek
kovetelményeit is, amelyeket kiilonosen a feldolgozé
vagy az energiatermel6 iparokban fordulnak elé. az Uj
Klippon® TB MH szekrényvélaszték tovabbi javulast kinal
egy olyan terméksorban, amely mar most is eredményes
piacvezet6.A Klippon® TB MH hazvalaszték a kovetkezd
elényoket nyujtja:

* 12 méretben és 3 standard mélységgel kaphato

* Akar 4 tomszelencelemezzel is ellathato

» Osszenyomassal szemben védett tdmszelence

* Teljesen eltavolithato lakat fiil

* Fedélzar a tomitett zénan kivil

Altalanos rendelési adatok

o i T ) ) i Tipus KTB MH 987420 S4E4
* Tokéletesitett hdmérsékleti tulajdonsagok Rendelési szam 1195640000
* [IP66/IP67 szintl védettség Verzié Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge),
* Teljesen eltavolithato fedél - szerszam nélkiil Ures haz, Nemesacél hazak, Magassag: 980
. . , L, ., mm, Szélesség: 740 mm, Mélység: 200 mm,
o Foldelocsap a haz burkolatan és aIJan Tomszelence lemezek: Alsé, felsé, bal, jobb, Anyag:
¢ Hegesztett rogzit6labak Ngmesacél 1.4404 (316 L), Elektropolirozott,
* Nemzetkozi tanusitvanyok ezuist
GTIN (EAN) 4032248978120
Menny. 1 Stiick
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Méretek és tomegek

Szélesség 740 mm Szélesség (coll) 29,134 inch
Magassag 980 mm Magassag (coll) 38,5683 inch
Mélység 200 mm Mélység (coll) 7,874 inch
Rogzitési méret - szélesség 796 mm Rogzitési méret - magassag 625 mm
Nett6 tomeg 36 900¢g

Haz foldelés

Foldelés, haz, belsé Rahegesztett M6
rozsdamentes acél
foldel6csap a haz alsé
felében és a fedélben.

Tanusitvanyszamok - tokozat

Tanusitvany szdma - szerelt haz (ATEX) IBExU14ATEX1050

Tanusitvany szdma - Ures haz (ATEX) IBExU1T4ATEX1028 U

Tanusitvany szama szerelt haz (IECEx) IECEx IBE 14.0013

Tanusitvany szama Ures haz (IECEx) IECEx IBE 14.0004U

Certificate no., assembled enclosure

Certificate no., empty enclosure (EAC)

(EAC) RU C-DE.N08.B.01328 RU C-DE.N608.B.00472
Tanusitvany szdma - szerelt haz Tanusitvany szdma - tres haz (INMETRO)
(INMETRO) IEx 17.0021 IEx 17.0020U

Tanusitvany szdma - szerelt haz (AEx) E223792
Tanusitvany szdma - szerelt haz (NEPSI)

Tanusitvany szdma - Ures haz (NEPSI) GYJ14.1308U
Certificate no., assembled enclosure

GYJ14.1309 (KOSHA) 16-AV4B0-0245X
Tanusitvany szama (MARITREG) 15.40073.250 Tanusitvany szdma (cULus) E243298
Tanusitvany szama (CCOE) CCOEP267536/1
Tomszelencék, bal
M12 126 M16 84
M20 b4 M25 48
M32 26 M40 22
M50 10 M63 8
M75 6
Tomszelencék, fels6/also
M12 96 M16 64
M20 42 M25 36
M32 20 M40 16
M50 6 M63 6
M75 4
Tomszelencék, jobb
M12 126 M16 84
M20 b4 M25 48
M32 26 M40 22
M50 10 M63 8
M75 6

A létrehozas datuma 2019. julius 24. 20:56:19 CEST

A katalégus édllapota 19.07.2019 / A miszaki moédositasok jogat fenntartjuk.



Weidmiiller 3t

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge)
KTB MH 987420 S4E4

Miszaki adatok

filgglleges osszeallitas

WDU 10 /zDU 10 4x88 WDU 16 / ZDU 16 4x74
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1DU 2,5 6x174 WDU 35 / ZDU 35 3x55
WDU 4 / ZDU 4 6x146 WDU 6 / ZDU 6 5x110
vizszintes osszeallitas
WDU 10/ zZDU 10 6x64 WDU 16 / ZDU 16 5x54
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1DU 2,5 9x127 WDU 35 / ZDU 35 4x40
WDU 4 / ZDU 4 8x106 WDU 6 / ZDU 6 7x80
Altalanos informacié
AF 1. méret 10 mm Anyagvastagsag 1,5 mm
Burkolat anyagvastagsaga 1,5 mm Fedél nyilasszoge 130°
Fedélcsavarok nyomatéka Felhasznélasi teriiletek Robbanasveszélyes zéna,
Folyamatiranyitas, Olaj- és
gazipar, Vegyipar, Tengeri,
2,5 Nm Szarazfoldi
Kilsé méretek 1002 x821x215 Max. teherbiras 290 kg
PE-csavarok pozicidja C oldal Peremes aljzat anyagvastagsaga 3 mm
Szabvanyok DIN EN 62208 - Ures Szerel6nyilds: magassag
haz normal, DIN EN
61373 Class 1B**, DIN EN
15085-2, EN 60079-0, EN
60079-7, EN 60079-31,
IEC 60079-0, IEC
60079-7, IEC 60079-31 927 mm

Szerel6nyilas: szélesség

681 mm

Telepitési Utmutatd

Tartésinek / szerel6lapok

Tomszelence lemezek

Also, felsé, bal, jobb

Anyag

Nemesacél 1.4404 (316
L)

Tomités anyaga Szilikon Felileti min6ség Elektropolirozott
Uzemi hémérséklet, min. -60 °C Uzemi hémérséklet, max. 135°C
Utésallosag 7 J ATEX verzié, 10J Védelmi osztaly

standard valtozat IP66, IP67

Megjegyzés: védettségi osztaly

105 °C feletti h6mérsékleti
tartomanyban hasznélva
IP-védelem IP 66-ra
korlatozodik.

Haz kiegészitd

4 rdhegesztett rogzitélab
11 mme-es furatokkal (2
hornyos lab és 2 kereszt
alaku lab)

Fedél kiegészité

4 zsanér és M6 hatlapu
hornyos csavarok, SW10

Integralt rogzitést

4, 6 vagy 9 db M6
técsavar belsé (anya)
menet

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002503 eClass 6.2 27-14-91-07
eClass 7.1 27-14-91-07 eClass 8.1 27-14-91-07
eClass 9.0 27-18-05-02 eClass 9.1 27-18-05-02

Termékinformacio

Termékinformacié

Minimum order quantity (5 pieces)**A customised test is required to guarantee application compliance
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Jovahagyasok
Jévahagyasok
ATEX - SIRA
ATEX - KEMA
ROHS Megfelel
Letoltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISSO1
EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412
0011SS01

Brochure/Catalogue

MB OVERV. PROCESS WD DE
MB KLIPPON ENCL.TECN EN
MB PROCESS EN

CAT 5 ENCL 17/18 EN

FL WIND 2012 EN

FL APPL PROCESS EN

FL SHIPBUILDING 2016 EN
FL RAILWAY 2014 EN

PI KLIPPON TB MH QL EN

Engineering Data

STEP

Tender specification

Klippon TB MH 987420 S4E4_1195640000_DE
Klippon TB MH 987420 S4E4_1195640000_EN
Klippon TB MH 987420 S4E4_1195640000_NL

Tervezési adatok

EPLAN, WSCAD

User Documentation

MB KLIPPON ENCL.TECN DE
Assembly guidelines - empty enclosures
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Méretrajz
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