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A speciélis ontott konnytifém és a tobbréteg fellleti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbol van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézio- és Utésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konnyUl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz |ézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerdil, gy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd

Altalanos rendelési adatok
ipari burkolatoknal

Tipus HDC 24B SDLU 2PG21G
Rendelési szdm 1214500000
Verzid HDC-hazak, Méret: 8, Védelmi osztaly: IP65, Zart

alap, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal,
Kébelbevezetések mérete: PG 21

GTIN (EAN) 4008190153021
Menny. 1 Stiick
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Méretek és tomegek

Szélesség 98,8 mm Szélesség (coll) 3,89 inch
Magassag 86 mm Magassag (coll) 3,386 inch
Rogzitési méret - szélesség 132 mm Rogzitési méret - magassag 45 mm
Nettd tdmeg 513 ¢
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C..125°C
Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége
REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP

84-69-5
Meéretek
B haz magasséag 64 mm B1 alap magassag 5 mm
C haz szélessége 43 mm C1 alap szélessége 57,5 mm
Furat osztas hossz, A2 132 mm Haz teljes hossza 120 mm
Kébelbevezetés menettel
Verzié
Bels6 menet PG 21 Fedél burkolattal
Fedél kivitele burkolattal Felsé kabelbevezetések szama 0
Felsé rész/alsé rész/fedél also rész Haz kivitele Zart alap
Kivitel Standard Kabelbevezetés menettel
Kébelbevezetések mérete PG 21 Meéret 8
Oldals6 kabelbevezetések szama 2 Rogzitérendszer kivitele Hosszanti kengyel
Suitable for ModuPlug® Nem Szoritds valtozat Végrogzits
Tipus Felépités (aljzat) Tomités NBR
Altalanos adatok
Kabelbevezetések mérete PG 21 Rogzités tipusa Végrogzité
Meéret 8 Védelmi osztaly IP65
Anyag
Szin sziirke
Kialakitas
Termékcsalad HDC-hazak Terméktipus Hazak
Tipus Felépités (aljzat) Kabelbevezetés menettel
Besorolasok
ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-26-12-03 eClass 7.1 27-44-02-02
eClass 8.1 27-44-02-02 eClass 9.0 27-44-02-02
eClass 9.1 27-44-02-02
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Jovahagyasok
Jévahagyasok
ROHS Megfelel
Letoltések
Brochure/Catalogue CAT 3HDC 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN
Engineering Data STEP
Technical Documentation 1214500000_HDC_24B_SDLU_2PG21G_STP_Blatt__1.pdf
Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
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