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Product image

Az ACT20X-HTI-SAO / 2HTI-2SAO0 hémérséklet-jeladdok
rogzitik a PT100 érzékelSk altal mért hémérsékletet és
héelemeket az Ex O zondban. A 0(4) és 20 mA kozotti
aramhurkokat is csatlakoztatni lehet a bemeneti oldalon.

A kimeneti oldalon, vannak aktiv és passziv dram hurkok,
amelyek a biztonsagos zéna részére allnak rendelkezésre.

Beépitett riasztd érintkez6k riasztast adnak ki a hibas
mUikodés esetében; ez konnyebbé teszi a hibakeresést és
megnoveli a rendszer rendelkezésre allasat.

A sinre szerelt aram kimeneti elvalasztok opcidésan egy-
vagy kétcsatornas valtozatban kaphatok.

Csatornanként 11 mm szélességével a késziilék kevés
helyet igényel az elektromos szekrényben.

FDTRE

DNW

Altalanos rendelési adatok

Tipus ACT20X-2HTI-2SA0-S

Rendelési szdm 8965480000

Verzid EX-jelatalakitok/-levalasztok, Ex-input: 1,8, Safe-
output: 4-20mA, 2-channel

GTIN (EAN) 4032248785094

Menny. 1 Stiick
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Méretek és tomegek

Szélesség 22,5 mm Szélesség (coll) 0,886 inch
Magassag 117,2 mm Magassag (coll) 4,614 inch
Mélység 113,6 mm Mélység (coll) 4,472 inch
Nettd tdmeg 180¢
Hémérsékletek
Paratartalom 0...95% (paralecsapodas Tarolasi hdmérséklet, max.

nem megengedett ) 85 °C
Tarolasi hémérséklet, min. -20°C Uzemi hémérséklet, max. 60 °C
Uzemi hémérséklet, min. -20°C Uzemi hémérséklet -20°C...60 °C
Tarolasi hémérséklet -20°C..85°C
Hiba valésziniisége
MTBF 111 Years SIL az IEC 61508 szerint 2

Termék kornyezetvédelmi megfelelé6sége

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

UL névleges adatok

UL tanusitvany

E337701.pdf

Bemenet EX

Bemeneti ellenallas, aram

20Q+PTC 50 Q

Bemend aram

0..20 mA, 4..20mA

Hémeérséklet bemeneti tartomany

Konfiguralhaté

Szenzor

RTD: PT10, PT20, PT50,
PT100, PT250, PT300,
PT400, PT500, PT1000,
Ni50, Ni100, Ni120,
Ni1000, Héelemek: B, E, J,
K,N,R, S, T;IEC 60584-1
szerint és L, U DIN43710
szerint

Tipus gyujtészikramentes Vezetékellendllas a méréaramkorben
aramkor, RTD, TC, DC (mA) =50Q
Kimenet
Tipus aktiv (dramforrasként) vagy  Lezaré ellenallas hatasa < a tartomany 0,01%-a /

passziv (dramnyel&ként)

100 Q

Kimend jel hatar

3,8..20,5mA /O..
20,5 mA (fuggetlen a
tartomanyon)

terhel6 impedancia arama

<600 Q

Kimend aram

0...23 mA, konfiguralhato:
0..20/4..20/20..0/
20...4 mA, konfiguralhaté
leskalazas (3,5 mA)/
felskalazas (23 mA)
hibanal
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Riasztas kimenet

Alarm function Line interruption at the

input, Short circuit at input,

No supply voltage, Device
error

Tipus

Relé, 1 nyitéérintkzé
(potencidlmentes)

Névleges kapcsolasi fesziiltség <125VAC/ 110V DC
(biztonsagi terilet)
<32VAC/32VDC|(2.

zéna)

Folytonos aram

<05AAC/03ADC
(biztonsagos zéna), < 0,5 A
AC /1 ADC(2.zbéna)

<625VA/32W
(biztonsagos teriilet)
<16 VA /32 W (2. zéna)

Névleges teljesitmény

Altalanos specifikaciék

Konfiguracio FDT/DTM szoftverrel

Potencialbetaplalas

19,2-31,2VDC

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Aramfelvétel <1.4W
Lépés vélaszideje <400 ms (with current), < Védelmi osztaly

1 s (with temperature) IP20
Paratartalom 0...95% (paralecsapodas

nem megengedett )
Szigetelések koordinalasa
EMC szabvanyok DIN EN 61326, NE 21 Névleges fesziiltség 300V
Szigetelési feszlltség 2,6 kV (bemenet /

kimenet)
Ex alkalmazasok (ATEX) adatai
Fesziiltség, Uo 8,7V DC Aram lo 18,4 mA
Teljesitmény, Pg Jelolés I (1) G [Ex ia Ga] lIC/1IB/

40 mW

IIA, 11 (1) D [Ex ia Da] llIC, |
(M1) [Ex ia Ma] |

Alapveté biztonsagi specifikaciok

Demand mode High

Demand rate

3000s

Demand response time Signal input: < 0.5 s (opto
output), Temperature
input: < 1.1 s (opto output)

Description of the "safe state"

analogue Output = 3.6 mA
or output=21 mA

Diagnostic test interval 30s Hardveres hiba tlirés (HFT) 0

Késziilék tipusa B Mean Time To Repair (MTTR) 24 h

Safe Failure Fraction (SFF) 90 % Toroof 3 Years
Total failure rate for dangerous detected Total failure rate for dangerous

failures (App) 367 FIT undetected failures (Apy) 61FIT

Total failure rate for safe detected failures Total failure rate for safe undetected

(Asp) OFIT failures (Asy) 234 FIT
Biztonsag kategoria SIL 2 Leallas val6szinlsége, PFH 6.1x 108 h"

Biztonsagi specifikacidok Kis igénybevételii iizemmod

Average Probability of Failure on

3.96 x 10? (Toroor = 1
Demand (PFD,q) (Toroot

year), 6.5 x 107 (Tpro0r = 2

years), 1.41 x 10™ (Tyro0f =
b5 years)
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Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0,4 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. Rogzitési tartomany, névleges

0,6 Nm csatlakozas 2,5 mm?2
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min. 0,25 mm? csatlakozas, max. 2,5 mm?
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, min. AWG 23 AWG, max. AWG 14

IECEx/ATEX/cUL besorolas

ATEX tanusitvany TOATEXO020X.pdf IEC Ex tanusitvany IECEX certification
Tanusitvany szama (ATEX) KEMA10ATEX0020X Tanusitvany szama (IECEX) IECEXKEMO09.0092X
Besorolasok

ETIM 3.0 EC002479 ETIM 4.0 EC002479

ETIM 5.0 EC002479 ETIM 6.0 EC002919

UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-21-01-07

eClass 6.2 27-21-01-07 eClass 7.1 27-21-01-07

eClass 8.1 27-21-01-07 eClass 9.0 27-21-01-29

eClass 9.1 27-21-01-29

Termékinformacio

Termékinformacid

Weidmiiller provides an extended guarantee period of 36 months for this device.

Jovahagyasok
Jévahagyasok
R
@“51‘:“ = I]I %ﬁ%
LISTED L APPROVED L
@ @
IECEx - KEMA ATEX - KEMA
Approvals DNVGL;
ROHS Megfelel
Letoltések

Approval/Certificate/Document of

Conformity

SIL certificate
Certification DNV GL
Declaration of Conformity

Brochure/Catalogue

CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN

Engineering Data STEP
Software WI-Manager, DTM-Library for online installation V.1.2.0
Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
User Documentation Instruction sheet
Manual

MAN SAFETY ACT20X~(2)HTI-(2)SAO
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screenshot of temperature configuration

with FDT2 / DTM software

& ¥ cemeea

screenshot of current configuration
with FDT2 / DTM software
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* [ | - |
screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software screenshot of "diagnosis" with FDT2 / DTM software
Connection diagram
Ex input signals Output signals

Current 4...20 mA

Current RTD TC r|E ="

— I 014 = <= 440 ~—7° —Hﬁl—_, 1o
\ ' 4,20 ma] 1 | | k]
1 1 " Iy ) =
1 1 ! | 2V DC ! .g

= 1 1 > 013 430 —+L. fm 10

— I I - b= - 4

E I H 1 H

2 = ! ! + — - A

o I e v 012 420 #— : —:-I:I1I pa
1 I
| I : I | : E
D L~ o1 40 ~— ! 2T G

420 MI. S e
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Power supply and
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safe area
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