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Ergonomikus kiviteliknek hala a Weidmiiller nyomaték-
csavarhuzok idedlis egykezes eszkozok. Hasznélatuk
semmilyen poziciéban sem faraszt. Az integralt
automatikus nyomatékhatarol6 megbizhato ismétlési
pontossagot garantal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DMS 3

Rendelési szdm 9007440000

Verzid Elektromos és akku meghajtasos nyomaték
csavarhuzoék, 1/4" DIN 3126 E6,3 forma, 3

GTIN (EAN) 4008190404987
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Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Szélesség 239 mm Szélesség (coll) 9,409 inch
Magassag 127 mm Magassag (coll) 5 inch
Témeg 400¢g Nett6 tomeg 411,23 ¢
Atméré 35 mm

Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Miiszaki adatok

Toltési id6 45 min

Elektromos csavarhuzé

Akkumulatorfesziiltség 2,4V Nyomaték beallitds, max. 3 Nm
Nyomaték beallitds, min. 0,3 Nm Névleges fesziiltség 2,4V
Szerszambetéttartd 1/4"DIN 3126 E6,3 forma  Toltési id6 45 min

Tolté bemenet 230V AC; 50 Hz; 50 mA Tolté kimenet 29VAC; 1,4A41VA
Toltékészulék tomege 700¢g Tomeg 400 g
Ujratsltheté akkumulator tdmege 122 g Ujratoltheté akkumulatorok Ni-Mh cellak
Uresjarati sebesség 200 és 400 min'

Besorolasok

ETIM 3.0 EC001395 ETIM 4.0 EC001395
ETIM 5.0 EC001395 ETIM 6.0 EC001395
UNSPSC 27-11-27-20 eClass 5.1 21-05-08-01
eClass 6.2 21-05-08-90 eClass 7.1 21-05-08-04
eClass 8.1 21-05-08-04 eClass 9.0 21-05-21-90
eClass 9.1 21-04-04-17

Jovahagyasok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Letoltések

Brochure/Catalogue
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Tervezési adatok
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