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* Mindenféle 4 és 37 mm2 méret(i hagyomanyos
korkabel szigetelésének egyszer, gyors és pontos
csupaszolasa

* A markolat végén recézett feji csavar taldlhato a
vagasmeélység beallitdsahoz (igy elkeriilhet6 a vezeték
karosodasa)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SLICER NO 35

Rendelési szdm 9918100000

Verzid Burkolat-csupaszolok, Hajlékony és merev vezeték
PVC szigeteléssel

GTIN (EAN) 4032248359318
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Méretek és tomegek

Szélesség 150 mm Szélesség (coll) 5,905 inch
Magassag 30 mm Magassag (coll) 1,181 inch
Mélység 48 mm Mélység (coll) 1,89 inch
Toémeg 106,59 Nettd tdmeg 1219
Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Csupaszolé szerszamok
Kabeltipus Hajlékony és merev Max. vezetékatméré

vezeték PVC szigeteléssel 37 mm
Min. vezetékatméré 27 mm
Besorolasok
ETIM 3.0 ECO00155 ETIM 4.0 EC000155
ETIM 5.0 ECO00155 ETIM 6.0 EC002109
UNSPSC 27-11-15-03 eClass 5.1 21-04-06-02
eClass 6.2 21-04-06-02 eClass 7.1 21-04-91-03
eClass 8.1 21-04-91-03 eClass 9.0 21-04-37-06
eClass 9.1 21-04-37-06
Jovahagyasok
Jovahagyasok
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