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A fesziiltségvizsgaloé elsédleges funkcidja annak
endontése, hogy van-e jelen fesziiltség. A 2
poélusu fesziltségvizsgald az egyetlen jévahagyott
vizsgalokésziilék, amely teljesiti a munkavédelmi
szabalyok kovetelményeit.

* LED-es kijelzével

¢ VDE-szabvany szerint

* nagy csucsfesziiltség-allésag

* idealis eszk6z mindenféle alkalmazashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus VT MASTER

Rendelési szdm 9918880000

Verzid 2 polusu fesziltségvizsgalo, tipus: 1157, Igen -
lathatd + hallhato

GTIN (EAN) 4032248405763
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Méretek és tomegek

Szélesség 235 mm Szélesség (coll) 9,252 inch
Magassag 28 mm Magassag (coll) 1,102 inch
Mélység 60 mm Mélység (coll) 2,362 inch
Toémeg 181¢g Nettd tdmeg 2729
Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Méro- és vizsgalokésziilék
AC feszliltség kijelzé 12, 24,50, 120, 230, AC fesziiltség mérési tartomany

400, 690 V 12-690 V

Akkumulator tipusa

Elem 1,5 V AAA tipus

Bevizsgélva és jovahagyva a kovetkezdk

szerint:

IEC 61243-3:2014 (DIN
EN 61243-3:2015-08)

Csucsfesziiltség ellenallas

DC-fesziiltség kijelzd

12, 24,50, 120, 230,

6 kV 400, 690 V
DC-feszlltség mérési tartomany 690V Elektromos 6sszekottetés vizsgalat Igen - lathatd + hallhaté
Frekvenciatartomany, max. 65 Hz Frekvenciatartomany, min. O Hz
Kijelzé LED Mérési tartomany kategéria CAT lll 600 V
Névleges fesziiltség, max. 690V AC/DC Névleges fesziiltség, min. 12V
Szigetelésvizsgalat 6 kV Védelmi osztaly IP54
Uzemi hémérséklet, max. 55 °C Uzemi hémérséklet, min. -15°C
Besorolasok
ETIM 3.0 EC000494 ETIM 4.0 EC000494
ETIM 5.0 EC000494 ETIM 6.0 EC000494
UNSPSC 41-11-36-37 eClass 5.1 27-20-03-08
eClass 6.2 27-20-03-08 eClass 7.1 27-20-03-08
eClass 8.1 27-20-03-08 eClass 9.0 27-20-03-08
eClass 9.1 27-20-03-08
Jovahagyasok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Letoltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

9918880000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf

Brochure/Catalogue

CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Product Change Notification

PCN-PW641110-20180410-00-A EN
PCN-PW641110-20180410-00-A DE

User Documentation

BANL_manual 2pol Tester
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