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Product image

Klippon® Connect hiizékengyeles technolégiaval
A szamos kiilonb6z6 kivitelben kaphaté huzékengyeles
csatlakozassal felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkivdl
megbizhatd, igy jelentésen megkonnyiti a tervezést és

a miikddésbiztonsag optimalizalasat. Allitsak barmilyen
kihivas elé, a Klippon® Connect bevalt megoldasokat

kinal ra.

RoH/

V:OHPLIANT

Altalanos rendelési adatok

Tipus WQV 16N-4/6

Rendelési szdm 1072500000

Verzid W-sorozat, Keresztosszekotd, Sorkapcsokhoz,
Pélusszam: 2

GTIN (EAN) 4008190475468

Menny. 10 Stick
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Méretek és tomegek

Nettd tomeg 989

Homeérsékletek

Térolasi hémérséklet, max. 40 °C Térolasi hémérséklet, min. 10 °C
Tarolasi hémérséklet 10°C...40°C Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C
Folyamatos (izemi hémérséklet., max. 100 °C

Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Anyag adatok

Anyag PA 66 Szin sarga
UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Rendszer specifikaciok

Vaéltozat Sorkapcsokhoz

Keresztosszekotd

Keresztkotott kapcsok szama 2 Névleges aram, tobbpdlusu 32A
Tipus Keresztosszekoté

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa becsavart allapotban Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Méretek
Osztas, mm (P) 11,9 mm

Névleges adatok

Névleges aram b7 A

Besorolasok

ETIM 3.0 EC000489 ETIM 4.0 EC000489
ETIM 5.0 EC000489 ETIM 6.0 EC000489
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-45
eClass 6.2 27-14-92-14 eClass 7.1 27-14-92-14
eClass 8.1 27-14-11-40 eClass 9.0 27-14-11-40
eClass 9.1 27-14-11-40

Jovahagyasok

ROHS Megfelel
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Letoltések

Brochure/Catalogue CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering Data STEP

Tervezési adatok EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation StorageConditionsTerminalBlocks
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