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Takarékoskodjon a hellyel, csatlakoztassa
ezeket a tObbszintes sorkapcsokat PUSH IN
csatlakozastechnikaval.

A termékvonal tartalmazza a négycsatornas,
nyolccsatornas és az innovativ tizenhat csatornas atvezet6
sorkapocs blokkot is. A négycsatorndas és nyolccsatornas
sorkapcsok potencialeloszté sorkapocsként is elérhetdk.

Az el6nyok:

e Tobb mint 1700 jel méterenként oszthat6 széta 16
csatornas sorkapocs blokkal.

* A voros és fehér aktuatorok megkonnyitik a vezetékek

osszerendelését a kapocspontjaikkal. Altalanos rendelési adatok

* A PUSH IN csatlakozasok a kabelezést gyorssa és

. . . Tipus
kényelmessé teszik.

PPV 8 BL 35X7.5 DGR

Rendelési szdm

1267880000

Verzio

P-sorozat, Potencialelosztd, Névleges
keresztmetszet: 1.5 mm?, Szintek szama: 8,
Csatlakozasok szdma: 32, Szin: kék

GTIN (EAN)

4032248112746

Menny.

20 Stiick
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Szélesség 9,2 mm Szélesség (coll) 0,362 inch
Magassag 120 mm Magassag (coll) 4,724 inch
Mélység 65,5 mm Mélység (coll) 2,579 inch
Nettd tdmeg 47,89¢
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Tarolasi hémérséklet, min. -25°C
Tarolasi hémérséklet -25°C..70°C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -10 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos Gizemi hémérséklet, max. 130 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 40 °C
Anyag adatok
Anyag Polikarbonat MUkodési elemek anyaga PBT
Szin kék UL 94 éghetéségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véltozat PUSH-IN csatlakozas, Véglap sziikséges

Flggéleges

keresztosszekotott, Egyik

oldalon szabad vég Igen
Szintek szdma 8 Rogzitési pontok szdma szintenként 4
Potencialok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Igen
PE-csatlakozas Nem Sin TS35x 7,5
CSA névleges adatok
B fesziiltség nagysag (CSA) 300V B aram nagysag (CSA) 10 A
D fesziiltség nagysag (CSA) 300V D aram nagysag (CSA) 10 A
Tanusitvany szama (CSA) 200039-2406089 Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 16 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG
Kiegészit6é miiszaki adatok
Felszerelés tipusa Felpattinthato
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 1,5 mm?2 Névleges fesziiltség 250V
Névleges aram Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x

175 A szerint 1,83 mQ
Névleges Iokéfesziiltség 4 kV Szennyezés sulyossaga 3

Tulfeszliltség kategoria
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Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozas tipusa PUSH IN Csatlakozasi irany Ferde / hajlitott
Csatlakozasok szama 32 Csupaszolasi hossz 10 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott Kés mérete
vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és mlianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min. 0,5 mm?2 0,6 x 3,65 mm
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max. 1,5 mm?2 csatlakozas, min. 0,13 mm?
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN AWG, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min. 0,5 mm? AWG 16
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
AWG, min. AWG 24 finomsodratd, max. 1,5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratd, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

0,5 mm2 46228/1, névleges csatlakozas, max. 1,56 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és tobberes, névleges csatlakozas, max.
mianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max. 1,5 mm?2 1,5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezetékcsatlakozas keresztmetszete,
tobberes, névleges csatlakozas, min. 0,5 mm? tomor ér, max. névleges csatlakozas 1,5 mm?2
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete,
tomor ér, min. névleges csatlakozas 0,5 mm?2
UL névleges adatok
B fesziiltség nagysag (cURus) 300V B aram nagyséag (cURus) 10 A
D fesziiltség nagysag (cURus) 300V D aram nagyséag (cURus) 10 A
Tanusitvany szdma (cURus) Vezetékméret, gyari vezetékezés, max.

E60693 (cURus) 16 AWG
Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. Vezetékméret, terepi vezetékezés, min.
(cURus) 26 AWG (cURus) 26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max.
(cURus) 16 AWG
Besorolasok
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC000897
eClass 6.2 27-14-11-20 eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8.1 27-14-11-24 eClass 9.0 27-14-11-20
eClass 9.1 27-14-11-20
Jovahagyasok
Jovahagyasok
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Letoltések

Approval/Certificate/Document of

Conformity DE_PT1441_20160418_300_ISSUEOQ1.pdf
Brochure/Catalogue CAT 1 TERM 16/17 EN

Engineering Data STEP

Tervezési adatok EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

User Documentation Beipackzettel_PRV_PPV.pdf

Usage of terminals in EXi atmospheres
StorageConditionsTerminalBlocks

Safety note

Safety notice Safety Information
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