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A kép illusztracid

Tus érintkez6sorok hullamforrasztashoz 3,50 mm-es
osztassal

¢ A dugaszolasi irany parhuzamos (90°), egyenes 180°
vagy délt (135°) a NYAK-hoz viszonyitva

¢ Haz valtozat: peremes aljzat (F)

» Kartondobozba csomagolva (BX)

* Tis érintkezdsor, kdédolhaté

\/cumpum

Altalanos rendelési adatok

Tipus

SL 3.60/20/180F 3.2SN OR BX

Rendelési szdm

1622210000

Verzid NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor,
Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 3.50
mm, Pdlusszam: 20, 180°, Forrasztotiiske hossza
(1): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga, Doboz

GTIN (EAN) 4008190188931

Menny. 20 Stick

Termékadatok IEC:320V /17 A

UL:300V/ 10A

Csomagoléas

Doboz
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Méretek és tomegek

Szélesség 77 mm Szélesség (coll) 3,031 inch
Magassag 14,3 mm Magassag (coll) 0,563 inch
Legalacsonyabb véaltozat magassaga 11,1 mm Mélység 7.5 mm
Meélység (coll) 0,295 inch Nett6 tomeg 5,389

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Jel - BL/SL
3.50 sorozat

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra

THT-forrasztott csatlakozas

Osztas, mm (P)

3,56 mm

Osztas, inch (P) 0,138 inch Kimend konyok 180°

Po6lusszam 20 Forrasztotiiskék szama pélusonként 1

Forrasztotiuske hossza (1) 3,2 mm Forrasztotuske tlirése +0,1/-0,3 mm

Tolerance of solder pin position +0.20 mm Forrasztétiiske méretei d = 1,2 mm, Nyolcszogleti
Forrasztétiiske méretei=d T(rés 0/-0,03 mm Forrasztészem furatatmérdje (D) 1,4 mm

Forrasztészem furatatmérdjének tlrése L1, mm

(D) +0,1T mm 66,5 mm

L1, inch 2,618 inch Sorok szama 1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Kézfejjel t6rténd
megérintéstdl védett

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 10 Térfogati ellenallas 6,00 mQ
Kédolhato Igen Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/polus, max. 10N Huzoéeré / poélus, max. 10N
Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport Ila

CTI > 200 Szigetelés er6ssége >10%8Q

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 GWEFI 960 °C
Erintkez6 anyaga CuSn Erintkez6 felulet 6nozott

Forrasztott csatlakozas rétegének
felépitése

5-7 uym Sn fényes

Dug6 érintkezé rétegének felépitése

5-7 undefined Sn fényes

Tarolasi hémérséklet, min. -25°C Tarolasi hémérséklet, max. 55°C
Max. relativ paratartalom tarolas kozben 80 % Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve Névleges dram, min. p6lusszam (Tu=20

IEC 60664-1, IEC 61984 °C) 17 A
Névleges dram, maximalis pélusszam Névleges aram, min. pélusszam
(Tu=20 °C) 12A (Tu=40°C) 14,5 A
Névleges aram, maximalis pélusszam Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség
(Tu=40°C) 10 A osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 320V
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség Névleges fesziiltség a lll/3 tilfesziiltség
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 160V osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 160V
Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 Névleges l6kéfesziiltség a lll/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez 2,5 kV mértékéhez 2,5 kv
Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 Rovid idejd hatararam ellenallas
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez 2,5 kV 3x 1smit T00 A
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Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 39 mm
VPE szélesség 91 mm VPE magasséag 101 mm
CSA névleges adatok

Intézet (CSA) Tanusitvany szama (CSA)

P

154685-1318353

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi

csoport / CSA) 300V csoport / CSA) 300V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport / Névleges aram (D felhasznalasi csoport /
CSA) 10A CSA) 10A
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (UR) o Tanusitvany szama (UR)

E60693

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Névleges fesziiltség (D felhasznalasi
csoport / UL 1059) 300V csoport / UL 1059) 300V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ Névleges aram (D felhasznalasi csoport/
UL 1059) 10A UL 1059) 10A
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
Besorolasok
ETIM 3.0 EC001284 ETIM 4.0 EC002637
ETIM 5.0 EC002637 ETIM 6.0 EC002637
UNSPSC 30-21-18-10 eClass 5.1 27-26-07-04
eClass 6.2 27-26-07-04 eClass 7.1 27-44-04-02
eClass 8.1 27-44-04-02 eClass 9.0 27-44-04-02
eClass 9.1 27-44-04-02
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Megjegyzések

Megjegyzések

* Mas szinek kilon kérésre

¢ Aranyozott érintkezé feliilet kiilon kérésre

* A névleges aram a névleges keresztmetszettdl és a minimalis polusszamtol fligg.

¢ P arajzon = osztas

* A névleges adatok kizarélag magatol a komponenstdél fliggenek. A mas komponensek felé érvényes
hézagokat és kuszoutakat a vonatkozo alkalmazasi szabvany szerint kell tervezni.

* A csavaros aljzatos csatlakozédugaszok (...F) kiegészité megtadmasztasahoz rogzitécsavaros kiegészité
tdmszelence hasznéalhaté (lemezacél csavar, ISO 1481-ST 2,2 X 4,5 C vagy ISO 7049-ST 2,2 X 4,5 C - lasd
Tartozékok). Tomszelence csak forrasztads utan engedélyezett.

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany ,megengedhet6”
kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket kérésre kiértékeljiik.

Jovahagyasok

Joévahagyasok o
ROHS Megfelel

Letoltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

Brochure/Catalogue

Engineering Data

Declaration of the Manufacturer

FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUE. EN

FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL BUILDING SAFETY EN
FL APPL LED LIGHTING EN
FL INDUSTR.CONTROLS EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN
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Dimensional drawing
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Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding
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Single Wave:
Contact time appr. 3 sec.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.



