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Product image

V:OHPLIANT

Klippon® Connect hiizékengyeles technolégiaval
A szamos kiilonb6z6 kivitelben kaphaté huzékengyeles
csatlakozassal felszerelt sorkapcsok mindegyike rendkivdl
megbizhatd, igy jelentésen megkonnyiti a tervezést és

a miikddésbiztonsag optimalizalasat. Allitsak barmilyen
kihivas elé, a Klippon® Connect bevalt megoldasokat
kinal ra.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WTR 4/ZR STB

Rendelési szdm 1905110000

Verzid Méré-bontd sorkapocs, Csavaros csatlakozas, 4
mm?2, 500V, 27 A, Csuklds, sotétbézs

GTIN (EAN) 4032248523368

Menny. 50 Stiick
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Méretek és tomegek

Szélesség 6,1 mm Szélesség (coll) 0,24 inch
Magassag 63,5 mm Magassag (coll) 2,5 inch
Mélység 53 mm Mélység (coll) 2,087 inch
Mélység DIN sinnel egyiitt 53,56 mm Nettd tdmeg 14 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet, max. 40 °C Tarolasi hémérséklet, min. 10°C
Tarolasi hémérséklet 10°C..40°C Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 120 °C
Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Anyag adatok
Anyag Wemid Szin sOtétbézs
UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Vaéltozat Csavaros Tightening torque (clamping screw for

csatlakozas, Tovabbi copper conductors)

csatlakozés, Tavtarto,

Csatlakozoéhivelyek,

dugaszolhato

keresztosszekotéhoz, Egyik

oldalon szabad vég 0.5..1T Nm
Véglap sziikséges Igen Potencialok szdma 1
Szintek szama 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 3
Potencialok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Nem
PE-csatlakozas Nem Sin TS 35
N funkcié Nem PE m(ikodés Nem
PEN funkcio Nem

2 rogzitheto vezeték (HO5V/HO7V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozas keresztmetszet,
finomsodratu, két rogzithetd vezeték,

vezetékkeresztmetszet, finomsodratu, két

régzithetd vezeték, max.

min. 0,5 mm?2 1,5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, 2 rogzithetd vezeték, min. 0,6 mm2 46228/1, 2 rogzithet6 vezeték, max. 1.6 mm?2
Bontokapcsok

Integralt vizsgéloaljzat Igen Keresztosszekotés nélkal
Rés Csuklos

CSA névleges adatok

B fesziiltség nagysag (CSA) 600V B aram nagyséag (CSA) 25 A

C feszliltség nagysag (CSA) 600V C aram nagysag (CSA) 25 A
Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1057876 Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 30 AWG
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Kiegészité miiszaki adatok

Felszerelés tipusa

Felpattinthato

Hasonlé kapcsok szama

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm? Névleges fesziiltség 500V
Névleges aram 27 A Aram maximum vezetékoknal 27 A
Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x Névleges lokéfesziiltség

szerint 1T mQ 6 kV
Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithet6 vezetékek (névleges csatlakozas)

Biztositdcsavar M3 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Csatlakozasi irany oldalt Csatlakozasok szama 3
Csupaszolasi hossz Keresztmetszet csatlakoztatott
vezetékhez, finomsodratd,
érvéghiivelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
10 mm csatlakozas, min. 0,5 mm?2
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Meghuzasi nyomaték, max. 1T Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 0,5 Nm Méréeszkoz, IEC 60947-1 A4
Nyomaték nagysaga DMS elektromos Rogzitési tartomany, névleges
csavarhuzoval 2 csatlakozas, max. 6 mm?2
Rogzitési tartomany, névleges Vezeték csatlakozas keresztmetszet,
csatlakozas, min. finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
0,05 mm?2 46228/1, névleges csatlakozas, min. 0,5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, max. AWG 10 AWG, min. AWG 26
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratd, max. 4 mm?2 finomsodratd, min. 0,5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghtivelyekkel és
46228/1, névleges csatlakozas, max. mdanyag gallérokkal DIN 46228/4,
4 mm? névleges csatlakozas, max. 2,5 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
tobberes, névleges csatlakozas, max. 6 mm? tobberes, névleges csatlakozas, min. 1,5 mm?
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, Vezetékcsatlakozas keresztmetszete,
tomor ér, max. névleges csatlakozas 6 mm?2 tomor ér, min. névleges csatlakozas 0,5 mm?2
UL névleges adatok
B fesziiltség nagysag (cURus) 600V B 4aram nagyséag (cURus) 25 A
C fesziiltség nagysag (cURus) 600V C &ram nagysag (cURus) 25 A
Tanusitvany szama (cURus) Vezetékméret, gyari vezetékezés, max.
E60693 (cURus) 10 AWG
Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. Vezetékméret, terepi vezetékezés, min.
(cURus) 30 AWG (cURus) 30 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékzés max.
(cURus) 10 AWG
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Besorolasok
ETIM 3.0 EC000902 ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902 ETIM 6.0 EC000902
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-26
eClass 6.2 27-14-11-26 eClass 7.1 27-14-11-26
eClass 8.1 27-14-11-26 eClass 9.0 27-14-11-26
eClass 9.1 27-14-11-26
Jovahagyasok
Jovahagyasok

C € @ c us |
ROHS Megfelel
Letoltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

DE_PT1002_20160418_1049_ISSUEO1.pdf

Brochure/Catalogue

CAT 1 TERM 16/17 EN

Engineering Data

STEP

Tervezési adatok

EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

User Documentation

StorageConditionsTerminalBlocks

Safety note

Safety notice

Safety Information
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