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Product image

A kép illusztracid
Hazo6rugos technolégiaji rugoés csatlakozas
A huzérugds technoldgia univerzalisan hasznalhaté
csatlakoztatasi rendszert kinal az 6sszes gyakori
vezetékcsatlakozd-tipushoz. Kiilonleges rugalmassaganak
koszonhetéen a hizérugds technoldgia nyereséges
alternativ megoldast jelenthet.

Altalanos rendelési adatok

Tipus STGH O.ZA ZRV2.5

Rendelési szdm 1907010000

Verzid Z-sorozat, Dugdéhéz, 5.15 mm, s6tétbézs,
sOtétbézs, Kozvetlen rogzités

GTIN (EAN) 4032248530779

Menny. 50 Stiick
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Méretek és tomegek

Szélesség 5,175 mm Szélesség (coll) 0,203 inch
Magassag 31,5 mm Magassag (coll) 1,24 inch
Mélység 24,2 mm Mélység (coll) 0,953 inch
Nettd tdmeg 1,799¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet, max. 40 °C Tarolasi hémérséklet, min. 10°C
Tarolasi hémérséklet 10°C..40°C Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 120 °C

Anyag adatok

Anyag Wemid Szin sOtétbézs

UL 94 éghetGségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véltozat Héaz alapelem

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2,5 mm?2

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozas tipusa Dugaszolhato csatlakozas

Besorolasok

ETIM 3.0 EC000897 ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897 ETIM 6.0 EC000897
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-18
eClass 6.2 27-14-11-20 eClass 7.1 27-14-11-20
eClass 8.1 27-14-11-20 eClass 9.0 27-14-11-20
eClass 9.1 27-14-11-20

Joévahagyasok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel
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