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Product image

A WGK ujjbiztos, szigetelt szekrényei kiillondsen
alkalmasak ipari elektronikai burkolatokként torténé
felhasznalasra frekvenciavaltok, tapegységek vagy a sz(iré
alkatrészek esetében, amelyek kényelmes és megbizhat6
csatlakozasi format kinalnak belsdleg és kiilséleg. A
Weidmdiller két kiilonb6z6 valtozatot kindl vizszintes
(WGK) és fuggéleges (WGKV) kivezetési irdnnyal a
felszerelési kovetelményeknek valé megfelelés érdekében.

5=l

Altalanos rendelési adatok

Tipus

WGK 95F VP GY BX

Rendelési szdm

1937130000

Verzio OMNIMATE Power - sorozat WGK, Atvezet6
sorkapocs, Névleges keresztmetszet: 95 mm?,
Csavaros csatlakozé§, Wemid (PA), sziirke,
Kozvetlen rogzités, Atmend (persely)

GTIN (EAN) 4032248664726

Menny. 10 Stick

Termékadatok IEC: 1000V / 232 A/ 35-95 mm?

UL: 600V /230A / AWG 4 - AWG 4/0

Csomagoléas

Doboz
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Méretek és tomegek

Hossz 49,5 mm Hossz, inch 1,949 inch
Szélesség 25 mm Szélesség (coll) 0,984 inch
Magassag 74 mm Magassag (coll) 2,913 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 74 mm Nettd tdmeg 187,39
Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag Wemid (PA) Szin sziirke
Szinskala (hasonlo) RAL 7035 UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Erintkez6 anyaga E-Cu Erintkez6 felulet 6nozott
Tarolasi hémérséklet, min. -25°C Tarolasi hémérséklet, max. 55 °C
Max. relativ paratartalom tarolas kozben 80 % Uzemi hdmérséklet, min. -50 °C

Uzemi hémérséklet, max. 120°C

Hoémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvéany szerint tesztelve
IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20
°C) 232 A

Névleges dram, maximalis polusszam

Névleges fesziiltség a lll/3 tiulfesziiltség

(Tu=20 °C) 232 A osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 1000V
Névleges lokéfesziiltség a lll/3

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez 8 kV

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszUsag 100 mm
VPE szélesség 115 mm VPE magassag 265 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalad OMNIMATE Power -

Vezetékcsatlakozas-technika Kabelsaru: szemessaru /

sorozat WGK csuszosaru
Vezeték kimeneti irdny 180° Az tgyfél szereli fel Nem
Meghuzasi nyomaték, min. 15 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 20 Nm
Biztositécsavar M8/hatlapu Csupaszolasi hossz 27 mm
Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min. 35 mm?2 csatlakozas, max. 95 mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, min. AWG 4 AWG, max. AWG 4/0
Tomor, min. HO5(07) V-U 35 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 95 mm?2
Tébberes, min. HO7V-R 35 mm?2 Tobberes, max. HO7V-R 95 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 35 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 95 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, min. 35 mm?2 érvéghiivellyel, DIN 46228 pt 1, max. 95 mm?
Max. rogzitési tartomany 95 mm?2
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CSA névleges adatok
Intézet (CSA) Tanusitvany szama (CSA)

P

200039-1830694

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi

Névleges fesziiltség (C felhasznalasi

csoport / CSA) 600V csoport / CSA) 600V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport / Névleges aram (C felhasznalasi csoport /
CSA) 230 A CSA) 230 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 4 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 4/0
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) Tanusitvany szama (cURus)

n u s E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Névleges fesziiltség (C felhasznalasi
csoport / UL 1059) 600V csoport / UL 1059) 600V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ Névleges aram (C felhasznalasi csoport/
UL 1059) 230 A UL 1059) 230 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 4 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 4/0
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - 1asd a

tandsitvanyt.
Besorolasok
ETIM 3.0 EC001283 ETIM 4.0 EC001283
ETIM 5.0 EC001283 ETIM 6.0 EC001283
UNSPSC 30-21-18-11 eClass 5.1 27-14-11-34
eClass 6.2 27-14-11-34 eClass 7.1 27-14-11-34
eClass 8.1 27-14-11-34 eClass 9.0 27-14-11-34
eClass 9.1 27-14-11-34
Megjegyzések
Megjegyzések * A mas komponensek felé érvényes hézagokat és kiiszoutakat a vonatkozé alkalmazési szabvany szerint kell

megvalasztani. Ez teljes tokozassal vagy kiegészit6 tavtartd lemezek hasznalataval érhet6 el a késziilékben.

* A névleges adatok kizarélag magatol a komponenstdél fliggenek. A mas komponensek felé érvényes
hézagokat és kuiszéutakat a vonatkozé alkalmazasi szabvany szerint kell tervezni.

¢ Szinek: BL = fekete; GN/YL = z6ld-sarga; GY = szlrke

* Mas szinek kilon kérésre

* WGK: Névleges fesziiltség, mlanyag falak: 1-6 mm = 1000 V; fém falak: < 1 mm = 1000 V; fém falak: 1-3,5
mm = 800 V; fém falak: 3,6-5,5 mm = 690 V
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Jovahagyasok
Jévahagyasok
LY us i
ROHS Megfelel
Letoltések

Approval/Certificate/Document of

Conformity Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN

PO OMNIMATE EN

Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
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Dimensional drawing
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