Adatlap

Weidmiiller 3%

OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.00
BLF 5.00HC/13/90LR SN OR BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

Ri

A kép illusztracid
Eppen annyira megbizhat6, mint a kiprobalt és bevizsgalt
eredeti, innovacios részletekkel:
A BLZ 5.00HC csatlakozéhiively BLF 5.00HC PUSH
IN valtozata Uj csatlakozérendszert kinal és sokkal
kompaktabb kialakitast. A Weidmdiller innovativ
PUSH IN rugos csatlakozéja Gj irdnyt mutat, nem
igényel szerszamot az egyszer(ien elvégezhetd vezeték
bekotéshez. HC = nagyaramu
A sokoldalusag értelmében a BLF 5.00HC pontosan
ugyanannyit kindl, mint a régebbi valtozatok:
* a harom kivezetési irany Onnek a megszokott tervezési
rugalmasséagot kinalja az alkalmazasaihoz
* négy karima véltozat, benne a szabadalmaztatott
kioldo retesszel, lehetévé teszi a reteszeld kialakitast a
felhasznalé kovetelményei alapjan
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Altalanos rendelési adatok

Tipus

BLF 5.00HC/13/90LR SN OR BX

Rendelési szdm

1980980000

Verzio

NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
5.00 mm, Pdlusszam: 13, 90°, PUSH IN,
Huzérugds csatlakozas, Rogzitési tartomany,
névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

GTIN (EAN)

4032248676095

Menny.

24 Stick

Termékadatok

IEC:400V /24 A/0.2-25mm?
UL: 300V / 185 A/ AWG 26 - AWG 12

Csomagoléas

Doboz
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Méretek és tomegek

Szélesség 74,8 mm Szélesség (coll) 2,945 inch
Magassag 20,8 mm Magassag (coll) 0,819 inch
Mélység 29,6 mm Mélység (coll) 1,165 inch
Nettd tdmeg 24,219
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PBT Szin narancssarga
A mukddési elemek szine fekete MUkodési elemek anyaga PBT
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport llla
CTI > 200 Szigetelés er6ssége >108Q
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 GWEFI 960 °C
Erintkez6 anyaga CuSn Erintkez6 felilet 6nozott
Dug6 érintkezé rétegének felépitése 4-8 uym Sn tlzi-marté Tarolasi hémérséklet, min.

onozassal bevont -25°C
Tarolasi hémérséklet, max. 55 °C Max. relativ paratartalom tarolas kozben 80 %
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve Névleges aram, min. polusszam (Tu=20

IEC 60664-1, IEC 61984 °C) 24 A
Névleges dram, maximalis polusszam Névleges dram, min. p6lusszam
(Tu=20 °C) 19 A (Tu=40°C) 21A
Névleges aram, maximalis pélusszam Névleges fesziiltség a ll/2 talfesziiltség
(Tu=40°C) 16,6 A osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 400V
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 320V osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 250V
Névleges Iokéfesziltség a 1l/2 Névleges Iokéfesziiltség a lll/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez 4 kV mértékéhez 4 kV
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 Rovid idejl hatararam ellenallas
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez 4 kV 3x1smit 120 A
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszusag 0
VPE szélesség 0 VPE magasséag 0

Csatlakoztathaté vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0,13 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 3,31 mm?2
csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0,2 mm?2
Témor, max. HO5(07) V-U 2,5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0,2 mm?2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 2,5 mm?2

mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 0,25 mm?2
46228 pt 4, min.
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mUanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 2,5 mm?2
46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2,5 mm?2

Dugasz mérete EN 60999 szerint a x b;
o

2,8 mmx 2,0 mm

Rogzithetd vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?

AEH Csupaszolasi hossz névleges 12 mm
Csupaszolasi hossz névleges 10 mm

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozés
névleges 0,75 mm?2

AEH Csupaszolasi hossz névleges 12 mm
Csupaszolasi hossz névleges 10 mm

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1 mm?2

AEH Csupaszolasi hossz névleges 12 mm
Csupaszolasi hossz névleges 10 mm

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1,5 mm?

AEH Csupaszolasi hossz névleges 10 mm
Csupaszolasi hossz névleges 12 mm

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 2,5 mm?

AEH Csupaszolasi hossz | névleges 10 mm

Hivatkozasi szoveg

A mUanyag gallér kils6é atméréje nem lehet nagyobb az osztasnal (P).

Max. rogzitési tartomany 3,31 mm?2

CSA névleges adatok

Intézet (CSA)

P

Tanusitvany szama (CSA)

200039-1121690

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi

csoport / CSA) 300V csoport / CSA) 300V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport / Névleges aram (D felhasznalasi csoport /
CSA) 10 A CSA) 10A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 12 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 26
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) Tanusitvany szama (cURus)

c u s E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Névleges fesziiltség (D felhasznalasi
csoport / UL 1059) 300V csoport / UL 1059) 300V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ Névleges aram (D felhasznalasi csoport/
UL 1059) 186 A UL 1059) 10 A
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - 1asd a

tandsitvanyt.
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Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat BL/SL 5.00

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika

PUSH IN, HUzo6rugos

Osztas, mm (P)

csatlakozas 5 mm
Osztas, inch (P) 0,197 inch Vezeték kimeneti irdny 90°
Pélusszam 13 L1, mm 60 mm
L1, inch 2,364 inch Sorok szdma 1
Erintkezésorok szama 1 Névleges keresztmetszet 2,5 mm?
Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint
szerint Ujjak szdmara biztonsagos IP 20
Térfogati ellenallas 4,50 mQ Kédolhato Igen
Csupaszolasi hossz 10 mm Csavarhuzo éle 0,6 x3,6
Csavarhuzo éle, standard DIN 5264 Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/pdlus, max. 10N Huazoéeré / polus, max. 12N
Besorolasok
ETIM 4.0 EC002637 ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002638 UNSPSC 30-21-18-01
eClass 6.2 27-26-07-04 eClass 7.1 27-44-04-02
eClass 8.1 27-44-04-02 eClass 9.0 27-44-03-09
eClass 9.1 27-44-03-09
Megjegyzések
Megjegyzések * Mas szinek kilon kérésre

Aranyozott érintkezé fellilet kiilon kérésre

* A névleges aram a névleges keresztmetszettdl és a minimalis polusszamtol fligg.

« Ervéghiively méianyag gallér nélkil, DIN 46228/1

. Ervégh(jvely muanyag gallérral DIN 46228/4

* P arajzon = osztas

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany ,megengedhetd”

kategoridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kdvetelményeket kérésre kiértékeljiik.

Jovahagyasok
Joévahagyasok

LY |
ROHS Megfelel
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Letoltések

Approval/Certificate/Document of

Conformity Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL DRIVES DE

CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL BUILDING SAFETY EN
FL APPL LED LIGHTING EN
FL INDUSTR.CONTROLS EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Engineering Data STEP
Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
White Paper wire connection Download Whitepaper
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Dimensional drawing
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MIN. FRONT PLATE CUT-OUT

A termék eldnyei

Onzaré mechanizmus

A termék el&hyyitiendl, bedugott allapotban

. Kimélé kireteszelés
. Kis mechanikai igénybevétel
A termék elonyei

Paratlan funkcionalitas
Rendkiviili rezgésallésag

A termék eldnyei

A

o Teljes koril biztonsag
o Nemesacél kalickas haz

Kéltseg atékony vezetékezés
Gyors és intuitiv
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A termék eldnyei

. Szerszam nélkili csatlakoztatas
. Tobbféle felerésitési lehetéség
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