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Modularis rendszer a kovetkezé elemekkel:
¢ reléaljzat sinre szereléshez
¢ LED-es visszajelz6 egység
* tartokengyel
* dugaszolhato relé
* jelolék

Altalanos rendelési adatok

Tipus RCMKIT 24VDC 3CO LED GN
Rendelési szdm 7940007062
Verzio RIDERSERIES RCM, Relék, Erintkez6k szama: 3

Valtdérintkez6 vizsgaldégombbal AgNi 90/10,
Névleges vezérléfesziiltség: 24 V DC, Folytonos
aram: 10 A, Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248474943

Menny. 10 Stick
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Miszaki adatok

Méretek és tomegek

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Szélesség 27 mm Szélesség (coll) 1,063 inch
Magassag 78 mm Magassag (coll) 3,071 inch
Mélység 72 mm Mélység (coll) 2,835 inch
Nettd tdmeg 106,8 g
Hémérsékletek
Paratartalom 40°C /93 % Tarolasi hémérséklet, max.

rel. paratartalom,

paralecsapddas nélkil 70°C
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C
Termék kornyezetvédelmi megfelelosége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Bemenet
Névleges vezérléfesziiltség 24V DC Névleges dram, DC 31.3mA
Névleges teljesitmény 740 mW Meghuzasi/ejtési fesziiltség, tip. 18V /24VDC

Tekercsellenallasa

777Q£10%

Allapotjelzé

Zold vilagitédioda

Véddaramkor Csillapit6 dioda
Kimenet
Névleges kapcsolasi fesziiltség 240V AC Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 240V
Folytonos aram 10 A Bekapcsolasi aram 20A /20 ms
AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos),
max. 2500 VA max. 240 W @ 24V
Bekapcsolasi késleltetés <15 ms Kikapcsolasi késleltetés <10 ms
Min. kapcsolasi teljesitmény TmA@24V,10mA@ 12 Max. kapcsolasi frekvencia névleges

V,100mA @5V terhelésnél 0,1 Hz
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Rogzitési tartomany, névleges

Csavaros csatlakozas csatlakozas 2,5 mm?
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min. 0.5 mm? csatlakozas, max. 2,56 mm?
Kés mérete size PH1
Altalanos adatok
Sin TS 356 Ellen6rz6 gomb yes (lockable)
Mechanical switch position indicator Igen Szin fekete
UL 94 éghet6ségi osztaly V-2
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 240V Tulfesziiltség kategéria I}
Szennyezés sulyossaga 2 Védelmi osztaly IP20
Atitési szilardsag, bemenet/kimenet 2,5 KVets / 1 min. Kaszéut és hézag, bemenet - kimenet >4 mm

Nyitott érintkezd atutési szilardsaga

1,2 KVett / 1 min.

Lokéfesziiltség

5 kV (1,2/50 ps)
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A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok DIN EN 50178 Tanusitvanyszam (CSA) relé 249409-2426937
Tanusitvanyszam (cURus) relé E224238 Tanusitvanyszam (cURus) aljzat E223759
Besorolasok

ETIM 3.0 EC001437 ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437 ETIM 6.0 EC001437
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-01
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8.1 27-37-16-01 eClass 9.0 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01

Jovahagyasok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Letoltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

DE_PA5600_160414_004.pdf

Tervezési adatok

EPLAN, WSCAD
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Kapcsolasi rajz
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DC load breaking capacity
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Switching current [A]
DC terheléskorlatozasi gorbe
Ohmikus terhelés

Electrical endurance
250 V AC Resistive load
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Switching operations
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Elektromos élettartam
250V AC ohmikus terhelés
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