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A kép illusztracid
Az ideélis relévaltozat a bemeneti és kimeneti jelek
levalasztasahoz az ipari automatizalasban.
A RIDERSERIES nagy teljesitmények biztonsagos
kapcsolasara alkalmas.
A hagyomanyos reléket és LED jelz6fényeket egyszerlen
be lehet dugaszolni, a tarté és leszerel$ kengyelek
biztonsagosan rogzitik.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCM 2CO
Rendelési szdm 8690880000
Verzid RIDERSERIES RCM, Reléfoglalatok, Erintkezék

szama: 2 Valtéérintkezd, Folytonos aram: 12 A,
Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248374212
Menny. 10 Stick
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Méretek és tomegek

Szélesség 27 mm Szélesség (coll) 1,063 inch
Magassag 77 mm Magassag (coll) 3,031 inch
Mélység 61,5 mm Mélység (coll) 2,421 inch
Nettd tdmeg 57,421¢g
Hémérsékletek
Paratartalom 40°C /93 % Tarolasi hémérséklet, max.

rel. paratartalom,

paralecsapddas nélkil 70°C
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -45 °C Uzemi hémérséklet -45 °C..70°C
Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C
Termék koérnyezetvédelmi megfelelé6sége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
UL névleges adatok
Tanusitvany szama (cURus) E223759
Kimenet
Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 300V
Folytonos aram AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos),

12A max. 3000 VA
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0,5 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. Rogzitési tartomany, névleges

0,8 Nm csatlakozas 2,5 mm?2
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min. 0,5 mm?2 csatlakozas, max. 2,5 mm?2
Kés mérete size PH1
Altalanos adatok
Sin TS 35 Szin fekete
Szigetelések koordinalasa
Védelmi osztaly P20 Atiitési szilardsag, bemenet/kimenet 2,5 KVegis / 1 min.

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok

uL508

Tanusitvany szdma (cURus)

E223759
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Besorolasok

ETIM 3.0 EC001456 ETIM 4.0 EC001456
ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-03
eClass 6.2 27-37-16-03 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9.0 27-37-16-03
eClass 9.1 27-37-16-03

Jovahagyasok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Letoltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

DE_PA5600_160401_001.pdf

Tervezési adatok

EPLAN, WSCAD
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