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Product image

A kép illusztracid
Modularis rendszer a kovetkezé elemekkel:
¢ reléaljzat sinre szereléshez
¢ LED-es visszajelz6 egység
* tartokengyel
* dugaszolhato relé
* jelolék

VGOMPLIANT

Altalanos rendelési adatok

Tipus

RCLKITZ 24VvDC 2CO LED

Rendelési szdm

8798630000

Verzio RIDERSERIES RCL, Relék, Erintkez6k szama:
2 Valtéérintkezd AgNi 90/10, Névleges
vezérl6fesziiltség: 24 V DC, Folytonos aram: 8 A,
Huzérugds csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248494255

Menny. 10 Stick
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Méretek és tomegek

Szélesség 16 mm Szélesség (coll) 0,63 inch
Magassag 97 mm Magassag (coll) 3,819 inch
Mélység 69 mm Mélység (coll) 2,717 inch
Nettd tdmeg 65,2 g
Hémérsékletek
Paratartalom 40°C /93 % Tarolasi hémérséklet, max.

rel. paratartalom,

paralecsapddas nélkil 70°C
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C
Termék kornyezetvédelmi megfelelosége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Bemenet
Névleges vezérléfesziiltség 24V DC Névleges dram, DC 16.7 mA
Névleges teljesitmény 500 mW Meghuzasi/ejtési fesziiltség, tip. 16.8V/24VDC

Tekercsellenallasa

1440Q+ 10 %

Allapotjelzé

Zold vilagitédioda

Véddaramkor Csillapit6 dioda
Kimenet
Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 240V
Folytonos aram 8 A Bekapcsolasi aram 15A/4s
AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos),
max. 4000 VA max. 384 W@ 24V
Bekapcsolasi késleltetés <10 ms Kikapcsolasi késleltetés <6 ms
Min. kapcsolasi teljesitmény TmA@24V,10mA @ 12

V,100mA @5V
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Rogzitési tartomany, névleges

Huzo6rugos csatlakozas csatlakozas 1,5 mm?2
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min. 0,5 mm? csatlakozés, max. 1,5 mm?
Kés mérete 0.4 x 2,5 mm
Altalanos adatok
Sin TS 35 Ellen6rz6 gomb No
Mechanical switch position indicator Nem Szin fekete
UL 94 éghet6ségi osztaly V-2
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 250V Tulfesziiltség kategéria I}
Szennyezés sulyossaga 2 Szigetel6éanyag csoport C
Védelmi osztaly IP20 Atiitési szilardsag, bemenet/kimenet 5 kVeif / Tmin
Kaszéut és hézag, bemenet - kimenet = 10 mm
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A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok DIN EN 50178 Tanusitvanyszam (CSA) relé 249409-2426937
Tanusitvanyszam (cURus) relé E224238 Tanusitvanyszam (cURus) aljzat E223759
Besorolasok

ETIM 3.0 EC001437 ETIM 4.0 EC001437
ETIM 5.0 EC001437 ETIM 6.0 EC001437
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-01
eClass 6.2 27-37-16-01 eClass 7.1 27-37-16-01
eClass 8.1 27-37-16-01 eClass 9.0 27-37-16-01
eClass 9.1 27-37-16-01

Jovahagyasok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Letoltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity

DE_PA5600_160414_005.pdf

Tervezési adatok

EPLAN, WSCAD
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Kapcsolasi rajz Graph
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Switching current [A]
DC terheléskorlatozasi gorbe

Ohmikus terhelés
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