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Product image

A kép illusztracid
Tartékengyel a RIDERSERIES RCI relékhez.

e 1 és 2 valtéérintkezd
¢ Csavaros és bedughaté huzalcsatlakozas
¢ Standard és kis magassagok

Altalanos rendelési adatok

Tipus SRC-l 1CO
Rendelési szdm 8869470000
Verzid RIDERSERIES RClI, Reléfoglalatok, Erintkezék

szama: 1 Valtéérintkezd, Folytonos aram: 12 A,
Csavaros csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248614424
Menny. 10 Stick
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Méretek és tomegek

Szélesség 16 mm Szélesség (coll) 0,63 inch
Magassag 77 mm Magassag (coll) 3,031 inch
Mélység 62 mm Mélység (coll) 2,441 inch
Nettd tdmeg 36¢g
Hémérsékletek
Paratartalom 40°C /93 % Tarolasi hémérséklet, max.

rel. paratartalom,

paralecsapddas nélkil 70°C
Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -40 °C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C
Termék kornyezetvédelmi megfelelosége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
UL névleges adatok
Tanusitvany szama (cURus) E223759
Kimenet
Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Max. kapcsolasi feszlltség, AC 400V
Folytonos aram 12A
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csupaszolasi hossz, névleges

Csavaros csatlakozas csatlakozas 8 mm
Meghuzasi nyomaték, min. 0,5 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0,7 Nm
Rogzitési tartomany, névleges Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas 2,5 mm?2 csatlakozas, min. T mm?2
Rogzitési tartomany, névleges Vezeték keresztmetszet, tomor, min.
csatlakozas, max. 2,5 mm?2 1 mm?2
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,

2,5 mm?2 finomsodratud, min. 1T mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Keresztmetszet csatlakoztatott
finomsodratu, max. vezetékhez, finomsodratu,

érvéghiivelyekkel és mianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges

2,5 mm?2 csatlakozas, min. 1T mm?2
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és (DIN 46228-1), min.
mianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max. 2,5 mm?2 T mm?2
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH Vezeték csatlakozas keresztmetszet,
(DIN 46228-1), max. finomsodratu, két rogzitheté vezeték,

2,5 mm?2 min. T mm?2
vezetékkeresztmetszet, finomsodratu, két Kés mérete
rogzithetd vezeték, max. 1,5 mm? size PZ1
Osztas, mm (P) 3,5 mm
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Altalanos adatok

Sin TS 35 Szin fekete
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség 250V Tulfesziltség kategéria 1]

Szennyezés sulyossaga 2 Szigetel6anyag csoport llla

Védelmi osztaly IP20 Type of isolation at input and output reinforced insulation
Atitési szilardsag, bemenet/kimenet 5 kVess / Tmin Kaszéut és hézag, bemenet - kimenet >10 mm

Type of isolation at neighbouring Szomszédos érintkez6k atitési

contacts Functional insulation szilardsaga 2,5 KVest / 1 min.
Nyitott érintkezd atutési szilardsaga 1 kVess / 1 min

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Szabvanyok IEC61810-1, UL508 Tanusitvany szama (CSA) 249409-2295474
Tanusitvany szama (cURus) E223759

Besorolasok

ETIM 3.0 EC001456 ETIM 4.0 EC001456

ETIM 5.0 EC001456 ETIM 6.0 EC001456
UNSPSC 30-21-19-17 eClass 5.1 27-37-16-03
eClass 6.2 27-37-16-03 eClass 7.1 27-37-16-03
eClass 8.1 27-37-16-03 eClass 9.0 27-37-16-03
eClass 9.1 27-37-16-03

Termékinformacio

Termékinformacid IP20 without connected conductor at complete opened clamping yoke connection.

Joévahagyasok

Jovahagyasok

SD c

ROHS Megfelel
Letoltések
Tervezési adatok EPLAN, WSCAD
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Dimensional drawing

61 mm

158, |

Unlatching socket
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