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1. Jellemz6k

* Kilénleges, szabadalmazott forma

» Nagy digitalis kijelz6 3 kiilénbdzé kijelzéssel:

1. Aktualis hémeérséeklet

2. Aktualis hémérséklet és oraidé valtakozva

3. Aktualis h6mérséklet, a napi legmagasabb és legalacsonyabb értékek, és az draidé valtakozva
Maximalis-minimalis értékek automatikus visszaallassal

Rud (szétszedhet6) aluminiumbdl

Beszurhato a talajba

Id6jarasallo

2. A késziilék részei
2.1 Elélap (1. abra)

Q Elemcsere szimbolum R automatikus visszaallas

W Max. h6mérséklet T Kijelz6 mod

E Min. h6mérséklet Y Nyari idészamitas szimbolum
2.2 hatlap (2. abra)

U Elemtarté P "+” gomb

1 Kezelé6gombok { Kijelz6mod kapcsolo

O "MODE” gomb } Nyari-/téli id6 gomb

3. Uzembe helyezés

» Vegye le a védodfdliat a kijelz6rél. Nyissa fel a készlilék hatoldalan lévé elemtarto rekeszt a csavarok csavarhuzoval
térténd kicsavarasaval. Tegyen be 2 db AA ceruzaelemet a helyes polusokra lgyelve. A késziilék (izemkész.

» A kezel6gombok az elemtartoban talalhatok.

4. A késziilek kezelése

4.1 Hémérsékletjelz6

» Az aktualisan mért h6meérséklet lathaté a kijelz6n. A “+” gombbal atvalthat a °C és °F kijelzés k6zétt, egyidejlileg az
id6rendszer is 24-r6l 12 érasra valt.

4.2 A kijelz6 lizemmod kivalaszitdasa

« "A"kapcsoldallas: Aktualis hémeérséklet (kijelzd: >)

» "B" kapcsoldallas: Aktualis h6meérséeklet és oraid6 valtakozva (kijelz6: >>)

« "C"kapcsoldallas: Aktualis h6mérséklet, napi maximalis és minimalis értekek és az draidé valtakozva (kijelz6: >>>)

4.3 A maximum- és a minimum hémérsékletek

* A maximum és minimum értékek automatikusan visszaallnak: A max. h6mérséklet
minden reggel 8 érakor, a min. hémérséklet minden este 8 drakor (kijelz6: Auto Reset). Ehhez be kell allitani az
aktualis pontos idét.

4.4 A pontos id6 bedllitasa

» Allitsa a tolékapcsolot B allasba. )

* Ha az draidé jelenik meg a kijelz6n, a MODE gomb nyomdsaval a beallito modba léphet. Allitsa be a + - gombbal a
kivant érat. A szamok gyorsabb futasahoz tartsa a gombot nyomva.

»  Nyomja meg még egyszer a MODE gombot, és ugyanugy allitsa be a kivant percet.

* A MODE gomb megnyomasaval visszajut a normal izemmaédba.

4.5 Automatikus atallas a nyari id6szamitasrol a télire és viszont

» Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 masodpercig, hogy nyari idé6szamitasrol téli idészamitasra valtson (-1
ora)

»  Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 masodpercig, hogy normal id6rél nyari id6szamitasra valtson (+ 1
ora).

5. Elhelyezés (3. abra)

*  Nyomja a talajba siillyesztendd tanyért a foldbe.
« Szerelje dssze a rudat és dugja a furaton keresztlil a fldbe. Helyezze a h6mérét a riadra és allitsa be igény szerint a
délésszéget.

6. Az elemek cseréje

» Amikor a fesziiltség tul alacsony, akkor megjelenik az elemszimbdlum. Nyissa fel a késziilék hatoldalan talalhato
elemtartdt, és rakjon be helyes polaritassal két uj AA-méretii 1,5 V-os elemet.
Vigyazat:
Ne dobja az elhasznalddott készliiléket és a kimerllt elemeket a haztartasi hulladék kézé. A kdrnyezetkiméld
eltavolitas érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelel6 gydjtéallomason a helyi
rendelkezéseknek megfelel6en.

7. Miiszaki adatok
Mérési tartomany: -25°C ... 70°C (atkapcsolhaté °C/°F kézétt)

Pontossag: +1°C
Felbontas: 0,1°C
Elem: 2x1,5VAA

8. Karbantartas

» Kerilje a kézvetlen napsiitést, mert meghamisitja a kijelzett értékeket, és nagyon magas hémérséklet esetén
ténkreteheti a kijelzét, vagy allando napstités esetén elhalvanyulhatnak a folyadékkristalyok.

* Ne tegye ki a készliléket széls6séges hémérsékletnek, erés rezgésnek és razkodasnak.

« A készliléket puha, enyhén megnedvesitett tisztitokendbvel tisztitsa. Ne hasznaljon sdroldszert vagy oldészert!

ki az elemet. A készlilek felnyitasa vagy szakszertitlen kezelése esetén megsziinik a garancia.



