ID6JARASJIELZ6 ALLOMAS
Hasznélati Gtmutato

BEVEZETES

Gratulalunk ennek a modern id&jarasjelzd allomasnak a beszerzéséhez, amely egyesiti magaban a
kivalo kilsét és a finom kézmives kidolgozast. A készillék szolgaltatasai: radidjel vezérlési 6raidé és
datum kijelzés, naptar, bel- és kiiltéri hémérséklet, bel- és kiiltéri Iégnedvesség kijelzése, valamint a
légnyomas statisztikdja oszlopdiagram forméajaban. A készilék mindig tajékoztat az aktudlis és a
varhato id6jarasi helyzetrdl. A termék kezelése egyszerl és konnyen értheté. Olvassa at a készlilék
jobb megismerése és elényeinek optimalis kihasznalasa céljabol alaposan a jelen hasznalati Gtmutatot.
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. Radigjel vezérlés(i DCF-6raidd, kézi bedllitasi lehetéséggel
. Az idbjel vételének bedllitasa (Befki)
. A hét napja, a nap és hénap kijelzése (év kijelzés csak a

bedllit6 médban)

Id6z6na opcid (-2 ¢ra ... +5 6ra)

Nyéri-téli id6szamitas bedllitasa (DST= Daylight saving time)

Ebresztési idd beallitas

Hémérséklet kijelzés Celsius (°C) fokban

Beltéri hdmérséklet kijelzés a min-/max értékek tarolasaval

Kiiltéri hémérséklet kijelzés a min-/max értékeknek, valamint azok idépontjanak tarolasaval
Minden MIN/MAX tarolt érték visszaallitasanak lehetésége

A bel- és kiiltéri Iégnedvesség kijelzése %-ban

|d6jaras-elérejelzés az idGjarasi tendencia kijelzésével

A relativ Iégnyomas alakuldsanak kijelzése az utdbbi 12 érara vonatkozéan
LC-kijelz6 kontraszt beallitas

Elemkimerdilés jelzése

Asztalra dllithat6 vagy falra szerelhet6.

Kils6 homérséklet-/Iégnedvesség ad6
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. A kiils6 mérési értékek atvitele az alapkésziilékre 868 MHz-es frekvencian
torténik

. A haz falra is szerelhet6

. Az adét ajanlatos védett helyre szerelni, esé vagy kdzvetlen napsugarzas

elkerulésére.
ne befolyasolja es6 vagy kdzvetlen napsités

ALAPBEALLITAS
Megjegyzés: Ez az idéjarasjelz6 késziilék csak egy kiilsé adé adatait fogadja.

1. Tegye be az elemeket el6szor a killsé addba (lasd "Elemek berakasa és cseréje a kiils6
termo-higro adéba”).
2. A kills6 add aktivalasa utan 2 percen bellil tegye be az elemeket az idéjarasjelz6 allomasba

(lasd ehhez: “Az elemek berakasa és cseréje az id6jarasjelzé allomasba”). Az elemek
berakasa utan az LC kijelzé6 minden szegmense roviden felvillan. Ezt kévetéen megjelenik a
helyiség hémérséklet és légnedvesség, valamint az id6 kijelzése 00:00 formaban. Ha ezek az
informaciok nem jelennek meg 60 méasodpercen beliil az LC-képernyén, akkor az elemeket
legaldbb 60 méasodpercre ki kell venni, majd Gjra be kell rakni az elemtartéba. Ha a
helyiségadatok a kivantnak megfeleléen jelennek meg most, folytathatja a kdvetkez6 Iépéssel.
3. Ha az 6sszes elem mar be van rakva, az id6jarasjelz6 allomas elkezdi venni az adatokat a kiilsé
ad orol. Ekkor a kiils6 térség hdmérséklet- és Iégnedvesség adatainak kell megjelennitk az
sjelz6 allomas kijelz6 mezéjén. Ha ez nem kovetkezik be 2 percen bellil, akkor mindkét
készulékegységbdl ki kell venni az elemeket, és az alapbeallitast az els6 1épéstdl kezdve Gjbdl
el kell végezni.

4. A 868 MHz-es j6 adatatvitel biztonsagossaga érdekében a tavolsag az iddjarasjelzé
allomas és a kiils6 add kézott ne legyen tdbb, mint 100 m (ehhez lasd az “Elhelyezés” és a
“868 MHz-es vétel" c. fejezeteket”).

5. Miutan befejez6dott a kiilsé adatok vételének a tesztje, villogni kezd az LC-képernyd bal felsé
sarkaban a DCF vételt jelzé adéantenna szimbdlum. Ez azt jelenti, hogy az ¢ra felismert egy
DCF-77 jelet, és megkisérli annak a vételét. Ha az 6ra vette az idjelet, allanddan lathaté marad
a kijelz6n a DCF-szimbolum és kijelz6dik a pontos DCF draid6.

AZ ELEMEK BERAKASA ES CSEREJE AZ IDOJARASJELZO ALLOMASBA

Az idgjarasjelz6 allomas 3 db 1,5 V-o0s IEC LR3

tipust mikroelemmel mikddik. Az tizembe

helyezéshez, az elemek betételéhez és
cseréjéhez végezze el az aldbbiakat:

1. Nyissa fel az elemtartét Ggy, hogy
hivelykujjat belenyomja a mélyedésbe,
és leemeli vele az elemtart6 fedelét.

2. Tegye be az elemtartéba

helyes polaritassal (Iasd jelolések) az elemeket.
3. Rakja vissza a helyére az elemtart6 fedelét.

AZ ELEMEK BERAKASA/CSEREJE A KULSO TERMO-HIGRO ADOBAN
Akils6 adé 2 db 1,5 V-0s IEC LR3 tipust 1,5 V-os mikroelemmel miikddik. Az lizembe
] helyezéshez és az az elemek cseréjéhez tegye az alabbiakban leirt Iépéseket:
E E 1. Vegye le az elemtart6 fedelét hivelykujjaval felfelé tolva.
@

2. Rakja be helyes polaritassal (lasd az elemtartéban lathaté jeldléseket) az
elemeket.
3. Rakja vissza a helyére az elemtarté fedelét, majd tolja lefelé.

Megjegyzés:
Ha valamelyik egységben cserélni kell az elemeket, ezutan mindegyik egységet az “Alapbeallitas”
szerint Ujbdl be kell allitani. Ez szikséges, mivel a kiilsé add az lizembe

helyezésnél egy véletlenszerii biztonsagi kddot kiild az iddjarasjelzé allomasra, amit az allomasnak
az lizembe helyezés elsé 3 percén bellil fogadni és tarolni kell.

ELEMCSERE:
Az optimalis mlikddés és pontossag biztositasa érdekében ajanlott az elemek cseréje
mindegyik egységben évente egyszer. (Az elemek élettartama megtalalhaté a Mdszaki
adatok fejezetben lent.)

Kérjuk, vegyen részt az aktiv kornyezetvédelemben, és selejtezze a kimerdlt
I clemeket az erre szolgalé gytijtohelyekre valo leadassal.
A RADIGJEL VEZERLESU PONTOS IDS VETELE
A radidjel altal vezérelt éraidé alapja egy cézium-atoméra, amely a németorszagi Szovetségi Fizikai-
Miszaki Intézetben (Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig) miikdik, és eltérése a
pontos id6tél 1 millié évenként 1 masodperc. Ezt az 6raidét kddoljak, és mint DCF-77 frekvenciajelet a
Frankfurthoz kézel fekvé Mainflingenben 1évé adéval kb. 1500 km sugart addkdrzetbe lesugarozzak.
Az On id6jarasjelz6 allomasa veszi ezt a jelet, dekodolja, és fiiggetlendl a nyari vagy téli idészamitastol
mindig a pontos id6t mutatja.
A jel vételi mindsége elssorban foldrajzi és beépitettségi adottsagoktol fiigg. Normal esetben Frankfurt
1500 km-es korzetében nem szoktak vételi problémak jelentkezni.

A DCF-jel vételére naponta kétszer, reggel 02:00 és 03:00 6rakor kertl sor. .

ha a vétel 3:00 6rakor nem sikeres, 6:00 6raig, vagy a sikeres
vételig minden egész 6raban Ujabb vételi kisérlet torténik. Ha a 06:00 6rai vételi kisérlet is sikertelen,
akkor a kovetkezd vételi kisérletre csak masnap reggel 02:00 dérakor keril sor ismét.

Ha a DCF-szimbdlum villog, de a pontos id6é nem jelenik meg, vagy a DCF szimboélum egyéltalan
nem lathatd, a kdvetkezdket kell figyelembe venni:

. Ajanlatos legalabb 1,5 — 2 m tavolsagot betartani az esetleges zavarforrasoktél, pl. szamitégép
monitortdl, televiziokésziilékektdl, stb.
. Vasbeton épiletekben (pincében, magashazakban stb.) a vett jel sziikségszerlien gyengébb.

Extrém esetekben ajanlatos a késziiléket az ablak kdzelébe tenni, és/vagy eliilsé vagy
héatoldalaval a DCF-add, azaz Frankfurt felé forditani.

. Ejszaka &ltalaban kisebbek a légkori zavarok, és a legtébb esetben lehetséges a vétel.
Egyetlen vétel naponta elegend6 ahhoz, hogy a pontos id6tél valo eltérés 1 masodperc alatt
maradjon.

FUNKCIOGOMBOK:
Id6jarasjelz6 allomas:
Az idgjarasjelz allomas 4 kdnnyen kezelheté miikddteté gombbal rendelkezik:
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+gomb g i SET gomb
MIN/MAX gomb ”H IIH ALARM-
X gomb
Il Il

SET (beallitds) gomb
Nyomja és tartsa nyomva a gombot 2 masodpercig a kdvetkezd kézi bedllitasi médokba vald
belépéshez: LC kijelz6 kontraszt, id6z6na, idjel vétel be-ki kapcsolas (ON/OFF), nyari-/téli
id6szamitas be-kikapcsolas (ON/OFF), kézi éraidd beallitas és naptar.

. Az ébreszt6 hang ledllitasara szolgal

+ (plusz) gomb

. A bedllitasi médoknal az értékek névelésére szolgal
. Atkapcsol az 6raidd / napi datum / Iégnedvesség / masodpercek jelzések kdzott
. Az ébreszt6 hang ledllitasara szolgal

MIN/MAX gomb
Atkapcsol a beltéri és kiiltéri MIN/MAX hémérséklet kijelzések kdzott

. A bedllitasi médoknal az értékek csokkentésére szolgal.

. Nyomja és tartsa nyomva a gombot 3 masodpercig minden tarolt MAX/MIN hémérséklet érték
visszadllitdsara a bel- és kiltéri tartomanyban az aktudlis értékre.

. Az ébreszt6 hang ledllitasara

ALARM (ébresztés) gomb
Az ébresztés aktivalasara/deaktivalasara, és az ébresztési ido kijelzésére

. Tartsa nyomva az ALARM gombot kb. 2 masodpercig, az ébresztés beallité
modba valé belépéshez

. Az ébreszt6 hang ledllitasara

. kilépésre a kézi bedllitasi modbol

LC-KEPERNYO
Az LC-képerny6 3 szekcidra van felosztva. Ezeken a kdvetkezok kijelzése lathato: oraidé/naptar, beltéri
adatok, id&jaras eldrejelzés, és a légnyomas alakulasa, valamint a kiiltéri ad6 adatai.

A hét napja 1d8
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MIN/MAX Elemkimeriilés jelzése
Kiilsé hémérséklet (kiilsé ado)

Elemkimeriilés jelzése
Idéjarasjelzé
allomas

* Ha a jelet az id6jarasjelz6 allomas sikeresen veszi, akkor a kiltéri adatok
szimb6luma lathaté (ez nem lathato, ha a vétel nem sikeres). Ezéltal a felhasznalé kénnyen felismeri,
hogy sikeres volt-e a legutébbi vételi kisérlet (szimbdlum be), vagy sikertelen (szimboélum ki).

KEZI BEALLITASOK

A kovetkezd kézi bedllitasok valtoztathatok meg a SET gomb nyomasa és nyomva tartasa altal:
. LC-kijelz6 kontraszt bedllitas

Idézdna bedllitas

Az idgjel vételének bedllitasa (BE/KI)

Nyéri-téli idészamitas (DST) beallitas BE/KI

Manuélis éraidé beallitas

Naptar bedllitas

LC-KIJELZO KONTRASZT BEALLITAS
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Az LC kijelz6 kontrasztja 8 fokozatban valtoztathaté meg LCD 0-tél LCD 7-ig (LCD 4 az el6zetes

beallitas)
1. Az LC kijelz6 kontraszt fokozata villogni kezd.

villogva

2. Haszndlja a + - vagy MIN/MAX-gombokat, hogy kivalassza a kivant

kontraszt fokozatot.
3. Nyomja meg a bedllitas jovahagyasahoz és a belépéshez az
ID6ZONA BEALLITAS médba a SET gombot.
ID6ZONA BEALLITAS
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Az id6jarasjelz6atomas eiore beattftott Ttzomafa 0 MastikTdtzona bedllitasa:
Az aktudlisan beallitott id6zéna bedllitas villogni kezd.
2. Hasznélja a + - vagy MIN/MAX-gombokat a kivant id6zéna bedllitasara. A bedllitasi tartomany
-2 6ra és +5 6ra kozétt van, 1 6ras intervallumokban.
3. Nyomja a beéllitas jovahagyaséra és a belépéshez az IDOJEL FOGADAS BEALLITASA
médba a SET gombot.

IDOJEL VETEL BEALLITASA (BE/KI)
Olyan kérnyezetben, ahol a DCF-77 id&jel vétele nem, vagy csak nehezen lehetséges, a jel vétele
kikapcsolhatd. Az dra ezutan normal kvarcéraként miikodik tovabb (alapbeallitas "1" = BE).

™ (
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Az “1” kijelzés villogni kezd az LC kijelzén.

Nyomja meg a + vagy MIN/MAX gombot, az idévétel funkcié kikapcsolasara (“0”
=KI).

3. Nyomja a beéllitas j6vahagyaséra és a belépéshez a NYARI-TELI IDOSZAMITAS
BEALLITASA médba a SET gombot.

villogva

N

Megjegyzés:

. Ha az id¢jel vétel funkcio kézzel Kl van kapcsolva, akkor az 6ra nem végez kisérletet a DCF
idGjel vételére. Vételi kisérlet csak akkor torténik ismét, ha az idgjel vétel funkcié "BE" van
kapcsolva.

. Az idéjel vétel szigihyoluma “ “ és a “DCF” szimbdlumok a kézi idébedllitas utan

nem lathatok az L‘ kijelzén.

NYARI-/TELI IDOSZAMITAS BEALLITASA (DST) BE/KI (ON/OFF)
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A nyéri-téli idészamitas (DST) valtas funkcié BE vagy Kl kapcsolhaté (el6zetes bedllitas: "1" = BE):

1. Az “1” kijelzés villogni kezd az LC kijelzén.
2. IN/MAX gombot, a nyéri-téli idészamitas valtas funkcio
W ésor%s%ra (“O“ ?" g v

3. Nyomja meg a bedllitas j6vahagyésara és a belépéshez a MANUALIS IDOBEALLITAS
moédba a SET gombot.

Fontos:

Ennek a funkciénak akkor van jelentésége, ha a radidjel vezérlésii 6ra"0" (KI) allasba van téve.

. Ha a nyar-téli id6szamitas funkcié "1" (BE) allasban van: Az 6ra a radidjel vétele nélkil
automatikusan beall a nyari idészamitasra. A nyari idészamitas a marcius hénap utolsé
vasarnapjan |ép életbe, és oktdber utolsé vasarnapjan fejezédik be.

. Ha a nyari-téli idészamitas funkcio "0" (KI) allasban van: Az éra nem all &t a nyari
idészamitasra.

Ha a radiés id6jel vétel aktiv "1" (BE), allitsa a nyari- téli

lidészamitast ,,1“ (BE)-re: Az draid6t ekkor a DCF-77 jel automatikusan aktualizalja (amig a DCF vétel

korrektil lehetséges). Ha a nyari-téli idészamitas atallas funkciot

kikapcsolja ,0“ (Kl), az éra nem all at a nyari idészamitasra.

villogva

ORAIDO BEALLITAS KEZZEL:

Amennyiben az id&jarasjelz6 allomas nem tudja a DCF idGjelet venni (zavarok, jel hatdtavolsag, stb.
miatt), akkor az éraidét kézzel is be lehet allitani, az alabbiak szerint. Az éra ekkor normal kvarcéraként
jar tovabb.
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Orék villogva Percek villogva
1. Az 6rak helye villogni kezd.
2. Allitsa be az 6rékat a + vagy MIN/MAX gombbal. Az adott gomb nyomva tartasaval
meggyorsitja a szamok futésat.
3. Nyomja meg a percek bedllitdsdhoz Gjb6l a SET gombot. A perceket jelzé szam villogni
kezd.
4. Allitsa be a perceket a + vagy MIN/MAX gombbal. Az adott gomb nyomva tartasaval
meggyorsitja a szamok futasat.
5. Nyomja meg a bedllitas jovahagyasahoz és a belépéshez a
NAPTAR BEALLITAS médba a SET gombot.
Megjegyzés:
. A manuélis idébeallitas ellenére az iddjarasjelz6 allomas tovabbra is megkisérli a DCF id&jel

vételét. Ha egy vétel sikerll, akkor a fogadott DCF id6 feliilirja a manuélisan bedllitott 6raidét. A
vételi kisérlet alatt a DCF addantenna szimbdlum villog. Ha a vételi kisérlet sikertelen marad,
akkor kialszik az adéantenna szimbélum a kijelzén, amig a kdvetkezd napon Ujabb vételi kisérlet
nem kerdil sorra.

. Az idGjel vétel s£‘fboluma
lathatok az LC kijelzén.

“és a “DCF” szimbdlumok a kézi id6beallitas utan nem

NAPTAR BEALLITAS Hét napja
INDOOR IMDOOR
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Aktudlis nap és honap
1. Az éveket jelz6 szam villogni kezd. A beallitasi tartomany 2011 és 2025 koz6tt van
(elézetes bedllitas: 2011).
2. Allitsa be a + vagy MIN/MAX gombbal az évet. Az adott gomb nyomva tartasaval
meggyorsitja a szamok futasat.
3. Nyomja meg a bedllitds jovahagyasahoz és a honap bedllitasba 1épéshez a
SET gombot.

4. A hénap helye villogni kezd. Allitsa be a + vagy MIN/MAX gombbal a hénapot. Az adott
gomb nyomva tartadsaval meggyorsitja a szamok futasat.

5. Nyomja meg a napi datum bedllitdsi médba lIépéshez a SET gombot.

6. A napok helye villog. Allitsa be a + vagy MIN/MAX gombbal az aktudlis nap datumat. Az
adott gomb nyomva tartdsaval meggyorsitja a szamok futasat.

7. Nyomija a bedllitds j6vahagyasahoz és a kézi bedllitasi méd elhagyaséhoz a SET
gombot.

Megjegyzés:

A hét napjainak kijelzése automatikusan az angol nyelvi réviditésekkel torténik (hétfétél vasarnapig):
MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU.

KILEPES A KEZI BEALLITASI UZEMMODBOL
A kézi bedllitasi mod elhagyasahoz a kézi bedllitds médban barmikor egyszerlien meg kell nyomni az
ALARM gombot. A készlilék ekkor visszatér a normal idékijelzéshez.

AZ EBRESZTESI IDO BEALLITASA
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Ebresztési idé Alarm (ébresztés) szimbslum

Az ébreszté riasztas bedllitasa:

1. Nyomja és tartsa nyomva az ALARM gombot kb. 3 masodpercig, amig az ébresztési id6 nem
kezd villogni. )
2. El6sz6r az 6rak helye és az ébresztés szimbdluma villog. Allitsa be a + vagy MIN/MAX

gombbal az érakat. Az adott gomb nyomva tartasaval meggyorsitja a szamok futasat.
3. Nyomja meg Ujbél az ALARM gombot, ekkor a percek helye villog. Allitsa be ekkor a + vagy
MIN/MAX gombokkal a perceket. Az adott gomb nyomva tartdséaval meggyorsitia a szamok

futasat.
4. Nyomja meg a bedllitds jovahagyasahoz még egyszer az ALARM gombot.
Megjegyzés:

Az ébreszt6 funkcio aktivalasara vagy kikapcsolasara egyszer meg kell nyomni az ALARM gombot. A
riasztas szimbdluma a kijelz6n azt jelenti, hogy az ébresztés aktivalva van.

Az ébreszté hang felhangzasanak idétartama kb. 2 perc. Ha az ébreszt6 hangot le akarja allitani,
nyomja meg barmelyik gombot.

IDOJARAS ELOREJELZO SZIMBOLUMOK:
Az id6jaras-el6rejelzés szimbolumai az LC-képerny6é masodik részén az alabbi kombinacickban

jelennek meg:
Ay
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Felhés napos Esés
id6szakokkal

A légnyomas hirtelen vagy nagyobb ingadozasainal a kijelzett szimbélumok aktualizalédnak az idéjaras
véltozaséanak a kijelzéséhez. Ha a szimbélumok nem valtoznak, akkor a légnyoméas nem valtozott,
vagy olyan lassan valtozott, hogy az id6jarasallomas nem tudta regisztralni. Ha az elérejelzésen
"napstités" vagy "es6" szerepel, a kijelzés akkor sem valtozik, ha az id6jaras javul (a kijelzés "napos"),
vagy rosszabbodik (a kijelzés esds), mivel a szimbolumok mar a két extrém helyzetet abrazoljak.

A szimbélumok mutatjak az id6jaras javulasat vagy rosszabbodasat, de ez nem jelent okvetlenil (a
szimboélumok altal jelzett) napsiitést vagy es6t. Ha pl. a tényleges idéjaras felhds, és "es6" van
kijelezve, ez nem jelenti a készulék hibajat, hanem csak arra utal, hogy a Iégnyomas sillyedt, és az id6
rosszabbodasa varhatd, de nem jelenti okvetlenil azt, hogy esni fog.

Megjegyzés:
Az alapbeadllitas utan az idéjaras eldrejelzéseket az elsé 12- 24 érara vonatkozéan nem kell figyelembe
venni, mivel az id6jarasallomasnak ebben az idészakban elészor allandd tengerszint feletti



magassagon légnyomas adatokat kell gydijtenie, hogy pontosabb elérejelzést tudjon adni.

Mint minden idgjaras el6rejelzés, ez az id6jarasjelzé alloméas sem garantalhat abszollt pontossagot.
A készlilék tervezési alapjaul szolgalo kilonboz6 alkalmazasi helyektd| fliggéen mintegy 75%-0s
eldrejelzési pontossaggal lehet szamolni. Igy a készlilék nagyobb pontossaggal dolgozik olyan
helyeken, ahol gyakran fordulnak el6 hirtelen idéjarasvaltozasok (pl.naposrél esésre), mint azokon a
vidékeken, ahol csak csekély és ritka az idGjarasvaltozasok (pl. tobbnyire napsiitéses).

Ha az iddjarasjelz6 allomast egyik helyrél egy masikra telepiti at, amely jelentésen magasabban vagy
mélyebben fekszik, mint az eredeti hely (pl. a féldszintrél a haz felsé emeletére), akkor az els6 12 - 24
oraban kijelzett értékeket nem kell figyelembe venni. Ezzel biztositva van, hogy a készulék a
helyvéltoztatast nem a légnyomas véltozasaként érzékeli, miutan a valésagban csak a tartézkodasi
hely magasséga valtozott.

AZ IDOJARAS ALAKULASANAK A KIJELZESE

Az idgjaras alakulasanak nyilak segitségével (az idGjarasi szimbolumoktol balra és jobbra) torténd
megjelenitése 6sszhangban van az idéjaras-elérejelzési szimbolumokkal. Ha a nyil felfelé mutat, ez a
légnyomas emelkedését, és ezzel egyiitt az id6jaras varhato javulasat jelzi. Ha a nyil lefelé mutat, ez a
légnyomas csokkenését jelzi, és az iddjaras rosszabbodasat valészinsiti.

Ha ezt figyelemmel koveti, lathatja, hogyan valtozik az idéjaras, és abban milyen tovabbi valtozasok
varhatok. Ha az alakulast jelz6 nyil pl. lefelé mutat, és ugyanakkor a nap és a felhék szimbéluma
lathato (felh6k napos részekkel), akkor az utolsé regisztralt id6jarasvaltozas napos szakban
kovetkezett be (csak a szimbdlum napos). Mivel a tendencia kijelzé nyil lefelé mutat, ebbdl kdvetkezik,
hogy a legkdzelebbi idéjaras szimbdélum a "felhdk esével" lesz.

Megjegyzés:
Ha az id6jarasi tendencia kijelzés az els6 Iégnyomasvaltozast regisztralta, akkor az allandéan lathatd
marad az LC-képernyén.

LEGNYOMAS TORTENET (ELEKTRONIKUS BAROMETER TREND KIJELZESSEL)
Az LC képerny6 masodik szekcidjanak jobboldala mutatja a légnyomas torténetének
oszlopgrafikajat.

PRESSURE HISTORY

' Azeltelt utébbi 12 éra
— | légnyomés trendje

o -6 3l

Az oszlopgrafika mutatja a légnyomaés alakulasanak trendjét az utobbi 12 6raban 7 [épésben: 0 ora, -
3 ora, -6 6ra, -9 6ra és -12 éra. A "0 éra" iddpont az aktudlis teljes ora tarolt Iégnyomas értékét
mutatja. Az oszlopok a légnyomas értékeket “hPa’-ban (0O,

+1, £3, +5) mutatjak a megfelel iddpontokban. A “0” a skala kézepén megfelel az aktudlis
légnyomasnak, és minden eltérés (+2, +4, +6) azt mutatja, mennyire volt magas vagy alacsony az
elmult "hPa"™-érték az aktudlis légnyoméashoz képest.

Ha az oszlopok magasabbak lesznek, ez azt jelenti, hogy a Iégnyomas emelkedik, az id6jaras javulni
fog. Ha az oszlopok kisebbednek, ez viszont azt jelenti, hogy a |[égnyomas siillyed, és az aktudlis "0
ora" idéponttél kezdve az id6 romlasa varhato.

Megjegyzés:

. Ha pontos barometrikus légnyomas kijelzést kivanunk, az id6jarasjelzé allomasnak allandé
tengerszint feletti magassagon kell lenie (azaz, ne helyezziik at a késziiléket pl. a foldszintrél a
haz fels6 emeletére). Ha ez mégis szlikségessé valik és mas helyre keril a készilék, a
kijelzését a kdvetkezd 12 draban nem kell figyelembe venni.

. A barometrikus magassagot a hdmérséklet valtozas befolyasolja, és referenciaként tekinthetd.

BELTERI HOMERSEKLET-/LEGNEDVESSEG ADATOK
A beltéri hémérséklet és beltéri Iégnedvesség adatok automatikusan aktualizalédnak, és
megjelenitésre keriilnek az LC-képernyd elsé kijelzé szekcidjan.
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KULTERI HOMERSEKLET-/LEGNEDVESSEG ADATOK

Az LC-képernyd legalsé mezeje a killsé6 h6mérsékletet és a kiilsé paratartalmat,
tovabba a kultéri adatok vételének a szimbélumét jeleniti meg.
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A MIN/MAX HOMERSEKLET ADATOK ATKAPCSOLASA ES VISSZAALLITASA

A MIN/MAX-ADATOK MEGTEKINTESE
Nyomja a bel- és kiiltéri MIN/MAX-hémérséklet adatok megtekintéséhez tobbszor a MIN/MAX-gombot.

Megjegyzés: A tarolt MIN/MAX kiilsé hémérséklet adatok a tarolas idépontjaval és datumaval egyutt
jelennek meg.
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A MIN/MAX HOMERSEKLET ADATOK VISSZAALLITASA
Nyomija és tartsa nyomva az 6sszes tarolt bel- és kdltéri hémérséklet adat visszadllitdsahoz az aktudlis
értékre 3 masodpercig a MIN/MAX-gombot.

TUDNIVALOK A KULSO TERMO-HIGRO ADOKHOZ

A kiils6 termo-higro adok hatétavolsagat a kdrnyezeti hémérséklet befolyasolhatja. Hideg esetén
lecsokkenhet az ad6 hatétavolsaga. Az elemkapacitas is lecsokkenhet. Vegye ezt figyelembe a kiilsé
ado elhelyezésénél.

868 MHz-es VETELTESZT
Ha a késziilék a kiltéri hémérséklet- és légnedvesség adatokat nem fogadja korrektil az alapbedllitas
utan 3 perc mulva, (vagy a kiils6 ado kijelzési mez&jén normal kijelzési médban allanddan "---" lathatd,
akkor ellendrizze a kévetkezoket:
1. Az idgjarasjelz allomas és a kiilsé add(k) tavolsaga zavarforrasoktdl, pl. a
szamitégép-monitoroktol vagy tévékésziilékektdl legalabb 2 méter legyen.
2. Ne rakja a kiils6 hémérséklet-légnedvesség adot kozvetlentil fémkeretii ablakok kdzelébe.
3. Mas, ugyanazon frekvencian (868 MHz) mukodé késziilékek hasznalata,
z.B. fejhallgatok vagy hangszorok akadalyozhatjak a jo jelatvitelt. A vételt olyan
szomszédos készllékek is zavarhatjak, amelyek azonos frekvencian (868 MHz) miikddnek.
Megjegyzés:
Ha a 868 MHz-es jel atvitele kifogastalan, akkor nem ajanlatos a tovabbiakban kinyitni az
id6jarasallomas és a kiilsé adok elemtartéjat. A kinyitads miatt az elemek kilazulhatnak az
érintkez6kbdl, és ezzel nem kivant visszaallitast okozhatnak. Ha ez véletlenil mégis bekdvetkezne,
az atviteli problémak elkeriilésére mindegyik egységet Ujbdl be kell allitani (Iasd az elébbiekben az
“Alapbedllitas“-t (Grundeinstellung).

A kiils6 termo-higro adé és az id6jarasjelz6 allomas kozotti maximalis tavolsag szabad téren kb. 100
méter. Ez azonban a kdrnyezeti viszonyoktdl és hatasuktdl is fligg. Ha e tényezok figyelembe vétele
ellenére nem lehetséges a vétel, minden egységet Gjbdl be kell llitani (lasd “Alapbedllitas” -
Grundeinstellung).

Az id&jarasjelzd allomas felallithatd egy asztalra, vagy felszerelhet6 a falra. A
2. Az idgjarasjelz6 allomast a hatoldalon évé fliggesztészemnél akassza fel

falra valé felszerelés elétt ellendrizze, hogy az alapéllomas a tervezett felszerelési
helyén a kiilsé adatokat jol tudja-e venni.
@ A falra valé felszerelés teenddi:
1. A csavart (nem része a szaéllitasnak) csavarozza be a kivant helyen a
=
a csavar fejére. Huzza lefelé, és vigyazzon arra, hogy

AZ IDOJARASJELZO ALLOMAS ELHELYEZESE:
falba. A csavar feje kb. 5 mm-re alljon ki a falbél.
az id6jarasjelz6 allomas biztonsagosan rapattanjon a csavarra.

Kihajthat6 asztali tamasz:

Az id&jarasjelz6 allomas hatoldalan talalhaté a kihajthaté asztali tamasz. Huzza ki
a feldllitashoz a tmaszt kifelé. Ha ki van hajtva, helyezze el az idéjarasjelzé
allomast egy megfelel6 helyen.

A KULSO HOMERSEKLET-NEDVESSEG ADO ELHELYEZESE
Védett helyen szerelje fel, hogy ne érje es6 vagy kozvetlen napsiités.

—
A kiilsé hémérséklet-/paratartalom-adét az asztali allvanyul vagy falitartoul egyarant
alkalmazhaté szerel6tart6 segitségével dllitsa fel egy sik fellletre, vagy szerelje fel a
falra valo felszerelés teenddi:

falra.
=i 1. Rogzitse a mellékelt csavarok és tiplik segitségével a falitartét a kivalasztott
falfellileten.

2. Tlizze fel a kiilsé adét a falitartora.
Megjegyzés:

Helyezze a fali tart6 végleges felszerelése el6tt az sszes készilék egységet

arra a helyre, ahova felszerelni kivanja, annak vizsgalatara, hogy a kiils6 adé adatai
pontosan vehet6k-e az alapkésziléken. Ha a vétel nem megfeleld, tolja el az egységeket
csak egy kicsit, mert ez &ltalaban elég a jelek j6 vételéhez.

i

APOLAS ES KARBANTARTAS
. Kerdilje az extrém hémérséklet behatasokat, rezgéseket és |okéseket, amelyek a késziilékeket
kérositjak, és téves kijelzésekhez vezethetnek.

. Akijelz6k és késziilékhazak tisztitasat csak puha, enyhén megnedvesitett torlével végezze.
Ne hasznéljon oldé- és surolészereket, mert ezek tonkretehetik a kijelzét és a hazat is.
. Ne meritse a késziiléket vizbe.

. A legyengiilt elemeket azonnal ki kell venni, hogy a kifolyasukat, és ezaltal
a kovetkezményi karokat elkeriljik. Cseréhez csak Uj, és az eredetivel azonos tipusu elemet
hasznéljon.

. Ne prébaélja meg maga javitani a készlléket. A javitast igénylé készlléket juttassa el a

keresked6hoz és vizsgaltassa meg képzett szakemberrel. A készllékhaz kinyitasa, valamint
sajatkezl javitasi kisérletek a garancia elvesztéséhez vezethetnek.

. Ne tegye ki a késziiléket szélséséges és hirtelen hdmérséklet-ingadozasoknak, mert ez a
kijelzések gyors véltozasat okozhatja, ami a mérési eredmények
pontossagat kedvezétlenll befolyasolja.

MUSZAKI ADATOK

Ajanlott izemelési tartomany
Hoémérséklet mérési tartomany:
Beltéren : -9,9°C... +59,9°C; 0,1°C felbontéssal

(Kijelzés “OF.L" ezen tartomanyon kivil)

-39,9°C... +59,9°C; 0,1°C felbontassal

(Kijelzés “OF.L" ezen tartoméanyon kivdl, kijelzés “---*
hianyz6 adéjelnél)

Légnedvesség mérési tartomany:

5°C ... 40°C

Kiiltéren:

Beltéri Iégnedvesség mérési tartomanya: 20%-t6l 95%-ig 1% felbontassal
(Kijelzés “- -“ ha a hémérséklet tul magas (OF.L); Kijelzés “19%"
< 20%-on és “96%" > 95%-on)
Kultéri Iégnedvesség mérési tartomanya: 1% ... 99% 1% felbontassal
(Kijelzés “- -* ha a hémérséklet tul magas (OF .L); Kijelzés 1 % <
1 %-on és 99 % >99 %-on
Adatok mérési idékoze:
Beltéri hémérséklet:
hémérséklet vétel
tartomany

16 masodpercenként kiilsé
4 méasodpercenként adas
max 100 m (szabad téren).

Aramfogyasztas (alkali elemek hasznalata ajanlott):

Idéjarasjelz6 allomas : 3db mikroelem, IEC LR3
Kuiltéri adé : 2db mikroelem, IEC LR3
Méret (H x Szé x Ma):
Id6jarasjelzd allomas
Kiltéri adé

170,8 x 28,3 x 127mm
36 x 16 x 102,6mm

KIZARAS A SZAVATOSSAGBOL

. Az elektromos és elektronikus hulladék karos anyagokat tartalmaz. llyen hulladék kidobasa a
szabad természetben, vagy nem erre szolgal6 gyUjtéhelyeken nagymértékben karositja a
kornyezetet.

. Kérjuk, informalédjon a helyi és regionalis hatésagoknal arrél, hogy kérnyezetében hol
talalhatok a szelektalt hulladék gy(ijtésére szolgald helyek.

. Minden elektronikus késziléket, amely mar nem hasznalhaté, azonnal le kell adni

Ujrafeldolgozas céljabdl. A felhasznalét kérjiik, hogy vegyen részt aktivan az elektromos és
elektronikus hulladék gytijtésében, Ujraalakitdsaban és ujrafeldolgozasaban.

. Az ilyen jellegli hulladék ellendrizetlen selejtezése karositja az egészséget és a kornyezet
mindségét. A szokasos haztartasi szeméttel egyiitt vald selejtezés tilos!

. Amint az a csomagolason és a terméken is fel van tiintetve, nyomatékosan ajanljuk a
hasznalati itmutaté gondos, alapos atolvasasat.

. A gyarté vagy forgalmazd nem vallal felelésséget pontatlan kijelzésekért, vagy a
kovetkezményekért, amelyek ezekbd| a kijelzésekbdl adddnak.

. A jelen terméket csak hazi hasznalatra tervezték, és kizarélag a hémérséklet kijelzésére szolgal.

. A jelen terméket nem szabad gydgyaszati célokra, vagy a nyilvanossag tajékoztatasara
felhasznalni.

. A készllék miszaki adatai elézetes értesités nélkil megvaltoztathatok.

. A termék nem jatékszer. Kérjik, tarolja a terméket gy, hogy gyerekek ne férhessenek hozza.

. A jelen hasznalati Gtmutat6 vagy annak részei nem sokszorosithaték a gyartd kifejezett

irasbeli engedélye nélkil.

R&TTE 1999/5/EU iranyelv

Az Osszeférhetéségi nyilatkozat Osszefoglalasa: Ezennel kijelentjik, hogy a jelen készilék a
vezeték nélkili adatatavitelre vonatkozé R&TTE 1999/5/EU iranyelv fébb kovetelményeinek
megfelel.
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