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EIC’H(ENIX

Kivonat az online
katalogusbdl

Csupaszolo- és krimpeléautomata, 100-240 V bemeneti fesziltség,
0,25-4,0 mm? kdzotti keresztmetszetli szigetelt érvéghivelyekhez, a
DIN 46228-4: 1990-09 szabvany szerint, tartalmazza a 0,5-1,5 mm?

felszerel6 készleteket (8 mm-es hiivelyhossz)

Kereskedelmi adat
EAN

Csomag
Vamtarifa

Kataldégusoldal informacio

Muszaki adatok

Altalanos
Hossz (b)
Magassag
Szélesség (a)

Levegd felhasznalas préselésenként

4 | 046356 011341

1

84798100

Oldal 480 (CAT-5-2013)

490 mm
390 mm
240 mm
1,21

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.04.15

{EEE" 4

Az itt megadott adatok az online
katalégusbdl szarmaznak.

Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaléi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.
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Munkaltem

Vizsgalati szabvany

Préselés

Tanusitvanyok

(&S

Tanusitasok

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tartozékok

Termék

szerszamok

1208212

1208241

1208270

Altalanos

1205215

1208225

Tipus leiras

CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6

CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8

CF 1000-TOOLKIT 4,0/10

CF 1000 EM

CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8

15s
DIN 46228-4: 1990-09

trapéz alaku

GOST

Leiras

Atszereld készlet CF 1000-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szabvany
szerinti szigetelt érvéghlivelyekhez, keresztmetszet-tartomany:
0,25-0,34 mm?, AWG: 24-22, csupaszolasi hossz: 6 mm

Szerel6készlet CF 1000-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szabvany
szerinti szigetelt érvéghivelyekhez, keresztmetszet-tartomany:
0,5-2,5 mm?, AWG: 20-14, csupaszolasi hossz: 8 mm

Szerel6készlet CF 1000-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szabvany
szerinti szigetelt érvéghiivelyekhez, keresztmetszet-tartomany: 4
mm?, AWG: 12, csupaszolasi hossz: 10 mm

Tartozék a CF 1000 csupaszol6- és krimpeléautomatahoz, V-
formaju tartalék kés a 0,25 - 2,5 mm? keresztmetszethez.

Atszereld készlet CF 1000-hez, DIN 46228-4: 1990-09 szabvany
szerinti szigetelt érvéghlivelyekhez, keresztmetszet-tartomany:
0,25-0,34 mm?, AWG: 24-22, csupaszolasi hossz: 8 mm

Phoenix Contact Kft.

http://www.phoenixcontact.hu

Oldal2/3
2013.06.04.


http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208199
http://www.phoenixcontact.hu

CF 1000-1,5 Rendelési szam: 1208199
http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208199

Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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