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Kivonat az online
katalogusbdl

EMG 10-REL/KSR-120/21-LC

Rendelési szam: 2964445

Az abran az EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC valtozat lathaté

http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2964445

Relémodul, fixen beforrasztott teljesitmény-érintkezés mikrorelével, Mé

érintkez6 (AgNi): kdzepes és nagy terhelésekhez, 1 valtoérintkezé, &S

bemeneti fesziltség 120 V AC/DC Ma
Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02
Kereskedelmi adat

(N
4 017918 125110

Csomag 10
Vamtarifa 85364900 Az itt megadott adatok az online
Katalégusoldal informacié Oldal 134 (IF-2011) katalogusbol szarmaznak.

Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaloi
dokumentacioknal talahat: http:/
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.

Muszaki adatok

Gerjesztoéoldal

Bemeneti fesziiltség Uy 120 V AC/DC
Bemeneti feszlltségtartomany Uy-re 0,8..11
vonatkoztatva
Névleges bemend aram U, esetén 5mA
Jellemz6 mvalaszidd 7 ms
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Tipikus visszaejtési id6
Uzemi fesziiltség kijelz6

Védobkapcsolas

Erintkezéoldal

Erintkezd tipusa

Erintkezd anyaga

Maximalis kapcsolofesziltség
Maximalis bekapcsolasi aram

Tartés hatararam

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos

terhelés)

Altalanos adatok

Szélesség

Magassag

Mélység

Tesztfeszliltség relétekercs/reléérintkezd
Kdrnyezeti hdmérséklet (lizemi)
Koérnyezeti hémérséklet (tarolas/szallitas)
Uzemmad

Mechanikus élettartam

Szabvanyok/elbirasok

Méretezési feszUltséglokés / szigetelés
Szennyezddési fok

Tulfesziltség kategoria

Beépitési pozicio

Szerelési utasitas

11 ms

sarga LED

Hid-egyeniranyito hidas egyeniranyitd

Tulfesziltség-védelem varisztor

egyszeres kontaktus, 1 valtéérintkez6

AgNi
250 V AC/DC

8 A

6A

140 W (24 V DC mellett)

53 W (48 V DC mellett)
45 W (60 VV DC mellett)
35 W (110 V DC mellett)
55 W (220 VV DC mellett)
1500 VA (250 V AC-n)

10,6 mm

75 mm

62,5 mm

4 kV AC (50 Hz, 1 min)
-20°C ...40°C
-20°C...70°C

100 % ED

kb. 2 x 10" kapcsolasi (item

IEC 60664
EN 50178
IEC 62103
alapszigetelés
2

1
tetsz6legesen

térkoz nélkil sorolhatéak
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Csatlakozasi adatok

Csatlakozasi méd

Tomor vezeték keresztmetszet min
Tomor vezeték keresztmetszet max
Hajlékony vezeték keresztmetszet min
Hajlékony vezeték keresztmetszet max
Vezeték keresztmetszetAWG/kemil min
Vezeték keresztmetszet AWG/kemil max
Csupaszolasi hossz

Csavarmenet

Tanusitvanyok

A RN S

Tanusitasok

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tartozékok

Termék Tipus leiras
Jelolés

2947585 EMG-SGKS 10

Csavaros csatlakozas
0,2 mm?

4 mm?

0,2 mm?

2,5 mm?2

24

12

8 mm

M3

cULus Recognized, GOST

Leiras

Készlilékjeldld lap, keskeny
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Rajzok

Csatlakozasi rajz
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Kapcsolasi rajz
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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