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PSR-SCP- 24DC/SIM4

Rendelési szam: 2981936
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Interfészmodul nyit6-/zard érintkezdkkel rendelkezd tdbb biztonsagi Ma
szenzor vagy biztonsagi kapcsolé PSR-SDC4 biztonsagi reléhez Mg s
torténd csatlakoztatasara, csavaros csatlakozassal
Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.04.11
Kereskedelmi adat T
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Csomag 1

Vamtarifa 85364190 Az itt megadott adatok az online

Katalogusoldal informacio Oldal 83 (CAT-8-2013) katalégusbdl szarmaznak.

Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaléi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.

Muszaki adatok

Tapellatas

Bemeneti fesziiltség Uy 24V DC (a PSR-rdl)
Bemeneti feszlltségtartomany Uy-re 0,85...1,1
vonatkoztatva

Altalanos adatok

Allapotjelzés LED zéld
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Max. megengedett aram 100 mA (jelz8kimenetenként)
Max. megengedett 6sszegaram 100 mA (Jelz6kimenetek)
Koérnyezeti hdmérséklet (lizemi) -20°C...55°C

Kornyezeti hémérséklet (tarolas/szallitas) -40°C...70°C

Névleges miikédési mod 100 % ED

Védettség IP20

Beépitési pozicio tetsz6legesen

Szerelési utasitas térkdz nélkil sorolhatoak
Megnevezés Légszigetelési és kuszdéaramutak az aramkorok kozott
Szabvanyok/el8irasok DIN EN 50178

Névleges szigetelési fesziiltség 50V DC

Szennyezddési fok 2

Tulfesziltség kategoria Il

Szélesség 22,5 mm
Magassag 99 mm
Mélység 106 mm

Csatlakozasi adatok

Tomor vezeték keresztmetszet min 0,2 mm?

Tomor vezeték keresztmetszet max 2,5 mm?

Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,2 mm?

Hajlékony vezeték keresztmetszet max 2,5 mm?

Vezeték keresztmetszetAWG/kemil min 24

Vezeték keresztmetszet AWG/kemil max 12

Csupaszolasi hossz 7 mm

Csavarmenet M3

Csatlakozasi mod Csavaros csatlakozas

Tanusitvanyok

s @
Tanusitasok cULus Listed, GOST

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Phoenix Contact Kft. Oldal 2/ 4
http://www.phoenixcontact.hu 2013.06.04.


http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981936
http://www.phoenixcontact.hu

PSR-SCP- 24DC/SIM4 Rendelési szam: 2981936
http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981936

Tartozékok

Termék Tipus leiras
Altalanos

2890425 PSR-TBUS
2981716 PSR-TBUS-TP
Rajzok

Alkalmazasi rajz

Biztonsdgi ajté

i
jeos2)
4 PSR- PSR- PSR-
et 5 SDC4 URMA4/B URD3
Egy PSR-SIM4 modulra akar 4 biztonsagi
ajté kapcsol¢ is csatlakoztathato.
Kapcsolasi rajz

Csatlakozds PSR-SDC4-hez
S11 §12 S13 A2

11-140— ¥ Powerl_oyq
Castiskozds 21-sa0- ¥S1 Lovapie-
nax. 4. PSR-SIM4 452 jelzéski-
biztonsagi  31-3a0— OY3 menetek
kapecsoléhoz ¥sa
41-440— s Fova

24V(A1) OV(A2)
PSR-TBUS

Leiras

Hordozdsinre szerelhet 6sszekétd, taplalas / vezérlés / felligyelet
céljabol (modultdl figgben)

Lezaré csatlakozé a PSR-TBUS hordozésinre szerelhetd
6sszekodtéhdz, a modularis biztonsagi relérendszerhez
hasznalhaté (PSR-SDC4)

Bemenetek Master Kimenetek

A PSR-SDC4 bal oldalara kiegészitd
bemenetek, jobb oldalara kimenetek
sorolhatok.
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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