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ELEKTRONIKA. TECHNIKA. SZOLGALTATAS.

Conrad Szakuzlet, 1067 Budapest, V1., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

Hordé- és gépszivattyu

Megrend. szam: 53 72 17

Emulzié- és olajszivattya — COMET-IN készlet,

ami all egy:

o (ités és torésbiztos kiviteli COMET-IN buvarszivattyabdl; 4 m kabellel, durva- és
finomrost szirével.

4 m PVC-fonatos tomlébdl,

trafébdl és egyeniranyitdbdl a vezetékében zsinérkapcsoldval,

témlészoritd bilincsbdl

5 db-os csomag finomrost szlrébdl.

Teljesitmény adatok:

o Fesziiltség: 24V

e Folyadékaram: max. 14 l/perc

o Emelémagasséag: max. 7 m

o Energiafogyasztas: 15-25W

e (J/magassag: max. 42 mm /161 mm

Kulonosen alkalmas:

e konnyl olajok, fitéolaj, dieselolaj,

o forgacsolasi hiitéemulziok és dielektrikumok

e gyenge savak és lugok (kénsav kivételével) szallitasara.

BENZIN SZALLITASARA NEM ALKALMAS!

Tartalékalkatrészek és tartozékok:

Tételszam: Megnevezés:

1601.57.03 Buvarszivattyd COMET-IN, 2 m kabellel

3370.05.01 Trafo-egyeniranyito, primer: 230 V, szekunder: 24 V
2,5 A, zsinér-kapcsoldéval

3052.01.00 5-6s csomag finomrost sz(ird

V4.1135 PVC fonatos toml6

3942.06.00 SNP 10 témlészoritd bilincs

3051.02.01 Szlrékosar komplett




