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BWV 03 buvarszivattyu

Rend. szam: 63 90 82

Ivoviz szallitasara, viz alatti Gzemre tervezve. Az

elektromos kabele viz ala merithetd.

- Maximalis atmérdje: 48 mm!

e Valamennyi alkatrészének anyaga élelmiszeripar
szamara engedélyezett min6ségu.

e 12 - 14 Volt (akkumulator, vagy transzformator
egyeniranyitéval). Aramfelvétele: 1,5 - 2,0 A kdzott.

Miszaki adatai:

- Folyadékszallitasi teljesitmény: max. 12 l/perc

- Szallitbmagassag: 6 m (0,6 bar)

- F6 méretei: Hossza: 85 mm, atméréje: 48 mm,

- Sulya: 140 g.

- Témlécsatlakozdja: & 10 mm.

e Csak 30 perig tart6 (bekapcsolas / kikapcsolas) 50%-
0s szakaszos Uzemben szabad hasznalni.
Tartés Uzemhez a BWV 04 tipust 6 - 9 Volttal
hasznaljuk.

e Tartos kenésl karbantartasmentes szaraz
tomszelencével.

o Forgasiranya teljesitményvesztés nélkil tetszés
szerinti lehet. 7 polusu motorral.

- kabelhossz: 1 m.

o A szivatty(t 6vjuk a fagytol és az 50 °C feletti

hémérseéklettdl.




