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Conrad Szakiizlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevészolgalat 1124 Budapest, Jagell6 tt 30. Tel: (061) 319-0250
TS 125 hémérsékletszabalyzo
Rend. sz.: 5513 85

A TSM 125 univerzalis hémérsékletszabalyzé alkalmazhato minden olyan teriileten, ahol fiité-, vagy hlitélizemben
hémérséklet-szabalyozasra van sziikség, mint példaul kdzponti fiités, klimaberendezés, inkubator stb. A késziilék
o6nalléan alkalmazhaté fagyvédelmi berendezésként, de hibas mechanikai termosztatok helyett, vagy digitalis hdmérdként
is szolgalhat.

Jellemzok

- Fali felszerelésre

— Homérsékletérzékeld rogzitéfiillel

- Min./Max. kijelzés

— Kapcsolasi hémérséklet -55°C - és +125°C kozott tetszélegesen bedllithato
- A hiszterézis tetszlegesen beallithatd

— Tavmérés 50 méterig

— Soros interfész

— Erzékels figyelés rovidzarlatra

— Erzékels figyelés megszakitasra

— Erzékel6 hiba esetén a kimenet kikapcsoldik

- Kezelés és felugyelet nélkili mikodés

- Bedllithato flitésre vagy hiitésre

- LED-ek jelzik a bekapcsolt jelfogot, érzékeldhibat, fiitést, hitést.

— A programozott kapcsolasi kiiszébok tarolasa még haldzatkimaradas esetén is.

Figyelmeztetések és biztonsagi tudnivalok

Olvassa at figyelmesen ezt a hasznalati ttmutatét, sok fontos informaciot tartalmaz a kezelésrél és a hasznalatrol. A
térvény megkoveteli, hogy az Ondk biztonsaga érdekében fontos informaciokat adjunk arrél, hogyan keriilheti el a
személyi sériléseket, a készilék- és mas berendezések karosodasat.

A gyart6 nem felel az Gtmutaté utasitasainak gondatlan vagy tudatos figyelmen kiviil hagyasabél eredd karokért! Ezen
Utmutaté a késziilékhez tartozik, és ezért gondosan meg kell 8rizni. Hibas mikddés, karok vagy az egészség
veszélyeztetésének az elkerilésére tartsa be a kévetkezd biztonsagi intézkedéseket:

- A késziilék javitasat csak szakember végezheti el!

- Tavolitsa el a folosleges csomagoldanyagot, vagy tarolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozza. Fennéll a
fulladas veszélye!

- Részegységek és alkatrészek nem valok gyerekek kezébe!

Figyelem! A kész(iléket csak elektromos szakember nyithatja fel! A késziilék felnyitasakor fesziiltség alatt allo részek
valnak szabadon hozzaférhetévé. A felnyitas elétt a haldzati csatiakozodugot feltétlentl ki kell hizni.

Miiszaki adatok

- lizemi feszliltség: 230 V/50 Hz

- kimenéfeszliltség: 230 V/50 Hz/16A

— teljesitményfelvétel: kb. 2 VA (készenlét)

- kapcsolasi teljesitmény: maximum 3000 W

— mérési tartomany: -55°C-t6 +125,0°C-ig

- pontossag a (-55°C ...-10°C) +/-2°C-os tartomanyban
a (-10°C ...+85°C) +/-0,5°C-os tartomanyban
a(+85°C ...+125°C) +/-2°C-os tartomanyban

- felbontas: 0,1°C (2°F)
— védelmi méd: IP 20

—méretek (h x sz x ma): 160 x 80 x 60 mm

. Biztonsag

Az elektromos feszilltséggel kapcsolatban lévé termékek hasznalatanal be kell tartani az érvényes VDE el6irasokat
kulonosen a kdvetkezoket: VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 és VDE 0860.

— A készilék kinyitasa elétt bizonyosodjon meg arrél, hogy a késziilék aramtalanitva van-e.

- A késziilékkel, részegységekkel vagy alkatrészekkel dsszefiiggésben csak akkor szabad szerszamokat hasznalni,
ha megéllapitast nyert, hogy a késziilék le van valasztva az elektromos taphalézatrél, és a készilékben lévd
alkatrészekben tarolt elektromos toltéseket kistitotték.

A készillékhez, épitdelemhez vagy szerelt egységhez csatlakoztatott kdbeleket vagy vezetékeket mindig meg kell
vizsgalni szigetelési hiba vagy torési helyek szempontjabol.

A vezetéken lévé hiba észrevételekor a késziiléket haladéktalanul tizemen kivil kell helyezni addig, amig a hibas
vezetéket kicseréli.

Ha egy meglévd leirashol egy szakképzetlen végfelhasznalé nem igazodik ki, hogy mely elektromos adatok érvényesek az
épitdelemre vagy szerelt egységre, milyen killsé kapcsolast kel kialakitani vagy melyik killsé épitdelemet vagy kiegészité
készUléket szabad csatlakoztatni, és milyen névleges értékekkel rendelkezhetnek

ezek a kiilsé elemek, akkor mindig szakembertél kell felvilagositast kérni. Egy készilék Uzembe helyezése el6tt
alapvet6en meg kell gy6z8dni arrdl, hogy a készlilék vagy a részegység elvileg alkalmas-e a felhasznalasra szant
terillethez.

Kétséges esetben feltétlenil kérje ki szakemberek, szakértok, vagy az alkalmazott épitdelemek gyartdinak tanacsat!
Keérjuk vegye figyelembe, hogy a kezelési- és csatlakoztatasi hibak hatokoriinkdn kiviil esnek. Az ebbdl kovetkezé
karokért semmilyen feleldsséget nem vallalunk. A termék az EMVG (89/336/EU iranyelv, Elektromagneses
0Osszeférhetdség) szerint van bevizsgalva, és a megfelelé CE-vizsgalati jelolésekkel el van latva. Az aramkdr minden
madositasa, illetve a megadottdl eltérd épitdelemek alkalmazasa az engedélyezést torli!

Uzemzavar

Ha feltételezhet6, hogy a késziilék tovabbi miikédése mar nem veszélytelen, akkor haladéktalanul izemen kiviil kell
helyezni, és biztositani kell véletlen bekapcsolas ellen.

Ez akkor all fenn, ha:

- a készliléken lathato sériilések vannak,

- ha a késziilék mar nem mikddésképes

- ha a készuléknek részei levaltak vagy meglazultak

- ha az dsszekétévezetékeken lathato sériilések vannak.

Amennyiben a késziiléket javitani kell, csak eredeti alkatrészt szabad felhasznalni! Mas, eltéré tartalék alkatrészek
alkalmazasa jelentés személyi és targyi karosodashoz vezethet. A késziiléket csak szakképzett elektromos szakember
javithatja!

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Akésziilék egy csatlakoztatott fogyasztot (maximum 16 A, 3680 VA) tud a hémérséklet fiiggvényében bekapcsolni vagy
kikapcsolni. A be- és kikapcsolasi hdmérséklet a -55°C és +125°C kdzotti tartomanyban tetszdlegesen beallithatd
0,1°C lépésekben. A megadottdl eltérd alkalmazas nem engedélyezett!

3. Funkciok

Az univerzalis h6mérsékletszabalyzé kildndsen alkalmas fiités vagy hiités hémérsékletének a szabalyozasara. Kiilsé
dugaszolhaté hémérsékletérzékel6jének a mérési tartomanya -55°C és +125°C kozott van. A kapcsolasi hémérsékletet
1°C-os Iépésekben lehet allitani. 12,7 mm-es nagy LED-ek jelzik a be- és kikapcsolasi hémérsékletet, az aktualis
hémérsékletet, valamint a minimum/maximum értéket. Ezen kivil egy vords LED jelzi a ,fiitést", egy sarga a ,hiitést’, és
egy tovabbi a bekapcsolt jelfogd mellett vilagit. Az elektronikus termosztat nemcsak attekinthetd és egyszeriien kezelhets,
hanem a miikddése is megbizhatd, mivel az érzékeld rovidzarlatat és az aramkorében a szakadast azonnal érzékeli. A
készillék onalldan is alkalmazhato, pl. fagy6rként, de hibas mechanikus termosztat helyettesitésére, vagy digitalis
hémérdként is. A beallitott bekapcsolasi- és kikapcsolasi hémérséklet aramkimaradas esetén is megmarad.



4, Felszerelés

A késziiléket csak szaraz és védett kdrnyezetben szabad hasznalni.

A készilléket fixen a falra lehet felerdsiteni. A hémérsékletkapcsold kdzelében egy szabalyszerien felszerelt 230 V-o0s
dugaszolé aljzat kell rendelkezésre alljon. A készliléket csak szakképzett személy vagy elektromos szakember szerelheti
fel és helyezheti izembe!

Egy olyan terhelés vezérlésekor, amely hiba esetén embereket veszélyeztethet, tovabbi biztonsagi berendezésre van
sziikség.

- Gondosan tervezze meg az dsszekotéseket mas késztilékekhez torténd (pl. szamitégéphez) csatlakoztataskor. Adott
esetben az idegen készillékekben 16v6 belsé dsszekdtések (példaul a GND pont csatlakoztatasa a védéfdldhdz) nem
engedélyezett potencial létrejottét eredményezheti.

- A késziilék ne legyen kitéve nedvesség hatasanak (frccsend viznek vagy esének), pornak, valamint kbzvetlen a
készliléket érd napstitésnek.

- Ipari 1étesitményekben be kell tartani az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos késziilékekre és szerelési
anyagokra vonatkozé baleset-megeldzési rendszabalyait.

- Iskolakban és mas oktaté intézményekben, hobbi- és dnsegélyezé mihelyekben a szerelt egységet csak szakértd,
felelés személyzet jelenlétében szabad hasznalni.

- Amennyiben egyszer a késziléket javitani kell, csak eredeti alkatrészt szabad felhasznalnil Mas, eltérd tartalék
alkatrészek alkalmazasa jelentds személyi és targyi karosodashoz vezethet.

A hémérsékletkapcsold haldzati dugdjat (csatlakoztatott fogyasztd nélkil) dugja be egy szabvanyos védéérintkezds 230
V-os dugaszaljba, vilagitani kezd a 7-szegmenses kijelz6 a késziilék izemkész allapotat jelezve.

6. LED-ek és nyomdégombok

LED-ek

1. A futés" LED vilagit: A fiités" funkcio keriilt kivalasztasra;

2. A hiités" LED vilagit: A ,hités" funkcid keriilt kivalasztasra;

3. A jelfogd” LED vilagit: A jelfog6 (dugaszalj) be van kapcsolva.

A fltés", illetve ,hiités" LED kigyulladasa fligg a bedllitott hémérsékletkiiszdbtdl, és automatikusan trténik.

Nyomaégombok

1. A A gomb: a kivant érték ndvelése

2. A ¥ gomb : a kivant érték csdkkentése

3. A SET gomb: a beallitdésok megvaltoztatasa

7. Menii
Ha a SET gombot megnyomja, a késziilék a beallitas izemmodra valt.
lgy a kdvetkezd menlipontok kijelzésére keril sor.

N1 meniipont

Ez a menlipont az elsé helyen all6 E szimbélumrél ismerhetd fel. Ebben a menlipontban a bekapcsolasi hdmérséklet
Iy . P, v

beallitasara keril sor. Az értékek a gombokkal véltoztathatok meg. AT et

befejezése a SET gombbal nyugtazhato. Ezutan a késziilék a kdvetkez6 meniipontra 1ép.

N2 meniipont

Ez a menlipont az elsé helyen allé A szimbolumrol ismerheté fel. Ebben a meniipontban a kikapcsolasi hdmérséklet

.

beallitasara kerill sor. AZ értékek a gombokkal valtoztathatok meg. Abealiitas befejezése a SET

gombbal nyugtazhato. Ezutan a késziilék a kdvetkezd meniipontra Iép.

N3 mentipont

A Min/Max-értéket* a ,SET-gombbal kérdezhetile. EzZ @ meniipont az els6 helyen all6H

szimbdlumrol ismerhetd fel. Ebben a meniipontban a mért maximalis hémérséklet kijelzésére keril sor. Az érték a

gombokkal tordlhetd.
menUipontra 1ép.

A beallitas befejezése a SET gombbal nyugtazhatd. Ezutan a késziilék a kovetkezd

N4 mentipont
L =

Ez a menlipont az els6 helyen allo L szimbolumrol ismerhetd fel. Ebben a menlpontban a mért minimalis hdmérséklet

kijelzesére keriil sor. AZ €rtéK a gombokkal torlhets.
nyugtazhatd. Ezutan a késziilék visszatér a kijelz izemmaédba.
Ha eddig az idépontig nem torténik djabb hémérsékletmérés, a késziilék kijelz8je Ures:

A beallitas befejezése a SET gombbal

Figyelem!
A késziilék automatikusan kilép a programozas Gizemmadbol, ha korilbelil 10 masodpercig nem nyomott meg egyetlen
gombot sem. Ezutan a készlilék visszatér a kijelz izemmadba. Igy a valtoztatasok tarolasra kertiinek.

8. Funkciok

Akészilék a kdvetkezd funkciokat képes elvégezni:

,,Homéré“ funkcio

Ez a funkcié akkor keril bedllitasra, ha a beéllitott bekapcsolasi hémérséklet megegyezik a kikapcsolasi hémérséklettel. A
harom LED és a jelfogd ekkor ki van kapcsolva. A késziilék nem végez semmilyen vezérlést, hanem csak egy
hémérsékletkijelzést.

,,Flités* funkcio

Ez a funkcié akkor kerll beallitasra, ha a beallitott bekapcsolasi hémérséklet kisebb, mint a kikapcsolasi hémérséklet.
Ekkor a ,fiités“LED vilagit. A jelfogd bekapcsolddik, ha a mért hémérséklet alacsonyabb vagy egyenld a T eIN -nel. A
jelfogé kikapcsolodik, ha a mért hémérséklet magasabb vagy egyenlé a T aus értékkel.

Példa: Programozzon be egy 21°C-os bekapcsolasi kiiszobot és egy 22°C-os kikapcsolasi kiiszobot. A késziilék errél
felismeri, hogy fiitési folyamatrél van sz (a kikapcsolasi kiiszdb magasabb, mint a bekapcsolasi kiiszob), és ezt a ,fiités"
LED-en keresztil jelzi.



,Hutés" funkcio
Ez a funkcio akkor keriil bedllitasra, ha a beéllitott bekapcsolasi hdmérséklet nagyobb, mint a kikapcsolasi hémérséklet.

Ekkor a ,,hiités* LED vilagit. A jelfogo bekapcsolodik, ha a mért hémérséklet magasabb vagy egyenls
aTelN értékkel.

A jelfogé kikapcsolddik, ha a mért homérséklet alacsonyabb vagy
egyenld a Taus értékkel.

Példa: Egy hiitdkészuléknél, pl. hiitészekrénynél 9°C bekapcsolasi értéket és 8°C kikapcsolasi értéket programozhat. A
késziilék errdl felismeri, hogy hiitési folyamatrél van sz6, mivel a kikapcsolasi kiiszdb alacsonyabb, mint a bekapcsolasi

kiiszob, és ezt a hitss* LED-en keresztiil jelzi.

9. SOROS PORT

Akésziilék egy TTL-UART- csatlakozassal rendelkezik. Ez a processzor-panelen talalhatd, és a mért adatok kiolvasasara
hasznalhato.

Ha a készilék kijelz6 Gzemmaddban van, ezeket az érékeket masodpercenként egyszer a soros portra kiildi. A bitcsoport
mindig 7 ASCII bajtbél all. Az elsd 5 baijt egy informécios mezd. Az utolsd 2 bajt <CR><LF>. Az informaciés mez vagy
hémérséklet adatokat, vagy hibajelentést tartalmaz.

Példak:

1.1. ASCII:

,121.1<CR><LF>"; Hex: ,0x31 0x32 0x31 0x2E 0x31 0x0D 0x0A”
2.1. ASCII:

,1.5<CR><LF>"; Hex: ,0x20 0x20 0x31 0x2E 0x35 0x0D 0x0A”
3.1. ASCII:

,—11.2<CR><LF>*; Hex: ,0x2D 0x31 0x31 0x2E 0x32 0x0D 0x0A”
4.1. ASCII:

LEm.1<CR><LF>*; Hex: ,0x45 0x72 0x72 0x2E 0x31 0x0D 0x0A”
5.1. ASCII:

LEm.1<CR><LF>*; Hex: ,0x45 0x72 0x72 0x2E 0x31 0x0D 0x0A”

TS125-to-rS232-adapter sajat épitéshez



A csatlakozohiively labkiosztasa

o

1| pin 1: M0

1 pin 2: R% nput
D Pin 3: TX [output)
D Pin 4: +5V [output)

Atviteli paraméterek

bitsebesség: 1200 bps

a bitek szama: 8 bit

paritas: nincs

stopbitek: 1 stopbit

10. Hibajelentések

Akésziilék a kdvetkez hibakat képes kijelezni:

N1hiba

|

A hbérzékelBben révidzarlat észlelése.

O

N2 hiba

hiba N3

Egyetlen héérzékeld sincs csatlakoztatva.

Errd

hiba N4

| A hbérzékeld varatlanul visszaallt.

Figyelem!
Hiba esetén a késziilék a jelfogot sziikségszeriien kikapcsolja.

A héérzékeld kiolvasott adatai tévesek.

11. Homérsékletérzékeld

A héérzékelé egy Maxim gyartmany IC-n alapul, és a -55°C-tél +125°C-ig
terjedd tartomanyban érzékel.

Az érzékeld egy rogzitdfiillel ellatott hdvezetésképes fémcsdben van kidntve. A
kilén rendelhetd

milanyag érzékeld folyadékok hémérsékletének a mérésére is alkalmas. Nem
lehet sz6 azonban agressziv, kémiai, vagy reaktiv folyadékokrol. Az érzékeld
ezenkivil nem alkalmas éleimiszerekbe torténd kdzvetlen behelyezésre. Az
érzékeld labkiosztasa a kdvetkezd:

o

o

Az érzékeld adott esetben legfeljebb 50 méterig egy haldzati kabellel és 2 x RJ45 adapterrel hosszabbithaté meg. (lasd az
alabbi abrat)

12. Altalanos tudnivalok és informaciok



Apolasi-/karbantartasi tudnivalok

A hémérsékletkapcsolé messzemenden karbantartasmentes. Mint minden biztonsagi berendezésnél, a tartoésan
kifogastalan mikddéshez a miikod6képességet eldirt id6kozonként ellendrizni kell.

Minden hasznalat el6tt ellendrizze, hogy nem sériilt-e a késziilék! Ha sériilést tapasztal, nem szabad tovabb hasznaini a
készliléket, vigye szakszervizbe.

Tisztitas

A késziiléket csak szaraz ruhaval tisztitsa, amit ers szennyez8dés esetén enyhén be lehet nedvesiteni. A tisztitashoz ne
hasznaljon oldészertartalmu tisztitoszereket. Kapcsolja fesziiltségmentesre a késziiléket.

Garancialszavatossag

Az elado/gyarto, akitdl a készuléket vasarolta, az tadastdl szamitott két év garanciat vallal a kész(ilék anyagara és
gyartasi hibaira. . Hiba esetén a vevét elsésorban csak a potteljesités joga illeti meg. A pétteljesités vagy a
termék kijavitasat vagy cseretermék szallitasat foglalja magaban. A kicserélt késziilék vagy alkatrész az eladé tulajdonaba
kertil. Vevé koteles a megallapitott hibat haladéktalanul az eladd tudoméasara hozni. A garancilis igények
érvényesitéséhez a vasarlast igazold szabalyos bizonylat (nyugta, esetleg szamla) bemutatésa sziikséges.

A szakszer(itlen kezelésbdl, téves csatlakoztatasbol, idegen gyartok alkatrészeinek felhasznalasabdl, alkatrészek normal
kopasabadl, erészak alkalmazasabol, sajatkezii javitasi kisérletekbdl, vagy a késziiléken, kabeleken vagy szoritokon tortént
valtoztatasokbol, a kapcsolasok megvaltoztatasabol, szakszer(tien hasznalatbol vagy més killsé behatasbdl, a hasznalati
Utmutaté figyelmen kiviil hagyasabol, téves fesziiltséghez vagy aramhoz valo csatlakozasbol, gondatlan kezelésbdl adodd
karokra nem vonatkozik a garancia, illetve a garancia érvényét veszti. Az eladéval szembeni tovabbi garancialis igény,
kiildnésen az elmaradt haszon valamint a kdzvetett karok miatti karpétlasi igény, ki van zarva, hacsak nincs térvényileg
kifejezetten szavatolva.

Fenntartjuk magunknak a javitas-, hibaelharitas-, potalkatrész-szallitas- vagy a vételar-visszatérités jogat. Nem téritjik
meg a szallitas koltségeit és kockazatat; a szét- és dsszeszerelés raforditasait, valamint a javitassal dsszefiiggésbe
hozhat6 mas egyéb koltségeket sem. . Akészilék hibas mikodésébdl eredd - barmilyen jellegl - kozvetett
karért alapvetden kizarjuk feleldsséguinket.

A kdvetkezd esetekben megsz(inik a garancia:

- Ha megvaltoztattak, vagy megprobaltak javitani a késztiléket.

- Ha dnkényesen megvaltoztattak a kapcsolast.

- Mas, nem eredeti alkatrészek hasznalata esetén.

- A haszndlati Utmutaté és a csatlakoztatasi rajz figyelmen kiviil hagyasabél keletkezd karok esetén.

- A késziilék talterhelése esetén.

- ldegen személyek beavatkozasa &ltal okozott karok esetén.

- Helytelen feszliltség vagy aram csatlakoztatasa esetén.

- Hibés kezelésbdl, vagy hanyag banasmodbadl, illetve helytelen hasznalatbol eredd kéarok esetén.

- Megpatkolt biztositekok, illetve helytelen értéki biztositékok hasznalata kovetkeztében fellepd hibak eseten.

Az Gsszes ilyen esetben az On koltségére visszakildjik a készuléket.

Csomagolas/kornyezetvédelem

Kérjuk, hogy a csomagoloanyag eltavolitasakor vegye figyelembe a hatalyos kémyezetvédelmi és hulladékkezelési
torvényeket. A csomagoloanyag eltavolithato a normal haztartasi hulladékkal egyutt. Amennyiben a rendszer
alkotéelemeit On kivanja eltavolitani, vegye figyelembe az elektronikai hulladékok eltavolitasara vonatkozé hatalyos
jogszabalyokat.

Kornyezetvédelmi informacio

Az elhasznalddott késziléket nem szabad a normal haztartasi hulladékgydijtébe dobni, hanem az elektromos és
elektronikai hulladékok Ujrahasznositésa céljabol Iétrehozott gydjtéhelyen kell leadni. A késziiléken, a hasznalati
Utmutatén vagy a csomagolason elhelyezett jelkép erre utal. Az anyagok jeldléstiknek megfeleléen Ujra hasznosithatok.
Kérjlik, tajékozodjon a helyi elektromos vagy elektronikus hulladékgyjté rendszerekrél. Az elhasznalt készulékek
Ujrahasznositasaval, anyaguk felhasznalasaval, vagy a

felhasznalas egyéb formaival On nagymértékben hozzajarul kornyezetiink védelméhez.

12. A széllitas terjedelme
A szallitas a készUléken kivil tartalmaz egy hdmérsékletérzékeldt és 2 méter hosszusagu dugaszolhatd
csatlakozovezetéket, amely tetszés szerint 50 méterig hosszabbithatd.



