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EIC'EENIX

Kivonat az online
katalogusbdl

Dugaszrész, Névleges aram: 10 A, Méretezési fesziltség (I11/2):

630 V, Polusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozastechnika:

QUICKON gyorscsatlakozé kapocs, Szine: z6ld, Erintkez6 feliilete:

Cink

Kereskedelmi adat
EAN

Csomag
Vamtarifa

Katalégusoldal informacio

Muszaki adatok

Méretek / polusok
Raszterméret
»a  méret

Pélusszam

4 | 017918 157784
50

85366990

Oldal 290 (CAT-1-2013)

5,08 mm
40,64 mm
9

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

Az itt megadott adatok az online
katalégusbdl szarmaznak.
Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaléi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letoltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.
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Miiszaki adatok

Termékcsalad

Szigetelbanyag csoport

Méretezési I0kéfesziltség (111/3)
Méretezési I6kbfesziltség (111/2)
Méretezési I6kbfesziltség (11/2)
Méretezési feszultség (111/2)

Méretezési feszliltség (l1/2)

Szabvany szerinti csatlakozas

Iy névleges aram

Uy névleges fesziiltség

Névleges keresztmetszet

Maximalis terhel6aram

Szigetel6anyag

Eghet6ségi osztaly az UL 94 szerint
UL/CUL Usegroup B névleges feszlltség
UL/CUL Usegroup B névleges aram
UL/CUL Usegroup D névleges fesziiltség
UL/CUL Usegroup D névleges aram

Csatlakozasi adatok

Hajlékony vezeték keresztmetszet min
Hajlékony vezeték keresztmetszet max
Vezeték keresztmetszetAWG/kecmil min
Vezeték keresztmetszet AWG/kemil max
AWG az UL/CUL szerint min.

AWG az UL/CUL szerint max.

Tanusitvanyok

L\ QAN -\ RS S

Tanusitasok

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

QC 1/..-ST
I

6 kV

6 kV

6 kV

630 V
1000 V
EN-VDE
10 A

500 V

1 mm?

10 A (1 mm?-es keresztmetszetii vezeték esetén)
PA

VO

300V
10A
300V

10 A

0,5 mm?
1 mm?
20

18

22

18

(&

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsiiberwachung, CCA, IECEE CB Scheme
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Tartozékok

Termék Tipus leiras

Jelolés

0804293 SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN
dugasz/adapter

1734634 CP-MSTB

szerszamok

1204504 SZF 0-0,4X2,5

Tovabbi termékek

Termék Tipus leiras

Altalanos

1873427 FKIC 2,5/ 9-ST-5,08
1823914 ICC 2,5/ 9-STZ-5,08
1762444 MDSTB 2,5/ 9-G1-5,08

Leiras

Jeloldkartyak, Kartya, fehér, feliratozva, hosszaban: sorfolytonos
szamok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mdd:
Ragaszthato, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 5,08 mm

Kédoloprofil, a dugaszfél hornyaba ill. az invertalt alaphazba
betolhato, piros szigeteléanyagbdl

Mikodtetd szerszam, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhuzoként is
alkalmazhatd, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensi markolat,
csuszasmentes

Leiras

Dugaszrész, Névleges aram: 12 A, Méretezési feszlltség

(IN/2): 320 V, Polusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm,
Csatlakozastechnika: Rugds csatlakozas, Szine: z6ld, Erintkez6
felllete: Cink

Dugaszrész, Névleges aram: 12 A, Méretezési feszlltség

(IN/2): 320 V, Polusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm,
Csatlakozastechnika: Krimpcsatlakozas, Szine: z6ld, Hozza
tartozo krimpelhet6 aljzatérintkezdk a kdvetkez6 aram [A] és
vezetékkeresztmetszet-tartomany [mm?] adatokkal: 10A/ICC-MT
0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-
MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA =
szalagérintkezdk

Alap készllékhaz, Névleges aram: 10 A, Méretezési feszlltség
(IN/2): 320 V, Pélusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm, Szine:
z0ld, Erintkez6 felulete: Cink, Szerelés: forrasztas, Az MVSTB
vagy FKCV csatlakozérészekkel valé kombinalashoz mindig

egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR)
csatlakozot kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozérészekkel nem
kombinalhato!
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1762570 MDSTBYV 2,5/ 9-G1-5,08 Alap készillékhaz, Névleges aram: 10 A, Méretezési fesziiltség
(/2): 320 V, Pélusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm, Szine:
z0ld, Erintkez6 felulete: Cink, Szerelés: forrasztas, Az MVSTB
vagy FKCV csatlakozérészekkel valé kombinaldshoz mindig
egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR)
csatlakozét kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozérészekkel nem
kombinalhatd!

1757310 MSTBA 2,5/ 9-G-5,08 Alap készillékhaz, Névleges aram: 12 A, Méretezési fesziiltség
(’III/2): 320V, Pélusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm, Szine: zold,
Erintkez6 felllete: Cink, Szerelés: forrasztas

1788790 MSTBVK 2,5/ 9-G-5,08 Dugaszrész, Névleges aram: 12 A, Méretezési fesziiltség
(/2): 320 V, Pélusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm,
Csatlakozastechnika: Csavaros csatlakozas, Szine: zdld,
Erintkezé fellilete: Cink, Szerelés: Kalapsin

1788606 MVSTBU 2,5/ 9-GB-5,08 Dugaszrész, Névleges aram: 12 A, Méretezési fesziiltség
(/2): 320 V, Pélusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm,
Csatlakozastechnika: Csavaros csatlakozas, Szine: zold,
Erintkez6 fellilete: Cink, Szerelés: Kdzvetlen szerelés

1769531 SMSTB 2,5/ 9-G-5,08 Alap készllékhaz, Névleges aram: 12 A, Méretezési fesziiltség
(I/2): 320 V, Pélusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm, Szine: z6ld,
Erintkezd felllete: Cink, Szerelés: forrasztas

1767449 SMSTBA 2,5/ 9-G-5,08 Alap készllékhaz, Névleges aram: 12 A, Méretezési fesziiltség
(I/2): 320 V, Pélusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm, Szine: z6ld,
Erintkezd felllete: Cink, Szerelés: forrasztas

3002034 UK 3-MSTB-5,08 Atkétékapocs, Csatlakozasi mad: Kiilénleges és vegyes
csatlakozas, Keresztmetszet: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12,
Szélesség: 5,08 mm, Szin: szlrke, Szerelési méd: NS 32, NS
35/15, NS 35/7,5

3002076 UK 3-MVSTB-5,08 Atkotékapocs, Névleges aram: 12 A, Névleges fesziiltség: 250
V, Keresztmetszet: 0,2 mm?2 - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Szerelési
moéd: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, Raszterméret: 5,08 mm,
Szélesség: 5,1, Szine: sziirke

3002102 UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD Atkotékapocs, Névleges aram: 12 A, Névleges fesziiltség: 250
V, Keresztmetszet: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Szerelési
mod: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, Raszterméret: 5,08 mm,
Szélesség: 5,08, Szine: szlrke

3002063 UK 3-MVSTB-5,08/EK Atmend sorkapocs, Névleges aram: 12 A, Névleges
fesziltség: 250 V, Keresztmetszet: 0,2 mm? - 4 mm?,
AWG: 24 - 12, Szerelési moéd: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32,
Raszterméret: 5,08 mm, Szélesség: 5,1, Szine: kék

3002131 UK 3D-MSTBV-5,08 Atkétékapocs, Csatlakozasi mod: Kiilénleges és vegyes
csatlakozas, Keresztmetszet: 0,2 mm? - 4 mm?2, AWG: 24 - 12,
Szélesség: 5,08 mm, Szin: sziirke, Szerelési mdéd: NS 32, NS
35/15, NS 35/7,5

3002144 UK 3D-MSTBV-5,08-LA 24RD Atmend sorkapocs, Csatlakozasi méd: Csavaros csatlakozas,
Pélusszam: 1, Keresztmetszet: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12,
Szélesség: 5,1 mm, Szin: szlrke, Szerelési mod: NS 32, NS
35/15, NS 35/7,5
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3002173

2770888
1876615
2770846
1788185

1873016

Rajzok

Méretrajz

a+5,9
i -

| 5,08

— -

!—1—3 -

UK 3D-MSTBV-5,08/EK

UKK 3-MSTB-5,08

UKK 3-MSTB-5,08-PE

UKK 3-MSTBVH-5,08

UMSTBVK 2,5/ 9-G-5,08

ZFKK 1,5-MSTBV-5,08

Atmend sorkapocs, Csatlakozasi méd: Csavaros csatlakozas,
Keresztmetszet: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Szélesség: 5,1
mm, Szin: kék, Szerelési mod: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

Kétemeletes sorozatkpocs COMBICON dugaszzénaval, névleges
aram: 12 V, névleges feszlltség: 250 V, keresztmetszet: 0,2 mm?
-4 mm?, AWG: 24 - 12, szerelési mod: NS 35/7,5, NS 35/15, NS
32, raszterméret: 5,08 mm, szélessége: 5,08, szine: szlrke

Atkétékapocs, Névleges aram: 12 A, Névleges feszilltség: 320
V, Keresztmetszet: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Szerelési
mod: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Raszterméret: 5,08 mm,
Szélesség: 5,08, Szine: z6ld-sarga

Atkétékapocs, Névleges aram: 12 A, Névleges feszilltség: 250
V, Keresztmetszet: 0,2 mm? - 4 mm?, AWG: 24 - 12, Szerelési
mod: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Raszterméret: 5,08 mm,
Szélesség: 5,08, Szine: szurke

Dugaszrész, Névleges aram: 12 A, Méretezési feszlltség
(/2): 320 V, Pélusszam: 9, Raszterméret: 5,08 mm,
Csatlakozastechnika: Csavaros csatlakozas, Szine: zdld,
Erintkez6 fellilete: Cink, Szerelés: Kalapsin

Atkotékapocs, Csatlakozasi méd: Kiildnleges és vegyes
csatlakozas, MSTB dugasz leagazas, Keresztmetszet: 0,2

mm? - 2,5 mm?, Szélesség: 5,08 mm, Szine: sziirke, Szerelés: NS
35/7,5, NS 35/15 / Uj Ex-adatok / /
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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