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EIC’H(ENIX

Kivonat az online
katalogusbdl

Foéldeld sorozatkapocs, Keresztmetszet: 0,14 mm? - 1,5 mm?,
AWG: 26 - 16, Csatlakozastechnika: Csavaros csatlakozas,
Szélesség: 4,2 mm, Szin: zdld-sarga, Szerelési mod: NS 15

Kereskedelmi adat

[y
4 017918 107215

Csomag 50

Vamtarifa 85369010

Katalégusoldal informacio Oldal 607 (CAT-3-2013)

Muszaki adatok

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01

HEES 4

Az itt megadott adatok az online
katalégusbdl szarmaznak.
Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaléi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.

Azonos kdrvonall atmend kapcsokhoz sorolaskor > 320 V

szigeteld fesziiltségnél fedelet kell beépiteni

Altalanos

Megjegyzés

Emeletek szama 2
Csatlakozasok szama 3

Szin z6ld-sarga
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Szigetel6anyag

Eghetdségi osztaly az UL 94 szerint

Méretek
Szélesség

Hossz

Miiszaki adatok

Méretezési atiiltési szilardsag
Szennyezddési fok
Tulfesziltség kategdria
Szigetel6anyag csoport
Szabvany szerinti csatlakozas

Nyitott oldalfal

Csatlakozasi adatok

TOmor vezeték keresztmetszet min
Témor vezeték keresztmetszet max
Hajlékony vezeték keresztmetszet min
Hajlékony vezeték keresztmetszet max
Vezeték keresztmetszetAWG/kecmil min
Vezeték keresztmetszet AWG/kemil max

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghuvellyel
mianyag huvely nélkdl min

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghivellyel
mianyag hively nélkil max

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghivellyel
mianyag hivellyel min

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghivellyel
mianyag huivellyel max

2 azonos keresztmetszet( tdmadr vezeték min
2 azonos keresztmetszet( tdmor vezeték max
2 azonos keresztmetszet( hajlékony vezeték min
2 azonos keresztmetszet( hajlékony vezeték max

2 egyforma keresztmetszet( hajlékony vezeték
muUanyag huvely nélkil AEH-val min

2 egyforma keresztmetszet( hajlékony vezeték
muUanyag huvely nélkil AEH-val max

Csatlakozasi mod

PA
VO

4,2 mm

28 mm

4 kV

3

1]

I

IEC 60947-7-2

nein

0,14 mm?
1,5 mm?
0,14 mm?
1,5 mm?
26

16

0,25 mm?2

0,75 mm?2

0,25 mm?2

0,75 mm?2

0,14 mm?
0,5 mm?
0,14 mm?
0,5 mm?

0,25 mm?

0,34 mm?

Csavaros csatlakozas
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Csupaszolasi hossz

Idomszer

Csavarmenet

Meghuzasi forgatonyomaték min

Meghuzasi nyomaték max.

Tanusitvanyok

€ N K& ec

Tanusitasok

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tartozékok

Termék

Jeldlés

0818166

0824630

0828742

0829651

0825023

Tipus leiras

UC-TMF 4

UC-TMF 4 CUS

UCT-TMF 4

UCT-TMF 4 CUS

ZBF 4 CUS

6 mm
A1

M2

0,22 Nm
0,25 Nm

CSA, GOST, KEMA-KEUR, UL Recognized, BV, DNV, GL, LR,
CCA

Leiras

Jeldld kapcsokhoz, Szdnyeg, fehér, felirat nélkul, feliratozhatd

a kovetkezokkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter,

Szerelési mod: Bepattintas a lapos tablahoronyba, a kdvetkezd
kapocsszélességhez: 4,2 mm, Szévegmezd mérete: 3,6 x 5,1 mm

Jeldld kapcsokhoz, megrendelheté: laponként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkezd kapocsszélességhez: 4,2 mm,
Szdévegmez6 mérete: 3,6 x 5,1 mm

Jeldld kapcsokhoz, Szdnyeg, fehér, felirat nélkil, feliratozhaté a
kdvetkezokkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK
CLED, Bluemark, Szerelési méd: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkezd kapocsszélességhez: 4,2 mm,
Szévegmezd mérete: 3,4 x 4,7 mm

Jel6ld kapcsokhoz, megrendelhetd: laponként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kdvetkez6 kapocsszélességhez: 4,2 mm,
Szdévegmez6 mérete: 3,4 x 4,7 mm

Jeldlécsik, lapos, megrendelhetd: csikonként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kdvetkez6 kapocsszélességhez: 4,2 mm,
Szbévegmez6 mérete: 4,2 x 5,2 mm
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0808587

szerelés

1401763

1401682

1401695

1204096

szerszamok

1205037

Rajzok

Kapcsolasi rajz

ZBF 4:UNBEDRUCKT

NS 15 AL PERF 2000MM

NS 15 PERF 2000MM

NS 15 UNPERF 2000MM

NS 15 WH PERF 2000MM

SZS 0,4X2,5 VDE

O

Jeldléesik, lapos, Csik, fehér, felirat nélkiil, feliratozhaté a
koévetkezbkkel: Plotter, Szerelési méd: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 4 mm,
Szévegmezd mérete: 4,2 x 5,2 mm

kalapprofilos alapsin, anyaga: aluminium, perforalt, magassaga
5,5 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

Kalapsin, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivalt acél,
lyukasztott, magassaga 5,5 mm, szélessége 15 mm, hossza 2000
mm

kalapprofilos alapsin, anyaga: acél, perforalas nélkiil, magassaga
5,5 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

kalapprofilos alapsin, anyaga: acél. perforalr, magassaga 5,5 mm,
szélessége 15 mm, hossza: 2 m

Csavarhuzo, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,4x2,5x80 mm,
kétkomponens(i markolat, csuszasmentes
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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