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EIC'EGNIX

Kivonat az online
katalogusbdl

Kabelcsatorna, vilagossziirke, halogénmentes, felsé és also6 részbdl
all, szélesség: 80 mm, magassag: 80 mm, hossz: 2000 mm

Kereskedelmi adat
EAN

Csomag
Vamtarifa

Katalégusoldal informacio

Muszaki adatok

Altalanos

Hossz (b)

Magassag

Szélesség (a)

Szin

Eghet6ségi osztaly az UL 94 szerint

Kornyezeti hdmeérséklet (lizemi)

4 | 046356

508445
6
39259020

Oldal 543 (CAT-5-2013)

2000 mm

80 mm

80 mm

vilagosszirke RAL 7035
VO

-25°C...90°C

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.05.05

Az itt megadott adatok az online
katalégusbdl szarmaznak.
Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaléi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.
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Osszetevdk halogénmentes

Anyag PC/ABS

Tanusitvanyok

€ A &

Tanusitasok CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tartozékok

Termék Tipus leiras Leiras

Altalanos

3240284 CD WR Univerzalis huzaltarté kapocs, perforalt, kabelcsatornahoz

3240373 CD-HF COVER 80 Kabelcsatornahoz valé fedél, vilagosszirke, halogénmentes,
szélessége: 80 mm, hossza: 2000 mm

3240498 RVT-PA 4 Mianyag feszitd szegecs, 4 mm furatdtméréhodz és 1,5... 6 mm
anyagvastagsaghoz

3240499 RVT-PA 6 Mianyag feszitd szegecs, 6 mm furatatméréhoz és 1,5...6 mm
anyagvastagsaghoz

1212478 UNIFOX-RVT P 4 Szegecselhelyez6-szerszam, az RVT-PA 4 milanyag szegecs
megmunkalasahoz

1212509 UNIFOX-RVT P 6 Szegecselhelyez6-szerszam, az RVT-PA 6 miilanyag szegecs
megmunkalasahoz
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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