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EIC’H(ENIX

Kivonat az online
katalogusbdl

94

Szenzor/aktor beépitheté dugasz, 5 polusu, M12-SPEEDCON, B
koédolasu, fal elétti/csavaros szerelés M16 menettel, 0,5 m TPE

érvezetékkel, 5x 0,34 mm?

SPEEDCON
LOcKING

Kereskedelmi adat

EAN

Csomag
Vamtarifa

Katalégusoldal informacio

Muszaki adatok

Altalanos adatok

Méretezési aram 40 °C-nal

Méretezési fesziltség
Polusszam
Atmeneti ellenallas

Szigetelési ellenallas

, AUMRRAT TRy

046356 020107
1
85444290
Oldal 233 (CAT-2-2013)

4 A
60 V

5

<3 mQ
> 100 MQ

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.12.20

EEE 4

Az itt megadott adatok az online
kataldgusbol szarmaznak.
Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaldi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.
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Kabelhossz

Kdrnyezeti hdmérséklet (lizemi)

Altalanos jellemzék
Szabvanyok/elbirasok
Kédolas

Tulfesziltség kategoria
Szennyezddési fok
Védettseg

Erintkezd anyaga
Erintkezéfeliilet anyaga
Erintkezétartd anyaga
Recézet anyaga
Tomités anyaga
Szerelési mod
Csatlakozasi mod

Allapotjelzés

Vezeték paraméterek
Kabeltipus

Erkeresztmetszet

AWG jelvezeték

Jelvezeték vezetékfelépitése
Eratmérs a szigeteléssel egyiitt
Szigetelés vastagsaga
Erszinek

Erszigetelés anyaga

Vezeték anyaga

Szigetelési ellenallas
Vezetékellendllas

Vezeték néveleges feszlltsége
Vezeték vizsgalofesziltsége

Kornyezeti hdmeérséklet (lizemi)
Tanusitvanyok

Tanusitasok

0,5m
-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

M12-csatlakozé IEC 61076-2-101
B - inverz

Il

3

IP67

CuZn

Ni/Au

PA 66

nikkelezett cink présontvény
NBR

Fal el6tti szerelés M16 x 1,5
Kiilén erek

nincs

TPE sodrat

0,34 mm?

22

7x 0,25 mm

1,2 mm +0,07 mm

0,21 mm

fekete, barna, kék, fehér, szirke
TPE

6nozott Cu érvezeték

> 20 MQ*km

< 57,6 mQ/m

300V

2000 V AC

-25 °C ... 90 °C (kabel, fix kiépitéshez)

UL

Phoenix Contact Kft.
http://www.phoenixcontact.hu

Oldal2/5
2013.06.04.


http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1520013
http://www.phoenixcontact.hu

SACC-E-MSB-5CON-M16/0,5 SCO Rendelési szam: 1520013
http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1520013

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tartozékok
Termék Tipus leiras Leiras
szerelés
1504097 SACC-E-MU-M16 Lapos anya M16-os menettel
Rajzok
Méretrajz
500 .. 20 - o e
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M12 beépitheté dugasz E

Késziilékhaz kivagas az M16
régzitémenethez, szerel6fal menettel

Készulékhaz kivagas M16 rogzitdbmenethez, szerel6fal atmend
max.4,5 furattal (valaszthatéan elcsavarodast gatlo kialakitasban)
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Kapcsolasi rajz
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Sematikus rajz
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Az M12 dugasz és az M12 aljzat labkiosztasa

M12 dugasz tiikiosztasa, 5 pdlusu, "B" kédolas, tik felél nézve
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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