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EEHGNIX

Kivonat az online
katalogusbdl

Atkotékapocs, Csatlakozasi méd: Direkt rugés csatlakozas,
Keresztmetszet: 0,14 mm? - 1,5 mm?, AWG: 26 - 14, Szélesség: 3,5
mm, Magassag: 30,5 mm, Szin: kék, Szerelési mod: NS 35/7,5, NS

35/15

Kereskedelmi adat
EAN

Csomag
Vamtarifa

Kataldégusoldal informacio

Muszaki adatok

Altalanos

Emeletek szama
Csatlakozasok szama
Szin

Szigeteléanyag

Eghet6ségi osztaly az UL 94 szerint

4 | 046356 564427
50

85369010

Oldal 104 (CAT-3-2013)

kék
PA
VO

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.02.09

Az itt megadott adatok az online
katalégusbdl szarmaznak.

Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaléi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.
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Méretek

Szélesség 3,5mm
Hossz 45 mm
Magassag 30,5 mm
NS 35/7,5 magassag 32 mm
NS 35/15 magassag 39,5 mm

Miiszaki adatok

Maximalis terheléaram 17,5 A (1,5 mm’-es keresztmetszet(i vezeték esetén)
Méretezési atliltési szilardsag 6 kV
Szennyezddési fok 3

Tulfesziltség kategoria 11

Szigeteléanyag csoport I

Szabvany szerinti csatlakozas IEC 60947-7-1
Iy névleges aram 17,5 A

Uy névleges fesziiltség 500 V

Nyitott oldalfal ja

Csatlakozasi adatok

Tomor vezeték keresztmetszet min 0,14 mm?
Tomor vezeték keresztmetszet max 1,5 mm?
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min 26
Vezeték keresztmetszet AWG/kemil max 14
Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,14 mm?
Hajlékony vezeték keresztmetszet max 1,5 mm?
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. 26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. 14

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghuvellyel 0,14 mm?
muianyag hively nélkdl min

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghuvellyel 1,5 mm?
mianyag huvely nélkil max

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghivellyel 0,14 mm?
mianyag hivellyel min

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghivellyel 1 mm?
mianyag hivellyel max

Csatlakozasi méd Direkt rugos csatlakozas
Csupaszolasi hossz 8 mm
Idomszer A1/B1
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Tanusitvanyok

A A c @
Tanusitasok CSA, cULus Recognized, GOST, GL, LR

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tartozékok

Termék Tipus leiras Leiras

Fedél

3208142 D-PT 1,5/S Lezarofedél, Hossz: 45 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magassag: 24,3
mm, Szin: szlirke

Jeldlés

0809298 GBS-ZB/26X6 Csoportjeldl6 lap, a kapocs kdzepébe pattinthatd a csavaros-,

rugos- és késes kapcsok esetében, feliratozhaté az ESL 26 x
6 vagy EST 25 x 6 behelyezhet6 jeldlécsikkal, a labrészben
jeloléesikkal, hossza 29 mm

0829484 UCT-TM 3,5 Jel6lé kapcsokhoz, Szényeg, fehér, felirat nélkul, feliratozhat6 a
kovetkezokkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK
CLED, Bluemark, Szerelési mod: Bepattintas a magas
tablahoronyba, a kévetkezd kapocsszélességhez: 3,5 mm,
Szbévegmez6 mérete: 2,95 x 10,5 mm

0829581 UCT-TM 3,5 CUS Jel6lé kapcsokhoz, megrendelhetd: laponként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintds a magas
tablahoronyba, a kévetkezd kapocsszélességhez: 3,5 mm,
Sz6évegmez6 mérete: 2,95 x 10,5 mm

0829486 UCT-TMF 3,5 Jeldld kapcsokhoz, Sz8nyeg, fehér, felirat nélkul, feliratozhaté a
kovetkezdkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK
CLED, Bluemark, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 3,5 mm,
Szévegmezd mérete: 2,7 x 4,7 mm

0829644 UCT-TMF 3,5 CUS Jeldld kapcsokhoz, megrendelheté: laponként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 3,5 mm,
Szévegmezd mérete: 2,7 x 4,7 mm

0829415 ZB 3,5 CUS Jel6léesik, megrendelhetd: csikonként, fehér, vevdi igény szerinti
feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a magas tablahoronyba,
a kovetkez6 kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szévegmezd mérete:
3,5x 10,5 mm
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0829414 ZB 3,5:UNBEDRUCKT
0829394 ZBF 3,5 CUS

0829392 ZBF 3,5:UNBEDRUCKT
Szoftver

5146040 CLIP-PROJECT ADVANCED
5146053 CLIP-PROJECT

PROFESSIONAL

dugasz/adapter

0201731 MPS-IH BK
0201689 MPS-IH BU
0201702 MPS-IH GN
0201728 MPS-IH GY
0201676 MPS-IH RD
0201663 MPS-IH WH
0201692 MPS-IH YE
0201744 MPS-MT
szerelés

3030721 ATP-ST 4
3022218 CLIPFIX 35
3022276 CLIPFIX 35-5
0800886 E/NS 35N

Jeldldesik, Csik, fehér, felirat nélkil, feliratozhaté a kovetkezokkel:
Plotter, Szerelési méd: Bepattintas a magas tablahoronyba, a
kovetkez6 kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szévegmezd mérete:
3,5x10,5 mm

Jeldldcesik, lapos, megrendelhetd: csikonként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 3,5 mm,
Szévegmezd mérete: 3,5 x 5,2 mm

Jeldldesik, lapos, Csik, fehér, felirat nélkil, feliratozhato a

kovetkezokkel: Plotter, Szerelési méd: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 3,5 mm,
Szdévegmez6 mérete: 3,5 x 5,2 mm

Tobbnyelvii szoftver a Phoenix Contact termékek kényelmes
rendszertervezéséhez szabvanyos kalapsineken és az emellett
integralt TRABTECH-select szoftvermodullal a széleskor(
tulfeszultség-védelmi koncepcidhoz.

Toébbnyelvi szoftver kapocssor tervezéséhez. Egy jel6ldmodul
lehet6évé teszi a jeldldk és cimkék professzionalis feliratozasat
kapcsok, vezetékek és kdbelek, valamint készilékek jeléléséhez.
A kiegészitd integralt TRABTECH-select szoftvermodul atfogd
tulfesziiltség-védelmi koncepcidk tervezésére szolgal.

Szigetel6 hiively, Szin: fekete
Szigetel6 hiively, Szin: kék
Szigetel6 hively, Szin: z6ld
Szigetel6 hively, Szin: szirke
Szigetel6 hively, Szin: voros
Szigetel6 hively, Szin: fehér
Szigetel6 hively, Szin: sarga

vizsgaldédugasz

Csoportelvalaszté lemez, Hossz: 61 mm, Szélesség: 2 mm,
Magassag: 42 mm, Szin: szlrke

gyorsszereld végtartd, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15
alapsinhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM
kapocsléc-jeldldvel jeldlhetd, szélessége: 9,5 mm, szine: szirke

Gyorsszereld végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsinekhez,
ZB 5 és ZBF 5 jelol6csikkal felszerelhetd, KLM 2, KLM3 és KLM
3L kapocssor-jeldls, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tarolasahoz,
szélesség: 5,15 mm, szine: szirke

végtartd, szélessége: 9,5 mm, szine: szlrke
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1201442
1201413

0801704

1206560
0801762

0801733

0801681

1204119
1204122

1206421

1206434

1201756

1206573

1201895

1201730

1201714

0806602
1204135
1206599

1206586

1201798

szerszamok

1204504

E/UK
E/UK 1

NS 35/ 7,5 AL UNPERF
2000MM

NS 35/ 7,5 CAP

NS 35/ 7,5 CU UNPERF
2000MM

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
NS 35/ 7,5 WH UNPERF
2000MM

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF

2000MM
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM

NS 35/15 CAP

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM

NS 35/15 PERF 2000MM

NS 35/15 UNPERF 2000MM

NS 35/15 WH PERF 2000MM
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM
NS 35/15 ZN PERF 2000MM

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM

SZF 0-0,4X2,5

Végtartd kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsinre szereléshez

végtartd, kétszintes és haromszintes kapcsok végsé
belltetéséhez, szélessége: 10 mm, szine: szlrke

Kalapsin, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magassag: 7,5
mm, Hossz: 2000 mm, Szin: ezlstszini

kalapsin lezaras, NS 35/7,5 kalapsinhez

kalapprofilos alapsin, anyaga: réz, perforalas nélkiil, magassaga
7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

Kalapsin, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivalt acél,
lyukasztott, magassaga 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000
mm

kalapprofilos alapsin, anyaga: acél, perforalas nélkil, magassaga
7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

kalapprofil 35 mm (NS 35)
kalapprofil 35 mm (NS 35)

kalapprofilos alapsin, anyaga: horganyzott, perforalt, magassaga
7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

kalapprofilos alapsin, anyaga: horganyzott, perforalas nélkiil,
magassaga 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

Kalapsin, huzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsaga
1,5 mm, anyaga aluminium, magassaga 15 mm, szélessége 35
mm, hossza 2000 mm

kalapsin lezaras, NS 35/15 kalapsinhez

kalapprofilos alapsin, anyaga: réz, perforalas nélkul, 1,5 mm
vastag, magassaga 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

Kalapsin, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivalt acél,
lyukasztott, magassaga 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000
mm

Kalapsinek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassaga 15 mm,
szélességes 35 mm, hossza: 2 m

kalapprofil 35 mm (NS 35)
kalapprofil 35 mm (NS 35)

kalapprofilos alapsin, anyaga: horganyzott, perforalt, magassaga
15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

kalapprofilos alapsin, anyaga: horganyzott, perforalas nélkiil,
magassaga 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

kalapprofilos alapsin, anyaga: acél, perforalas nélkil, 2,3 mm
vastag, magassaga 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

Mikodtetd szerszam, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhuzoként is
alkalmazhatd, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensi markolat,
csuszasmentes
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atkotések
3213056
3213125
3213014
3213086
3213069
3213138
3213027
3213099
3213030
3213109
3213043
3213112
3214356
3213250

Rajzok

Kapcsolasi rajz

(Or—a——)

FBS 10-3,5
FBS 10-3,5 BU
FBS 2-3,5

FBS 2-3,5 BU
FBS 20-3,5
FBS 20-3,5 BU
FBS 3-3,5
FBS 3-3,5BU
FBS 4-3,5

FBS 4-3,5BU
FBS 5-3,5

FBS 5-3,5BU

RB ST (2,5/4)-1,5/S

RB ST 6-1,5/S

Atkotohid, Pélusszam: 10, Szin: voros
Atkétéhid, Polusszam: 10, Szin: kék
Atkétéhid, Polusszam: 2, Szin: vérds
Atkétéhid, Polusszam: 2, Szin: kék
Atkotohid, Polusszam: 20, Szin: vords
Atkétéhid, Polusszam: 20, Szin: kék
Atkotohid, Pélusszam: 3, Szin: vords
Atkotdhid, Pélusszam: 3, Szin: kék
Atkotohid, Pélusszam: 4, Szin: voros
Atkotohid, Pélusszam: 4, Szin: kék
Atkotohid, Pélusszam: 5, Szin: voros
Atkotohid, Polusszam: 5, Szin: kék
Sz(0kit6 hid, Pélusszam: 2, Szin: voros

Sz(kitd hid, Pélusszam: 2, Szin: voros

Phoenix Contact Kft.

http://www.phoenixcontact.hu

Oldal6/7
2013.06.04.


http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3208126
http://www.phoenixcontact.hu

PT 1,5/S BU Rendelési szam: 3208126
http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3208126

Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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