Biztonsagi adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint 1272/2008 sz. EU-rendelet

Termék neve: EUROLITE "B", "C", "P", "E", "X” kddfolyadék

1. Az anyag, illetve a keverék és a vallalkozds megnevezése

1.1 Termékazonositd

Kereskedelmi név:

Regisztracios szam :

EUROLITE Smoke Fluid -B- Basic, Nebelfluid
EUROLITE Smoke Fluid -C- Standard, Nebelfluid
EUROLITE Smoke Fluid -P- Profi, Nebelfluid
EUROLITE Smoke Fluid -E- Extrem, Nebelfluid

EUROLITE Smoke Fluid -X- Extrem A2, Nebelfluid

nem alkalmazhat6

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Azonositott felhasznalas:

1.3. A szallit6é adatai
Cégmegnevezés:

Telefon
Telefax
Honlap
E-mail:
Felvilagositas a keverékrél

1.4. Segélyhivé szam

Siirg6sségi telefonszam
Illetékes személy

2. Lehetséges veszélyek

2.1. A keverék besorolasa
Veszélyességi osztaly
Akut toxicitas, oralis:
Specifikus célszervi toxicitas

2.2 A megjeldlés elemei

Veszély-szimbdlumok:

Figyelmeztetés Figyelem
Veszélyjelzés H302 Lenyelése egészségre karos.
H373 Ismétl6d6 vagy hosszabb kitettség esetén karosithatja a szerveket.
Biztonsagi el6irasok P102 Gyermekekt6l elzarva tartando.
P260 P 260: Ne lélegezze be a port/fustot/gazt/kodot/gbzt/permetet.
P264 Hasznalat utan alaposan mosson kezet.
P270 Hasznalat kézbe ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon.
P301+P310 Lenyeléskor: Azonnal hivja fel a méreginformacios
P301+P310 kézpontot, orvosat.
P314 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek:

nincs

Kod- és fust szimulacidja

Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-StraBe 5
D-97297 Waldbuttelbrunn
+49 931 4061-0

+49 931 4061-700
www.steinigke.com
info@steinigke.com

Herr Schuster

telefon: +49 931 4061-434
Fax.: +49 931 4061-9110
e-mail: sds@steinigke.de

+49 931 4061-434 (H. - P., 8.00 - 16.00

ora)

Herr Schuster

telefon: +49 931 4061-434
e-mail: sds@steinigke.de

Siurgl6sségi informacio Giftnotruf Mainz - 24
Oras segélyszolgalat
telefon: +49 6131-19240

Veszélyességi kategoria Célszerv
4. kategéria
2. kategéria Vese

3. Osszetétel/az alkotdérészekre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek

Osszetevs |

besorolas koncentracid
Dietilénglikol (DEG)
CAS sz.: 111-46-6 Acute Tox. 4; H302 <25%
EG sz.: 203-872-2 STOT RE 2; H373

Felllvizsgalva: 2017.05.05.
Nyomtatds datuma: 2017.05.05.

Veszélyjelzés
H302
H373

Valamennyi kordbbi biztonsagi lapot ez a verzié valtja fel, és azonnal érvényteleniti azokat.
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Figyelmezteté mondatok H302 Lenyelése kdros az egészségre.
H373 Ismétl6d6 vagy hosszabb kitettség esetén karosithatja a szerveket.

4. ElsOsegélynyujtasi intézkedések

4.1 Az elsGsegélynyujtasi intézkedések ismertetése
Altaldnos informacidk Forduljon orvoshoz. Tartsa kéznél a csomagoldst, az azonositd cimkét vagy a
biztonsagi adatlapot.
Belélegzést kdvetlen Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen
tudjon lélegezni.

Bérrel vald érintkezést kdvetden A ruhdk levetése el6tt a szennyezett ruhdzatot és a bért b vizzel azonnal éblitse le, majd
aaruhazatot. vesse le.
A szembe jutds esetén Ovatosan 6blitse ki vizzel tobb percen keresztil. Az esetleges kontaktlencséket lehetéség szerint

vegye ki. Hosszasan 6blitsen.

Lenyelés esetén azonnal hivja a MEREGINFORMACIOS KOZPONTOT vagy az orvost. Oblitse ki a
szajat, kopje ki a folyadékot.

Ha az érintett eszméleténél van, azonnal itasson vele sok folyadékot (vizet).

Adjon be orvosi szenet (3 evékanal orvosi szén 1 pohar vizben feloldva).

Ha a lenyelés nemrég tortént: hanyasson.

Hényas esetén tartsa a fejét alacsonyan, hason fekvé helyzetben, hogy megelézze az aspiraciot.

4.2 A legfontosabb akut és elhtizéddan jelentkezd tinetek és hatasok
A dietilénglikol alig ingerel, és szisztémasan meglehetésen kevéssé mérgez6. Nagyobb adagok lenyelése azonban
gyakran vezetett veseelégtelenséggel jaré6 mérgezéshez.
A gyakran enyhe kezdeti tlinetek miatt a mérgezést aldbecsulhetik.

Az akut mérgezés tlinetei:
Szem nem vagy csak kisebb mértékben irritdlja a szemet.
B6r nincs jelentds irritacio; szisztémas hatdsokra kell szamitani, ha nagymértékl kontaktus
van sérult bérrel.
Belélegzés Nagy koncentrécidju gézokkel/aeroszollal belélegezve enyhe irritald hatds a felsé légutakban, vagy
kellemetlen hatds; széls6séges esetekben légzési problémak és reszorpcids hatasok.
Lenyelés alig van irrital6o hatdsa, dozisfligg6 reszorpcids hatdsai vannak.
Felszivédds nem tdl nagy dézisok utan kezdetben fejfajas, szédulés, hanyinger, hanyds, hasmenés, kés6bb
(24 - 72 h) jelentkez6 vesemUikodési zavarok/veseelégtelenség (poliuria, oliguria -> anuria) szivelégtelenséggel,
esetleg pangasos maj; Jelek: Aciddzis (anionréssel), leukocitdzis, hiperkalémia,

hiperglikémia, emelkedett kreatinin- és karbamidszint a vérben;
nagyon nagy ddzisok (150 ml) utédn azonnali kdma, sulyos acidozis, veseelégtelenség.

4.3 A szlikséges azonnali orvosi ellatas és kulonleges ellatas jelzése

Szemek Ha a folyadék a szemébe froccsen, az elsésegélynyujtast (alapos 6blités) kovetéen keressen fel
egy szemorvost.
B6r Az ép boérrel vald érintkezés gondos tisztitas utan nem igényel tovabbi terdpias

intézkedéseket. Ha nagyobb teriiletek szennyezddtek, kilonosen sériilt béron,
akkor klinikan kell tisztazni az esetleges mérgezést.
Belégzés A koncentralt aeroszol/forré g6zok belégzése utan gondoskodjon sok friss levegérél, és ellendrizze
a tudoéfunkcids és kardiovaszkularis paramétereket. Sziikség esetén tlineti kezelés. Még
tlinetek hidanyaban is javallott a fekvébeteg megfigyelés.
Lenyelés Nagy dézisok (> 0,1 mg/testtomeg-kilogramm) lenyelése utan ajanlott a kdros anyagok elsédleges eltavolitdsa
gyomormosassal
(mindig intubacidéban), ha az els6 6ran belll elvégezhetd.
Nagyon nagy dézisok lenyelése utan gyorsan sziikség lehet kardiopulmonalis
és agyi Ujraélesztésre.
Minden esetben azonnal kérhazba kell szallitani.
A korhazban elsGsorban a sziv- és érrendszeri, a tud6- és a kdzponti idegrendszeri funkciok
ellendrzése/biztositasa, valamint a
sav-bazis allapot, az elektrolit-haztartas, a vese- és majparaméterek ellenérzése fontos.
A legfontosabb terapids intézkedések a metabolikus aciddzis korrekcidja és a
vesefunkci6 fenntartdsa; sulyos esetben minél elébbi hemodializis! Szlikség esetén szivelégtelenség
és majmukodési zavar terapiaja.
Ajanlas A kézelmultban végzett allatkisérletekben egy alkohol-dehidrogenaz-gatlé (fomepizol) adasa képes volt
elnyomni a DEG 2-hidroxietoxi-ecetsav és diglikolsav metabolitjainak képz6dését, amelyeknek az
anyag nefro- és hepatotoxikus hatdsait tulajdonitjak.

5. Tlzvédelmi intézkedések:
5.1 Oltdéanyagok
Alkalmas oltéanyagok:
Vizpermet
Porolté
Széndioxid
A nagyobb tlizet alkoholdllé habbal vagy vizpermettel oltsa el..

Felllvizsgalva: 2017.05.05. 2/8 oldal
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5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé klilonleges veszélyek
Szénmonoxid és széndioxid.

5.3 Tlizoltasi teendbk

Tlzveszélyességi osztaly: B folyékony vagy cseppfolyésod6 anyagok
Viseljen zart rendszer(i 1égz6késziléket.

6. Intézkedések véletlen kiszabadulas esetére

6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
A kovetkezd informécidk a nem elpdrolgott folyadékra vonatkoznak.

CsUszasveszély a kiszivargott, kiomlott vagy kondenzalt termék miatt.
Tartsa tavol a védelem nélkuli személyeket.
Gondoskodjon megfeleld szell6zésrél.

A kovetkez6 informacidk az elparolgott folyadékra vonatkoznak.
Megfeleld szellGztetésrdl kell gondoskodni.

6.2 Kérnyezetvédelmi intézkedések
A kovetkezd informécidk a nem elpdrolgott folyadékra vonatkoznak.
A termék enyhén vizveszélyeztetd.
Meg kell akadalyozni a tovabbi kifolyast vagy kiloccsanast, ha ez veszélyteleniil megtehetd.

Abban az esetben, ha nagyobb mennyiség kerll a vizekbe, a csatorndba vagy a talajba, értesitse az illetékes
hatésagokat.

6.3 A tertleti elhatarolds és tisztitds modszerei és anyagai
A kovetkezd informéacidk a nem elparolgott folyadékra vonatkoznak.

A kiomlott folyadékot univerzdlis kétéanyaggal (kovafold, vermikulit, homok) szivassa fel, és a helyi, hivatalos
iranyelveknek megfelel6en tavolitsa el.

Ezutan szell6ztesse ki a helyiséget, és tisztitsa meg a szennyezett targyakat és a padlot.
A kovetkez6 informaciok az elparolgott folyadékra vonatkoznak.

Amikor a folyadékot a kédgépben felmelegitik, géz és aeroszol képzddik, amelyek a hideg fellleteken lecsapddnak,
és olajszer( filmet képeznek, amely néveli a csiszasveszélyt.

Ez a maradék kénnyen eltavolithatd meleg szappanos vizzel. Megfelel6 keszty( viselése ajanlott.

6.4 Hivatkozas egyéb fejezetekre
Eltavolitds: lasd 13. fejezet

7. Kezelés és tarolas

7.1. Véddbintézkedések a biztonsagos kezeléshez
A kovetkezd informaciék a nem elpérolgott folyadékra vonatkoznak.
Torésbiztos tartalyban tarolja.
Kerilje a szemmel és a bérrel vald érintkezést.
Kerilje a g6zok vagy kodok belélegzését.
Hasznalat kézbe ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon.
A kovetkezd informacidk az elparolgott folyadékra vonatkoznak.

mg/m3 kozotti értékre kell bedllitani.

Be kell tartani a 25 méteres latétavolsagot (a max. tavolsag a kévetkezd kijaratig).
Expozicios forgatokonyv: lasd a 16. fejezetet.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei az 6sszeférhetetlenség figyelembe vételével
A kovetkezd informéacidk a nem elparolgott folyadékra vonatkoznak.
Tarolasi osztaly (TRGS 510) 12
A tartalyt tartsa szorosan lezarva egy szaraz, jol szellGztetett helyiségben.
Védje a napsutéstdl.
Tarolja hlivésen, legfeljebb 40°C hémérsékleten.
A felnyitott edényt gondosan zarja le, és fliggbleges helyzetben tarolja a kifolyds megakadalyozasa érdekében.
Nem szabad oxidalészerekkel egydtt tarolni.
Ne térolja erds alkalidkkal egydtt.

7.3 Specifikus végfelhasznalasok

Az 1.2. fejezetben megnevezett alkalmazasokon kivil nincs el6irdnyozva mas felhasznalas. Expozicios szcenarid:
lasd a 16. fejezetet.
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8. A kitettség korlatozasa és felligyelete/személyi védifelszerelések

8.1 Ellen6rzendd paraméterek

CAS-sz. 111-46-6 Anyag dietilénglikol
hatérértékek
megjeg
8 dra rovid ideju y-
orszag ppm |mg/m3  ppm |mg/m3 |zések |jogalapok
Dania 2,5 11 At-VEJLEDNING
August 2007 - Erstatter april 2005
Technischen Regeln flr Gefahrstoffe (Veszélyes anyagok
Németorszag 10 44 40 176 4(1I1), Y, | miszaki szabalyai) TRGS-900
11 2016.11.04-i allapot
Esztorszag 10 45 20 90 A Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
Vastu véetud 18.09.2001 nr 293
Gorogorszag
Code of Practice for the Chemical Agents Regulations
Irorszag 23 100 201
Litvania 10 45 20 90 [®) Lietuvos higienos normos HN 23:2011
Luxemburg
Hollandia 70 H OEL CAS numbers http://www.ser.nl/en/oel_database
Ausztria 10 44 40 176 15(Miw) |Verordnung des Bundesministers fiir Arbeit, Soziales und
4x Konsumentenschutz Gber Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe
sowie Uber krebserzeugende und uber
fortpflanzungsgefdhrdende (reproduktionstoxische)
Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011)
Lengyelorszag 10 OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS FOR AIRBORNE
TOXIC SUBSTANCES
Basic Legal Act in Poland:
THE ORDINANCE OF THE MINISTER OF LABOUR AND
SOCIAL POLICY ON THE MAXIMUM ADMISSIBLE
CONCENTRATIONS AND INTENSITIES OF HARMFUL TO
HEALTH AGENTS IN THE WORKING ENVIRONMENT.
DZIENNIK USTAW 2002, NO 217, ITEM 1833, CHANGES
DZIENNIK USTAW 2005, NO. 212, ITEM 1769 (in red),
DZIENNIK USTAW 2007, NO. 161, ITEM 1142 (in green),
DZIENNIK USTAW 2009, NO 105, ITEM 873 (in blue),
DZIENNIK USTAW 2010, NO 141, ITEM 950 (in pink).
Svédorszag 10 45 20 90 H, V Hygieniska gransvarden AFS 2015:7
Svajc 10 44 40 176 SSc SUVA: Grenzwerte am Arbeitsplatz 2017
Egyesult Kiralysag 23 101 EH40/2005 Workplace exposure limits 2013-03
Megjegyzések
4(11)
Németorszag - I kategdria Reszorpcidsan hatd szerek: Kiinduldsi értékul (15 perces atlagérték) a 2
veendd tullépési tényezének (UF). A DEG szamadra: az UF 4. Az lizemi
feligyeletet 15 perces méréstechnikai atlagolassal kell végezni. A II.
rovidide
jd kategdridba tartozé anyagok esetében a hosszabb tullépési id6tartam (UD) is
megeng
edett, amennyiben a tullépési tényezs és a tlllépés id6tartamanak a
szorzatat
betartjak.
Y | Az anyag szobah6mérsékleten jelentés mennyiségben fordul el6 gézként és
aeroszolként egyarant. Ezért mindig a g6z és az aeroszol Gsszegét kell értékelni.
A magzati kdrosodas kockazatatol nem kell tartani, ha a foglalkozasi expozicids
11 | hatarértéket (AGW) és a
és a bioldgiai hatarértéket (BGW) betartjak.
Esztorszag A | Felszivodhat a b6érén keresztiil
Litvania O | Felszivédhat a bérén keresztil
Hollandia H | Felszivodhat a b6ron keresztill
Id6tartam (perc): 15(Miw) [Miw: az értékelési id6szak atlagértéke].
Ausztria
M(iszakonkénti gyakorisag:
Svédorszag H | Felszivédhat a béron keresztiil
V | Ajanlas, hogy ne Iépje tul a révid tavu expozicids hatarértéket.
Svéjc SSc | A magzati kdrosodas veszélyétél nem kell félni, ha betartjék a
MAK-értéket.

Felllvizsgalva: 2017.05.05.

Nyomtatds datuma: 2017.05.05.
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8.2 A kitettség korlatozasa és ellendrzése
A vegyi anyagokkal valé ténykedéskor szokdsos dvintézkedéseket kell figyelembe venni.
Hasznalat utén alaposan mossa le a b6rét szappannos vizzel.
A szem és az arc védelme Oldalsé véddpajzzsal elldtott keretli szemiiveg ajanlott az attoltés soran.

Attoltéskor védSkesztyli viselése ajanlott.
Megfelel6 kesztylik:
természetes gumi/természetes latex - NR (0,5 mm)
(hasznaljon plderezetlen és allergénmentes termékeket)
polikloroprén - CR (0,5 mm)
nitrilgumi/nitril-latex - NBR (0,35 mm)
butilgumi - butil (0,5 mm)
fluérgumi - FKM (0,4 mm)
polivinil-klorid - PVC (0,5 mm)

A bér védelme

A test védelme
Légzésvédelem

Oldészerekkel szemben ellenallé védéruhazat ajanlott az attoltés folyaman. .

Ha a kockazatértékelést kdvetéen nem zarhatd ki, hogy az aeroszol- és
kodképzOdés miatti hatarértékek tullépése bekdvetkezik, légzbkésziiléket kell kéznél
tartani: A tipusu gazsz(iré, azonositd szine barna.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagok

a) Kinézet

b) Szag :
c) Szagkliszéb
pH-érték

e) Olvadaspont
f) Forras kezdete/tartomanya
g) Lobbanaspont
h) Parolgasi
sebesség
i) Gyulékonysag

j) Fels6/als6 gyulladasi-
vagy robbanasi hatarok

k) Géznyomas

1) Gézslirliség

m) Fajs(irliség

n) Oldhatésag(ok):

o) Eloszlasi tényezd
n-octanol/viz

p) Ongyulladési
hémérséklet
q) Bomlasi hémérséklet

r) Viszkozitas

s) Robbanasi tulajdonsagok

[T
] Oxidalé tulajdonsagok

Kodfolyadék

Alak: folyékony
Szin: szintelen
semleges

nincsenek adatok
6...8 (20°C-on)

-8°C-tdl -43°C-ig
100°C-tol
>140°C
nincsenek adatok

nincsenek adatok

nincsenek adatok

nincsenek adatok
nincsenek adatok
nincsenek adatok
Vizbe keverhetd

nincsenek adatok

nincsenek adatok

nincsenek adatok
higfolyds

A termék nem robbanas-
veszélyes, azonban robbanékony
g6z-levegb keverékek
képz6dhetnek

nincsenek adatok

dietilénglikol )*

folyék
Alak: ony
Szin: szintelen
nincs

6...8 (20°C-on)
Koncentracio:
-6 °C

244°C

138°C nyitott tégely esetén

200 g/!

335°C

H6mérsékleti osztaly: T2
Robbanasi csoport: 11B

a.r.h 1,7 térf.-% 75 g/m3
f.r.h. 37,0 térf.-% 1635 g/m3
0,008 hPa 25°C-on

1000

3,66 g/ml 20°C-on

teljes mértékben keverhetd

log Kow: -2,0

229°C - 372°C 1013 - 1013,25 hPa

mellett

372°C 1013 hPa mellett
Vdyn: 30 mPa*s 20°C-on
Atszamitas: Viin = Vdyn/slrliség :
Slr(iség

1,12 kg/l
nincsenek adatok

nincsenek adatok

9.2 Egyéb adatok

Vezet6képesség < 5 puS/cm

10. Stabilitds és reaktivitas
10.1. Reaktivitas
Lasd 10.3 fejezet
10.2 Kémiai stabilitas
Stabil a megadott taroldsi kortiilmények kozott
10.3. Veszélyes reakcidk lehetésége
Er6s ligokkal reakcidba Iép.
Oxidaloszerekkel reakcioba 1ép.

Felllvizsgalva: 2017.05.05.
Nyomtatds datuma: 2017.05.05.

5/8 oldal
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10.4 Kerllend6 korilmények

Védje a napsutéstdl, és ne tegye ki 50°C feletti h6mérsékletnek.

10.5 Nem &sszeférhet6 anyagok
Lasd 10.3 fejezet

10.6 Veszélyes bomlastermékek

Nem bomlik le a rendeltetésszerl hasznélat soradn
Tlz esetén: lasd az 5. fejezetet.

11. Toxikoldgiai adatok

11.1 A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozé adatok

Fustfolyadékdietilénglikol )*

a)

a) Akut toxicitas

Felllvizsgalva: 2017.05.05.

Nyomtatds datuma: 2017.05.05.

A terméket nem vizsgalték allatokon LD50 ordlisan - patkany - 12.565 mg/kg

. LD50 oralis - ember - 1.000 mg/kg

A DEG nagyon alacsony helyi irritécids potencidllal rendelkezik.

Nincs bizonyiték arra, hogy az ember allergids lenne ra. Az allatkisérletek soran a bérén
keresztli toxicitast alacsonynak talaltak.

A DEG-tartalmu készitmények helyi hasznalata azonban az égési sérilések utani
haldlesetek szamanak ndvekedéséhez vezetett a metabolikus acidozis és koma
kovetkeztében bedlld veseelégtelenség miatt, amelyben a DEG-nek jelent6s hozzajarulast
tulajdonitanak.

Az inhalacids expozicids Utvonalra vonatkozdan allatkisérleti adatok allnak rendelkezésre,
amelyek alacsony toxicitasra utalnak.

A DEG szajon at térténd bevitelének kovetkezményei szamos mérgezéses esetbdl ismertek.
Akut életveszélyes vagy halalos kimenetel(i volt 150-350 ml higitatlan DEG bevétele, amely
azonnali stlyos kézponti idegrendszeri zavarokat (mély kéma) és anyagcserezavarokat
(metabolikus aciddzis) okozott.

A kisebb adagok (2-3 korty) kezdetben fejfajast, hanyast és vizeletlritési panaszokat
okoztak (poliuria), 6 nap mulva anuria Iépett fel. A DEG-tartalml gydgyszerek egyszer
vagy tébbszor rovid id6k6zonként torténd lenyelése utan a mérgezés késleltetett lefolyasat
figyelték meg. A gyakori kezdeti tlinetek a szédulés, hanyinger, hanyas, fejfajas, néha
hasmenés és kiszaradas voltak. Ezt kovették vesem(ikddési zavarok (poliuria, oliguria,
végll anuria), hatfajassal. Kiséré tinetek a faradékonysag, sapadtsag, enyhe arcédéma,
enyhe hipotermia, I1égzési zavarok, lelassult pulzus és neuroldgiai zavarok voltak. A
biokémiai leletek koz6tt leukocitozis, metabolikus aciddzis, hiperkalémia, megemelkedett
kreatinin- és karbamidszint, hiperglikémia és néha oxaluria is szerepelt. A mérgezés
gyakran halalos kimenetel( volt, a halal beallta el6tt tudatzavarok jelentkeztek, és a halal
gyakran 4 --12 nap alatt bekovetkezett. b) Maro-/irritéld hatas nem ingerlé A
nyul bérén nem, vagy a bdrre csak enyhe irritacio jeleit figyelték meg. A tesztelt
személyek még 3- napos higitatlan DEG-kitettség utén is csak enyhe irritacios reakciot
mutattak. A DEG besoroldsa szerint nem irritdlja a c) Sulyos szem- nem ingerl6 A
nyul szemében karositas/ingerlés higitatlan anyag nem, vagy csak gyenge irritalé hatast
valtott ki, ami nem tette sziikségessé a szemirritalé besorolast.
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d) A légutak/b6r nem érzékenyit6 hatasu Maximalizalasi teszt - tengerimalac
légutak/bor Eredmény: nem okoz érzékenyitést
e) Csirasejt mutagenitas nem allnak rendelkezésre adatok A DEG-gel végzett in vitro és in vivo

vizsgalatok negativ vagy nem egyértelm
eredményeket hoztak.

f) Rakkelté hatas nem allnak rendelkezésre adatok Az érvényes allatkisérletek nem adtak

arra utalo jeleket, hogy a DEG-nek .
kozvetlen rakkelt6 hatasa lenne.
Nagy terhelések esetén azonban a DEG
hélyagkovek kialakuldsa kdvetkeztében
allando irritacidhoz és hdlyagdaganatok
kifejlédéséhez vezethet.

g) Reprodukcids toxicitas A magzati kdrosodas kockazatatol A magzati karosodas kockazatatol
a MAK érték / BAT érték betartdsa esetén a MAK érték / BAT érték betartasa esetén
nem kell félni. nem kell félni.

h) Specifikus célszervi nincsenek adatok nem bizonyithatd potencial

toxicitas egyszeri
kitettség esetén

i) Specifikus célszervi Karosithatja a szerveket hosszabb Karosithatja a szerveket hosszabb
toxicitas ismételt vagy ismételt kitettség esetén. vagy ismételt kitettség esetén.
kitettség esetén. oralis - vese oralis - vese

j) Aspiracids veszély hanyaskor hanyaskor

12. Kornyezetre vonatkozé adatok

12.1. Toxicitas
Nem ismert 6kotoxikus hatds

12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag
A terméknek nincs kérnyezetkarosité hatdsa. Az OECD 301E / EEC 84/449 C3 szerint bioldgiailag jol lebonthatd.

Csekély koncentracidval szakszerlien bevezetve adaptdlt bioldgiai deritérendszerbe nem varhaté az élGiszap
lebontasi aktivitdsaban zavar.

12.3 Bioakkumulacids potencial
Nincs bioakkumulacids potencialja

12.4 Mobilitas a talajban
A kornyezeti elemek kozotti atvitelt és elosztast még nem hataroztak meg

12.5 A PBT- és a vPvB értékelés eredményei
nincsenek adatok

12.6 Egyéb karos hatasok
nem ismert
WGK Vizveszélyeztetési osztaly: 1: enyhén vizveszélyeztetd.
Ne engedje, hogy a talajvizbe, a nyilt vizekbe, vagy a csatornahaldzatba kerdljon.
Nem szabad higitatlanul ill. semlegesités nélkil a lefolydba, ill. az tlepité6be engedni.

13. Tudnivaldk a késziilék eltavolitdsaval kapcsolatban

13.1. Hulladékkezelési eljaras
Hulladékkod
2001 13
A termék
Ajanlas: A haztartasi hulladékkal egyutt égethetd el a hulladékkezeld tarsasaggal és az illetékes hatdsaggal
konzultélva, figyelembe véve a sziikséges mliszaki el6irasokat.
Tisztitatlan csomagolas
Ajanlas: A szennyezett csomagoléanyagokat teljesen ki kell Griteni, majd megfeleld tisztitds utan Gjrafeldolgozasba
adhatdk. A nem tisztithaté csomagolast az anyaggal azonos modon kell eltévolitani.
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14. Szallitasi adatok
14.1 ENSZ-szam
ADR/RID:  -- IMDG:  -- IATA: -

14.2 Szabalyszerli ENSZ szallitasi megjelolés
(ADR/RID) Nem veszélyes aru
IMDG Nem veszélyes aru
IATA Nem veszélyes aru
Szallitasi veszélyességi
14.3. osztalyok
(ADR/RID) -- IMDG - IATA -

14.4 Csomagolasi csoport
(ADR/RID) - IMDG - IATA -

14.5. Koérnyezeti veszélyek:
(ADR/RID) - IMDG - IATA -

14.6 A felhasznalot érintd kilonleges dvintézkedések
IMDG Tengerszennyezd: nin
(ADR/RID) nincs nem IATA cs

14.7.Témeges aruszallitds a MARPOL 73/78 egyezmény II. fiiggeléke és az IBC-Code szerint.
Az IBC-Code szerinti dmlesztett szallitds nem lehetséges.

15. Jogszabalyi elGirdsok

15.1. Az anyagra vagy a keverékre vonatkozo biztonsagi-, egészségligyi- és kdrnyezet-specifikus elGirdsok
Nemzeti elGiras
Vizveszélyességi osztaly (WGK) 1, enyhén veszélyes a vizekre (VWVwS (kdzigazgatasi rendelet a vizszennyez§
anyagokrdl) 4. melléklete szerinti besorolas)
Illékony szerves A 2004/42/EG Irdnyelv szerint nem tartalmaz VOC-komponenseket
vegyllletek

15.2 Anyagbiztonsagi értékelés
Erre a termékre nem végeztiink anyagbiztonsagi értékelést.

16. Egyéb informaciok
dietilénglikol )*
GESTIS anyag-adatbazis: A bejegyzések a dietilénglikol anyag-adatlapbdl vannak leszarmaztatva.
http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/000000.xmI?f=templates$fn=default.htm$vid=gestisdeu:sdbdeu$3.0
Expozicids szcenario:
Professzionalis kddfolyadék rovid ideig tartd mesterséges kod- és latvanyhatasok eldallitasara
rendezvényeken, szinhdzakban és a filmgyartasban.
A nézési tavolsagtodl és a kivant effektustdl fliggéen a kodfolyadék koncentracidja a leveglben 25 és max. 80
mg/m3 kozotti értékre allitando be.
A kod slir(iségét elsésorban ugy kell adagolni, hogy a kijaratok és a vészkijaratok zart helyiségben mindig lathatdak
legyenek. Ugyanez vonatkozik a menekulési Utvonalak vilagitasara, jeloléseire, a I|épcsélejardkra, akndkra,
leesésveszélyes peremekre, stb.
Be kell tartani a 25 méteres latétavolsagot (a max. tavolsag a kdvetkezd kijaratig).
A félelemkeltés megel&zése érdekében a kodositett helyiségeket nem szabad lezarni.

Tartsa tavol a gyermekektdl, és altaluk hozzaférhetetlendl tarolja.
Tovabbi informaciok

A jelen informacidkat a legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze. Nem torekedtiink a teljességre. A biztonsagi
adatlap a termékeket a biztonsdgos kezelésre vonatkozo kdvetelmények tekintetében irja le, és a felhasznaldnak
Utmutatasként kell tekintenie. Az adatok nem garantdljak a termék tulajdonsagait a minéség leirdsa értelmében.

A Steinigke Showtechnic GmbH nem véllal felel6sséget az ezekkel a termékekkel vagy kezeléslikkel kapcsolatban
keletkezett karokért. Az altaldnos szerzG6dési feltételeket ldsd a szdmla vagy a szallitdlevelek hatlapjan, valamint a
www.steinigke.de. web-oldalon.
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