
Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet szerint 1272/2008 sz. EU-rendelet 

 
Termék neve: EUROLITE "B", "C", "P", "E", "X” ködfolyadék  
 
1. Az anyag, illetve a keverék és a vállalkozás megnevezése 

1.1  Termékazonosító  
Kereskedelmi név: EUROLITE Smoke Fluid -B- Basic, Nebelfluid  

EUROLITE Smoke Fluid -C- Standard, Nebelfluid  
EUROLITE Smoke Fluid -P- Profi, Nebelfluid  
EUROLITE Smoke Fluid -E- Extrem, Nebelfluid  
EUROLITE Smoke Fluid -X- Extrem A2, Nebelfluid 

Regisztrációs szám : nem alkalmazható 

 
1.2  Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása  

Azonosított felhasználás: Köd- és füst szimulációja 
 

1.3. A szállító adatai  
Cégmegnevezés: Steinigke Showtechnic GmbH 
 Andreas-Bauer-Straße 5 
 D-97297 Waldbüttelbrunn 
Telefon +49 931 4061-0 
Telefax +49 931 4061-700 
Honlap www.steinigke.com 
E-mail: info@steinigke.com 
Felvilágosítás a keverékről Herr Schuster 
 telefon: +49 931 4061-434 
 Fax.: +49 931 4061-9110 
 e-mail:  sds@steinigke.de 

1.4. Segélyhívó szám  
Sürgősségi telefonszám 

+49 931 4061-434 (H. – P., 8.00 – 16.00 
óra) 

Illetékes személy Herr Schuster 
 telefon: +49 931 4061-434 
 e-mail:  sds@steinigke.de 

 
Sürgősségi információ Giftnotruf Mainz - 24 
órás segélyszolgálat 

 telefon: +49 6131-19240 
 
2. Lehetséges veszélyek  

2.1. A keverék besorolása     
Veszélyességi osztály Veszélyességi kategória Célszerv Veszélyjelzés 
Akut toxicitás, orális:  4. kategória --- H302 
Specifikus célszervi toxicitás 2. kategória Vese H373 

 
2.2 A megjelölés elemei  

Veszély-szimbólumok:  
 

 
Figyelmeztetés Figyelem  

Veszélyjelzés H302 Lenyelése egészségre káros. 
 H373 Ismétlődő vagy hosszabb kitettség esetén károsíthatja a szerveket.  

Biztonsági előírások P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
 P260 P 260: Ne lélegezze be a port/füstöt/gázt/ködöt/gőzt/permetet. 
 P264 Használat után alaposan mosson kezet.  
 P270 Használat közbe ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. 

 P301+P310 
P301+P310  Lenyeléskor: Azonnal hívja fel a méreginformációs 
központot, orvosát.   

 P314 Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.   
 

2.3 Egyéb veszélyek:  
nincs 

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok  
3.2. Keverékek 

összetevő besorolás  koncentráció 

Dietilénglikol (DEG)    

CAS sz.: 111-46-6 Acute Tox. 4; H302 <25% 

EG sz.:  203-872-2 STOT RE 2; H373  
 
Felülvizsgálva: 2017.05.05. 1/8 oldal  
Nyomtatás dátuma: 2017.05.05. 6.0 verzió  

 Valamennyi korábbi biztonsági lapot ez a verzió váltja fel, és azonnal érvényteleníti azokat.                   
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Figyelmeztető mondatok H302 Lenyelése káros az egészségre. 
 H373 Ismétlődő vagy hosszabb kitettség esetén károsíthatja a szerveket.   

 
4. Elsősegélynyújtási intézkedések 
 

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 
Általános információk Forduljon orvoshoz. Tartsa kéznél a csomagolást, az azonosító címkét vagy a  

biztonsági adatlapot. 
Belélegzést követően Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen  

tudjon lélegezni. 
Bőrrel való érintkezést követően A ruhák levetése előtt a szennyezett ruházatot és a bőrt bő vízzel azonnal öblítse le, majd 
aaruházatot. vesse le. 
A szembe jutás esetén Óvatosan öblítse ki vízzel több percen keresztül. Az esetleges kontaktlencséket lehetőség szerint 

vegye ki. Hosszasan öblítsen. 

Lenyelés esetén azonnal hívja a MÉREGINFORMÁCIÓS KÖZPONTOT vagy az orvost.  Öblítse ki a 
száját, köpje ki a folyadékot. 

Ha az érintett eszméleténél van, azonnal itasson vele sok folyadékot (vizet). 
Adjon be orvosi szenet (3 evőkanál orvosi szén 1 pohár vízben feloldva). 
Ha a lenyelés nemrég történt: hányasson. 
Hányás esetén tartsa a fejét alacsonyan, hason fekvő helyzetben, hogy megelőzze az aspirációt. 

 
4.2 A legfontosabb akut és elhúzódóan jelentkező tünetek és hatások 

A dietilénglikol alig ingerel, és szisztémásan meglehetősen kevéssé mérgező. Nagyobb adagok lenyelése azonban 
gyakran vezetett veseelégtelenséggel járó mérgezéshez. 
A gyakran enyhe kezdeti tünetek miatt a mérgezést alábecsülhetik. 

 
Az akut mérgezés tünetei: 

Szem  nem vagy csak kisebb mértékben irritálja a szemet. 
Bőr nincs jelentős irritáció; szisztémás hatásokra kell számítani, ha nagymértékű kontaktus  

van sérült bőrrel. 
Belélegzés Nagy koncentrációjú gőzökkel/aeroszollal belélegezve enyhe irritáló hatás a felső légutakban, vagy  

kellemetlen hatás; szélsőséges esetekben légzési problémák és reszorpciós hatások. 
Lenyelés alig van irritáló hatása, dózisfüggő reszorpciós hatásai vannak. 

Felszívódás nem túl nagy dózisok után kezdetben fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, hasmenés, később 
(24 - 72 h) jelentkező veseműködési zavarok/veseelégtelenség (poliuria, oliguria -> anuria) szívelégtelenséggel, 

esetleg pangásos máj; Jelek: Acidózis (anionréssel), leukocitózis, hiperkalémia, 
 

hiperglikémia, emelkedett kreatinin- és karbamidszint a vérben; 
nagyon nagy dózisok (150 ml) után azonnali kóma, súlyos acidózis, veseelégtelenség. 

 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Szemek  Ha a folyadék a szemébe fröccsen, az elsősegélynyújtást (alapos öblítés) követően keressen fel  
egy szemorvost.  

Bőr Az ép bőrrel való érintkezés gondos tisztítás után nem igényel további terápiás  
intézkedéseket. Ha nagyobb területek szennyeződtek, különösen sérült bőrön,  

akkor klinikán kell tisztázni az esetleges mérgezést. 
Belégzés  A koncentrált aeroszol/forró gőzök belégzése után gondoskodjon sok friss levegőről, és ellenőrizze   
a tüdőfunkciós és kardiovaszkuláris paramétereket. Szükség esetén tüneti kezelés. Még 

tünetek hiányában is javallott a fekvőbeteg megfigyelés. 
Lenyelés Nagy dózisok (> 0,1 mg/testtömeg-kilogramm) lenyelése után ajánlott a káros anyagok elsődleges eltávolítása 
gyomormosással  

(mindig intubációban), ha az első órán belül elvégezhető. 
Nagyon nagy dózisok lenyelése után gyorsan szükség lehet kardiopulmonális 
és agyi újraélesztésre. 
Minden esetben azonnal kórházba kell szállítani. 
A kórházban elsősorban a szív- és érrendszeri, a tüdő- és a központi idegrendszeri funkciók 
ellenőrzése/biztosítása, valamint a 
sav-bázis állapot, az elektrolit-háztartás, a vese- és májparaméterek ellenőrzése fontos. 

A legfontosabb terápiás intézkedések a metabolikus acidózis korrekciója és a 
vesefunkció fenntartása; súlyos esetben minél előbbi hemodialízis!  Szükség esetén szívelégtelenség 
és májműködési zavar terápiája. 

Ajánlás A közelmúltban végzett állatkísérletekben egy alkohol-dehidrogenáz-gátló (fomepizol) adása képes volt 
elnyomni a DEG 2-hidroxietoxi-ecetsav és diglikolsav metabolitjainak képződését, amelyeknek az 
anyag nefro- és hepatotoxikus hatásait tulajdonítják. 
 

 
5. Tűzvédelmi intézkedések:     

5.1 Oltóanyagok 
Alkalmas oltóanyagok: 

Vízpermet 
Poroltó 
Széndioxid 
A nagyobb tüzet alkoholálló habbal vagy vízpermettel oltsa el.. 

 
Felülvizsgálva: 2017.05.05. 2/8 oldal 

 
Nyomtatás dátuma: 2017.05.05. 6.0 verzió 

 
Az összes előző biztonsági adatlapot ez a verzió kiváltja, és azonnal elveszítik érvényüket.                    
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5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Szénmonoxid és széndioxid. 

 
5.3 Tűzoltási teendők 

Tűzveszélyességi osztály: B folyékony vagy cseppfolyósodó anyagok 
Viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket. 

 
6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetére 
 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
A következő információk a nem elpárolgott folyadékra vonatkoznak. 

 
Csúszásveszély a kiszivárgott, kiömlött vagy kondenzált termék miatt. 
Tartsa távol a védelem nélküli személyeket. 
Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. 

A következő információk az elpárolgott folyadékra vonatkoznak. 
Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. 

 
6.2 Környezetvédelmi intézkedések 

A következő információk a nem elpárolgott folyadékra vonatkoznak. 
A termék enyhén vízveszélyeztető. 

Meg kell akadályozni a további kifolyást vagy kiloccsanást, ha ez veszélytelenül megtehető. 
Abban az esetben, ha nagyobb mennyiség kerül a vizekbe, a csatornába vagy a talajba, értesítse az illetékes 
hatóságokat. 

 
6.3 A területi elhatárolás és tisztítás módszerei és anyagai 

A következő információk a nem elpárolgott folyadékra vonatkoznak. 
A kiömlött folyadékot univerzális kötőanyaggal (kovaföld, vermikulit, homok) szívassa fel, és a helyi, hivatalos 
irányelveknek megfelelően távolítsa el. 
Ezután szellőztesse ki a helyiséget, és tisztítsa meg a szennyezett tárgyakat és a padlót. 

A következő információk az elpárolgott folyadékra vonatkoznak. 
Amikor a folyadékot a ködgépben felmelegítik, gőz és aeroszol képződik, amelyek a hideg felületeken lecsapódnak, 
és olajszerű filmet képeznek, amely növeli a csúszásveszélyt. 
Ez a maradék könnyen eltávolítható meleg szappanos vízzel. Megfelelő kesztyű viselése ajánlott. 

 
6.4 Hivatkozás egyéb fejezetekre 

Eltávolítás: lásd 13. fejezet 

 
7. Kezelés és tárolás 
 

7.1. Védőintézkedések a biztonságos kezeléshez 
A következő információk a nem elpárolgott folyadékra vonatkoznak. 

Törésbiztos tartályban tárolja. 
Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. 
Kerülje a gőzök vagy ködök belélegzését. 
Használat közbe ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. 

A következő információk az elpárolgott folyadékra vonatkoznak. 
A nézési távolságtól és a kívánt effektustól függően a ködfolyadék koncentrációját a levegőben 25 és max. 80 
mg/m3 közötti értékre kell beállítani.     
Be kell tartani a 25 méteres látótávolságot (a max. távolság a következő kijáratig). 
Expozíciós forgatókönyv: lásd a 16. fejezetet. 

 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetetlenség figyelembe vételével 

A következő információk a nem elpárolgott folyadékra vonatkoznak. 
Tárolási osztály (TRGS 510) 12 
A tartályt tartsa szorosan lezárva egy száraz, jól szellőztetett helyiségben. 
Védje a napsütéstől. 
Tárolja hűvösen, legfeljebb 40°C hőmérsékleten. 
A felnyitott edényt gondosan zárja le, és függőleges helyzetben tárolja a kifolyás megakadályozása érdekében.   
Nem szabad oxidálószerekkel együtt tárolni. 
Ne tárolja erős alkáliákkal együtt. 

 
7.3 Specifikus végfelhasználások 

 
Az 1.2.  fejezetben megnevezett alkalmazásokon kívül nincs előirányozva más felhasználás. Expozíciós szcenárió: 
lásd a 16. fejezetet. 

 
 
 
Felülvizsgálva: 2017.05.05. 3/8 oldal 

 
Nyomtatás dátuma: 2017.05.05. 6.0 verzió 

 
Az összes előző biztonsági adatlapot ez a verzió kiváltja, és azonnal elveszítik érvényüket.                    
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8. A kitettség korlátozása és felügyelete/személyi védőfelszerelések 
 

8.1  Ellenőrzendő paraméterek 
CAS-sz. 111-46-6 Anyag dietilénglikol    

   határértékek    

  8 óra  rövid idejű 
megjeg
y-  

ország  ppm mg/m³ ppm mg/m³ zések jogalapok 
Dánia  2,5 11     At-VEJLEDNING 

        August 2007 – Erstatter april 2005 

Németország  10 44 40  176 4(II), Y, 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe (Veszélyes anyagok 
műszaki szabályai) TRGS-900 

       11 2016.11.04-i állapot 
Észtország  10 45 20  90 A Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 

        Vastu võetud 18.09.2001 nr 293 
Görögország         

Irország  23 100     
Code of Practice for the Chemical Agents Regulations 
201 

         
Litvánia  10 45 20  90 O Lietuvos higienos normos HN 23:2011 
Luxemburg         

Hollandia   70    H OEL CAS numbers http://www.ser.nl/en/oel_database 
Ausztria  10 44 40  176 15(Miw) Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und 

       4x Konsumentenschutz über Grenzwerte für Arbeitsstoffe 
        sowie über krebserzeugende und über 
        fortpflanzungsgefährdende (reproduktionstoxische) 
        Arbeitsstoffe (Grenzwerteverordnung 2011 – GKV 2011) 
         
Lengyelország   10     OCCUPATIONAL EXPOSURE LIMITS FOR AIRBORNE 

        TOXIC SUBSTANCES 
        Basic Legal Act in Poland: 
        THE ORDINANCE OF THE MINISTER OF LABOUR AND 
        SOCIAL POLICY ON THE MAXIMUM ADMISSIBLE 
        CONCENTRATIONS AND INTENSITIES OF HARMFUL TO 
        HEALTH AGENTS IN THE WORKING ENVIRONMENT. 
        DZIENNIK USTAW 2002, NO 217, ITEM 1833, CHANGES 
        DZIENNIK USTAW 2005, NO. 212, ITEM 1769 (in red), 
        DZIENNIK USTAW 2007, NO. 161, ITEM 1142 (in green), 
        DZIENNIK USTAW 2009, NO 105, ITEM 873 (in blue), 
        DZIENNIK USTAW 2010, NO 141, ITEM 950 (in pink). 
         
Svédország  10 45 20  90 H, V Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7 

Svájc  10 44 40  176 SSC SUVA: Grenzwerte am Arbeitsplatz 2017 
Egyesült Királyság  23 101     EH40/2005 Workplace exposure limits 2013-03 

         
Megjegyzések         

Németország  
4(II) 

- I. kategória Reszorpciósan ható szerek: Kiindulási értékül (15 perces átlagérték) a 2 

   veendő túllépési tényezőnek (ÜF).  A DEG számára: az ÜF 4. Az üzemi  
   felügyeletet 15 perces méréstechnikai átlagolással kell végezni. A II. 

   
rövidide
jű kategóriába tartozó anyagok esetében a hosszabb túllépési időtartam (UD) is 

   
megeng
edett,  amennyiben a túllépési tényező és a túllépés időtartamának a  

   
szorzatát 
betartják.    

  Y Az anyag szobahőmérsékleten jelentős mennyiségben fordul elő gőzként és  
   aeroszolként egyaránt. Ezért mindig a gőz és az aeroszol összegét kell értékelni. 

  11 
A magzati károsodás kockázatától nem kell tartani, ha a foglalkozási expozíciós 
határértéket (AGW) és a  

   és a biológiai határértéket (BGW) betartják. 
Észtország  A Felszívódhat a bőrön keresztül 
Litvánia  O Felszívódhat a bőrön keresztül 
Hollandia  H Felszívódhat a bőrön keresztül 

Ausztria   
Időtartam (perc): 15(Miw) [Miw: az értékelési időszak átlagértéke]. 
 

   Műszakonkénti gyakoriság:  
Svédország  H Felszívódhat a bőrön keresztül 

  V Ajánlás, hogy ne lépje túl a rövid távú expozíciós határértéket. 

Svájc  SSC A magzati károsodás veszélyétől nem kell félni, ha betartják a  
   MAK-értéket.    

 
Felülvizsgálva: 2017.05.05. 4/8 oldal 

 
Nyomtatás dátuma: 2017.05.05. 6.0 verzió 

 
Az összes előző biztonsági adatlapot ez a verzió kiváltja, és azonnal elveszítik érvényüket.                    
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8.2 A kitettség korlátozása és ellenőrzése 
A vegyi anyagokkal való ténykedéskor szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni. 
Használat után alaposan mossa le a bőrét szappannos vízzel. 
A szem és az arc védelme Oldalsó védőpajzzsal ellátott keretű szemüveg ajánlott az áttöltés során.  
 
A bőr védelme  Áttöltéskor védőkesztyű viselése ajánlott. 

Megfelelő kesztyűk: 
természetes gumi/természetes latex - NR (0,5 mm) 

(használjon púderezetlen és allergénmentes termékeket) 
polikloroprén - CR (0,5 mm) 
nitrilgumi/nitril-latex - NBR (0,35 mm) 
butilgumi - butil (0,5 mm) 
fluórgumi  - FKM (0,4 mm) 
polivinil-klorid - PVC (0,5 mm) 

 
A test védelme Oldószerekkel szemben ellenálló védőruházat ajánlott az áttöltés folyamán. . 
 Légzésvédelem Ha a kockázatértékelést követően nem zárható ki, hogy az aeroszol- és  

ködképződés miatti határértékek túllépése bekövetkezik, légzőkészüléket kell kéznél 
tartani: A típusú gázszűrő, azonosító színe barna. 

 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok 
  Ködfolyadék dietilénglikol )*  

a) Kinézet Alak: folyékony Alak:  
folyék
ony   

  Szín: színtelen Szín: színtelen  
b) Szag : semleges  nincs     
c) Szagküszöb nincsenek adatok       
pH-érték 6...8 (20°C-on) 6...8 (20°C-on)   
    Koncentráció: 200 g/l 
e) Olvadáspont -8°C-tól -43°C-ig -6 °C     
f) Forrás kezdete/tartománya 100°C-tól 244°C    
g) Lobbanáspont >140°C  138°C nyitott tégely esetén 
h) Párolgási nincsenek adatok       
 sebesség        
i) Gyúlékonyság nincsenek adatok  335°C    
    Hőmérsékleti osztály: T2 
    Robbanási csoport: IIB 
j) Felső/alsó gyulladási- nincsenek adatok  a.r.h 1,7 térf.-% 75 g/m³ 
 vagy robbanási határok   f.r.h. 37,0 térf.-% 1635 g/m³ 
k) Gőznyomás nincsenek adatok  0,008 hPa  25°C-on 
l) Gőzsűrűség nincsenek adatok  1000     
m) Fajsűrűség : nincsenek adatok  3,66 g/ml  20°C-on 
n) Oldhatóság(ok): Vízbe keverhető teljes mértékben keverhető 

o) Eloszlási tényező nincsenek adatok  log Kow: -2,0   
 n-octanol/víz        

p) Öngyulladási nincsenek adatok  
229°C - 372°C 1013 - 1013,25 hPa 
mellett 

 hőmérséklet        
q) Bomlási hőmérséklet nincsenek adatok  372°C 1013 hPa mellett 

r) Viszkozitás hígfolyós Vdyn: 30 mPa*s  20°C-on 

    Átszámítás: Vkin = Vdyn/sűrűség :  

    
Sűrűség
:  1,12 kg/l 

s) Robbanási tulajdonságok A termék nem robbanás- nincsenek adatok  
  veszélyes, azonban robbanékony       
  gőz-levegő keverékek      
  képződhetnek      
[T
] Oxidáló tulajdonságok nincsenek adatok  nincsenek adatok  

 
9.2 Egyéb adatok 

Vezetőképesség < 5 µS/cm 

 
10. Stabilitás és reaktivitás 

10.1. Reaktivitás 
Lásd 10.3 fejezet 

10.2 Kémiai stabilitás 
Stabil a megadott tárolási körülmények között 

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 
Erős lúgokkal reakcióba lép. 
Oxidálószerekkel reakcióba lép. 
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10.4 Kerülendő körülmények  
Védje a napsütéstől, és ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek. 

 
10.5 Nem összeférhető anyagok 

Lásd 10.3 fejezet 

 
10.6 Veszélyes bomlástermékek 

Nem bomlik le a rendeltetésszerű használat során 
Tűz esetén: lásd az 5. fejezetet. 

 
11. Toxikológiai adatok 
 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó adatok 
Füstfolyadékdietilénglikol )*  
a)  

 
a) Akut toxicitás  A terméket nem vizsgálták állatokon LD50 orálisan - patkány – 12.565 mg/kg 

. LD50 orális - ember – 1.000 mg/kg 
A DEG nagyon alacsony helyi irritációs potenciállal rendelkezik. 
Nincs bizonyíték arra, hogy az ember allergiás lenne rá. Az állatkísérletek során a bőrön 
keresztüli toxicitást  alacsonynak találták. 
A DEG-tartalmú készítmények helyi használata azonban az égési sérülések utáni 
halálesetek számának növekedéséhez vezetett a metabolikus acidózis és kóma 
következtében beálló veseelégtelenség miatt, amelyben a DEG-nek jelentős hozzájárulást 
tulajdonítanak. 

 
Az inhalációs expozíciós útvonalra vonatkozóan állatkísérleti adatok állnak rendelkezésre, 
amelyek alacsony toxicitásra utalnak. 

 
A DEG szájon át történő bevitelének következményei számos mérgezéses esetből ismertek. 
Akut életveszélyes vagy halálos kimenetelű volt 150-350 ml hígítatlan DEG bevétele, amely 
azonnali súlyos központi idegrendszeri zavarokat (mély kóma) és anyagcserezavarokat 
(metabolikus acidózis) okozott. 

 
A kisebb adagok (2-3 korty) kezdetben fejfájást, hányást és vizeletürítési panaszokat 
okoztak (poliuria), 6 nap múlva anuria lépett fel. A DEG-tartalmú gyógyszerek egyszer 
vagy többször rövid időközönként történő lenyelése után a mérgezés késleltetett lefolyását 
figyelték meg. A gyakori kezdeti tünetek a szédülés, hányinger, hányás, fejfájás, néha 
hasmenés és kiszáradás voltak. Ezt követték veseműködési  zavarok (poliuria, oliguria, 
végül  anuria), hátfájással. Kísérő tünetek  a fáradékonyság, sápadtság, enyhe arcödéma, 
enyhe hipotermia, légzési zavarok, lelassult pulzus és neurológiai zavarok voltak. A 
biokémiai leletek között leukocitózis,  metabolikus acidózis, hiperkalémia, megemelkedett 
kreatinin- és karbamidszint, hiperglikémia és néha oxaluria is szerepelt. A mérgezés 
gyakran halálos kimenetelű volt, a halál beállta előtt tudatzavarok jelentkeztek,  és a halál 
gyakran 4 --12 nap alatt bekövetkezett. b) Maró-/irritáló hatás nem ingerlő A 
nyúl bőrén nem, vagy a bőrre csak enyhe irritáció jeleit figyelték meg. A tesztelt 
személyek  még 3- napos hígítatlan DEG-kitettség után is csak enyhe irritációs reakciót 
mutattak. A DEG besorolása szerint nem irritálja a c) Súlyos szem- nem ingerlő A 
nyúl szemében  károsítás/ingerlés hígítatlan anyag nem, vagy csak  gyenge irritáló hatást 
váltott ki, ami nem tette szükségessé a szemirritáló besorolást.  
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d) A légutak/bőr  nem érzékenyítő hatású Maximalizálási teszt - tengerimalac 
 légutak/bőr  Eredmény: nem okoz érzékenyítést 
e) Csírasejt mutagenitás nem állnak rendelkezésre adatok A DEG-gel végzett in vitro és in vivo  
   vizsgálatok negatív vagy nem egyértelmű 
   eredményeket hoztak. 
f) Rákkeltő hatás nem állnak rendelkezésre adatok Az érvényes állatkísérletek nem adtak  
   arra utaló jeleket, hogy a DEG-nek . 
   közvetlen rákkeltő hatása lenne. 
   Nagy terhelések esetén azonban a DEG   
   hólyagkövek kialakulása következtében 
   állandó irritációhoz és hólyagdaganatok 
   kifejlődéséhez vezethet. 
g) Reprodukciós toxicitás A magzati károsodás kockázatától A magzati károsodás kockázatától 
  a MAK érték / BAT érték betartása esetén a MAK érték / BAT érték betartása esetén 
  nem kell félni. nem kell félni. 
h) Specifikus célszervi  nincsenek adatok  nem bizonyítható potenciál 
 toxicitás egyszeri   
 kitettség esetén   
i) Specifikus célszervi Károsíthatja a szerveket hosszabb Károsíthatja a szerveket hosszabb 
 toxicitás ismételt vagy ismételt kitettség esetén. vagy ismételt kitettség esetén. 
 kitettség esetén. orális - vese orális - vese 
j) Aspirációs veszély hányáskor hányáskor 

 
12. Környezetre vonatkozó adatok 
 

12.1. Toxicitás 
Nem ismert ökotoxikus hatás 

 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

A terméknek nincs környezetkárosító hatása. Az OECD 301E / EEC 84/449 C3 szerint biológiailag jól lebontható. 

 
Csekély koncentrációval szakszerűen bevezetve adaptált biológiai derítőrendszerbe nem várható az élőiszap 
lebontási aktivitásában zavar.    

 
12.3 Bioakkumulációs potenciál 

Nincs bioakkumulációs potenciálja 

 
12.4 Mobilitás a talajban 

A környezeti elemek közötti átvitelt és elosztást még nem határozták meg 

 
12.5 A PBT- és a vPvB értékelés eredményei 

nincsenek adatok  

 
12.6 Egyéb káros hatások 

nem ismert 
WGK Vízveszélyeztetési osztály: 1: enyhén vízveszélyeztető. 
Ne engedje, hogy a talajvízbe, a nyílt vizekbe, vagy a csatornahálózatba kerüljön.                       
Nem szabad hígítatlanul ill. semlegesítés nélkül a lefolyóba, ill. az ülepítőbe engedni.  

 
13. Tudnivalók a készülék eltávolításával kapcsolatban 
 

13.1. Hulladékkezelési eljárás 
Hulladékkód 

20 01 13 
A termék 

Ajánlás: A háztartási hulladékkal együtt égethető el a hulladékkezelő társasággal és az illetékes hatósággal 
konzultálva, figyelembe véve a szükséges műszaki előírásokat.  

Tisztítatlan csomagolás 
Ajánlás: A szennyezett csomagolóanyagokat teljesen ki kell üríteni, majd megfelelő tisztítás után újrafeldolgozásba 

adhatók.    A nem tisztítható csomagolást az anyaggal azonos módon kell eltávolítani.   
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14. Szállítási adatok     

14.1 ENSZ-szám 
ADR/RID: -- IMDG: -- IATA: -- 

 
14.2 Szabályszerű ENSZ szállítási megjelölés 

(ADR/RID) Nem veszélyes áru 
IMDG Nem veszélyes áru 
IATA Nem veszélyes áru 

14.3. 
Szállítási veszélyességi 
osztályok     

 (ADR/RID) -- IMDG -- IATA -- 

14.4 Csomagolási csoport     
 (ADR/RID) -- IMDG -- IATA -- 

14.5. Környezeti veszélyek:     
 (ADR/RID) -- IMDG -- IATA -- 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések   

 (ADR/RID) nincs 
IMDG Tengerszennyező:
 nem IATA 

nin
cs 

 
14.7.Tömeges áruszállítás a MARPOL 73/78 egyezmény II. függeléke és az IBC-Code szerint. 

Az IBC-Code szerinti ömlesztett szállítás nem lehetséges. 

 
15. Jogszabályi előírások 
 

15.1. Az anyagra vagy a keverékre vonatkozó biztonsági-, egészségügyi- és környezet-specifikus előírások 
Nemzeti előírás 

Vízveszélyességi osztály  (WGK) 1, enyhén veszélyes a vizekre (VwVwS (közigazgatási rendelet a vízszennyező 
anyagokról) 4. melléklete szerinti besorolás) 
Illékony szerves  A 2004/42/EG Irányelv szerint nem tartalmaz VOC-komponenseket  
vegyületek 

 
15.2  Anyagbiztonsági értékelés 

Erre a termékre nem végeztünk anyagbiztonsági értékelést. 

 
16. Egyéb információk 

dietilénglikol )* 
GESTIS anyag-adatbázis: A bejegyzések a dietilénglikol anyag-adatlapból vannak leszármaztatva. 
http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestisdeu:sdbdeu$3.0 

Expozíciós szcenárió: 
Professzionális ködfolyadék rövid ideig tartó mesterséges köd- és látványhatások előállítására 
rendezvényeken, színházakban és a filmgyártásban.   
A nézési távolságtól és a kívánt effektustól függően a ködfolyadék koncentrációja a levegőben 25 és max. 80 
mg/m³ közötti  értékre állítandó be.     
A köd sűrűségét elsősorban úgy kell adagolni, hogy a kijáratok és a vészkijáratok zárt helyiségben mindig láthatóak 
legyenek. Ugyanez vonatkozik a menekülési útvonalak világítására, jelöléseire, a lépcsőlejárókra, aknákra, 
leesésveszélyes peremekre, stb.    
Be kell tartani a 25 méteres látótávolságot (a max. távolság a következő kijáratig). 
A félelemkeltés megelőzése érdekében a ködösített helyiségeket nem szabad lezárni.    
A terméket szakszerűen, szállítási állapotában kell alkalmazni. 
Tartsa távol a gyermekektől, és általuk hozzáférhetetlenül tárolja.  

 
További információk 

 
A jelen információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze.  Nem törekedtünk a teljességre.   A biztonsági 
adatlap a termékeket a biztonságos kezelésre vonatkozó követelmények tekintetében írja le, és a felhasználónak 
útmutatásként kell tekintenie.     Az adatok nem garantálják a termék tulajdonságait a minőség leírása értelmében.   

 
A Steinigke Showtechnic GmbH nem vállal felelősséget az ezekkel a termékekkel vagy kezelésükkel kapcsolatban 
keletkezett károkért.   Az általános szerződési feltételeket lásd a számla vagy a szállítólevelek hátlapján, valamint  a 
www.steinigke.de. web-oldalon. 
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