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Rádiójel vezérlésű 1 csatornás fali kapcsoló, RSLT3 10/05 változat 
Rendelési szám: 64 64 77 
 
Rendeltetésszerű használat: 
Ezzel a rádójel vezérlésű fali kapcsolóhoz egy megfelelő rádiójel vezérlésű adó 
tanítható be és kapcsolható be azzal. Hatótávolsága - optimális környezeti 
feltételek esetén - akár 70 m is lehet. 
Ez a rádiójeles távirányító kizárólag száraz belső helyiségekben alkalmazható. 
A rádiójel vezérlésű fali kapcsolót egy 12 V-os elem (27A típus) látja el 
feszültséggel. 
Feltétlenül tartsa be a jelen használati útmutató biztonsági- és kezelési előírásait. 
Ezek nemcsak a készülék védelmét szolgálják, hanem elsősorban saját 
egészsége védelmét.  
Olvassa el ezért a teljes használati útmutatót, mielőtt használatba venné a 
készüléket. 
A termék megfelel a hazai és az európai törvényi előírásoknak.  Az útmutatóban 
található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. 
Minden jog fenntartva. 
Biztonsági előírások 

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő 
károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A 
következményes károkért nem vállalunk felelősséget.  
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi károkért 
nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a 
szavatosságvállalás/garancia megszűnik.  
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad 
önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. 
• Ne használja a készüléket kórházakban, vagy más gyógyászati 
intézményekben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge 
rádiójelet bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó 
készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez vonatkozhat 
esetleg más területekre is. 
• A rádiójel vezérlésű fali kapcsolót egy 12 V-os elem (23A típus) látja 
el feszültséggel. 
• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Emiatt 
gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.  
• A rendszerelemeket ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet, 
nedvesség, vagy erős rezgések behatásának. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert az 
kisgyerekek kezében veszélyes játékszerré válhat. 
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis 

magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 
• Ne használja a készüléket kórházakban, vagy más gyógyászati 
intézményekben, ill. ilyen eszközök   (pl. szívritmusszabályozó) közelében. Annak 
ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge rádiójelet bocsát ki, ezeken a 
helyeken az életfenntartó készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez 
vonatkozhat esetleg más területekre is. 
 
Csatlakoztatás és szerelés 

Ez a rádiójeles távirányító kizárólag száraz belső helyiségekben 
alkalmazható. 
Amikor lyukat fúr a falba, vagy csavarokat csavar be, vigyázzon 
arra, hogy ne sértsen meg semmilyen kábelt vagy vezetéket. 

 
 
• Emelje meg óvatosan a rádiójel vezérlésű fali 
kapcsoló homloklemezét (pl. egy csavarhúzóval) és 
emelje le azt (lásd a jobb oldali ábrát). 
 
 
 
 
 
• Vegye le a szerelőlapot. A rádiójel vezérlésű fali 
kapcsoló szerelőlapja 4 csíptetővel van 
hozzáerősítve a készülék elektronikai részéhez (lásd 
a jobb oldali ábrát). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A szerelőlapon két felerősítő furat van 
(lásd jobb oldali ábrát). Illessze a 
szerelőlapot a falhoz és jelölje át a 
felerősítő furatok helyét a falra. 
• Fúrja ki a felerősítő furatokat. 
• Erősítse fel a szerelőlapot a megfelelő 
szerelési anyagokkal a kijelölt helyre. 
• Erősítse fel a rádiójel vezérlésű fali 
kapcsoló elektronikai részét a szerelőlapra. 
• Helyezzen be helyes polaritással egy 12 
V-os (27A típusú) elemet a rádiójel vezérlésű fali kapcsoló elemtartó rekeszébe. 
• Helyezze fel a rádiójel vezérlésű fali kapcsoló homloklapját. 
Egy megfelelő rádiójel vezérlésű vevő tanítása egy rádiójel vezérlésű fali 
kapcsolóhoz 
• Kapcsolja rá a feszültséget a rádiójel vezérlésű vevőkészülékre. Állítsa be a 
rádiójel vezérlésű vevőt tanítási üzemmódba. Ezzel kapcsolatban vegye 
figyelembe a rádiójel vezérlésű vevőkészülék kezelési utasításában foglaltakat is. 
• Kapcsolja be a rádiójel vezérlésű fali kapcsolót az ON (=“I“) gombbal. 
• A tanulási művelet ezzel sikeresen befejeződött. 
 
Egy rádiójel vezérlésű fali kapcsoló rádiójel vezérlésű vevőkészülékből 
történő törlésével kapcsolatban olvassa el a vevőkészülék használati 
utasítását. 
Fogyasztók aktiválása/deaktiválása 
A betanított rádiójel vezérlésű vevő aktiválásához nyomja meg egyszer röviden az 
„I“ nyomógombot a rádiójel vezérlésű fali kapcsolón. A rádiójel vezérlésű vevő 
deaktiválásához nyomja meg egyszer röviden az „O“ nyomógombot. 
A rádiójel vezérlésű fali kapcsoló dimmer funkciója 
A dimmer funkció csak egy megfelelő dimmerrel együtt használható. 
• Kapcsolja be a rádiójel vezérlésű fali kapcsolón a dimmert az „I“ gomb egyszeri 
rövid megnyomásával. 
• Nyomja meg ismét az „I“ gombot a rádiójel vezérlésű fali kapcsolón. A dimmer 
funkció elindul. 
• Nyomja meg még egyszer az „I“ gombot. A dimmer funkció leáll.  
Karbantartás és ápolás 
A készülék az elem berakásán ill. az elemcserén kívül más karbantartást nem 
igényel, ezért ne nyissa ki/ne szedje szét sosem. 
A készüléket csak egy száraz, tiszta és puha ruhával tisztítsa. Semmiképpen ne 

használjon agresszív tisztítószert vagy oldószereket, mert azok 
megtámadhatják a készülékházat, vagy káros hatással lehetnek a 
működésre. 
Kezelés 
 A rendszer egységeit kizárólag száraz beltéri helyiségekben lehet 
használni. 

 Kerülje el az alkalmazás helyén vagy a szállításnál a következő kedvezőtlen 
környezeti viszonyokat: 
- nedvesség, amely a termék tönkremenetelét okozhatja 
- közvetlen napsütés 
- szélsőséges hideg vagy hőség 
- por vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek 
- erős rezgések 
- erős mágneses mezők, pl. gépek vagy hangszórók közelsége 
• Ügyeljen arra is, hogy az egész készülék szigetelése hibátlan és ép legyen. 
Sohase szedje szét a készüléket! A termék belsejében nincsenek Ön által 
karbantartandó részek. 
• Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék! 
Ha sérüléseket talál, ne használja tovább a terméket! 
Áramütés miatt életveszély áll fenn! 
Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha 
- a készüléken látható sérülések vannak  
- a készülék nem működik  
- hosszabb ideig tárolták kedvezőtlen körülmények között 
- nem megfelelő körülmények között szállították.  
Hatótávolság 
A rádióvezérlésű jelek hatótávolsága optimális körülmények között akár  70 m is 
lehet. 

 
E hatótávolság adat alatt az adó és a vevő között zavaró 
befolyások nélküli "szabad rálátásos hatótávolságot" kell érteni. 

A gyakorlati használatban azonban az adó és a vevő között falak, födémek 
stb. vannak, amelyek a hatótávolságot ennek megfelelően  csökkentik. 
Mivel a rádiós átvitelt különböző tényezők befolyásolják, sajnos nem lehet 
határozott hatótávolságot garantálni.  
Normál esetben a használat egy családi házban problémamentes.  
A hatótávolságot jelentősen csökkenthetik az alábbi tényezők: 
• falak, vasbeton födémek 
• bevonatos, gőzölt szigetelő ablaküvegek 
• fém- és elektromosan vezető tárgyak közelsége (pl. fűtőtestek) 
• emberi test közelsége 
• szélessávú zavarok a lakókörnyezetben, (hordozható telefonok, mobiltelefonok, 
vezeték nélküli fejhallgatók/hangszórók, rádiós átvitelű időjárásállomások, 
csecsemőfigyelő rendszerek, stb.) 



• kábelek, elektromotorok, trafók, hálózati adapterek, komputerek közelsége, 
• rosszul árnyékolt vagy nyitott burkolattal működtetett számítógépek, vagy más 
elektromos készülékek közelsége. 
 
Ártalmatlanítás 
a) Általános tudnivalók 
Elektronikus és elektromos termékeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni.  
Az elhasználódott terméket az érvényben lévő törvényi előírások szerint 
ártalmatlanítsa. 
b) Elemek és akkuk  

Ön, mint végfelhasználót, törvény kötelezi (az elemekre 
vonatkozó rendelet szerint) minden elhasznált elem és akku 
leadására; ezeket tilos a háztartási szemétbe kidobni! 
A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható 
szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét 
útján történő ártalmatlanítás tilalmára utalnak.  A főbb nehézfémekre 
vonatkozó jelölések a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = 
ólom. 

Az elhasznált elemeket, akkukat, gombelemeket díjmentesen leadhatja a 
lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk boltjaiban, és az elemeket, akkukat, 
gombelemeket forgalmazó boltokban.  
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul környezete 
védelméhez. 
 
Megfelelőségi nyilatkozat 
A Conrad Electronic cég, Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau ehelyt 
kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető 
követelményeinek és egyéb lényeges előírásainak. 
 

A termék megfelelőségi nyilatkozatát megtalálja a 
www.conrad.com.weblapon. 
 
Műszaki adatok 
Adásfrekvencia: 433 MHz 
Áramellátás: 1x 12V-os elem, „27A“ típus 
Hatótáv: 70 m-ig (szabad téren, egyébként lásd a "Hatótávolság" című fejezetben) 
Beépített LED: billentyűműködtetéskor röviden kigyullad 
Súly: kb. 53  g (elem nélkül) 
Üzemi hőmérséklet: 0° és +35°C között 
Méret (H x Szé x Mé):  kb. 80 x 80 x 14 mm 
 
 


