Radidjel vezérlési karora, palyaudvari kijelzéssel

Hasznalati utmutatd

(N Funkciok
e A DCF-jel vétele
e Taplalas 3 V-o0s CR 1620 elemrdl

1. Kezel6gombok

B gomb (radidjel kézi vétele)

1. Uzembe helyezés
A radidjel vételi funkcio automatikusan kikapcsolddik, ha az éra tobb mint 3 napig
nem vett radidjelet.
Emiatt nyomja meg és tartsa 3 masodpercig megnyomva a B gombot, hogy elinditsa
a radidjel vételét. Rakja le most az 6rat, hogy zavartalanul tudja venni és feldolgozni
a radidjeleket.
A masodpercmutaté allasa jelzi, hogy az 6ra kapcsolatban van a radidjelekkel, vagy
veszi azokat.

A masodpercmutatd a A masodpercmutaté a
29 percen all — a vétel aktivalva van.
31 percen all —jo vételi lehetség.

Az 6ranak a DCF-idGre valé bedlldasahoz 3 — 7 percre van sziiksége. Ezen id6 alatt ne
mozgassa az orat.



A pontos id8 vétele és beallitasa utan lekérdezheti, hogy a vétel sikeres volt-e vagy
nem. Ehhez nyomja meg és tartsa 3 mdsodpercig megnyomva a B gombot, amire
fel a masodpercmutato az alabbi alldsokba allhat:

Sikeres vétel Sikertelen vétel

Sikertelen vétel esetén ismételje meg a kézi vétel miveletét, mas helyre rakva az
orat.

A pontos id6t a radidjel vezérelt kardra automatikusan veszi, ill. korrigalja minden
nap 3.00, 4.00 és 5.00 érakor.

A fenti funkciot akkor is alkalmazhatja, ha kisebb id6eltérést tapasztal, példaul a
masodperc értékében.

Az dOra teljes ujradllitasa nagyobb idGeltérés esetén.

Ennek mindig fennall a lehet&sége, ha az déra teljesen mas id6t mutat, vagy
elemcsere utan.

Ehhez tegye a kovetkezbket:

1.

Az éranak van egy referenciapontja, amelyhez minden radiojel vezérelt ora az
idGjelet szamitja — ez a 12:00 éra allas.

Nyomja meg és tartsa egyszerre 7 masodpercig megnyomva az A és a B gombot.
Az oOra gyorsjarasba kezd — mindegyik mutaté mozog.

Ha folyik a gyorsjaras, a mutatok allasanak megfelelGen lehet&sége van a
mutatdkat

az 0ramutato jarasaval megegyezd irdnyba vagy azzal

ellentétes irdnyba gyorsan futtatni a futasi id6 leroviditése érdekében. Ehhez
nyomja meg réviden az A gombot, majd megint a B gombot — a mutatdk az
ellentétes iranyba futnak.

A 12:00 ¢6ra allas el6tt allitsa le a mutatdkat a B gomb megnyomadsa altal, majd
ugyanennek a gombnak a nyomogatdasaval Iépésenként allitsa ra az 6sszes
mutatét a 12:00 allasra.

Most fektesse le az 6rat tovabbi gombnyomdsok nélkiil a pontos id6 bedllitasa
érdekében, 3 -7 percen beliil az éra raall az aktualis pontos idére.



V. A nyari-/téli id6szamitas beallitasa
Az 6rat a ,nyari-/téli idészamitas automatikus atallitasa" alapbeallitassal szallitjuk.
A funkciot be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg és tartsa 3 masodpercig megnyomva az A és a B gombot —a
masodpercmutaté a 12.00 6ra utani elsé teljes percre fut.

2. Nyomja meg most az A gombot, és a mdsodpercmutatd az aldbbiak szerint all
be:

automatikus nyari-/  nyari id6szamitas nyéri idészamitasrél
téli idészamitas beadllitva elallitva

Nyomja meg most az A gombot , és a masodperc és a pontos id6 normalis médon
tovabb jar.

VI. A vilagidé beallitasa

A vilagid6t kézzel is be lehet allitani. Tegye ekkor a kovetkezbket:

1. Nyomja meg az V. pont szerint egyszerre az A és a B gombot. Most a
masodpercmutato egy perccel a 12.00 éra utani allasba megy, ami azt jelenti,
hogy eurdpai id6zdna, azaz a DCF-6raid6 van beallitva.

2. Most a B gomb nyomogatasaval az id6z6nat egy-egy 6raval elére allithatja. igy
24 |épést tehet = 24 kiilonbo6z6 id6zona.

3. Gondoljon arra, hogy az id6zéna kézi bedllitasa utan alljon vissza az eurdpai
idGre, azaz a masodpercmutaté egy perccel a 12.00 éra utani allasban legyen —
ez nem torténik meg automatikusan.



Az elhasznalodott 6ra eltavolitasa

Az elhasznalt késziilékek nem valdk a haztartasi hulladék kozé.
Végfelhasznaloként torvényileg kotelezett az elhasznalt késziiléknek egy kdziizemi
hulladékgy(ijt6 dllomdason torténd leadasara.

Az akkumulator visszaadasall

- Az elhasznalt akkumulatortt nem szabad a haztartasi hulladékkal egyutt
eltavolitani.

A felhasznald torvényileg koteles az elhasznalt akkumulatorokat

visszaszolgaltatni, pl. egy kozhasznalati hulladékgy(ijt6 telepen, vagy

barhol, ahol ilyen akkumulatorokat forgalmaznak.

A karosanyag tartalmud akkumulatorok egy "athuzott"

szeméttartallyal®, vagy egy vegyjellel, pl. Cd (= az akkumulator kadmiumot
tartalmaz), Hd (=az akkumuldtor higanyt tartalmaz) vagy Pb (= az akkumulator 6Imot
tartalmaz), vannak megjeldlve.

Megfelel6ségi nyilatkozat:

Az Eurotime Uhrenvertriebs-GmbH, Schweinfurter Str. 24, 97337 Dettelbach cég ehelyt
kijelenti, hogy ez az aru megfelel az 1999/5/EU irdnyelv alapvetd kévelményeinek és
eléirasainak.

Az alairt és datummal ellatott megfelel6ségi nyilatkozat egy masolata kivansagra
megtekinthet6é az info@eurotime.eu

Az R&TTE kévetelmények a ce E
—

kdvetkez6 orszagokban teljesuinek,:

Az EU 6sszes orszagaban, Svajcban
€s
Norvégiaban.




