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1. Bevezetés 
Tisztelt Vásárlónk! 
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. 
A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. 
Ennek az állapotnak a fenntartása és a veszélytelen működés biztosítása 
érdekében Önnek, mint felhasználónak be kell tartania e használati útmutató 
előírásait! 
Ez a használati útmutató ehhez a termékhez tartozik.  Az útmutató fontos 
tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéshez és kezeléshez.  Figyeljen erre 
akkor is, ha a terméket harmadik személynek továbbadja. 
Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén 
fellapozhassa. 
Az útmutatóban található cégnevek és termékmegnevezések a jelenlegi 
tulajdonosok 
márkajelzései. Minden jog fenntartva. 
 
2. A szállítás tartalma 
• Időjárásjelző állomás 
• Külső érzékelő, tartóval 
• Fém állító talp az állomáshoz 
• Használati útmutató 
 
3. Rendeltetésszerű használat: 
Az időjárásjelző állomás különböző mért értékek, pl. a bel- és kültéri hőmérséklet, 
a bel- és kültéri légnedvesség, a légnyomás és a légnyomás alakulás kijelzésére 
szolgál.  Ezen kívül a készülék a légnyomás alakulása alapján kiszámítja a 
következő 6 - 12 órára a várható időjárást.  
A külső érzékelő által mért adatok vezeték nélkül, rádiós átvitellel adódnak át az 
időjárásjelző állomásra.  
Az óraidő és a dátum a  DCF időjel közvetítésével automatikusan beállítódik.  
Emellett kézi beállítás is lehetséges (pl. vételi problémák esetén). 

 
Az 5. fejezetben található egy felsorolás a készülék összes 
jellemzőjével.  

 
A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges téves kijelzésekért, mérési 
eredményekért, előrejelzésekért, és az azokból adódó következményekért.  
A készülék magánfelhasználásra készült, gyógyászati célokra, vagy a 
nyilvánosság tájékoztatására nem alkalmas.  
A készülék tápellátását elemek biztosítják.  
A készülék alkotórészei nem játékszerek, törékeny, ill. lenyelhető alkatrészeket, 
valamint elemeket is tartalmaz. Ezért a készülék nem való gyerekek kezébe! 
Működtesse úgy az egységeket, hogy azokat a gyerekek ne érhessék el.  
A fentiektől eltérő felhasználás a termék károsodásához vezethet, ezen kívül 
további veszélyek is fennállhatnak.  
Olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, mert sok fontos információt 
tartalmaz a felállításra, használatra és kezelésre vonatkozóan.  Vegye figyelembe 
az összes biztonsági tudnivalót!  
 
4. Jelölések magyarázata 

 
Háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira 
hívja fel afigyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani. 
A „kéz“ szimbólum különleges tippekre és kezelési tanácsokra utal. 
 
5. Jellemzők és funkciók 
a) Időjárásjelző állomás 

• Működés két mikroelemmel. 
• DCF-rádiójel vezérlésű óraidő és dátum kijelzés; kézi beállítás is lehetséges  
• 12-24 órás átkapcsolható időkijelzési mód  
• Időzóna beállítás lehetséges (-12óra.....+12óra) 
• 2 különböző ébresztési idő állítható be, szunnyadás (snooze) funkcióval 
• Beltéri hőmérséklet és légnedvesség kijelzése, mindegyiknél tendencia 
kijelzéssel 
• Kültéri hőmérséklet és légnedvesség kijelzése, mindegyiknél tendencia 
kijelzéssel 
• Maximum 3 külső érzékelő alkalmazható (egyet vele szállítunk, a továbbiak 
tartozékként megrendelhetők 
• Hőmérséklet kijelzés választhatóan Celsius fokban (°C) vagy Fahrenheit fokban 
(°F)  
• Légnyomás kijelzés 
• A légnyomás alakulás grafikus ábrázolása az utóbbi 12 órára 
• A maximum- és a minimum-értékek tárolása 

• Szimbólumok az időjárás előrejelzés kijelzéséhez a következő 6 - 12 órára (a 
készülék a légnyomás belső rögzítése alapján végzi a számítást)  
• Asztalra állítható vagy falra akasztható  
• LED-es kijelző megvilágítás gombnyomásnál 
• Csak száraz, zárt helyiségben használható.  
b) Külső érzékelő 
• Működés két mikroelemmel. 
• A kültéri hőmérséklet és légnyomás kijelzése a beépített LC kijelzőn 
• A csatornaszám kijelzése 
• A mért adatok vezeték nélküli rádiós átvitele az időjárásjelző állomásra (433 
MHz-es technikával) 
• Működés külső térségben 
• Falra szerelhető vagy felállítható a vele szállított tartóval 
 
6. Biztonsági előírások 

A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő 
károk esetén érvényét veszti a szavatosság/garancia. A 
következményes károkért nem vállalunk felelősséget.  
A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 
figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi- vagy személyi 
károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét 
veszti a szavatosság/garancia. 
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad 
önkényesen átépíteni és/vagy módosítani a terméket. Ne nyissa ki, 
ne szedje szét a készüléket (kivéve a jelen útmutatóban leírt elem 
betételt vagy cserét). 
• Ne használja a készüléket kórházban, vagy más gyógyászati 
intézményben. Annak ellenére, hogy a készülék viszonylag gyenge 
rádiójelet bocsát ki, ezeken a helyeken az életfenntartó 
készülékekben működési zavart idézhet elő. Ugyanez vonatkozik 
esetleg más területekre is. 
• Az időjárásjelző állomás csak száraz, zárt belső terekben való 
használatra alkalmas. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, 
nagy hőségnek, hidegnek, nedvességnek vagy víznek, mert ettől 
károsodhat. 
• A külső érzékelő alkalmas kültéren való működésre.  Vízben állva 
azonban nem üzemelhet.  
• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. A készülék 
kis alkatrészeket, üveget (kijelző) és elemeket tartalmaz.  Helyezze 
el a készüléket úgy, hogy gyerekek ne érhessék el.  
• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert az 
kisgyerekek kezébenveszélyes játékszerré válhat.. 
• A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi 
klímában ne. 
• Ha a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi (pl. 
szállításnál), kondenzvíz keletkezhet. Ez károsíthatja a készüléket. 
Ezért hagyja, hogy a készülék használat előtt, kikapcsolt 
állapotban felvegye a helyiség hőmérsékletét. Ez adott esetben  
több óráig is eltarthat.  
• Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és 
barkácsműhelyekben a terméket csak szakértő, felelős személyzet 
jelenlétében szabad használni.  
• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis 
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 
 
7. Tudnivalók az elemekről és akkumulátorokról 

Az időjárás-állomás és a kültéri érzékelő 
működtetése alapvetően akkukkal is lehetséges.  

Az akkuk kisebb feszültsége (akku = 1,2 V, elem = 1,5 V) és 
kisebb kapacitása következtében azonban az üzemélettartam rövidebb lesz, és 
csökkenhet a hatótávolság is.  Ezen kívül az akkuk a hidegre érzékenyebbek, 
mint az elemek. 
Ha a fenti hátrányok ellenére mégis akkukat kíván használni, alkalmazzon 
okvetlenül speciális, kis önkisütésű NiMH akkukat.  
Elsősorban jó minőségű alkáli típusú elemek használatát ajánljuk a készülék 
hosszabb és biztosabb üzemelése érdekében.  
Az időjárásjelző állomáshoz 2 db mikroelem szükséges, a külső érzékelőhöz 
ugyancsak 2 db mikroelemet kell alkalmazni.  
• Elemek/akkuk nem valók gyerekek kezébe.  
• Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra (plusz/+ és mínusz/-
). 
• Az elemeket/akkukat ne tárolja szabadon, mert fennáll annak a veszélye, hogy 
gyerekek vagy háziállatok lenyelik őket. Lenyelés esetén azonnal forduljon 
orvoshoz. 
• Kifutott vagy károsodott elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a 
bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt. 
• Elemet, akkut nem szabad rövidre zárni, szétszedni vagy tűzbe dobni. 
Robbanásveszély! 
• Hagyományos (nem feltölthető) elemeket nem szabad tölteni. Robbanásveszély! 
Csak újratölthető akkukat töltsön fel, és használjon ehhez megfelelő 
töltőkészüléket.  



• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket  tárolás közben) vegye ki az 
elemeket, ill. akkukat.  Túlöregedésnél fennáll annak a veszélye, hogy az 
elemek/akkuk kifutnak, ami károsítja a készüléket, ezen kívül elvész a 
garancia/jótállás! 
• Mindig az egész elem-/akku-készletet cserélje, kizárólag azonos típusú és 
azonos gyártótól származó elemeket/akkukat használjon (ne keverjen tele és félig 
tele elemeket/akkukat).  
• Elemeket és akkukat soha ne keverjen. Használjon vagy elemeket, vagy 
akkukat. 
• A környezetkímélő eltávolításról olvassa el az "Eltávolítás" c. fejezetet.  
 
8. Kezelőszervek 
a) Kijelző 

 
A Időjárási tendencia kijelzés 
B Az időjárás előrejelzés grafikus szimbólumai 
C Légnyomás 
D Vonalsoros kijelzés az utóbbi 12 óra légnyomás alakulására vonatkozóan 
E A szimbólum villog, ha a "szunnyadás" mód aktív.  
F Óraidő ill. ébresztési idő kijelzési felület 

G A „  “ ill. „  “ szimbólum megjelenik, ha az 1. ill. 2. ébresztési időt 
aktiválták 
H Adótorony szimbólum a DCF vétel jelzésére 
I Aktuális holdfázis grafikus ábrázolása 
J Dátum (nap/hónap) 
K Hét napja 
L Beltéri hőmérséklet/-légnedvesség és tendencia kijelzési felülete 
M "Elem kimerülés" szimbólum az alapkészülékre  
N Kültéri hőmérséklet/-légnedvesség és tendencia kijelzési felülete 
O "Elem kimerülés" szimbólum a külső érzékelőre vonatkozóan 
P A külső érzékelők közötti automatikus átkapcsolás szimbóluma 
Q Aktuális vételcsatorna 
R Tükörjég ill. fagy riasztás szimbólum 
 
b) Időjárásjelző állomás 

 
 
 
 

1 „MODE“ gomb 
Rövid nyomás: átkapcsolás az óraidő, 1. sz. ébresztési idő, 2. sz. ébresztési idő 
között; hosszú nyomás: beállító üzemmód aktiválása 
2 „UP/ALARM“ gomb 
Értékek változtatása, ill. ébresztés be-kikapcsolása 
3 „DOWN/DCF“ gomb 
Értékek változtatása, ill. DCF jel keresés indítása kézzel 
4 „MAX/MIN °C/°F“ gomb 
Maximum-/minimum értékek előhívása, ill. hőmérséklet mértékegység (°C/°F) 
választás 
5 „CHANNEL“ (csatorna) gomb 
Átkapcsolás a 3 fogadó csatorna között, illetve külső érzékelő keresés indítás 
kézzel 
6 „SNZ/LIGHT“ gomb  
"Szunnyadás" funkció aktiválás ill. háttérvilágítás aktiválás 
7 Nyílás a falra akasztáshoz 
8 Elemtartó rekesz 2 mikroelem számára 
9 „BARO“ gomb 
A gomb 2 másodperces nyomásával a légnyomás beállítási mód aktiválható 
10 „BARO�“ gomb  
Légnyomás beállítás (érték növelése) 
11 „BARO�“ gomb  
Légnyomás beállítás (érték csökkentése) 
12 „ZONE“ gomb 
A második időzóna kijelzése („ZONE“ megjelenik a kijelzőn) 
13 Csavarmenet az állító láb rögzítéshez 
 
c) Külső érzékelő 

 
14 Adó LED 
A LED röviden felvillan a mért értékek adatainak átvitelekor 
15 „°C/°F“ gomb 
Hőmérséklet mértékegység (°C/°F) átkapcsolása 
16 „TX“ gomb 
Mérési eredmények küldése a bejelentkezéshez 
17 Tolókapcsoló „1 2 3“ 
Az adócsatorna (1, 2 vagy 3) beállítása, ha több külső érzékelő működik (minden 
külső érzékelőt a saját adócsatornájára kell beállítani) 
18 Elemtartó rekesz 2 mikroelem számára 
 
9. Üzembe helyezés 
a) Elemek betétele a külső érzékelőbe 
• Nyissa ki a külső érzékelő hátoldalán lévő elemtartót, úgy, hogy a fedél négy 
rögzítőcsavarját kicsavarja, és a fedelet leveszi.  
• Válasszon a tolókapcsolóval (17) először egy adócsatornát. Ha csak egy külső 
érzékelőt használ (egyet vele szállítunk, a többi külön rendelhető), állítsa be az  1. 
adócsatornát.  
Ha több külső érzékelőt használ (maximálisan 3 lehetséges) mindegyik érzékelőt 
állítsa be egy-egy külön csatornára.  
• Tegyen be két mikroelemet a pólusokra ügyelve a külső érzékelő elemtartójába 
(15) és vegye figyelembe a plusz/+ vagy mínusz/- jelölést.  
• Válassza ki a „°C/°F“ (15) gombbal a kívánt hőmérséklet egységet a külső 
csatornához (°C = Celsius fok, °F = Fahrenheit fok). 
• Az elemtartó újbóli bezárása előtt helyezze üzembe az időjárásjelző állomást.  
Ha az állomás a külső érzékelők jelét keresi  (lásd a 9.b fejezetet), a felismerést 
meggyorsíthatja, ha a "TX“ (16) gombot röviden megnyomja.  
Ekkor egy a mért értékeket tartalmazó adatcsomag érkezik az alapkészülékre.  
b) Elemek betétele az időjárásjelző készülékbe 
• Nyissa fel az időjárásállomás hátoldalán lévő elemtartót (8) és tegyen be két 
mikroelemet a pólusokra ügyelve (a plusz/+ és mínusz/- pólusra ügyeljen).  
• Zárja vissza az elemtartó rekeszt. 
• A készülék kijelzője röviden megmutatja az összes kijelző szegmenst, és a 
világítás is röviden bekapcsolódik, ezenkívül hangjel hallható.  
• Ezután a légnyomás kijelzés villog (C). Állítsa be a „BARO�“ (10) ill.  
„BARO�“ (11) gombokkal az aktuális légnyomás értéket a felállítás helyén.  

Ezt az értéket megtalálja pl. az Interneten.  Egy közelítő érték 
beadása elegendő.  
Ezt a beállítást később is el lehet végezni, tehát át is ugorhatja.  



• Nyomja meg a „BARO“ (9) gombot,  akkor a légnyomás adatok beadása 
befejeződik, és az időjárásállomás a külső érzékelők keresését indítja.  
• A külső érzékelő mérési adatokat kijelző részén (jobbra fent a kijelzőjén) csak 
vonalak villognak.  
Az időjárásállomás kb. 3 percig a rendelkezésre álló külső érzékelők jeleit keresi.  
Ezalatt ne mozgassa az időjárásjelző állomást, és ne nyomjon meg egyetlen 
gombot sem.  
 

A felismerés meggyorsítására nyomja röviden a „TX“ (16) gombot a 
külső érzékelő elemtartójában.  
 

Ekkor egy a mért értékeket tartalmazó adatcsomag érkezik az alapkészülékre.  
A külső érzékelő jelző LED-je (14) röviden felvillan, ha egy adatcsomag átadásra 
kerül.  
• Az érzékelő keresés befejezése után az időjárásállomás megkísérli a DCF jel 
vételét, az adótorony szimbólum (H) villog a másodperc kijelzés felett.  
A DCF jel keresése és a jel kiértékelése mintegy 10 percet vesz igénybe, ne 
mozgassa ezalatt a készüléket, és ne nyomjon gombot.  

 
 
Jel vétel megtörtént,  Kiértékelés 
folyamatban 
 
 
Nincs jel 
 
 

Vegye figyelembe a DCF-jel vételével kapcsolatban a 10. fejezetet.  
Ha 10 perc eltelte után sem jelződik ki az aktuális  DCF idő, változtassa meg a 
készülék elhelyezését és indítson újabb DCF jel keresést.  
Tartsa ehhez a „DOWN/DCF“ (3) gombot kb. 3 másodpercig nyomva, amíg a 
készülék hangjelet nem hallat.  Néhány másodperc múlva a DCF vétel jelnek 
villognia kell.  
• Amíg az adótorony szimbólum (H) villog, a DCF vételt le lehet kapcsolni, a 
"DOWN/DCF“ (3) gomb rövid nyomásával.  Az adótorony szimbólum eltűnik.  
Ezután állítsa be kézzel az óraidőt és a dátumot.  Ez akkor válhat szükségessé, 
ha a vételi feltételek  nem megfelelőek (pl. egy pincehelyiségben). 
 
c) A külső érzékelő felállítása illetve felszerelése 
• Ha a kijelzőn védőfólia van, azt húzza le.  
• A vele szállított tartó sima felületen való felállításra és falra szerelésre is szolgál.  

 
Ha a külső érzékelő kijelzőjén lévő adatokat le akarja olvasni, 
ajánljuk, hogy az érzékelőt szerelje az ablak mellé.  

 
Válassza ki úgy a szerelés helyét, hogy közvetlen napsütés ne érje az érzékelőt,  
mert egyébként téves mérési adatokat fog szolgáltatni.  Ugyanez vonatkozik arra 
az esetre, ha közvetlenül éri a csapadék. 
• A felállításhoz az érzékelőt be kell pattintani a tartóba.  
Ezután az állító támasz a tartó hátoldalán kihajtható.  
• A falra szereléshez a tartón megfelelő nyílás található.  
Tegye be az érzékelőt helyes irányban a tartóba.  Akassza fel ezután a tartót a 
rajta lévő nyílás segítségével egy szögre, csavarra vagy kampóra.  
 
d) Az időjárásjelző állomás felállítása vagy szerelése 
• Ha a kijelzőn védőfólia van, azt húzza le.  
• Mint a külső érzékelő, úgy az időjárásjelző állomás is felállítható egy vízszintes, 
stabil, megfelelő méretű felületen, vagy - más megoldásként - felfüggeszthető egy 
függőleges falra.  
• A felállításhoz a vele szállított fém állító lábat be kell csavarozni a hátoldalon 
lévő menetbe (13).   Ehhez ne használjon szerszámot, és ne csinálja erővel! 
 
Értékes bútorokra való helyezéskor megfelelő alátét szükséges, a karcolások 
elkerülésére.   
• A falra való szereléshez a készülék hátoldalán egy megfelelő nyílás (7) található.  
Akassza fel az időjárásjelző állomást egy szögre, egy csavarra, vagy egy 

kampóra.  
Az időjárás állomás súlya miatt ügyelni kell a stabil rögzítésre.  Ha 
leesik a készülék, károsodik, és elvész a szavatosság/-garancia! 
 
 

10. a) Tudnivalók a DCF-vételről 
A DCF-jelet a Frankfurt közelében lévő 
Mainflingenben működő adó sugározza le.  
Ennek hatótávja mintegy 1500 km, ideális 
vételi körülményeknél akár 2000 km is lehet.  
A DCF-jel tartalmazza a pontos időt (eltérés 
elméletileg 1 másodperc egymillió év alatt!) és 
a dátumot. 
Természetesen elmarad a téli/nyári idő 
körülményes átállítása is, mivel az átállítás 
automatikusan megy végbe. 

Az első DCF vétel kísérlet mindig az elemeknek az időjárásjelző állomásba való 
berakásakor történik, lásd a 9. fejezetet.  
A DCF vételkísérletet a készülék éjjel többször is elvégzi (02:03, 03:03 és 04:03 
órakor), mivel ilyenkor a vétel jobb minőségű.  Már napi egyetlen sikeres vétel 
elég ahhoz, hogy az időjárásjelző állomásba beépített kvarcóra eltérését egy 
másodperc alatt tartsa. 
 
A DCF-jel rossz vétele pl. leárnyékolt helyiségben vagy épületben fordulhat elő, 

pl. fémgőzőlt szigetelőablakok, fémrétegelt speciális tapéta vagy 
különleges épületszerkezet (vasbeton) alkalmazása esetén.  
 

A vételt leronthatja az is, ha az alapállomás közelében elektromos/elektronikus 
készülékek (TV-készülék, számítógép) működnek. 
Ugyanez vonatkozik a nagyobb fémtárgyak közelségére (fűtőtestek, fém ajtók 
stb.). 
 
11. Az időjárásjelző állomás kezelése 
a) Új DCF vételkísérlet indítása 
Tartsa a „DOWN/DCF“ (3) gombot kb. 3 másodpercig nyomva, amíg a készülék 
hangjelet nem hallat.  Néhány másodperc után az adótorony szimbólum (H) 
villogni kezd.  
 
A DCF jel keresése és a jel kiértékelése mintegy 10 percet vesz igénybe, ne 
mozgassa ezalatt a készüléket, és ne nyomjon gombot.  
 
Jel vétel megtörtént,  Kiértékelés folyamatban 
 
 
Nincs jel 
 
 
 
b) DCF vétel kikapcsolása 
Ha a felállítás helyén (pl.  egy pincehelyiségben) nem lehetséges a DCF jel 
vétele, akkor a DCF vételt le lehet kapcsolni.  
• Tartsa a „DOWN/DCF“ (3) gombot kb. 3 másodpercig nyomva, amíg a készülék 
hangjelet nem hallat.  Néhány másodperc után az adótorony szimbólum (H) 
villogni kezd.  
• Nyomja most röviden a „DOWN/DCF“ (3) gombot. Az adótorony szimbólum 
eltűnik.  
• Állítsa be ezután az óraidőt és a dátumot kézzel, lásd a 11.d) fejezetet. 

 
c) A külső érzékelő 
keresésének indítása 
Ha a báziskészülék a külső 
érzékelő(ke)t nem  találja, illetve, 
ha beszerzett egy második vagy 
harmadik külső érzékelőt és 
ezeket utólag be akarja jelenteni 
a bázison, akkor az időjárásjelző 

állomáson kézzel kell a rendelkezésre álló érzékelők keresését beindítani.  
Az időjárásjelző állomás max. 3 külső érzékelő adatait képes 
fogadni és kijelezni (egy érzékelőt vele szállítunk, további kettő 
tartozékként rendelhető). 

Mindegyik külső érzékelőt egy saját adócsatornára kell beállítani.  Állítsa ehhez a 
külső érzékelő elemtartójában lévő tolókapcsolót (17) a megfelelő csatornára.  
Ha csak egy érzékelőt használ, azt az 1. csatornára kell beállítani.  
 
Tegye a következőket: 
• A csatornakeresés indításához a „CHANNEL“ (csatorna) gombot kb. 3 
másodpercig nyomva kell tartani.  Ezután a készülék hangjelet ad.  
• A külső érzékelő mérési adatokat kijelző részén (jobbra fent a kijelzőjén) most 
vonalak villognak.  Az eddig bejelentett külső érzékelők törlődtek.  
Az időjárásállomás kb. 3 percig a rendelkezésre álló külső érzékelők jeleit keresi.  
Ezalatt ne mozgassa az időjárásjelző állomást, és ne nyomjon meg egyetlen 
gombot sem.  
 

A felismerés meggyorsítására nyomja röviden a „TX“ (16) gombot a 
külső érzékelő elemtartójában.  
Ekkor egy a mért értékeket tartalmazó adatcsomag érkezik az 

alapkészülékre.   
A külső érzékelő jelző LED-je (14) röviden felvillan, ha egy adatcsomag átadásra 
kerül.  
Ha valamelyik érzékelőt a készülék nem tudja megtalálni, ellenőrizze a 
érzékelőben lévő elemeket; helyezze máshová az érzékelőt, vagy csökkentse a 
távolságot az állomás és az érzékelő között.  
 
b) Óraidő és dátum kézi beállítása 
 Ha az évet, a hónapot, a napot, az órákat, vagy a perceket átállítja, a DCF vétel 
automatikusan kikapcsolódik, az adótorony szimbólum (H) eltűnik.  
Ha ez véletlenül történik meg, végezzen a beállítás befejezése után egyszerűen 
egy új DCF vételkísérletet, lásd a 11. a) fejezetet. 



A 12-24 órás üzemmód és a időzóna beállításnál a DCF vétel nem kapcsolódik ki.  
• Tartsa a „MODE“ (1) gombot addig nyomva, amíg a kijelzőn alul az év nem kezd 
villogni.  
• Állítsa be az évet az „UP/ALARM“ (2) ill.  „DOWN/DCF“ (3) gombokkal.  
 
Gyors beállításhoz az adott gombot hosszabban kell nyomva tartani.  
• Nyomja röviden a "MODE" (1) gombot, a hónap villog.  
Állítsa be a hónapot az „UP/ALARM“ (2) ill.  „DOWN/DCF“ (3) gombokkal.  
• Nyomja meg röviden a „MODE“ gombot, a nap villog. 
Állítsa be a napot az „UP/ALARM“ (2) ill.  „DOWN/DCF“ (3) gombokkal.  
• Nyomja röviden a „MODE“ (1) gombot, az óraidő órái villognak.  
Állítsa be az órákat az „UP/ALARM“ (2) ill.  „DOWN/DCF“ (3) gombokkal.  
• Nyomja röviden a „MODE“ (1) gombot, az óraidő percei villognak.  
Állítsa be a perceket az „UP/ALARM“ (2) ill.  „DOWN/DCF“ (3) gombokkal.  
• Nyomja meg röviden a „MODE“ (1) gombot, elkezd villogni a „12 Hr“ (12-órás), 
ill. „24 Hr“ (24-órás) felirat a kijelzőn. 
Az „UP/ALARM“ (2) ill. „DOWN/DCF“ (3) gombokkal a 12- ill. 24 órás kijelzési 
módok között át lehet kapcsolni.  
 

A 12 órás üzemmódnál a nap második felében az óraidő mellett a 
"PM" (d.u) jelzés jelenik meg.  • Nyomja röviden a „MODE“ (1) 
gombot, ekkor az időzóna beállítás villog.  

 
• Az „UP/ALARM“ (2) ill. „DOWN/DCF“ (3) gombokkal átállítható az időzóna  +12 
... -12 órával.  
 
Ha egy időzónát beállított (azaz egy "0"-tól eltérő értéket), úgy később az óraidőt 
a "ZONE“ (12) gomb egy rövid nyomásával a készülék hátoldalán át lehet 
kapcsolni.  
• Egy újabb nyomás a „MODE“ (1) gombra befejezi a beállító módot.  
 
e) A légnyomás beállítása 
A légnyomás értékének kijelzése az időjárásjelző állomás kijelzőjén a felállítás 
helyének változásával változik.  Azok a légnyomás értékek, amelyeket a rádióból 
vagy az Internetről nyerhet, mindig a tengerszintre átszámított értéket jelentik.  
Ezen okból a beállítást módosíthatja.  
Tegye a következőket: 
• Szerezze be a lakóhelyén érvényes aktuális légnyomás értéket, pl. az 
Internetről.  
• Tartsa a „BARO“ (9) gombot 2 másodpercig nyomva, amíg a légnyomás kijelzés 
(C) nem villog.  
• Állítsa be a „BARO�“ (10) ill. „BARO�“ (11) gombokkal a légnyomás értékét 
(gyorsabb állításhoz nyomja a gombot hosszabban). 
• Nyomja röviden a „BARO“ (9) gombot, így a beállítási mód befejeződik.  
 
 
 
f) Hőmérséklet mértékegység (°C/°F) átkapcsolása 
Időjárásjelző állomás:   
Tartsa a „MAX/MIN °C/°F“ (4) gombot  3 másodpercig nyomva, ezzel választhat a 
°C (Celsius fok) und °F (Fahrenheit fok) mértékegységek között. 
Külső érzékelő: 
A külső érzékelő kijelzőjén a °C és °F közötti átkapcsoláshoz az érzékelő 
elemtartójában lévő „°C/°F“ (15) gombot kell röviden megnyomnia.  
 
g) A külső érzékelők közötti átkapcsolás 
Az időjárásjelző állomás maximum 3 külső érzékelő mért hőmérséklet értékeit 
tudja fogadni és kijelezni (egy érzékelőt vele szállítunk, kettő tartozékként 
megrendelhető).  
 

Az egyes érzékelőket más-más adócsatornára kell beállítani (1, 2 
vagy 3). A beállításhoz tolókapcsoló szolgál a külső érzékelő 
elemtartójában.  

 
Ha egynél több külső érzékelő van az időjárásállomásra bejelentve, nyomja 
többször a  „CHANNEL“ (5) gombot röviden, az egyes külső érzékelők mérési 
adatainak kijelzésére.  
Az időjárásjelző állomás kijelzőjén közben megjelenik az éppen kiválasztott 
érzékelő csatornaszáma (Q). 

Ha a csatornaszám alatt egy nyílszimbólum „  “ (P) jelenik meg, akkor az 
állomás az érzékelők adatait automatikusan felváltva jelzi ki néhány másodperces 
váltásban.  

Sorrend a „CHANNEL“ gomb nyomásánál: CH1 -> CH2 -> CH3 ->  -> 
CH1...... 
 
h) A maximális - minimális értékek kijelzése 
Nyomja többször röviden a  „MAX/MIN °C/°F“ (4) gombot, ezzel a következő 
kijelzések között tud átkapcsolni: 
• Maximális értékek („MAX“ a kijelzőn) 

• Minimális értékek („MIN“ a kijelzőn) 
• Aktuális mért értékek 
 
Ha kb. 20 másodpercig nem nyom gombot, automatikusan kilép a maximum-
minimum értékek kijelzési módjából  
Minden esetben a bel- és kültéri hőmérséklet, a bel- és kültéri légnedvesség és a 
légnyomás maximális és minimális adatai jelződnek ki.  
 
i) A maximális - minimális értékek törlése 
Az értékeket a készülék mindig 0:00 órakor állítja automatikusan vissza.  
Ezek a 0:00 órakor beállított értékek új max-min. értéknek számítanak, amíg nem 
következik be változás. 
 
j) Hőmérséklet és légnedvesség tendencia kijelzés 
Jobbra a bel- és kültéri hőmérséklet és légnedvesség mért értékének kijelzésétől 
egy tendencia kijelzés látható: 

 
emelkedő   változatlan   süllyedő 
 
k) Figyelmeztetés tükörjégre ill. fagyra 

A kijelzőn fent villog a „ !“ (R) szimbólum, ha a külső érzékelő  -4 °C és 
+1°C közötti hőmérsékletet mért.. Ez figyelmeztet tükörjégre vagy fagyra.  
Ha a hőmérséklet -4°C alatt van, a szimbólum tartósan a kijelzőn marad (nem 
villog). 
 

A kijelzésre az az érzékelő alkalmas, amelyik az 1. adócsatornára 
van beállítva.  Ha nincs 1. sz. csatornára bejelentett érzékelő, akkor 
a következő csatornaszámú érzékelő jelez.  

 
l) Ébresztési funkció 
Az ébresztési idő megnézése 
Nyomja többször röviden a „MODE“ (1) gombot, ezzel átválthat az aktuális óraidő, 
az 1. sz. ébresztési idő („A1“ a kijelzőn az ébresztési idő mögött), és a 2. sz. 
ébresztési idő(„A2“) között. 
Ébresztési idő beállítása 
• Nyomja többször röviden a „MODE“ (1) gombot, amíg az 1 vagy 2 ébresztési idő 
meg nem jelenik a kijelzőn ("A1" ill. "A2") 
•  Tartsa a „MODE“ (1) gombot kb. három másodpercig nyomva, amíg egy 
hangjelet nem hall.  
Az ébresztési idő órái villogni kezdenek.  
• Állítsa be az ébresztés óráit az „UP/ALARM“ (2) ill.  „DOWN/DCF“ (3) 
gombokkal.  A számok gyorsabb futtatásához tartsa  az adott gombot hosszan 
nyomva. 
• Nyomja most röviden a „MODE“ (1) gombot. 
Az ébresztési idő percei villognak.  
• Állítsa be az ébresztés perceit az „UP/ALARM“ (2) ill.  „DOWN/DCF“ (3) 
gombokkal.  A számok gyorsabb futtatásához tartsa  az adott gombot hosszan 
nyomva. 
• Nyomja röviden a „MODE“ (1) gombot, ezzel a beállító mód befejeződik, és 
megjelenik az aktuális óraidő.  
 
Ha a beállító üzemmódot aktiválja (függetlenül attól, hogy az ébresztési időt 
változtatja vagy nem) automatikusan bekapcsolódik az aktuális ébresztési 

funkció, a „  “ szimbólum (1.ébresztés) vagy  „  “ szimbólum (2. 
ébresztés) megjelenik (G). 
 
Az ébresztési funkció be-kikapcsolása 
• Nyomja többször röviden a „MODE“ (1) gombot, amíg az 1 vagy 2 ébresztési idő 
meg nem jelenik a kijelzőn ("A1" ill. "A2") 
• Nyomja többször röviden az „UP/ALARM“ (2) gombot, az 1. vagy 2. ébresztési 
idő be- illetve kikapcsolásához.  Ilyen módon mindkét ébresztési idő is 
bekapcsolható.  

Ha a „  “ szimbólum (1. ébresztés) ill. „  “ szimbólum (2. ébresztés) a 
kijelzőn megjelenik  (G), az aktuális ébresztési idő be van kapcsolva.  
 
Szunnyadási funkció („SNOOZE“) 
Miután az ébresztő hangjel a beállított időpontban megszólal, aktiválhatja a 
szunnyadási (ébresztés ismétlési) funkciót, a  „SNOOZE/LIGHT“ (3) gomb rövid 
nyomásával.  Ekkor a háttérvilágítás is bekapcsolódik kb. 120 másodpercre.  



Ezzel az ébresztő hangjelet kb. 5 percre leállítja.  Ezen idő alatt villog a „  “ 

szimbólum  (1. ébresztés) ill. a   “ szimbólum (2. ébresztés) és hozzá még 
fölötte a „ZZ“ (E) szimbólum. 
5 perc elteltével az ébresztő hang ismét bekapcsolódik.   
A szunnyadás funkció többször egymás után ismételhető.  
 
Az ébresztési hangjel leállítása 
Az ébresztő hang leállítására nyomjon egy tetszőleges gombot az időjárásállomás 
előlapján, (kivéve a „SNZ/LIGHT“ (6) gombot), ezzel aktiválja a szunnyadás 
funkciót (lásd fentebb).  
 
Ha nem nyom gombot, az ébresztő hang 2 perc múlva automatikusan leáll.  
 
m) A légnyomás alakulás vonalsor kijelzése  
Az LC kijelző baloldalán egy vonalsor kijelző (D) grafikusan mutatja az utóbbi 12 
óra légnyomásának alakulását.  
 
Az elemnek az állomásba való betétele után természetesen még nincsenek 
mérési adatok, a vonal-oszlopok egyenlő magasak.  
 
n) Időjárási tendencia kijelzés 
A kijelzőn balra fent egy nyíl szimbólum (A)  mutatja az időjárási tendenciát.  A 
számítás alapja az utóbbi 12 óra légnyomásának alakulása. 

 
Időjárás javulás  Változatlan  Időjárás rosszabbodás 
 
o) Időjárás előrejelzés 
Az időjárásjelző állomás az utóbbi órák/napok légnyomásának alakulásából 
számítja ki a következő 6 - 12 órára vonatkozó időjárás előrejelzést.  Ezzel a 
technikával mintegy 70%-os pontosság érhető el.  Egy grafikus szimbólum (B) 
mutatja az időjárás előrejelzést.  
Vegye figyelembe az alábbiakat: 
• A kijelzés nem az aktuális, hanem a várható időjárást mutatja a következő 6 - 12 
órára vonatkozóan. 
• Ha éjjel "napos" kijelzés látható, ez tiszta, csillagos égboltot jelent.  
• A légnyomás alakulása alapján számított előrejelzés maximálisan 70%-os 
pontosságú.  A tényleges időjárás a következő napon ezért teljesen más is lehet.  
Mivel a mért légnyomás csak egy 50 km átmérőjű körzetre vonatkozik, az időjárás 
gyorsan változhat.  Ez különösen hegyvidékre, ill. magashegységekre érvényes.  
 
Ezért ne hagyatkozzon az időjárásjelző állomás időjárás-előrejelzésére, hanem 
tájékozódjon helyileg, ha pl. kirándulni szeretne. 
• A légnyomás hirtelen vagy nagyobb ingadozásainál a kijelzett szimbólumok 
aktualizálódnak az időjárás változásának kijelzéséhez. Ha a szimbólumok nem 
változnak, akkor vagy a légnyomás nem változott, vagy olyan lassan változott, 
hogy a készülék nem tudta regisztrálni.  
• Ha az előrejelzésen "napsütés" vagy "eső" szerepel, a kijelzés akkor sem 
változik, ha az időjárás javul (a kijelzés "napos"), vagy rosszabbodik (a kijelzés 
"eső"), mivel a szimbólumok már tartalmazzák a két extrém helyzetet. 
A szimbólumok mutatják az időjárás javulását vagy rosszabbodását, de ez nem 
jelenti okvetlenül a (szimbólumok által jelzett) napsütést vagy az esőt.  
• Az elemek betétele után az első 12 ill. 24 óra jelzéseit nem kell figyelembe 
venni, mert a készüléknek először légnyomás adatokat kell gyűjteni állandó 
tengerszint feletti magasságon, és ezután tudja az  időjárást előre jelezni. 
• Ha a készüléket olyan helyre viszik, ami jelentősen magasabban vagy 
alacsonyabban fekszik, mint az előző helye  (pl. a földszintről felviszik a ház felső 
emeletére), ezt a készülék időjárásváltozásként érzékelheti.  
 
p) A kijelző világítás aktiválása 
Nyomja röviden a „SNZ/LIGHT“ (6) gombot, a kijelző háttérvilágításának 
aktiválására.  A világítás kb. 10 másodperc múlva automatikusan kialszik.  
 
q) Holdfázis 
A holdfázis (I) a (DCF jellel vagy kézzel beállított) dátumtól függően 
automatikusan kerül kiszámításra.  
 
12. Elemcsere 
a) Időjárásjelző állomás 
Elemcsere akkor válik szükségessé, ha a kijelző kontrasztja már nagyon gyenge, 
az elem szimbóluma (M) jobbra a beltéri légnedvesség értéke mellett megjelenik, 
vagy ha a kijelzés eltűnik, ha a háttérvilágítást aktiválják.  
Elemcsere után minden mérési adat törlődik.  
Vegye figyelembe az elemcseréhez a 9. b). fejezetet.  
b) Külső érzékelő 
Elemcsere akkor válik szükségessé, ha a kijelző kontrasztja már nagyon gyenge, 
az elem szimbóluma (O) a külső légnedvesség érték mellett megjelenik, vag az 
időjárásjelző állomás már nem kap adatokat a külső érzékelőről.  

Mivel a külső érzékelő biztonsági kóddal dolgozik (ez teszi lehetővé, hogy több 
hasonló felépítésű időjárásjelző állomás egymás mellett működjön), a 
következőket kell tenni:  
• Vegye ki a kimerült elemeket a külső érzékelőből és tegyen be új elemeket, lásd 
a 9.a) fejezetet. 
• Indítson az időjárásjelző állomáson külső érzékelő keresést, lásd a 11.c) 
fejezetet). 
 
13. Hibaelhárítás 
A jelen időjárásjelző állomással Ön olyan készülék birtokába jutott, amelyet a 
technika legújabb állása szerint állítottak elő, és üzembiztos.  Ennek ellenére 
előfordulhatnak problémák vagy hibák.  
Ezért az alábbiakban leírjuk, hogy mit tehet a lehetséges hibák elhárítására.  
A készülék nem veszi a külső érzékelő jeleit.  
• A távolság az időjárásjelző állomás és a külső érzékelő között túl nagy.  
Változtassa meg az időjárásjelző állomás vagy a külső érzékelő felállítási helyét.  
• Tárgyak, ill. leárnyékoló anyagok (fémgőzölt szigetelőablakok, vasbeton stb.) 
gátolják a rádiójelek vételét. Az időjárásjelző állomás túl közel van más 
elektronikai készülékekhez (TV-készülék, számítógép). Változtassa meg az 
időjárásjelző állomás vagy a külső érzékelő felállítási helyét.  
Indítson az időjárásjelző állomáson külső érzékelő keresést, lásd a 11.c) 
fejezetet). 
• A külső érzékelő elemei gyengék, vagy kimerültek.  Tegyen be kísérletképpen új 
elemeket a külső érzékelőbe.  Ezzel kapcsolatban olvassa el a 12. fejezetet.  
• Nagyon alacsony külső hőmérsékleten (-20°C alatt) lecsökken az elemek,  
de főleg az akkuk kapacitása. Tegyen be kísérletképpen új elemeket (nem 
akkukat)  
a külső érzékelőbe, és indítson az időjárásjelző állomáson külső érzékelő 
keresést, lásd a 11.c) fejezetet). 
• Egy másik adó azonos vagy szomszédos frekvencián zavarja a külső érzékelő 
jelét. Általában segít ilyen esetben, ha a távolságot az időjárásjelző állomás és a 
külső érzékelő között csökkentik.  
Nincs DCF-vétel. 
• Az időjárásjelző állomás más elektronikus készülékek közelében, vagy 
elektromos vezetékek vagy fémtárgyak közelében van.  
 
Vasbeton épületek, fémmel bevont szigetelő üvegablakok, vagy a pincében való 
elhelyezés szintén akadályozhatják a DCF jel jó vételét.  
• A DCF vétel éjjel a legkedvezőbb, mivel ilyenkor kevésbé zavarnak más 
elektronikus készülékek (a televíziók és számítógépek ilyenkor ki vannak 
kapcsolva).  
Várjon egyszerűen másnapig, akkorra az időjárásjelző állomás valószínűleg ki 
fogja jelezni a DCF óraidőt és dátumot.  
 
14. Hatótávolság 
A rádiójelek átvitelének hatótávja a külső szenzor és az időjárás állomás között  
optimális feltételek között max. 30 m. 
 

Ez a hatótávolság-adat azonban csak az un. szabadtéri 
hatótávolság. 
Ez az ideális helyzet (t.i.  hogy az alapkészülék és a külső érzékelő 

egyenletes, sík, növényzet és épületek nélküli területen van) a gyakorlatban 
általában nem fordul elő.  
Normál esetben az időjárásjelző állomást a házban kell felállítani, a kültéri 
érzékelőt egy ablak mellett. 
Mivel a rádióátvitelt különböző tényezők befolyásolják, sajnos nem lehet 
határozott hatótávolságot garantálni.  
Normál esetben a használat egy családi házban problémamentes.  
Ha az időjárásjelző állomás nem kap adatokat a külső érzékelőről (a berakott új 
elemek ellenére), akkor csökkentse a távolságot az időjárásjelző állomás és a 
külső érzékelő között.  
A hatótávolságot jelentősen csökkenthetik az alábbi tényezők: 
• Falak, vasbeton födémek 
• Rétegelt/fémgőzölt szigetelőüvegek, alumínium keretes ablakok és hasonlók 
• Járművek 
• Fák, bokrok, föld, sziklák 
• Fém- és elektromosan vezető tárgyak közelsége közelsége 
• Emberi test közelsége 
• Szélessávú zavarok a lakókörnyezetben (vezeték nélküli telefonok, 
mobiltelefonok, hangszórók, rádiók, más időjárásjelző állomások, bébi-fonok, stb.) 
• Villanymotor, transzformátor, hálózati tápegység közelsége 
• Dugaszoló aljzatok, hálózati kábel stb. közelsége 
• rosszul árnyékolt vagy nyitottan működtetett számítógépek, vagy más 
elektromos készülékek közelsége. 
 
15. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) 
A Conrad Electronic cég, Klaus Conrad-Strasse 1, D- 92240 Hirschau kijelenti, 
hogy a jelen készülék megfelel az 1999/5/EU Irányelv alapvető követelményeinek 
és egyéb lényeges előírásainak. 

 
A termék megfelelőségi nyilatkozatát megtalálja a 
www.conrad.com.weblapon. 



 
16. Karbantartás és tisztítás 
A készülék nem igényel karbantartást. Karbantartás, javítás  csak szakemberrel, 
ill. szakszervizzel végeztethető. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó 
által karbantartandó alkatrészek, ezért soha ne nyissa fel a készüléket (kivéve a 
jelen használati útmutatóban leírt elemberakást vagy elemcserét). 
A külső oldal tisztításához elegendő egy száraz, puha és tiszta ruha. 
 

Ne nyomja meg erősen a kijelzőt, mert ezzel karcolásokat, vagy 
hibás kijelzést okozhat. 
 

A port a készülékről  hosszúszőrű, puha és tiszta  ecsettel, vagy porszívóval  
könnyen el lehet távolítani.  
 
A külső érzékelő szennyeződéseit langyos vízzel megnedvesített ruhával lehet 
eltávolítani.  
Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más 
vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül 
befolyásolhatják.  
 
17. Ártalmatlanítás 

a) Általános tudnivalók 
A használhatatlanná vált készüléket az érvényben lévő törvényi 
előírások szerint távolítsa el. 
Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, és a készüléktől elkülönítve 
távolítsa el őket.  
 
 

 
 
b) Elemek és akkuk  
Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi   (elemekre vonatkozó rendelkezések) 
az elhasznált elemek és akkuk leadására;  a háztartási szeméten keresztül való 
selejtezés tilos! 
A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal 
vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét útján történő eltávolítás tilalmára 
utalnak.  A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium,  
Hg=higany, Pb=ólom  (A jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg 
mellett látható szeméttartály ikon alatt található). 
Az elhasznált elemeket, akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelye közelében 
található gyűjtőhelyen, szaküzleteinkben vagy minden olyan helyen, ahol elemet, 
akkut árusítanak. 
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet 
védelméhez. 
 
18. Műszaki adatok 
a) Időjárásjelző állomás 
Tápellátás......................................................... 2 mikroelemről 
Elem élettartam kb. 1 év 
Hőmérséklet mérési tartomány -10°C ... +60°C 
Felbontás 0,1 °C 
Pontosság................ +/-1 °C 
Légnedvesség mérési tartomány ........... 20% - 90% relatív páratartalom 
Felbontás 1% 
Pontosság................ +/- 5% 
Külső érzékelők száma................... max. 3 (egy vele szállítva, további kettő 
tartozékként  
megrendelhető) 
Méret .......................................180 x 139 x 27 mm (Szé x Ma x Szé, állító láb 
nélkül) 
Súly.......................................................................................... 296 g (elemek 
nélkül) 
b) Külső érzékelő 
Tápellátás ................................................................ 2 mikroelemről 
Elem élettartam kb. 1 év 
Adófrekvencia ................... 433 MHz 
Hatótáv ................................. max. 30 m (szabad téren, lásd a 14. fejezetet) 
Átviteli időköz..................... 60 másodpercenként 
Hőmérséklet mérési tartomány -20°C...+70°C 
Felbontás 0,1 °C 
Pontosság................ +/-1 °C 
Légnedvesség mérési tartomány ........... 20% - 90% relatív páratartalom 
Felbontás 1% 
Pontosság................ +/- 5% 
Méretek ............................... 68,5 x 100 x 19,5 mm (Szé x Ma x Mé, fali tartó 
nélkül) 
Súly.......................................................................................... 79 g (elemek nélkül) 


