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Kivonat az online
katalogusbdl

PLC-OSC-24DC/ 48DC/500/W

Rendelési szam: 2980636

http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2980636

PLC elektronikus valtd csavaros csatlakozassal, NS 35/7,5 kalapsinre Mé
szereléshez, bemenet: 24 V DC, kimenet: 3-48 V DC/500 mA Jﬂ

Ma

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.11
Kereskedelmi adat

[ AR O
4 7 046356 051378
Csomag 10
Vamtarifa 85364190 Az itt megadott adatok az online
Katalégusoldal informacié Oldal 353 (CAT-7-2013) katalogusbol szarmaznak.

Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaléi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letoltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszultség Uy 24V DC
Bemeneti feszlltségtartomany Uy-re 0,8..1,2
vonatkoztatva
"0"-jel kapcsolasi kiiszéb Uy-re vonatkoztatva <04
"1"-jel kapcsolasi kiiszéb Uy-re vonatkoztatva >0,8
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Tip. bemeneti aram Uy esetén
Bekapcsolasi id6 tipikus
Tipikus kikapcsolasi idd
Uzemi fesziiltség kijelzé

Védelem megnevezése

Védobkapcsolas/-alkatrész

Atviteli frekvencia

Kimeneti adatok
Kimeneti fesziltség-tartomany
Tartos hatararam

Minimalis terhel6aram

Fesziiltségesés max. tartds hatararam esetén

Kimeneti kapcsolas

Védelem megnevezése

Védobkapcsolas/-alkatrész

Csatlakozasi adatok

Csatlakozasi mod

Csupaszolasi hossz

Csavarmenet

TOmor vezeték keresztmetszet min
Témor vezeték keresztmetszet max
Hajlékony vezeték keresztmetszet min
Hajlékony vezeték keresztmetszet max
Vezeték keresztmetszetAWG/kecmil min

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max

Altalanos adatok

Szélesség

Magassag

Mélység

Kérnyezeti hdmeérseéklet (lizemi)
Kdrnyezeti hdmérséklet (tarolas/szallitas)

Beépitési pozicio

3 mA

0,03 ms

0,15 ms

sarga LED
Polaritasvédelem
Tulfesziltség-védelem
polaritasvédelmi didda

1000 Hz

3VvDC..48VDC

500 mA (lasd az 6regedési jelleggorbét)
1 mA

<12V

2 vezetds foldpotencialmentes
Polaritasvédelem
Tulfesziltség-védelem

polaritasvédelmi diéda

Csavaros csatlakozas
8 mm

M3

0,14 mm?

2,5 mm?

0,14 mm?

2,5 mm?

26

14

6,2 mm
80 mm
86 mm
-25°C...60°C
-40°C...85°C

tetsz6legesen
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Szerelési utasitas

Uzemmad

Eghet6ségi osztaly az UL 94 szerint
Megnevezés

Szabvanyok/elbirasok

Méretezési fesziiltséglokés / szigetelés
Névleges szigetelési feszliltség
Szennyezddési fok

Tulfesziltség kategdria

Tanusitvanyok

W ® W N

Tanusitasok

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tartozékok
Termék Tipus leiras

Betaplalo kapocs

2966508 PLC-ESK GY
dugasz/adapter

2296061 PLC-V8/D15B/OUT
2296058 PLC-V8/D15S/OUT

térkoéz nélkil sorolhatdak
100 % ED

VO

Szabvanyok / rendelkezések
IEC 60664

EN 50178

IEC 62103

4 kV / alapszigetelés
300V

2

1

cULus Listed, cULus Recognized

Leiras

betaplald kapocs, akar négy potencial betaplalasara, NS 35/7,5
sinre szerelhet6

V8-OUTPUT-adapter nyolc 6,2 mm-es PLC interfészhez (1
valtoérintkezd, stb./lasd "Kiegészitd termékek"). 15-pdlusu D-
SUB-aljzat, vezérléslogika: pluszkapcsold

V8-OUTPUT-adapter nyolc 6,2 mm-es PLC interfészhez (1
valtoérintkezd, stb./lasd "Kiegészitd termékek"). 15-pdlusu D-
SUB-dugasz, vezérléslogika: pluszkapcsold
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2295554

2304102

szerelés

0801762

0801733

0801681

0801377

1201756

1201895

1201730

1201714

1201798

2966841

szerszamok

1204517

atkotések
2966812
2966825
2966236

PLC-V8/FLK14/0OUT

PLC-V8/FLK14/OUT/M

NS 35/ 7,5 CU UNPERF
2000MM

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF

2000MM

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM

NS 35/15 PERF 2000MM

NS 35/15 UNPERF 2000MM

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM

PLC-ATP BK

SZF 1-0,6X3,5

FBST 6-PLC BU
FBST 6-PLC GY
FBST 6-PLC RD

V8-OUTPUT adapter nyolc 6,2 mm-es PLC interfészhez

(1 valtoérintkez6, stb./lasd "Kiegészité termékek"). 14-
pélusu szalagkabel csatlakozé PLC-rendszerkabelezéshez,
vezérléslogika: pluszkapcsold

V8-OUTPUT adapter nyolc 6,2 mm-es PLC interfészhez (1
valtéérintkezd, stb./ldsd "Kiegészitd termékek"). 14 pdlusu
szalagkabel csatlakoz6 a PLC rendszerkabelezéshez,
vezérléslogika: minusz-kapcsolo

kalapprofilos alapsin, anyaga: réz, perforalas nélkiil, magassaga
7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

Kalapsin, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivalt acél,
lyukasztott, magassaga 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000
mm

kalapprofilos alapsin, anyaga: acél, perforalas nélkil, magassaga
7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m

Hordozésin, Szélesség: 35 mm, Magassag: 7,5 mm, Hossz: 2000
mm, Szin: ezlistszinl

Kalapsin, huzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsaga
1,5 mm, anyaga aluminium, magassaga 15 mm, szélessége 35
mm, hossza 2000 mm

kalapprofilos alapsin, anyaga: réz, perforalas nélkil, 1,5 mm
vastag, magassaga 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

Kalapsin, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivalt acél,
lyukasztott, magassaga 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000
mm

Kalapsinek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassaga 15 mm,
szélességes 35 mm, hossza: 2 m

kalapprofilos alapsin, anyaga: acél, perforalas nélkil, 2,3 mm
vastag, magassaga 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

Szigetelblap, 2 mm vastag, minden PLC-csatlakoz6sav elején
és végeén elhelyezendd. Ezen kivil hasznalhaté még: csoportok
optikai levalasztasara, szomszédos PLC-interfészek kilonb6z6
feszlltségeinek biztonsagos levalasztasara a DIN VDE 0106-101
szerint, levalasztasra

Mikodtetd szerszam, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhizoként
is alkalmazhato, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponens
markolat, csuszasmentes

Dugaszolhat6 hid, Hossz: 6 mm, Polusszam: 2, Szin: kék
Dugaszolhat6 hid, Hossz: 6 mm, Polusszam: 2, Szin: sziirke

Dugaszolhat6 hid, Hossz: 6 mm, P6lusszam: 2, Szin: voros
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2967688 FBST 8-PLC GY
2966692 FBST 500-PLC BU
2966838 FBST 500-PLC GY
2966786 FBST 500-PLC RD
Rajzok
Diagram
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Kapcsolasi rajz
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Karnyezeti hdmeérséklet [°C]

Dugaszolhat6 hid, Hossz: 8 mm, Polusszam: 2, Szin: sziirke
Végtenelitett dugaszolt athidalas, Hossz: 500 mm, Szin: kék
Végtenelitett dugaszolt athidalas, Hossz: 500 mm, Szin: szlrke

Végtenelitett dugaszolt athidalas, Hossz: 500 mm, Szin: voérds

Az abran a PLC-...24DC/48DC/500/W derating-gorbe lathato
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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