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jelfogo csatlakozo, kiskapcsolod jelfogdval beliltetve, értinkezék
(AgPd60): kis teljesitményre, 1 zardérintkezd, bemeneti feszlltség 24
V AC/DC, fényjelz6vel, alapkapocs-blokkra dugaszolhato

Termék jegyzetek

Kereskedelmi adat

EAN
[N 1
4% 017918 077549
Csomag 10
Vamtarifa 85364190 Az itt megadott adatok az online
Katalogusoldal informacio Oldal 87 (IF-2005) _liatlalégusbélfszérmazlsak-
eljeskoru informaciodkat
és adatokat a felhasznaldi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdliésekhez eloszér el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.
Muszaki adatok
Gerjesztooldal
Bemeneti feszultség Uy 24V AC/DC
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Bemeneti fesziltségtartomany Uy-re
vonatkoztatva

Névleges bemen6 aram U, esetén
Jellemz6 mvalaszidd

Tipikus visszaejtési id6

Uzemi fesziiltség kijelzé

Védobkapcsolas

Erintkezéoldal
Erintkezd tipusa
Erintkez6 anyaga

Maximalis kapcsolofesziltség

Maximalis bekapcsolasi aram
Tartos hatararam

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos
terhelés)

Megjegyzés

Maximalis kapcsolofesziltség
Tartos hatararam

Maximalis bekapcsolasi aram

Maximalis kikapcsolasi teljesitmény (ohmos
terhelés)

Altalanos adatok

Szélesség

Magassag

Mélység

Tesztfeszlltség relétekercs/reléérintkezd
Kornyezeti hdmeérséklet (lizemi)
Kdrnyezeti hdmérséklet (tarolas/szallitas)
Uzemméd

Mechanikus élettartam

08..1,1

21 mA

7 ms (DC-n)
11 ms (DC-n)
van

egyeniranyito hid, varisztor

kétszeres kontaktus, 1 zardérintkez6
AgPd60, keményaranyozott

30 VAC

36 VDC

02A

05A

5 W (24 V DC mellett)

sériilt aranybevonat esetén a kdvetkezé értékek érvényesek
125V AC

2A

2A

29 W (24 V DC mellett)

29 W (48 VV DC mellett)
29 W (60 V DC mellett)
60 VA (250 \V AC-n)

14,6 mm

33 mm

66,5 mm

2,5kV AC (50 Hz, 1 min)
-20°C...50°C
-20°C...70°C

100 % ED

kb. 2 x 10" kapcsolasi item
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Szabvanyok/elbirasok

Tanusitvanyok

(ENE
Tanusitasok

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tovabbi termékek

Termék Tipus leiras
Altalanos

2777030 UDK-RELG 2
2820262 URELG 2
2820835 URELG 2-PMTK
2829904 ZFK-RELG 2

DIN VDE 0110b, C méret, 250 V AC-hoz

IEC 60255/DIN VDE 0435 (a vonatkozo részekben)
DIN EN 50178/VDE 0160 (vonatkozé részeiben)
EN 60730/DIN VDE 0631

DIN VDE 0160 (a vonatkozé részekben)

GOST

Leiras

alapkapocs-blokk mindkét oldali mérécsatlakozéval és azonos
potencialu ikercsatlakozéval NS 32 és NS 35/7,5 kalapsinre,
lezaré fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozdkhoz, 2
polusu

alapkapocs-blokk csavaros csatlakozéval NS 32 és NS 35/7,5
kalapsinre, lezaro fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE...
csatlakozokhoz, 2 pdélusu

alapkapocs-blokk mindkét oldali mérécsatlakozdval és
késlevalasztassal NS 32 és NS 35/7,5 kalapsinre, lezaré fedéllel,
ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozékhoz, 2 pélusu

alapkapocs-blokk rugds csatlakozéval NS 35/7,5 kalapsinre,
lezaro fedéllel, ST-REL..., ST-OV... és ST-OE... csatlakozékhoz, 2
polusu
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Rajzok

Kapcsolasi rajz

13 14

iy
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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