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Ez a vizalld modul gyors id6kézokben agressziv szeizmikus rezgéseket hoz létre, amelyek a talajban tovabbterjednek, és
amelyeket a vakondok, pockok és hasonlé kartevd ragcsalok igyekeznek elkeriilni. A modult az allatok jaratai kdzelében kell
beasni, és egy kabelen keresztiil 9 V/DC fesziiltséggel ellatni. Egy modul max. 1.000 m? kertfellleten hatékony.

A modult a ragcsalok foldalatti jaratanak kozelében, vagy magaban a jaratban kell beasni, és egy kabelen keresztiil 9 V/DC
feszultséggel ellatni. A mikddtetéshez megfelel egy a kereskedelemben kaphat6 stabilizalt dugasz-adapter is. Az elemek
azért kevesbé megfeleldek, mert a modul 100 mA-nal er6sebb aramot igényel, igy az elem igen gyorsan elhasznalédik. Az
adapterhez vezet6 kabelt célszerlien szintén be kell asni, hogy senki ne botoljon meg benne.

Kiildndsen makacs kartevok esetén ajanljuk, hogy a modult csak idészakosan kapcsolja be (legjobb, ha éjszaka), hogy az
allatoknal ne alakuljon ki a rezgésekkel szemben megszokas, és ezaltal a hatas elmaradjon. Nagyobb terilleteken tobb
modult lehet egyidejileg egymastdl nagyobb tavolsagokban mikddtetni. A rezgési frekvencia Ugy lett megvalasztva, hogy a
fold alatt az allatok finom halldszerveit irritalja, viszont a felszinen az emberek szamara szinte észrevehetetlen.

Ez a vakond- és pocokriasztd sokkal inkabb kdrmyezetbarat, mint mérgek és csapdak, igy kiméli a kérnyezetet!

Figyelem! Tul magas lizemelési fesziltség (> 9 V/DC) vagy valtakozo6 fesziiltségrél vald miikodtetés tdnkreteszi a modult!
Mivel minden készlilék gondos atvizsgalasra keril kiszallitas elétt, ezért kicserélése nem lehetséges.

Megjegyzés: Az ultrahangok az allatok szamara csak egy nagyon erés megterhelést jelentenek. Kivételes esetekben
eléfordulhat, hogy az allatokat nem lehet elriasztani a szeizmikus rezgésekkel sem. Ennek a kdvetkez6 okai lehetnek:

1) Az allatok a riaszt6 kdrnyékén kdlykdket nevelnek, amelyeket semmilyen esetben sem hagynak ott.

2) Téplalékhiany van, és a taplalékot csak a vakond- és pocokriasztd kornyékén tudjak megszerezni (nincs kikerulési
lehetdség).

3) Az allatok megszokjak a szeizmikus rezgéseket.

A csatlakoz6 az adapterhez vagy elemhez nem vizallo. Ezért (gy kell felszerelni, hogy viz ne juthasson hozza
(szigetel6szalaggal vagy hasonléval kdrbetekerni).

Miiszaki adatok: .

Uzemi fesziiltség: 9 V/DC | Aramfelvétel: max. 100 mA | Hatas-tartomany: max. 1000 m? | Méret: kb. 72 x 50 x 35 mm
Artalmatlanitas

Ha a kész(iléket artalmatlanitani kell, nem szabad a haztartasi hulladék kozé dobni. Ezeket egy olyan gydjtdallomason kell
leadni, ahol televizi6 készlilékeket, szamitogépeket stb. gyljtenek 6ssze artalmatlanitas céljabdl (kérjtik, érdeklédjon az
onkormanyzati ligyfélszolgalatnal vagy az allami hatdsagnal ezen elektronikai hulladék gydjtéallomasok irant).

A modult kb. 10 - 30 cm mélyen kell a talajba beasni.
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A czatlakozo nem vizallg!
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