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Csatlakozo, Csatlakozasi mod: Direkt rugds csatlakozas,
Polusszam: 5, Keresztmetszet: 0,5 mm? - 10 mm?, AWG: 20 - 8,
Szélesség: 41 mm, Magassag: 49,3 mm, Szin: szirke

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.02.08
Kereskedelmi adat R EEe

[ AR T O
41046356 ' 650243

Csomag 50

Vamtarifa 85366990 Az itt megadott adatok az online

Katalégusoldal informacié Oldal 413 (CAT-3-2013) katalogusbol szarmaznak.

Teljeskoru informaciokat

és adatokat a felhasznaléi
dokumentacioknal talahat: http://
www.download.phoenixcontact.com.
Az internetes letdltésekhez eloszor el
kell fogadni az altalanos szerzodési
feltételeket.

Muszaki adatok

Altalanos
Emeletek szama 1
Csatlakozasok szama 1
Szin szlrke
Szigeteléanyag PA
Eghet6ségi osztaly az UL 94 szerint VO
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Méretek

Szélesség 41 mm
Hossz 21 mm
Magassag 49,3 mm

Mliszaki adatok

Maximalis terhel6aram 41 A (6)
Méretezési atiiltési szilardsag 8 kV
Szennyezddési fok 3

Tulfesziltség kategoria Il

Szigeteléanyag csoport I

Szabvany szerinti csatlakozas IEC 61984
Iy névleges aram 41 A

Uy névleges feszliiltség 1000 V
Nyitott oldalfal nein
Pélusszam 5
Szigeteléanyag hémérsékletmutatdja (DIN EN 130 °C

60216-1 (VDE 0304-21))
Statikus szigetel6éanyaghasznalat hidegben -60 °C

Csatlakozasi adatok

Tomor vezeték keresztmetszet min 0,5 mm?
Tomor vezeték keresztmetszet max 10 mm?
Vezeték keresztmetszetAWG/kecmil min 20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max 8
Hajlékony vezeték keresztmetszet min 0,5 mm?
Hajlékony vezeték keresztmetszet max 6 mm?
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. 20
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. 10

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghuvellyel 0,5 mm?
mUanyag huvely nélkdl min

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghuvellyel =~ 6 mm?
muUanyag huvely nélkidl max

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghuvellyel 0,5 mm?
muianyag hivellyel min

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghivellyel 6 mm?
mianyag huvellyel max

2 egyforma keresztmetszetl hajlékony vezeték 0,5 mm?
mianyag huvelyes TWIN-AEH-val min
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2 azonos keresztmetszet( hajlékony vezeték
mianyag hivelyes TWIN-AEH-val max

Csatlakozasi mod
Csupaszolasi hossz

Idomszer

Tanusitvanyok

A AN @

Tanusitasok

Igényelt tanusitasok:

Ex tanusitasok:

Tartozékok

Termék Tipus leiras
Jeldlés

0818137 UC-TMF 8
0824654 UC-TMF 8 CUS
0828748 UCT-TMF 8
0829672 UCT-TMF 8 CUS
0825030 ZBF 8 CUS

1,5 mm?

Direkt rugés csatlakozas
12 mm

A5

CSA, cULus Recognized

Leiras

Jeldld kapcsokhoz, Szdnyeg, fehér, felirat nélkul, feliratozhaté

a kovetkezokkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter,

Szerelési mod: Bepattintas a lapos tablahoronyba, a kdvetkezd
kapocsszélességhez: 8,2 mm, Szévegmezd mérete: 7,6 x 5,1 mm

Jeldld kapcsokhoz, megrendelheté: laponként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 8,2 mm,
Szévegmezd mérete: 7,6 x 5,1 mm

Jeldld kapcsokhoz, Szdnyeg, fehér, felirat nélkil, feliratozhaté a
kovetkezékkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK
CLED, Bluemark, Szerelési méd: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 8,2 mm,
Szévegmezd mérete: 7,4 x 4,7 mm

Jeldld kapcsokhoz, megrendelheté: laponként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 8,2 mm,
Szdévegmez6 mérete: 7,4 x 4,7 mm

Jeldlécesik, lapos, megrendelhetd: csikonként, fehér, vevéi
igény szerinti feliratozas, Szerelési mod: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kdvetkez6 kapocsszélességhez: 8 mm,
Szévegmezd mérete: 5,15 x 8,15 mm
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0808781 ZBF 8:UNBEDRUCKT Jeldléesik, lapos, Csik, fehér, felirat nélkiil, feliratozhaté a
koévetkezbkkel: Plotter, Szerelési méd: Bepattintas a lapos
tablahoronyba, a kévetkez6 kapocsszélességhez: 8 mm,
Szévegmezd mérete: 5,15 x 8,15 mm

Leng6 tokozat

3000680 PH 6/2 Kabeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 16,4 mm,
Magassag: 52,3 mm, Polusszam: 2, Szin: sziirke

3000681 PH 6/3 Kabeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 24,6 mm,
Magassag: 52,3 mm, Polusszam: 3, Szin: sziirke
3000682 PH 6/4 Kabeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 32,8 mm,
Magassag: 52,3 mm, Polusszam: 4, Szin: sziirke
3000683 PH 6/5 Kabeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 41 mm, Magassag: 52,3
mm, Poélusszam: 5, Szin: szlirke
3000684 PH 6/6 Kabeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 49,2 mm,
Magasséag: 52,3 mm, Polusszam: 6, Szin: szirke
3000685 PH 6/7 Kébeltokozat, Hossz: 21 mm, Szélesség: 57,4 mm,

Magassag: 52,3 mm, Polusszam: 7, Szin: szurke

dugasz/adapter

0201731 MPS-IH BK Szigetel6 hively, Szin: fekete

0201689 MPS-IH BU Szigetel6 hively, Szin: kék

0201702 MPS-IH GN Szigetel® huvely, Szin: z6ld

0201728 MPS-IH GY Szigetel6 hiuvely, Szin: szirke

0201676 MPS-IH RD Szigetel® huvely, Szin: voros

0201663 MPS-IH WH Szigetel® huvely, Szin: fehér

0201692 MPS-IH YE Szigetel® huvely, Szin: sarga

0201744 MPS-MT vizsgalédugasz

szerelés

3040559 PR Ro6gzitd, Pélusszam: 1, Szin: narancssarga

3040630 PR/2 Ro6gzitd, Pélusszam: 2, Szin: narancssarga

3040614 PRZ Rogzitd, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pélusszam: 2,
Szin: narancssarga

3040591 PSH 3-6 Arnyékolé-csatlakoztaté bilincs, Szin: fekete

3040601 PSH 5-10 Arnyékolc’)-csatlakoztaté bilincs, Szin: fekete

3040627 PZ/2 Huzo tehermentesités, Polusszam: 2, Szin: fekete

szerszamok

1204520 SZF 2-0,8X4,0 Miikodtetd szerszam, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhuzoként is
alkalmazhatd, mérete: 0,8x4,0x100mm, kétkomponens( markolat,
csuszasmentes
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Altalanos

3000769 HSR 6/8 Kébelbilincs
Rajzok

Kapcsolasi rajz

D O
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Cim
Phoenix Contact Kift. PHCENIX
Gyar utca 2 CONTACT

2040 Budadrs,Hungary
Telefon +36-23/501-160

Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki médositas fenntartva;
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