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¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus beallitassal

* Flexibilis és tomor vezetékekhez

e |dealis valasztas gépészeti és lizemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergiahoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajék épitéséhez

¢ A csupaszolasi hossz végiitkozével allithato

¢ A befogodpofak automatikus nyitasa csupaszolas utan

¢ Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kilonboz6 szigetelési vastagsagokhoz éllithato

* Kettds szigetelésl kabelek két mdveleti [épésben,
specialis beallitas nélkdil

¢ Nincs holtjaték az 6nbeallé vagoegységben

* Hosszu élettartam

¢ Optimalizalt ergondmiaju kivitel Altalanos rendelési adatok

Tipus STRIPAX 16
Rendelési szdm 9005610000
Verzid Szerszamok, Csupaszold és vagdszerszam,

Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel,
16mm?2, 25mm

GTIN (EAN) 4008190183875
Menny. 1 Stiick
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Méretek és tomegek

Szélesség 190 mm Szélesség (coll) 7,48 inch
Magassag 99 mm Magassag (coll) 3,898 inch
Mélység 22 mm Mélység (coll) 0,866 inch
Toémeg 175 ¢ Nettd tdmeg 170,19
Termék kornyezetvédelmi megfelel6sége
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Csupaszolé szerszamok
Csupaszolasi hossz, max. 25 mm Csupaszolasi tartomany, min. 6 mm?
Kabeltipus Hajlékony és merev Vezeték-keresztmetszet (vagasi

vezeték PVC szigeteléssel kapacitas) 6 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, max. 16 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 6 mm?
Besorolasok
ETIM 3.0 EC000163 ETIM 4.0 EC000163
ETIM 5.0 EC000163 ETIM 6.0 EC002109
UNSPSC 23-17-16-04 eClass 5.1 21-04-03-01
eClass 6.2 21-04-38-90 eClass 7.1 21-04-37-06
eClass 8.1 21-04-37-06 eClass 9.0 21-04-37-06
eClass 9.1 21-04-37-06
Joévahagyasok
Jovahagyasok
Letoltések
Brochure/Catalogue CAT 6 TOOLS 15/16 EN
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