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A szállítás tartalma 
- Olvasó, házban 
- Antenna modul 
-Transzponder, 2 kulcskarika függő, 1 kártya 
- használati útmutató 
 
Fontos! Okvetlenül olvassa el! 
Olvassa el és vegye figyelembe, a kifogástalan kiszállítási állapot ellenőrzéséhez  
 
1. BEVEZETÉS 
Igen tisztelt vevő, 
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. 
Ezzel a készülékkel Ön egy, a technikai mai állása szerint gyártott termékre tett szert. Működése egyszerű és könnyen 
érthető. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, a termék minden előnyének maximális 
kihasználása érdekében.  
 
2. Rendeltetésszerű használat: 
Az önálló olvasó rendeltetésszerű használatakor egy antenna modulon keresztül transzponderek adatait regisztrálja. Ezeket 
az adatokat az önálló olvasó a belső EEPROM-jában tárolt transzponder adatokkal összehasonlítja. Ha felismer egy tárolt 
transzponder számot, a leolvasó egy relé kimenetet kapcsol. 
A megadottól eltérő alkalmazás nem engedélyezett! 
A modul felépítése megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó európai és nemzetközi követelményeknek 
(EMC). 
A készülék CE jellel rendelkezik, a megfelelőség bizonyítást nyert. 
A megfelelőségi dokumentumok a gyártónál vannak letétben.  A veszélytelen működtetéshez szükséges adatok ebben a 
használati útmutatóban találhatók.  A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából keletkező károk esetében elvész a 
garancia. Az ebből származó következményi károkért sem felelünk. 
 
3. Biztonsági előírások 

Az olvasó modulra vonatkozó fontos információk: 
• Az antenna az olvasó modullal egy rezgőkört alkot, amely az antenna csatlakozókon magas feszültséget hoz létre. Az 
olvasó működése közben kerülje el, hogy az antennát bárhol is megérintse és tartsa távol a gyerekeket a berendezéstől. 
• Az RF olvasó család nem ajtók reteszelésére vagy biztosítására lett kifejlesztve. Azoknak a helyiségeknek az ajtóit, 
amelyekbe a belépést az olvasó teszi lehetővé, hosszabb elhagyáskor továbbra is az eredeti kulccsal kell bezárni. 
• Az épületen belül az olvasó elektronikáját a szabotázsbiztos működés végett feltétlenül tegye fel nem jogosítottak számára 
elérhetetlenné. 
• Nem felelünk semmilyen kárért, amely az RF olvasó- termékek szakszerűtlen vagy gondatlan kezeléséből származott. Az 
RF olvasó használatához speciális, ezekhez az olvasókhoz alkalmas transzponderekre van szükség. 
Útmutatás az olvasó modul szereléséhez: 
• A modul az EN 60730 (VDE 0631) szerinti 1 típusú működési módú olvasó és vezérlő berendezés. 
• Az olvasó- és antenna modult tiszta és száraz környezetben szerelje fel. 
• Az egyes modulok tiszták és pormentesek kell legyenek. 
• Biztosítsa a tápvezetéket egy 2,5 A-es (lomha) biztosítékkal. 
• Ha az RF olvasót csengő-transzformátor látja el feszültséggel, akkor annak ki kell elégíteni az EN 61558-2-8 (DIN VDE 
0570 2-8 rész: Különleges követelmények csengő és hangjelző transzformátorokra) követelményeit. 
Előírások az olvasó modul beépítésére és elhelyezésére: 
Az olvasónak és az antennájának beépítésénél a következő irányelveket kell figyelembe venni: 

• Az antenna és a transzponder közé nem kerülhetnek fémes tárgyak. 
• Az antennát nemfémes anyagra kell szerelni (fa, beton) és legalább 3 cm távolságra kell lennie más fémes alkatrészektől. 
• Az antennavezeték nem lehet hosszabb 1,5 m-nél. Egyébként az olvasó modulok műszaki adatai között rögzített olvasási 
távolság nem biztosítható. 
• Az antennavezetéket nem szabad más, áramvezető  vezeték közvetlen közelébe fektetni.  
• Két antennavezetéket sem szabad egymás mellett vezetni. 
• Több RF olvasó szerelésénél a modulok nem zavarják egymást, ha betartják az olvasó készülékek közötti legalább 
1 m-es távolságot. 
 
4. Az alkatrészek leírása 
Az önálló olvasó egy tömör házban elhelyezett RF- olvasó ajtók vagy garázskapuk nyitására. A beépített relével az ajtónyitók 
közvetlenül működtethetők. A garázskapuk nyitásához az olvasót egy külön bemeneten +24 V-al kell működtetni. Kapcsolási 
példákat talál az olvasó szereléséhez a  9. fejezetben,  
Alkalmazási példák. 

 
Leolvasó panel 
Érintkezők kiosztása: 
 
1. +12V vagy 12 V ~ 
2. GND (test) vagy 12 V ~ 

+24V (Figyelem: nem 24 V~) 
4. 1 relé záró 
5. 2 relé (záró) 
6. 1 Antenna 
7. 2 Antenna 
 
5. A működés ismertetése 
Az önálló olvasó egy 20 transzponder szám tárolására alkalmas beépített EEPROM-mal rendelkező RF olvasó. 
Ha a transzponder adatok leolvasása során a készülék egy a tárolt transzponder számokkal azonos számjeggyel rendelkező 
transzpondert ismer fel, az olvasó egy (záró) relét kapcsol. A relé kapcsolási ideje beállítható 0,5 mp-től 15 mp-ig, 1 mp-től 
felfelé 1 mp-es lépésekben. 
A kapcsolási (nyitási) műveletet lehetővé tevő (kulcs) transzpondereket egy master transzponderrel lehet az EEPROM-ban 
tárolni. A master-transzponder egy tetszés szerinti “normális“ transzponder, amely egy gomb megnyomásával az EEPROM-
ba tárolásra kerül. A művelet részletes leírása a 8.  Kezelés c. fejezetben az alábbiakban található. 
 
6. Csatlakoztatás 

A pontos csatlakozó kiosztást a 4. Alkatrészek leírása című, fenti 

fejezetben lévő táblázatból veheti. 



Az olvasó külön bemeneteken működtethető 12 V egyen- vagy váltakozó feszültségről, vagy 24 V egyenfeszültségről. 
Normál olvasás módban az áramfelvétele kevesebb, mint 50 mA, ami a relé kapcsolásakor kb. 75 mA-re emelkedik. 
Az olvasó panel mérete (HxSzéxMa): 84x68x20 mm. 
7. Üzembehelyezés 
Ha az önálló olvasót és antennát a kapcsolási rajz szerint csatlakoztatta, az olvasót üzembe lehet helyezni. 
Kapcsolja be ehhez az olvasó feszültségellátását. 
A betápláló feszültség csatlakoztatása után az olvasó folyamatos olvasás módba kerül. 
 
8. Kezelés 
• A master transzponder programozása 
Az olvasó első konfigurálásánál először a master transzpondert kell programozni. 
A master transzponder akkor jut programozási állapotba, ha a gombot addig tartja megnyomva, amíg a LED, miután 
felgyulladt, újra el nem alszik  (kb. 1 másodperc). A gombot ezután el kell engedni és a master transzpondert az antennához 
kell tartani. A master transzponder felismerését a készülék a LED háromszori felgyulladásával igazolja. 
Az olvasó legfeljebb 5 másodpercen keresztül van a master transzponder programozására alkalmas állapotban. Ha ez alatt 
az idő alatt nem tartanak egyetlen transzpondert se az antennához, az olvasó a műveletet a LED ötszöri felvillanásával 
igazolja és visszaáll az olvasási üzemmódba. 
A korábban master transzponderként tárolt transzponder csak további kulcs transzponderek programozására jogosult, maga 
nem tárolható kulcs (ajtónyitó) transzponderként. 
Egy master transzpondert nem lehet normál ajtónyitóként használni. 
Jelölje meg megfelelően a master transzpondert és gondosan őrizze meg. 
 
• Egy új master transzponder bevitele a tárolóba 
Ha a master transzponder elveszett, egy új transzpondert master transzponderként a tárolóba be lehet vinni. A régi master 
transzponder ezzel érvénytelenné válik. 
Egy korábban kulcsként használt transzponder, miután master transzponderré át lett programozva, elveszti a kulcs 
funkcióját. 
A tárolt kulcs transzponderek az olvasó tárolójában fennmaradnak, vagyis egy új master transzponder programozása nem 
törli azokat. 
• A kulcs transzponderek programozása 
A kulcs transzponderek programozásához a már tárolt master transzpondert beolvasás végett legalább 3, de legfeljebb 10 
másodpercig az antennához kell tartani. Az olvasó 10 másodpercre a programozás módba vált át. Ezt az állapotot a LED 
kétszeri rövid felvillanása jelzi. 
Minden ez alatt az időtartam alatt beolvasott transzponder, érvényes kulcsként (kapukulcs transzponderként), a tárolóba 
kerül. Minden felismert és tárolt kulcs transzpondert a készülék a LED rövid felvillanásával igazol. A már tárolt kulcs 
transzpondereket a készülék újra nem tárolja és ezért nem is igazolja (a LED nem gyullad fel). 
A programozási mód 10 másodperces lefutási ideje minden kulcs transzponder elfogadásával újra indul. Egy korábban 
master transzponderként tárolt transzpondert később sem lehet kulcs transzponderként használni. 
 
• További kulcs transzponderek programozása 
Ha az olvasó a master transzpondert legalább 3, de legfeljebb 10 másodpercig olvassa, akkor programozás módba kerül és 
az olvasóban tárolt transzponderek fennmaradnak. 
Ezáltal új transzponder számokat lehet kulcs transzponderként csatlakoztatni és tárolni. 
• Valamennyi tárolt kulcs transzponder törlése 
Ha a master transzpondert 10 másodpercen túl tartja az antennához, az olvasó az összes tárolt transzpondert törli és 
programozás módba vált át. A LED kb. 3 másodperc után, majd kb. 10 másodperc után kétszer felgyullad és az olvasó 
megkezdi a kulcs transzponderek újraprogramozását. 
Az egyes transzpondereket nem lehet egyenként törölni. 
Figyelem: Az első üzembe helyezésnél a tárolót teljesen törölni kell, vagyis a master transzpondert legalább 10 
másodpercen keresztül az antennához kell tartani. 
A relé kapcsolási időtartamának beállítása 
A relé kapcsolási időtartama az olvasón beállítható. Figyeljen arra, hogy eközben ne legyen transzponder az antenna 
közelében. 

A relé kapcsolási időtartamának beállításához nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot 5 mp-en keresztül, amíg a LED 
újra fel nem gyullad (a LED a gomb megnyomásakor felgyullad és kb. 1 másodperc után kialszik, ezzel jelzi a master 
transzponder számára a programozási állapotot). 
A LED felgyulladása után eressze el a gombot, majd nyomja meg röviden annyiszor, ahány másodpercre a bekapcsolási időt 
be akarja állítani. Ez annyit jelent, hogy 3 másodperchez háromszor, 5 másodperchez ötször kell a gombot megnyomni. A 
maximális kapcsolási idő 15 s. A gomb megnyomásakor kialszik a LED és az elengedéskor újra felgyullad.  
Ezzel a gombnyomások számát optikailag is követheti. A kapcsolási időtartam beállítása után befejezésül tartsa a gombot 
addig megnyomva, amíg a LED háromszor fel nem villan. Ezzel befejeződött a relé kapcsolási idejének a beállítása. Ha 
tévedésből a 15 másodperces kapcsolási időhöz a megengedett 15-nél többször nyomta meg a gombot, az olvasó a 
programozást a kapcsolási idő módosítása nélkül megszakítja, (a LED ötször felvillan). 
A 0,5 másodperces legrövidebb idő beállításához 5 s múlva vagyis közvetlenül a LED felgyulladása után eressze el röviden 
a gombot, majd tartsa utána megnyomva addig, amíg a LED háromszor fel nem gyullad. 
A relé kapcsolási ideje ezen felül annyival hosszabb, ameddig egy érvényes kulcs transzponder az olvasó antennáján 
fekszik. Ez azt is jelenti, hogy a beállított kapcsolási időtartam akkortól számít, amikor a transzponder az antenna olvasási 
felületét elhagyta. 
• Tároló jelzés 
Max. 20 kulcs transzponder tárolható az olvasóban. 
Ha a tároló megtelik (20 kulcs transzponderrel), ezt a helyzetet az olvasó a további transzponderek programozásának 
megkísérlésekor a LED ötszöri felvillanásával jelzi. 
• Olvasás mód 
Ha az olvasó egy transzpondert olvas, a számát összehasonlítja a tárolóban elhelyezett kulcs transzponder számmal. Ha ez 
a szám a tárolóban rendelkezésre áll, a relét a beállított időtartamra bekapcsolja. Egyidejűleg a bekapcsolási időt jelző LED 
világít. 
 
9. Felhasználási példák 
Kapcsolási példa: ajtónyitó 
 

 
 
Kapcsolási példa: garázskapu meghajtás 



 
Ügyeljen az összekötő vezetékek kifogástalan csatlakoztatására a kapu meghajtás leírása szerint. Ellenőrizze továbbá, hogy 
a nyomógomb - a rajznak megfelelően - ténylegesen a földhöz (GND) képest működik-e. 
Állítsa be a relé kapcsolási idejét 0,5 mp-re, hogy a kapu mozgását FEL és LE között gyorsan át tudja kapcsolni. 
 
10. Ápolás, karbantartás és ártalmatlanítás 
Az előírásnak megfelelő feszültségellátáson, és a készülék rendeltetésszerű, a transzponder adatok érzékelése, tárolása és 
felismerése célú használatán kívül, az önálló olvasó nem igényel speciális ápolást vagy karbantartást. Egy a várakozások 
ellenére használhatatlanná vált RF olvasót a törvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. 
 
11. Hibaelhárítás. 
A különböző használati útmutatókban lévő előírások korrekt alkalmazása esetén nem várhatók zavarok. Ha mégis ilyen 
következne be, úgy kérjük ne kísérelje meg saját kezű javítását, hanem a modult a vásárlás helyén szakemberrel 
vizsgáltassa felül és szükség esetén javíttassa meg. Szakszerűtlen beavatkozás esetén a garancia érvényét veszti.  
 
12. Műszaki adatok 
Olvasómodul feszültség: +12V, 
külön bemenet: +24V 
Olvasómodul áramfelvétel: max. 100 mA 
Adásfrekvencia : 125 kHz 
A relé által kapcsolt teljesítmény 1 x ÁT: 3A / 30VDC, 3A / 125VAC 
Max. olvasási távolság: kb. 7 cm 
Max. antenna / elektronika távolság: 1,5 m 
Max. Transzponderek száma : 20 kulcs transzponder, 
1 master transzponder 
Méretek, ház (H x Szé x Ma) : 125 x 75 x 28 mm 
Üzemi hőmérséklet: 0°C-tól 45°C-ig 
 
13. Gyártó adatai 
Schäffel Electronic GmbH 
Karl-Leisner-Straße 5 
D-85386 Eching 
Email: info@codatex.com 
Internet: www.codatex.com 


