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BEVEZETÉS 
 
Ez a használati útmutató ehhez a termékhez tartozik.  Az útmutató 
fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéshez és kezeléshez.  
Figyeljen erre akkor is, amikor a terméket harmadik személynek 
továbbadja.  Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség 
esetén fellapozhassa. 
 
Az összes előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkori 
tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva. 
 
 
 

 
 
Kezelő-és kijelző elemek 
1 Csengő gomb 
2 LED - piros (Kimenet 2) 
3 LED - fehér 
(gombmegvilágítás) 
4 LED - sárga (állapotjelző 
LED) 
5 LED - zöld (Kimenet 1) 
6 Beviteli mező 
Programozásra és a ID kártyák 
olvasófelületéhez történő 
kódbeadásra szolgál 
 
 
 
 

 
Felszerelés és csatlakoztatás 

A csatlakozó kábelek ne törjenek meg és ne csípődjenek 
be. Ennek működési zavar, rövidzárlat, valamint a készülék 
meghibásodása lehet a következménye. Amikor lyukat 
fúrunk a falba, vagy csavarokat csavarunk be, vigyázzunk 
arra, hogy ne sértsünk meg semmilyen kábelt vagy 

vezetéket. 
 
• A kódzár közvetlen közelében (minimális távolság 50 cm)  ne 
legyenek más elektromos készülékek   100 kHz - 150 kHz közötti 
frekvenciatartománnyal, mert ez zavarokhoz vezethet.  
• A távolság két kódzár között, valamint egy kódzár és egy kártyaolvasó 
között  minimálisan 50 cm legyen! 
• Ne csatlakoztasson kábelt, ha a kódzár üzemben van! Felszerelés 
előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség 12V DC, és ügyeljen a 
korrekt polaritásra (plusz és mínusz).  
• A ház kinyitásához először a két csavart kell megoldani a ház alján. (A 
megfelelő imbusz-kulcs mellékelve.) Ezután a ház két fele szétnyitható.  
Ezután távolítsa el a beviteli mezőt a ház alsó részéről. 
• A ház belső oldalán három kerek jelölést lehet látni. Fúrjon egy 3,5 - 4 
mm-es fémfúróval 3 furatot. 
• Rögzítse a házat arra alkalmas szerelési anyagokkal egy sík, 
függőleges és rázkódásmentes felületre. 
• Miután az összes funkciót és működési módot tesztelte, 
visszazárhatja a ház hátlapját. 
 

 
 
Csatlakozó kiosztás 
a) DAP-Tamper A gyári kódok visszaállítására. 
b) TAMPER (szabotázs kontaktus) 
Kioldódik, amint a ház fedelét kinyitják. 
c) TAMPER BEEP 
„ON“ (be) állásba dugva - a belső zümmer a ház nyitását követően 
szólal meg. 
„OFF“ (ki) állásba dugva - a belső zümmer ki van kapcsolva. 
d) TAMPER H NC. L (NC érintkező) 
Tamper kimenet egy külső riasztó berendezés csatlakoztatásához. 
e) DOOR SENS / GND / KEY ACT 
- Mágneses érintkező csatlakozó 
- Külső sziréna (piezo), vagy fény, vagy relé csatlakozó 
f) ALMOUT / N.O. EG 
- Csatlakozó szirénához vagy körkörös lámpához. (föld érintkező) 
- Egress gomb csatlakozó 
g) „12V DC IN + -“ csatlakozó 
Tápellátás csatlakozó 
h) DOOR BELL 
Csatlakozó ajtócsengőhöz-/gonghoz 
i) EXT. CARD READER 
Csatlakozó külső kártyaolvasó készülékhez (Kérjük, a kártyaolvasó 
készülék használati útmutatóját 
figyelembe venni!) 
j) OUTPUT 2 = Kimenet 2 
Kimenet 2 (Csatlakozó automatikus ajtónyitóhoz) 
k) OUTPUT 1 = Kimenet 1 
Kimenet 1 (Csatlakozó automatikus ajtónyitóhoz) 
 
Rendeltetésszerű használat 
Ennél a kódzárnál egy digitálisan vezérelt beléptetés biztosítás van 
(RFID technológia) ajtókhoz és ezáltal a leginkább házakban és 
irodákban történő használatra alkalmas. A teljes programozás és 
kódbeadás a kódzár fóliabillentyűzetén keresztül történik. A kódzár 
időjárásálló és így bel- és kültéren is használható. 
A kódzár 2 leválasztott relé-kimenettel (output 1 és output 2) 
rendelkezik, amelyek egyéni funkciókkal rendelkeznek. Kimenet 1 vagy 
500 ID kártyával, vagy 500 jelszóval (felhasználói kód) vagy akár 500 
ID kártyával + felhasználói kóddal is használható. Kimenet 2 csak 500 
jelszóval (felhasználói kód) használható. 
 
A rendszer a következő további funkciókat nyújtja: 
- Működtetés ID kártyákkal (RFID ismeret vagy külső kártyaolvasó 
készülék) 
- Működtetés jelszó megadásával 
- Csatlakozás elektromos ajtónyitóhoz (12 V DC) 
- Riasztás kioldás mágneses érintkezővel nem kívánatos behatolást 
követően 
- Kompatibilis más hozzáférési kontroll rendszerekkel 
- Akusztikus vagy néma kezelés 
- Aktiválása kimeneti relével történik 



A fentiektől eltérő használat tilos, és tönkreteheti a készüléket, azon 
kívül még rövidzár, tűz, elektromos áramütés stb. veszélyét is magában 
rejti. Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása. Feltétlenül tartsa 
be a jelen használati útmutató biztonsági előírásait. Kérjük, figyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg, hogy szükség esetén 
később is fellapozhassa. 
 
Jelmagyarázat 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan tudnivalókat jelez az 
útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni. 

A „kéz“ szimbólum különleges tippekre és kezelési tanácsokra 
utal. 

 
Biztonsági tudnivalók és veszélyelhárítás 

A készülék használatba vétele előtt olvassa figyelmesen végig 
a használati útmutatót, mivel fontos információkat tartalmaz a 
készülék megfelelő használatával kapcsolatban. 
Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be 
nem tartása következtében keletkeztek, a 
szavatosság/garancia érvényét veszti.  Következményi 
károkért felelősséget nem vállalunk! 
Tárgyi vagy személyi sérülések esetén, melyek szakszerűtlen 
kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget.  Ilyen 
esetekben a szavatosság vállalás/garancia megszűnik!. 

 
A következő biztonsági intézkedések nemcsak a készülék védelmét, 
hanem az Ön biztonságát is szolgálják.  Olvassa el figyelmesen a 
következő pontokat.   
• Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a 
tanúsítvány (CE), hanem a garancia/szavatosság is érvényét veszti. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, az gyerekek 
számára veszélyes játékszerré válhat. 
• Gyerekek jelenlétében legyen óvatos a kódzár üzemeltetésénél. 
Elektromos készülékek nem valók gyerekek kezébe.  
• Ipari üzemekben  az elektromos berendezésekre és anyagokra 
vonatkozó helyi balesetvédelmi előírásokat kell betartani! 
• Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és 
barkácsműhelyekben a készüléket csak szakértő, felelős személyzet 
jelenlétében szabad használni.  
• Ha feltételezhető, hogy a készülék további működése nem 
veszélytelen, üzemen kívül kell helyezni, és biztosítani  véletlen 
bekapcsolás ellen.  
• Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem 
lehetséges, ha:                 
• - a készüléken látható sérülések vannak 
• -  nem működik, valamint 
• -  ha hosszabb ideig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva, 
vagy 
• - nem megfelelő körülmények között szállították.  
• Karbantartási, beállítási és javítási munkákat csak megfelelően 
képzett szakember ill. szakszerviz végezhet. 
• Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, melyre a használati 
útmutató nem ad választ, kérjük forduljon műszaki 
ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akusztikus és optikai jelzések 
 
Akusztikus és 
optikai jelzések 
magyarázata 

Státusz 
kijelző 
sárga 
LED 

Kimenet 1 
Zöld LED 

Kimenet 2 
Piros LED 

Akusztikus 
kijelző 
zümmer 

Fehér 
LED 

Készenléti 
üzemmód 
(általános 
üzemmód) 

1 x 
villogás 
2 
másodpe
rcenként 

    

Sikeres billentyű 
bevitel 

1 x 
villogás 
majd 
világítás 
10 
másodpe
rcig 

  1 sípolás Világítá
s 10 
másodp
ercig 

Eredményes 
kártya-/kód bevitel 

2 x 
villogás 

világít  2 sípolás  

Eredményes 
kezelés 

2 x 
villogás 

  2 sípolás  

Eredményes kód 2 
- bevitel 

2 x 
villogás 

 világít 2 sípolás  

Hibás kártya-/ kód 
bevitel 

5 x 
villogás 

  5 sípolás  

Hibás kezelés 5 x 
villogás 

  5 sípolás  

Lezárt mód (nem 
reagál a kártya-/ 
kód bevitelekre) 

1 x 
villogás 
10 
másodpe
rcenként 

  1 rövid 
sípolás 10 
másodper
cenként 
1 hosszú 
sípolás 
vége a 
zárnak 

 

Programozó mód Világít Világít    
Programozás 
közben 

Világít Tartós 
villogás 

   

Programozás 
érvényesítése („#“ 
gomb 
megnyomása) 

Világít Világít  2 sípolás  

Riasztás státusz Tartós 
villogás 

  Tartós 
sípolás 

 

 
Programozás 
Az új kódzár üzembe helyezése előtt azt először programozni kell és a 
gyári kódjait meg kell változtatni. 

- A standard gyári kód:  
- Programozó mód előhívása: Bevitel: „✱“ --- „Master-Code“ --- „#“ 
(Sárga LED (4) és zöld LED (5) világít) 
- Programozó mód elhagyása: Bevitel: 1 x „✱ gombot nyomni 
(Sárga LED (4) villog 2 másodpercenként) 
 

Eredményes programozás: 
Sárga LED (4) villog 2 x és a zümmer megszólal 2 x 
Hibás programozás: 

Sárga LED (4) villog 5 x és a zümmer megszólal 5 x 
 

(1 Mester kód programozása (programozó kód) 
A mester kód (korábban gyári kód) a programozó módba jutáshoz 
szükséges. Ezt mindig meg kell adnia, ha a programozó módot 
elhagyta, hogy pl. új ID kártyát vagy felhasználói kódot adjon meg vagy 
más változtatást vigyen véghez az egyes beállításokban. 

 
Felhasználószámokat/felhasználói ID kártyákat/felhasználói 
kódokat nem lehet duplán megadni. A rendszer nem fogadja 
el a duplázott mentést - a következő kijelzés jelenik meg: 

sárga LED (4) villog 5 x és a zümmer megszólal 5 x. 
 
Ha az előzőleg elmentett adatokat töröljük, az új felhasználót 
el lehet menteni a régi szám alá. 
 
Egy rossz/hibás bevitelnél nyomja meg a „#“ gombot vagy várjon 
egyszerűen 10 másodpercig egy új beadás elkezdéséhez. 
 



Ha a következő 10 másodperc alatt egyetlen gombot sem nyom meg, a 
kódzár automatikusan készenléti módba tér vissza. Ezért az összes ezt 
követő bevitelt gyorsan vigye véghez! 
 
Nyomja meg a "csillag" gombot „✱“ a beviteli mezőn (6)! Adja meg ekkor az 1234 

gyári kódot és érvényesítse azt a "kettőskereszt" gombbal „#“! Erre a sárga (4) és a 

zöld (5) LED világít - ekkor a programozó módban van. 
Nyomja meg végül a „0“ gombot a beviteli mezőn (6) és adjon meg egy új 

programozó (mester) kódot (min. 4 jegyű - max. 8 jegyű)! Végül érvényesítse a kód 

programozását a "kettőskereszt" gombbal „#“ a beviteli mezőn (6)! 

 

 
Biztonsági okokból ezt a mesterkódot ne adja tovább harmadik 
személynek, mivel ez az ID kártyák valamint a felhasználói kódok 
programozására és törlésére jogosít fel. 
 
Bevitel: „✱ --- „1“ --- „2“ --- „3“ --- „4“ --- „#“ --- „0“ ---  „Mesterkód“ --- 
„#“ 
 
(2) ID kártyák és felhasználói kódok mentése (Kimenet 1) 
Vegye figyelembe, hogy a következő fejezet csak a Kimenet 1-re 
(output 1) vonatkozó ID kártyák és a felhasználói kódok mentésére 
vonatkozik. 
Az ID kártyák vagy felhasználói kódok mentése előtt először egy 4 
jegyű felhasználói számot (azonosítót) kell megadnia az ID kártyához 
vagy felhasználói kódhoz (jelszóhoz). 
Eredményes kezelés: Sárga LED (4) 2 x villog és a zümmer megszólal 
szintén 2 x. 
 
A. ID kártyák mentése 
Nyomja meg a beviteli mezőn (6) az „1“ gombot és adjon meg egy 
tetszőleges 4 jegyű felhasználói számot. Olvassa be ezután a 
felhasználói ID kártyát és érvényesítésként nyomja meg a kettőskereszt 
gombot „#“ a beviteli mezőn (6)! 
 

Ha több ID kártyát szeretne elmenteni, nem szükséges 
kettőskereszt gombot „#“ nyomni minden egyes kártya után. 
Mentse el az egyes kártyákat a fenti módon leírtak szerint és 

csak az utolsó kártya után nyomja a 
kettőskereszt gombot „#“  - ezzel az összes előtte beadott kártya 
szintúgy elmentődik. 
 
Bevitel: „1“ --- „4 jegyű felhasználói szám“ --- „ID kártya“ --- „#“ 
 
B. Felhasználói kódok mentése 
Nyomja meg a beviteli mezőn (6) az "1" gombot és adjon meg egy 4-8 
jegyű felhasználói számot és egy 4 jegyű felhasználói kódot. Nyomja 
meg a kettőskereszt gombot „#“ - zöld LED (5) villog - nyomja meg 
ismét a kettőskereszt gombot „#“ - a zöld LED (5) befejezi a villogást - a 
beadás érvényesítve van. 

 
Ha több kódot szeretne elmenteni, nem szükséges a 
kettőskereszt gombot „#“ másodszor ismét megnyomnia. 
Mentse el az egyes kódokat a fenti módon leírtak szerint és 

nyomja meg a 
kettőskereszt gombot „#“ csak az utolsó bevitel után - ezzel az összes 
előtte beadott adat szintúgy elmentődik. 
 
Bevitel: „1“ --- „4 jegyű felhasználói szám“ --- „4-8 jegyű 
felhasználói kód“ --- „#“ --- „#“ 
 
(3) ID kártyák és felhasználói kódok törlése (Kimenet 1) 
A. Nyomja meg a „2“ --- „0“--- „0“ --- „0“ --- „0“ --- „#“ gombokat 
Ekkor az összes elmentett ID kártya és felhasználói kód törlődik. 
 
B. Nyomja meg a „2“ --- „1“ --- gombokat „ID kártya“ beolvasás/ vagy 
"felhasználói kód" megadás  --- „#“ Ekkor a beolvasott ID kártya ill. a 
beadott felhasználói kód törlődik. 
 
C. Nyomja meg a „2“ --- „2“ --- gombokat, az ID kártya „felhasználói 
szám“-ának vagy a „felhasználói kód" --- „#“ megadása Most az adott 
felhasználói számhoz tartozó ID kártya vagy felhasználói kód törlődik. 
 
(4) Ajtónyitó funkció programozása (Kimenet 1) 

A. Nyomja meg a „3“ --- „0“--- „0“ --- „#“ gombokat  
Az ajtónyitó ekkor az ID kártyáról vagy a felhasználói kódról oldódik ki. 
 
B. Nyomja meg a „3“ --- „0“--- „1“ --- „#“ gombokat 
Az ajtónyitó ekkor az ID kártyáról + felhasználó számról oldódik ki 

 
Gyári beállítás = ajtónyitás ID kártyáról vagy felhasználói 
kódról! 

 
(5) Nyitási idők programozása / Relé kimenet (kimenet 1) 
A. Nyomja meg a „4“ --- „0“ --- („01“ – „99“ másodperc) --- „#“ gombokat 
Kimenet 1: Relé nyitása 1 ... 99 másodperc között 
 
B. Nyomja meg a „4“ --- „1“--- „#“ gombokat 
Kimenet 1: elreteszelődik 

 
Gyári beállítás = rövid idejű mód: 3 másodperc! 
 

(6) Felhasználói kódok mentése 2 (Kimenet 2) 
Vegye figyelembe, hogy a következő fejezet csak a Kimenet 2-re 
(output 2) vonatkozó felhasználói számok felhasználói kódokkal történő 
mentésére vonatkozik. 
 
Minden egyes felhasználói kódhoz adjon meg egy tetszőleges 3 jegyű 
számkombinációt - a programozáskor viszont nem ismételhető! 
 
Nyomja meg az „5“ --- „1“ --- gombokat, „3 jegyű felhasználói szám“ --- 
„4 ... 8 jegyű felhasználói kód“ --- „#“ (zöld LED (5) villog) --- „#“ (zöld 
LED (5) nem villog tovább) A bevitel lezárva. Piros LED (2) addig 
világít, amíg a kimenet 2 aktív. 
 

Ha több felhasználói kódot szeretne elmenteni, nem 
szükséges kettőskereszt gombot „#“ nyomni minden egyes 
kártya után. Mentse el az egyes beviteleket a fentebb leírtak 

szerint és nyomja meg a kettőskereszt gombot „#“ csak az utolsó 
bevitel után - ezzel egy teljes mentés következik. 
 
(7) Felhasználói kódok törlése (Kimenet 2) 
A. Nyomja meg az „5“ --- „0“--- „0“ --- „0“ --- „0“ --- „#“ gombokat 
Ezzel az összes felhasználói kód törlődik. 
 
B. Nyomja meg az „5“ --- „“2“ --- gombokat, "felhasználói kód", amit 
törölni szeretne --- „#“ Ekkor a megadott felhasználói kód törlődik. 
 
C. Nyomja meg az „5“ --- „3“ --- gombokat,  felhasználói kódhoz való 
„felhasználói szám“ megadása --- „#“ Ekkor a kiegészítő felhasználói 
kódok az adott felhasználói kóddal törlődnek. 
 
(8) Nyitási idő programozása (Kimenet 2) 
A. Nyomja meg a „6“ --- „0“--- („01“ - "99" másodperc)  --- „#“ gombokat 
Kimenet 2: a relé 1 ... 99 másodperc között nyílik. 
 
B. Nyomja meg a „6“ --- „1“--- „#“ gombokat 
Kimenet 2: reteszelődik 

 
Gyári beállítás = rövid idejű mód: 3 másodperc! 
 

(9) Funkciók programozása 
A. Felhasználói kód (bemeneti mód) 
I) Nyomja meg a „7“ --- „0“--- „0“ --- „#“ gombokat 
Manuális beviteli mód --- "kettőskereszt" gomb „#“ megnyomása --- 
beadott felhasználói kód érvényesül = a kód bevitelt mindig a  „#“ 
gombbal kell lezárni! 
II) Nyomja meg a „7“ --- „1“--- „0“ --- „#“ gombokat 
Automatikus beviteli mód --- a felhasználói kódnak pontosan 
ugyanolyan hosszúnak kell lennie, mint a programozó kódnak! 
A kettőskereszt gombot „#“ ebben az esetben nem kell megnyomni 
érvényesítésként a beadott felhasználói kódok után. 

 
Gyári beállítás = manuális kódbevitel 
 
 

B. Kimeneti relé - Jelző hang a relé kioldásakor 
 



I) Nyomja meg a „7“ --- „1“--- „0“ --- „#“ gombokat Jelző hang 
deaktiválva 
II) Nyomja meg a „7“ --- „1“ --- „1“ --- „#“  gombokat A zümmer 1 
másodperc hosszan megszólal. Kimeneti relé aktiválva. 

 
Gyári beállítás = Megszólalás deaktiválva! 
 

C. Billentyűhang 
Nyomja meg a „7“ --- „2“--- „0“ --- „#“ gombokat 
A billentyű hang el van nyomva és így a kezelés alatt ki van kapcsolva. 
 
Nyomja meg a „7“ --- „2“--- „1“ --- „#“ gombokat 
A billentyű hang aktiválva van és így a kezelés alatt hallható. 

 
Gyári beállítás = A billentyű hang aktiválva van! 
 

 
D. Riasztás betörésnél (mágneses érintkező szükséges - csak a 
Kimenet 1-hez) 
I. Nyomja meg a „7“ --- „3“--- „0“ --- „#“ gombokat 
A riasztás deaktiválva van. 
 
II) Nyomja meg a „7“ --- „3“--- „1“ --- „#“ gombokat 
Betörés esetén a riasztás kioldódik. 
Ha mágneses érintkező van csatlakoztatva, ennek a funkciónak 
aktiválva kell lennie. 

 
Gyári beállítás = riasztási jel deaktiválva van! 
 

E. Riasztási idő programozása (ALMOUT csatlakozó) 
Nyomja meg a „7“ --- „4“--- („01“ - "99" perc)  --- „#“ gombokat 
Ekkor meghatározhatja a riasztás időtartamát (01 ... 99 perc) 

 
Gyári beállítás = Riasztási idő: 1 perc 
 

 
(10) Biztonsági funkciók programozása (csak Kimenet 1-hez) 
A. Nyomja meg a „8“ --- „0“--- „0“ --- „#“ gombokat 
A biztonsági funkciók inaktívak. 
 
B. Nyomja meg a „8“ --- „0“--- „1“ --- „#“ gombokat 
Riasztás kijelzés - ALM OUT 10 érvénytelen ID kártya vagy 10 rossz 
kód után vagy 1 érvényes ID kártya és 5 rossz felhasználói szám 
bevitel után. 
A riasztás egy érvényes felhasználói ID kártya beolvasása, ill. a 
megfelelő felhasználói kód vagy felhasználói ID kártya + felhasználói 
kód megadása után kapcsolható ki. 
 
C. Nyomja meg a „8“ --- „1“ --- gombokat, (03 - 10 bevitel) --- „✱“ --- (01-
99 
perc) --- „#“ Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy mikortól kell  a 
rendszert letiltani. 
 
Ha a "03" számot adja meg, a rendszer 3 érvénytelen ID kártya ill. rossz 
kód után letilt, ha a 04-et adja meg, akkor a 4. rossz bevitel után stb. 
 
Vagy 3 -10 érvénytelen ID kártya, vagy 3 - 10 rossz kód, vagy 1 
érvényes ID kártya + 5 rossz felhasználói szám. 
 
A rendszer ennek következtében min. 1 perctől max. 99 percig tiltható 
le. 
Egy érvényes felhasználói ID kártya beolvasásával, ill. a felhasználói 
kód vagy felhasználói ID kártya + felhasználói szám megadásával a 
rendszertiltás érvényen kívül helyezhető. 

 
Hogy melyik intézkedést kell megtenni, az Ön 
rendszerbeállításaitól függ! 
 

Gyári beállítás = 10 érvénytelen ID kártya, 10 rosszul beadott kód, vagy 
1 érvényes ID kártya + 5 rosszul beadott felhasználói szám után a 
rendszertiltás 1 perc hosszan aktív. 
 
Amíg a rendszer blokkolva / tiltva van, nem reagál az ID kártyákra vagy 
a billentyűzetről történő bevitelekre. A sárga LED világít 1x / a zümmer 
megszólal 1 x rövid ideig 10 másodpercenként. Amint a tiltás feloldódik, 

a zümmer egy hosszú sípolással jelez - ezután a rendszer ismét 
üzemkész. 
 
(11) Ajtó felügyelete mágneses érintkezővel (csak kimenet 1-hez) 
A. Nyomja meg a „9“ --- „0“--- „0“ --- „#“ gombokat 
A felügyeleti funkció deaktiválva van 

 
Gyári beállítás = a felügyeleti funkció deaktiválva van 
 

B Nyomja meg a „9“ --- („01- "99" másodperc)  --- „#“ gombokat 
A felügyeleti funkció aktiválva van 
 
Ez a funkció 2 különböző működési móddal rendelkezik: 
Példa 1: Az ajtó hosszabb ideig van nyitva, mint a beállított idő (01 - 99 
másodperc), pl. elfelejtették az ajtót bezárni. 
 
Ebben az esetben a zümmer egy állandó hangjelzéssel jelzi, hogy ne 
feledkezzen meg az ajtó bezárásáról. Amint az ajtót bezárják, a 
hangjelzés abbamarad. 
 
Példa 2: Az ajtót erőszakkal nyitották ki - a zümmer riasztási jelként 
hangzik fel - akkor is tovább hallható a riasztás, ha az ajtót bezárják. 
Csak egy érvényes ID kártya beolvasása, egy felhasználói kód 
megadása vagy az ID kártya és a felhasználói szám kombinációjának 
megadásával lehet a riasztást deaktiválni. 
 
(12) Programozás befejezése 
A programozó mód 60 másodperc után automatikusan befejeződik. 
 
Nyomja meg viszont mindig a „✱“ gombot a programozó mód 
elhagyásához és a kezelési módba történő visszatéréshez! A rendszer 
ekkor készenléti módban van - a sárga LED (4) villog. 
 
A kódzár kezelése 
 
A sárga LED (4) villog 2 másodpercenként - a rendszer üzemkész! 
 
(1) Kimenet 1: 

I) Az ajtó nyitása ID kártyával történik (ID kártya beolvasása) 
 
II) Az ajtó nyitása felhasználói kóddal történik (felhasználói 
kód megadása) 

 
III) Az ajtó nyitása ID kártyával + felhasználói kóddal történik. (ID kártya 
beolvasása, a zöld LED villog - a felhasználói számot ekkor 10 
másodpercen belül kell megadni). 
 

A zöld LED (5) villogása közben a normál kezelési módhoz 
/standby módhoz vissza lehet térni úgy, hogy a „✱“  gombot 
megnyomjuk. 

 
(2) Kimenet 2: 
Ebben az esetben a kezelés a felhasználói kóddal történik - a 
felhasználói kód megadásával a kimenet 2 aktiválódik. 
 
Kimenet 1 és 2 minden esetben kezelhető a programozó kóddal! Az 
eljárás a következő: 
 
I) A kimenet 1 kezelése 
Adja meg a programozó kódot --- „#“ --- „1“ (manuális kódbevitel) 
Adja meg a programozó kódot --- „1“ (automatikus kódbevitel) 
 
II) A kimenet 2 kezelése 
Adja meg a programozó kódot --- „#“ --- „2“ (manuális kódbevitel) 
Adja meg a programozó kódot --- „2“ (automatikus kódbevitel) 
 
Biztonsági funkciók 
(1) 3-10 rossz bevitel után (választhatóan meghatározható) a rendszer 
automatikusan leblokkol vagy a riasztás kioldódik. 
(2) Ha az ajtót erőszakkal nyitják ki, a rendszer automatikusan riasztást 
indít. 
(3) Ha az ajtó hosszabb ideig marad nyitva, mint az az ajtó nyitási 
idejének előbeállításában meg van határozva, riasztási jel hangzik fel, 
ami arra emlékeztet, hogy az ajtó még mindig nyitva van. 



(4) Ha a ház kontaktus aktiválódik, a rendszer a következő 
figyelmeztető jeleket küldi: 
A sárga LED villog és a zümmer folyamatos sípoló hangot bocsát ki. A 
ház kontaktusának deaktiválásával az akusztikus és optikai 
figyelmeztető jelzések befejeződnek. A ház kontaktus egy biztonsági 
rendszerhez is csatlakoztatható. 
 
Gyári kódok visszaállítása 
Elvesztette a mesterkódot ill. a programozó kódot vagy meg szeretné 
őket változtatni? A DAP jumper segítségével (ld. csatlakozók a) pont!) 
az 1234 gyári kód visszaállítható. 
Az eljárás a következő: 
(1) Tápellátást lecsatlakoztatni 
(2) DAP jumpert az „ON“ (=be) pozícióba dugni 
(3) Tápellátást visszaállítani - a sárga LED ekkor folyamatosan villog és 
a zümmer folyamatos hangot ad 
(4) DAP jumpert ismét „OFF“ (=ki) pozícióba dugni - a sárga LED 
befejezi a villogást és a zümmer elhallgat. 
(5) Az 1234 gyári kód ekkor vissza van állítva 
 

Ezzel a visszaállítási folyamattal az 1234 gyári kód 
(programozó kód) állítható vissza. A többi mentett adat vagy 
bevitel nem módosul. 

 
Karbantartás, ápolás és ártalmatlanítás 
A készülék általában nem igényel karbantartást. A készüléket kívülről 
csak puha, száraz kendővel vagy ecsettel szabad tisztítani. 
Semmiképpen ne használjunk agresszív tisztítószert vagy 
oldószereket, mert azok megtámadhatják a készülékházat, vagy káros 
hatással lehetnek a működésre. 
 
Eltávolítás 

Az elektromos és elektronikus termékek nem valók a 
háztartási szemétbe. Az elhasznált terméket az érvényes 
törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.  
 
 

Műszaki adatok 
Üzemi feszültség:..........................12V DC (egyenfeszültség) 
Áramfogyasztás: ......................nyugalmi áram kb. 35 mA 
Munkaáram kb. 103mA (külső kártyaolvasó nélkül) 
Relé - kimeneti kontaktus:......N.O. és N.C. Kapcsolási teljesítmény: 
max. 3A / 24V DC) 
Tárolási kapacitás: ..........Kimenet 1: 500 ID kártya vagy 500 kód 
választhatóan ID kártyák és kódok is keverve (max. 500) 
Kimenet 2: 500 kód 
ID kártyák olvasási távolsága:............max. 10 cm 
ID kártya típus: ..........................EM kártya 125 kHz 
(mint pl. Conrad rend. sz.: 130274, 191214, 130245) 
Méretek:..........................129 (Ma) mm x 84 (Szé) mm x 41 (Mé) mm 
Súly:................................205 g 
 
 
 

 

 
TAMPER H NC. L (NC kontaktus) 
Kimenet egy külső riasztó berendezés csatlakoztatásához 
Tamper Switch Deactivated: = Tamperkapcsoló deaktiválva (zárva) 
Tamper Switch Activated. = Tamperkapcsoló aktiválva (nyitva) 
 
 
Felhasználói számok és felhasználói kódok táblázata 
Név Felhasználói szám Felhasználói kód 


