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Biztonsagi adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint ..das wirkt!
A nyomtatas kelte 28.09.2022 Verzibszam 12 (helyettesiti a verziot 11) Feliilvizsgélat 28.09.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

- 1.1 Termékazonosito
- Kereskedelmi megnevezés: CARAMBA Profi Aktiv Schaumreiniger (Aerosol)

- Cikkszam: 64010601
- UFI: V7AO0-DOXU-800A-JPN2

- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- Anyag/készitmény hasznalata
Tisztitd
Aktiv tisztitohab (karpitra, textilre)

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyartdé/szallito:
CARAMBA CHEMIE GMBH & Co.KG
WANHEIMERSTR. 334/336
47055 DUISBURG Tel.: +49 (0) 203/77 86 01
www.caramba.de
E-Mail: info@caramba.de

Forgalmazé cég:

TEGEE Hungaria Kft.

Ipari park u. 4.

1044 Budapest Tel.: (36-1) 436-7240
e-mail: info@tegee.hu Fax: (36-1) 436-7241

- Informacidt nytjto teriilet:
T +36 1436 7240
F +36 1436 7241
E info@tegee.hu
www.tegee.hu

- 1.4 Siirg6sségi telefonszam:
Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)
Levélcim: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Ugyeleti telefonszam: 06-1-476-6400, 06-1-476-6464
Zéldszam: 06-80-20-1199
Fax: 06-1-476-1138

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozdasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

Aerosol 1 H222-H229 Rendkiviil tiizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: h6 hatasara

megrepedhet.
Skin Irrit. 2 H315 Bérirritalo hatasua.
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardl, Cimkézésérél és Csomagolasarol szolo
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jelz6 piktogramok

GHS02 GHS07

- Figyelmeztetés Veszély

(folytatas a 2. oldalon)
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- Figyelmezteté6 mondatok
H222-H229 Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tulnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet.
H315 Bérirritalé hatasa.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
- Ovintézkedésre vonatkoz6 mondatok
P101 Orvosi tandcsadas esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cimkéjét.
P102 Gyermekekt6l elzarva tartando.
P210 H6t6l, forrd feliiletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastol tavol tartandé. Tilos a
dohanyzas.
P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.
P261 Keriilje a permet belélegzését.
P271 Kizardlag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhaté.
P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemoséas b6 vizzel és szappannal.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kbnnyen megoldhaté. Az 6blités folytatasa.

P410+P412 Napfénytél védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghaladé hé.
P501 Az edény tartalmét / a tartalyt a helyi/regionédlis/nemzeti/nemzetkézi szabalyozdsoknak
megfelel6en kell hulladékként elhelyezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek

- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevbkre vonatkozé informaciok

- 3.2 Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl allo, veszélytelen adalékokat tartalmazé keverék.

- Veszélyes alkotorészek:

CAS: 106-97-8 butan 2,5-5%
Reg.nr.: 01-2119474691-32| Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 10213-79-3 dinatrium-szilikat pentahidrat 1-2,5%

Reg.nr.: 01-2119449811-37 | Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335

Specifikus koncentracié-hatarérték: Met. Corr.1; H290: C =25 %

- 648/2004/EK rendelete a moso- és tisztitoszerekrol / A tartalomra vonatkozo cimkézés
alifas szénhidrogének, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE <5%

tartésitéoszereket (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE,
DIMETHYLOL GLYCOL, GLUTARAL, BENZISOTHIAZOLINONE)

- Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Eisésegély-nydujtasi intézkedések

- 4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Belélegzés utdn: Gondoskodjunk friss levegbrél; panaszok esetén keresslik fel az orvost.
- Bérrel valé érintkezés utan: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol éblitsiik le.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at 6blitsiik le, mik6zben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utan: Tartés panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilbnleges ellatas jelzése
Tovabbi Iényeges informéciok nem élinak rendelkezésre.

HU—
(folytatas a 3. oldalon)
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5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag
- Megfelelé tiizoltészerek:
CO,, poroltd vagy vizpermet. A nagyobb tiizeket vizpermet vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.
- 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilénleges veszélyek
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat
- Kiilonleges véddéfelszerelés: Kiilbnleges intézkedések nem szlikségesek.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

- 6.1 Személyi dvintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Viseljiink védébfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
- 6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések: Kiilbnleges intézkedések nem sziikségesek.
- 6.3 A teriileti elhatarolds és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelé szell6ztetésrél.
- 6.4 Hivatkozas mds szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kézblt informacidkat.
A személyes védGfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzolt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kézélt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsdgos kezelésre iranyulé ovintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel6 szell6zésrél és elszivasrol.
- Tliz- és robbanasvédelmi informacidk:
Tartsuk tavol a tlizforrasokat - ne dohényozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltlt6dés ellen.
Figyelem: Nyomas alatti edény. Védjiik a napsugarzastol és az 50 fok feletti hbmérsékletektdl. Hasznélat utan
se nyissuk fel er6szakos moédon és ne égessiik el.
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.

- 7.2 A biztonsdgos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktdrozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kvetelmény:

Hiivés helyen taroljuk.

Vegyiik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok raktarozdséra vonatkozé hatésagi elGirdsokat.
- Egyiittes taroldassal kapcsolatos informaciok: Nem sziikséges.
- Tovabbi adatok a raktarozasi kériilményekkel kapcsolatban:

Jol lezart hordbékban hiivés és szaraz helyen taroljuk.

Hé6tél és kbzvetlen napsugarzastol védjik.
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

- 8.1 Ellenbrzési paraméterek

- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:
106-97-8 butan (2,5-5%)
TLV|CK-érték: 9400 mg/m’

AK-érték: 2350 mg/m’®

- Magyarazat a tablazat

a) Megengedett atlagos koncentracio: a légszennyezé anyagnak a munkahely levegéjében egy miiszakra

megengedett atlag koncentracidja, amely a dolgozd egészségére altalaban nem fejt ki karos hatast, jelblése:
(folytatas a 4. oldalon)
HU—
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AK
b) Megengedett cstcskoncentracio (révid ideig megengedheté legnagyobb levegbszennyezettseg): a
légszennyez6 anyagnak egy miszakon belil az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az AK értéket
meghaladé legnagyobb koncentracidja (az AK- és CK-értékre vonatkozé kévetelményeknek egyidejileg kell
teljestilnitik), jelélése: CK
- Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
Expozicios hatarérték - A munkahelyen alkalmazandé hatarértékek adatai a Magyarorszagon hatéalyos
hatarértékeket figyelembe véve a munkahelyek kémiai biztonsagarél szolé 50/2011 (XIl. 22.) EiUM-SZCSM

egylittes rendelet alapjan:

- Pétlolagos informacidk: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulépontot.

- 8.2 Az expozicio ellenérzése

- Megfelelé6 miiszaki ellenérzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni évintézkedések, példaul egyéni védbéeszk6zok

- Altaldnos védekezési és higiéniai intézkedések:

Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

Ne lélegezziik be a gazokat/gézbket/aerosolokat.
- A légutak védelme Nem sziikséges.
- Kézvédelem: Gumikesztyd.

- Kesztylianyag Javasolt anyagvastagsag: > 0,4 mm.

- Athatoldsi id6 a kesztyiianyagon
Permeéacios érték: =480 min szint.

A pontos behatolasi idét a kesztyli gyartéjatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

- Altaldnos adatok

- Szin:

- Szag:

- Szagkiiszobértek:

- Olvadaspont/fagyaspont:

- Forraspont vagy kezdé forraspont és
forrasponttartomany

- Tlizveszélyesség

- Felsé és alsé robbandsi hatarértékek

- Alsé:

- Felsé:

- Lobbanaspont:

- Bomlasi hé6mérséklet:

. pH

- Viszkozitas:

- Kinematikus viszkozitas

- dinamikai:

- Oldhatésag

- Viz:

- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)

- G6éznyomas:

- Slriiség és/vagy relativ siiriiség

- Siiriiség 20 °C-nal:

" Relativ siiriiség

- Gbzsliriiség

- 9.2 Egyéb informdciok
- Kiilsé jellemzék:
- Forma:

vilagoszéld
Jellegzetes
Nincs meghatéarozva.
nem meghatarozhaté

nem alkalmazhatd, mivel az anyag aerosol
Nem alkalmazhato

Nincs meghatéarozva.
Nincs meghatéarozva.

Nem alkalmazhat6, mivel az anyag aerosol.

Nincs meghatéarozva.
Nincs meghatéarozva.

Nincs meghatéarozva.
Nincs meghatéarozva.

Teljes mértékben keverheto.
Nincs meghatéarozva.
Nincs meghatéarozva.

0,97 g/cn?®

Nincs meghatéarozva.
Nincs meghatéarozva.

aerosol

(folytatas az 5. oldalon)
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- Az egészség- és kdérnyezetvédelemre, valamint a

biztonsagra vonatkozo6 fontos adatok

- Ongyulladdsi hémérséklet: Az anyag magatol nem gyullad.

- Robbandsveszélyesség: Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban
robbanasveszélyes g6z6k és levegl keverékének
képzbdése lehetséges.

- Allapotviéltozds

- Parolgasi arany Nem alkalmazhaté

-Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informaciok
- Robbanéanyagok Ervénytelen
- Tlizveszélyes gazok Ervénytelen
- Aeroszolok
Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol. Az edényben tilnyomas uralkodik: h6 hatasara megrepedhet.

- Oxidalé gazok Ervénytelen
- Nyomads alatt lévé gdzok Ervénytelen
- Tlizveszélyes folyadékok Ervénytelen
- Tlizveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
- Ongyulladé folyadékok Ervénytelen
- Ongyulladé szilard anyagok Ervénytelen
- Onmelegedé anyagok és keverékek Ervénytelen
- Vizzel érintkezve tiizveszélyes gazokat kibocsato

anyagok és keverékek Ervénytelen
- Oxidalé folyadékok Ervénytelen
- Oxid4lé szildrd anyagok Ervénytelen
- Szerves peroxidok Ervénytelen
- Fémekre korroziv hatasu anyagok Ervénytelen
- Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

-10.1 Reakciokészség Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

- 10.2 Kémiai stabilitdas

- Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Rendeltetésszer( hasznalat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakcidk lehetésége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Keriilend6 kériilmények Tovabbi lényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

- 10.5 Nem 6sszeférhet6 anyagok: Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomlastermékek: Veszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciék

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
- Akut toxicitas A rendelkezésre all6 adatok alapjén az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

- Besorolas relevans LD/L C50-értékek:
10213-79-3 dinatrium-szilikat pentahidrat
Szajon at|LD50| 1.280 mg/kg (rat)

Bérén at |LD50|>5.000 mg/kg (rat)

- Bérkorrézio/bérirritacio
Bdrirritalo hatasa.

- Sulyos szemkarosodds/szemirritacié
Sulyos szemirritaciét okoz.

(folytatas a 6. oldalon)
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- Légzbszervi vagy bérszenzibilizacio

A rendelkezésre all6é adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre allo adatok alapjén az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Rakkelté hatas A rendelkezésre allo adatok alapjén az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek.
- Reprodukciés toxicitas A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozés kritériumai nem teljestinek.
- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.
- Ismétlédo expozicioé utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre all6é adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.
- Aspiraciés veszély A rendelkezésre allo adatok alapjéan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

-12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitas:
10213-79-3 dinatrium-szilikat pentahidrat
EC50|216 mg/I (daphnia)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.3 Bioakkumulacios képesség Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi lényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhaté6
- vPvB: Nem alkalmazhaté
- 12.6 Endokrin karositoé tulajdonsagok
Az endokrin rendszert karosito tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.
- 12.7 Egyéb karos hatasok
- Tovabbi 6kolégiai informacidk:
- Altaldnos informdciék: Altalaban nem veszélyezteti a vizeket.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitdsi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési médszerek
- Ajanlas: Nem keverhetd hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalézatba.

- Tisztitatlan csomagoldasok:
- Ajanlas: A kezelés médjat a hatésagi elbirasok szabjak meg.
- Ajanlott tisztitdszer: Viz, adott esetben tisztitoszerekkel egyiitt.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

- 14.1 UN-szam vagy azonosité szam

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

-ADR AEROSZOLOK

-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 2 5F Gazok

(folytatas a 7. oldalon)
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- Barcak 2.1
-IMDG, IATA
- Class 2.1 Gazok
- Label 2.1
- 14.4 Csomagolasi csoport
-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
- 14.5 Kérnyezeti veszélyek:
- Marine pollutant: Nem
- 14.6 A felhasznal6t érinté kiilonleges
ovintézkedések Figyelem: Gazok
- Veszélyt jel616 szamok (Kemler-szam): -
- EMS-szam: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1
litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C,
Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett

szallitas Nem alkalmazhato

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR

- Engedményes mennyiség (EQ): EO

- Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

- Szallitasi kategoria 2

- Alagutkorlatozasi kéd: D

- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok
2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol
44/2000. (XIl. 27.) E(M rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairdl
1907/2006/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete a vegyi anyagok regisztrélasérol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH), az Eurépai Vegyianyag-ligynékség létrehozasaroél, az 1999/45/
EK iranyelv modositasarol, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a
76/769/EGK tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv
hatalyon kiviil helyezésérdl
A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. méajus 28.) a vegyi anyagok regisztralasardl, értékelésérol,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) sz6l6 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet
modositasardél (helyesbitett valtozat: 2015.11.13.)
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztalyozasarodl, cimkézésérél és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv
maodositaséarol és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasardl

648/2004/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete (2004. marcius 31.) a moso- es tisztitészerekrél
(folytatas a 8. oldalon)
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oldalszém: 8/8 caramba
Biztonsagi adatlap

1907/2006/EK, 31. cikk szerint ..das wirkt!
A nyomtatas kelte 28.09.2022 Verzibszam 12 (helyettesiti a verziot 11) Feliilvizsgélat 28.09.2022

Kereskedelmi megnevezés: CARAMBA Profi Aktiv Schaumreiniger (Aerosol)

(folytatas a 7. oldalrol)
25/2000. (IX. 30.) EGM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkb6z6k kbvetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékérdl
1993. évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrél
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrdl
2015. évi LXXXIX. térvény a Veszélyes Aruk Nemzetk6zi Kézuti Szallitasardl szolé Eurépai Megallapodas ,A”
és ,B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belféldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl
2013. évi CIX. térvény a Nemzetkézi Vasuti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) mdédositasarél Vilniusban
elfogadott, 1999. junius 3-an kelt Jegyz6kényv C Flggeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint a belféldi
alkalmazaséanak egyes kérdéseirdl
2013. évi CXI. térvény Genfben, 2000. méjus 26. napjan kelt, a Veszélyes Aruk Nemzetkézi Belvizi Szallitasérol
sz06l6 Eurdpai Megallapodashoz (ADN) csatolt Szabalyzat kihirdetésérél és belféldi alkalmazasarol

-Iranyelv 2012/18/EU

- Kiisz6bértékek (tonna): Alsé kiiszébérték 150 t

- Kiisz6bértékek (tonna): Felsé kiiszobérték 500 t

- 15.2 Kémiai biztonsdgi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéeb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és
nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkiviil tlizveszélyes gaz.
H280 Nyomas alatt Iévs gazt tartalmaz; hé hatasara robbanhat.
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H314 Sdlyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
H335 Léguti irritaciot okozhat.
- Korabbi valtozat datuma: 09.11.2018
- Korabbi valtozat szama: 11

- Roviditések és mozaikszavak:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Tiizveszélyes gazok — 1A. kateg6ria
Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kategoria
Press. Gas (Comp.): Nyomas alatt lévé gazok — Siiritett gaz
Met. Corr.1: Fémekre korroziv hatast anyagok — 1. kategéria
Skin Corr. 1B: Bérmaras/bdrirritacié — 1B. kategoria
Skin Irrit. 2: B6rmaras/bdrirritacio — 2. kateg6ria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritacio — 2. kateg6ria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio) — 3. kategoria
- * Az adatok az el6z6 verzibhoz képest megvaltoztak
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