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1. 1. FEJEZET: Az anyag, illetve a keverék és a vállalkozás azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító  

 Kereskedelmi név Folyasztószer / Flux 

 Termékkód 8463 

 SDB szám 1753 

 A termék típusa 
Folyasztószer 
lágyforrasztáshoz 

 Szinonimák X32-10i 

 A termék használata Ipari felhasználás 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
   

 Jellemző azonosított felhasználások Folyasztószer lágyforrasztáshoz 

 Ellenjavallt alkalmazások Nem áll rendelkezésre információ. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 STANNOL GmbH &Co KG  

 Haberstr. 24  

 42551 Velbert  

 Németország.  

 Tel: +49 (0) 2051/3120-332  

 E-Mail: sdb@stannol.de  

1.4. Sürgősségi telefonszám  

 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  

 Tel. 06 80 201 199 (0-24 h)  

 

2. 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása   

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása   

 Besorolás a 1272/2008 (EK) rendelet szerint   

 Fizikai Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória H225 
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és 
gőz. 

 veszélyek    

 

Egészségügyi 
veszélyek Súlyos szemkárosodás/-irritáció. H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

  2. kategória   

  Specifikus célszervi toxicitás H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 
  (egyszeri expozíció), 3. kategória  okozhat. 
  Narkotikus hatások   

2.2. Címkézési elemek   
 

Megjelölés az 1272/2008 (EK) rendelet szerint. 

Veszélyre utaló piktogramok 
 
 

 

 

Figyelmeztetés Veszély   

tartalmazza 2-propanol   
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Figyelmeztető mondatok  

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Biztonsági tudnivalók  

Megelőzés  

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől 
 távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P243 
Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell 
tenni. 

P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőz/permet belélegzését. 

P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

Reakció  

P312 
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz. 

Tárolás  

P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
 

2.3. Egyéb veszélyek 
 

Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH rendelet XIII. függelék a PBT kritériumainak. 
 

Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH rendelet XIII. függelék vPvB-kritériumainak. 

 

3. 3. FEJEZET: Összetételre/összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.2. Keverékek     
      

 Kémiai megnevezés CAS-sz. % Besorolás az Megjegyzések 
  EK-szám  1272/2008 (EK)  
   

rendelet szerint 
 

  

Index-sz. 
  

     

  RRN    
      

 2-propanol 67-63-0 80-<90 Flam. Liq. 2, H225  

  200-661-7  Eye Irrit. 2, H319  

  603-117-00-0  STOT SE 3, H336  

  01-2119457558-25-    

  XXXX    
      

 Adipinsav 124-04-9 1-<3 Eye Irrit. 2, H319  

  204-673-3    

  607-144-00-9    

  01-2119457561-38-    

  XXXX    
      

 2-fenilfenol 90-43-7 0,1-<1 Skin Irrit. 2, H315  

  201-993-5  Eye Irrit. 2, H319  

  604-020-00-6  STOT SE 3, H335  

    Aquatic Acute 1, H400  
      

 A H mondatok szövege a 16. szakaszban található.    

 

4. 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése   

 Általános tudnivalók Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell venni. Meg kell 
győződni arról, hogy az egészségügyi személyzet az adott anyagról 
tudomással bír és megteszi az óvintézkedéseket. A szennyezett ruházatot 
az újbóli viselés előtt ki kell mosni. 

 

   

   

   

 Belégzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell 
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.   
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 Bőrrel való érintkezés: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell venni. A bőrét mossa le 
vízzel/zuhanyozzon le. Ha irritáció mutatkozik, és tartósan megmarad, orvosi 
segítséget kell kérni. 

  

  

 Szembe kerülés esetén Óvatosan öblítse vízzel több percen keresztül. Lehetőség szerint az esetleges 
kontaktlencséket el kell távolítani. Folytatni kell az öblítést. Ha irritáció jelentkezik, 
és tartósan fennmarad, orvosi segítséget kell kérni. 

  

  

 Lenyelés esetén Ki kell öblíteni a szájat. Tünetek fellépése esetén orvosi segítséget kell kérni. 

4.2. A legfontosabb akut és elhúzódóan jelentkező tünetek és hatások 

 Tünetek és hatások: 
Álmosságot és szédülést okozhat. Fejfájás Hányinger, hányás Erős szemirritáció. 
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Ez a termék égő érzést, könnyezést, kivörösödést, 
duzzanatot és homályos látást okozhat. 

  

  

  

 Tünetek/hatások szembe kerülés után: Szemirritáció 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

 Általános segélyintézkedések és tüneti kezelés javasolt. Égési sérülések: Azonnal vízzel kell öblíteni. Öblítéskor vegye le azt a 
ruhát, amely nem tapad az érintett bőrfelületekre. Hívja a mentőket. Folytassa az öblítést a kórházba vezető úton. Az érintett 
személyt megfigyelés alatt kell tartani. A tünetek jelentkezhetnek késleltetve. 

 

 

 

5. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyagok  

 Alkalmas oltóanyagok: Vízpermet. Száraz oltópor, alkoholálló hab, széndioxid 
  (CO2). 

 Alkalmatlan oltóanyagok: Az oltáshoz nem szabad vízsugarat alkalmazni, mert ezzel a tüzet 
szétoszthatja.   

 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

 Tűzveszély! Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

 Robbanásveszély! Gőzei robbanékony elegyet képezhetnek a levegővel. A gőzök a levegőnél 
nehezebbek, a talaj mentén 

nagy távolságokba juthatnak, és meggyulladhatnak, 
miközben a tűz visszacsaphat a forráshoz. 

  

  

  

 REAKTIVITÁS TŰZ ESETÉN Tűz esetén egészségre káros gázok képződhetnek. 

 Veszélyes égéstermékek Mérgező füstgázok keletkezhetnek. 

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  

 Tűzvédelmi intézkedések Tűz esetén önálló légzésvédő készüléket és komplett védőfelszerelést kell 
viselni.   

 Tűzoltási tudnivalók A robbanásnál és tűznél keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Távolítsa 
el a tartályokat a veszélyzónából, ha személyi kockázat nélkül lehetséges.   

 Védelem a tűzoltás során Ne kíséreljen meg semmilyen tevékenységet megfelelő védőfelszerelés nélkül.  
Viseljen a környezeti levegőtől független légzőkészüléket. Teljes védőruházatot 
kell viselni.   

 Egyéb információk Szokásos tűzoltási tevékenységeket kell alkalmazni; eközben figyelembe kell 
venni az egyéb érintett anyagokból származó veszélyeket.   

 

6. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 Általános eljárások Az illetéktelen személyeket távol kell tartani. 

 

Nem sürgősségi ellátó személyzet 
esetében  

 Védőfelszerelés Tartsa távol az embereket, és maradjanak a szél felőli oldalon.  
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Vészhelyzeti intézkedések 
 

 

 

 

 

 

 

 

A sürgősségi ellátók esetében 
 

Védőfelszerelés 
 

 

 

 

6.2. Környezetvédelmi intézkedések 

 

Tilos a nyílt láng, a szikra. A gyújtóforrásokat el kell távolítani. A 
hulladékkezelés során megfelelő védőruházatot és -felszerelést kell viselni. 
Kerülje a köd/gőz belélegzését. Sérült tartályokat vagy kifolyt anyagot csak 
megfelelő védőruházat viselése esetén szabad megérinteni. Belépés előtt 
szellőztesse ki a zárt helyiségeket. Ha nagyobb mennyiségű kiömlött anyagot 
nem lehet elhatárolni, értesítse a helyi hatóságokat. A személyi 
védőfelszerelésre vonatkozó adatok a Biztonsági adatlap 8. szakaszában 
találhatók. 
 

 

Ne kíséreljen meg semmilyen tevékenységet megfelelő védőfelszerelés 
nélkül. A hulladékkezelés során megfelelő védőruházatot és -felszerelést kell 
viselni. Egyéb információk: lásd a 8. szakaszt: Az expozíció 
korlátozása/Személyes védőfelszerelés. 
 

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Ne engedje a csatornarendszerbe, 
talajba vagy vizekbe jutni. 

 

 

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

 Az elhatárolásról Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. 
Tegyen intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen. Csak szikramentes 
szerszámot alkalmazzon. Tartsa távol az éghető anyagokat (fa, papír, olaj stb.) a 
kiömlött anyagtól. 

  

  

  

 Tisztítási eljárás Az anyag kifolyását lehetőleg el kell kerülni, ha ez kockázat nélkül lehetséges. 
Nagymennyiségű kifolyt anyag: Amennyiben lehetséges, a kiömlött anyag 
terjedését meg kell gátolni. Műanyag fóliával le kell takarni a szétterjedés 
megakadályozására. A termék eltávolítása után a területet vízzel alaposan át 
kell öblíteni. Kismennyiségű kifolyt anyag: vermikulittal, száraz homokkal vagy 
földdel fel kell szedni és tartályokba kell tölteni. A felületeket alaposan meg kell 
tisztítani a szennyeződés-maradványok eltávolítása érdekében. 

  

  

  

  

  

 Egyéb információk 
Az anyagokat vagy maradékokat szilárd állapotban juttassa jóváhagyott 
hulladékfeldolgozó üzembe. 

  A kiömlött terméket soha nem szabad az eredeti tartályába újrafelhasználás 
céljából visszaönteni.   

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
További információk az ártalmatlanításról a 13. szakaszban találhatók. Egyéb 
információk: lásd a 8. szakaszt: Az expozíció korlátozása/Személyes 
védőfelszerelés.   

 

7. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 A biztonságos kezelésre vonatkozó Ne kezelje, tárolja vagy nyissa fel nyílt láng, 
 óvintézkedések hőforrás vagy gyújtóforrás közelében. Óvja az anyagot a közvetlen 
  napsugárzástól. Robbanásbiztos általános és helyi elszívó rendszer. 

  

Tegyen óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A termék 
kezelése 

  

során az összes készüléknek földeléssel kell rendelkeznie. Csak szikramentes 
szerszámot szabad 

  használni. Robbanásbiztos felszerelést kell használni. Kerülni kell a köd 

  

és gőz belégzését. Kerülni kell a bőrrel való hosszantartó vagy ismételt 
érintkezést. 

  Kerülni kell a szembe jutást. Megfelelő személyi védőfelszerelést kell 
  viselni. 

 Higiéniai intézkedések Vegye figyelembe az elismert ipari higiéniai intézkedéseket. 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

 Műszaki óvintézkedések A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.  

 Tárolási feltételek Tárolja sprinkler berendezéssel felszerelt helyen. Tartsa távol hőtől, forró 
felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. Tilos a dohányzás. Az 
elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni (pl. földeléssel). Tárolja jól 
szellőző helyen. Az edényeket szorosan lezárva kell tartani. Tárolja hűvös, száraz 
helyen, napfénytől védve. Összeférhetetlen anyagoktól távol tartandó (lásd a 
Biztonsági adatlap 10. szakaszát) 

  

  

  

  

  

 Nem összeférhető anyagok Erős oxidálószerek, Klór-izocianát (kloroimino(oxo)metán).  

 Hő- vagy gyújtóforrások 
Ne kezelje, tárolja vagy nyissa fel nyílt láng, hőforrás vagy gyújtóforrás közelében.   
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Tárolás A helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell tárolni. 

Tárolási osztály (LGK) 3-as tárolási osztály - Gyúlékony folyadékok 

7.3.Meghatározott végfelhasználás Folyasztószer lágyforrasztáshoz 
8. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/ egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek   

 Németország-TRGS900    

 Jogszabályi előírás Anyag Típus Érték 
     

 TRGS900 2-propanol  (67-63-0) 
Munkahelyi expozíciós 
határérték: 500 mg/m³. 

  Propán-2-ol Munkahelyi expozíciós 
határérték: 200 ppm 

    

    Csúcsérték-korlátozás 1000 mg/m³. 

    Csúcsérték-korlátozás 400 ppm 

    Megjegyzések DFG, Y 

 

Németország - 
TRGS903    

 

Jogszabályi 
előírások Anyag Típus Érték 

     

  2-propanol  (67-63-0) TRGS 903 (BGW) 25 mg/l aceton [vizelet] 
  Propán-2-ol  25 mg/l aceton [vér] 
 

 DNEL: Származtatott hatásmentes szint      

 

Nem áll rendelkezésre 
adat       

 Összetevők Típus 
Expozíciós 
útvonal Érték Forma   

       

 Adipinsav (124-04-9) Munkavállalók Bőrön át 38 mg/kg testsúly/nap Akut - szisztémás hatás  

   Belégzés: 264 mg/m³ Akut - szisztémás hatás  

   Belégzés: 5 mg/m³ Akut - helyi hatás   

   Bőrön át 38 mg/kg testsúly/nap Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

   Belégzés: 264 mg/m³ Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

   Belégzés: 5 mg/m³ Hosszú távú - helyi hatások  

  Fogyasztók Bőrön át 19 mg/kg testsúly Akut - szisztémás hatás  

   Belégzés: 65 mg/m³ Akut - szisztémás hatás  

   Szájon át 19 mg/kg testsúly Akut - szisztémás hatás  

   Szájon át 19 mg/kg testsúly/nap Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

   Belégzés: 65 mg/m³ Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

   Bőrön át 19 mg/kg testsúly/nap Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

 2-propanol  (67-63-0) Munkavállalók Bőrön át 888 mg/kg testsúly/nap Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

   Belégzés: 500 mg/m³ Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

  Fogyasztók Szájon át 26 mg/kg testsúly/nap Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

   Belégzés: 89 mg/m³ Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

   Bőrön át 319 mg/kg testsúly/nap Hosszútávú - szisztémás 
hatás 

 

      

 PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció     

 

Nem áll rendelkezésre 
adat       

 Összetevők Típus 
Expozíciós 
útvonal Érték Forma   
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 Adipinsav (124-04-9) Nem Édesvíz 0,126 mg/l  

  alkalmazható Tengervíz 0,013 mg/l  
    

   Édesvíz 0,46 mg/l 
Rendszertelen 
kibocsátás 

   Üledék 0,484 mg/kg száraztömeg Édesvíz 

   Üledék 0,048 mg/kg száraztömeg Tengervíz 

   Talaj 0,023 mg/kg száraztömeg  

   STP 59,1 mg/l  

 2-propanol  (67-63-0) Nem Édesvíz 140,9 mg/l  

  alkalmazható Tengervíz 140,9 mg/l  
    

   Édesvíz 140,9 mg/l 
Rendszertelen 
kibocsátás 

   Üledék 552 mg/kg száraztömeg Édesvíz 

   Üledék 552 mg/kg száraztömeg Tengervíz 

   Talaj 28 mg/kg száraztömeg  

   Szájon át 160 mg/kg táplálék Másodlagos mérgezés 

   STP 2251 mg/l  

8.2 Expozíció korlátozása és felügyelete   

 Megfelelő műszaki 
vezérlőberendezések 

 Robbanásbiztos általános és helyi szellőztetőberendezés, általános jó 
szellőzés (általában 10 légcsere óránként). A szellőztetés fokának az adott 
feltételekhez kell illeszkednie. Adott esetben folyamatkamra, helyi szellőztető 
berendezés vagy más építésszerkezeti intézkedés a levegőben lévő 
koncentráció kontrollálására ahhoz, hogy a koncentráció a javasolt korlátozási 
határérték alatt tartható legyen. Ha nincsenek meghatározva expozíciós 
határértékek, akkor a koncentrációt a levegőben elfogadható szinten kell 
tartani, szemzuhany ajánlott. 

  

   

   

   

   

   

   

 A védőruházat anyagai Nem áll rendelkezésre további információ.  
 

Személyi óvintézkedések, például személyi védőfelszerelés 
 

Szemvédelem   Oldalvédelemmel ellátott védőszemüveg  

A bőr védelme      

Kézvédelem   Vegyszerálló kesztyű (az NF EN 374 vagy más megfelelő szabvány szerint) 

Anyag 
Áthatolási 
idő  

Vastagság 
(mm) Megjegyzések  

     

Nitrilkaucsuk (NBR) 6…480 perc 0,4 mm EN 374  

Egyéb védőintézkedések  Tartsa be a jó személyi higiénia szabályait, pl. mosson kezet az anyag kezelése 
után, valamint evés, ivás és/vagy dohányzás előtt. A munkaruhát és a 
védőfelszerelést rendszeresen mossa ki a szennyeződések eltávolítására. 

   

   

Légzésvédelem   Ha a mérnöki ellenőrzéssel a levegő károsanyagtartalma nem tartható a javasolt 
határértékek alatt (amennyiben alkalmazható) vagy elfogadható szinten (az olyan 
országokban, ahol expozíciós határérték nem került meghatározásra), 
engedélyezett légzésvédő készüléket kell viselni. 

   

   

   

Készülék  

Szűrőtíp
us  Feltétel Megjegyzések 

    

Viseljen a környezeti levegőtől 
független légzőkészüléket. (SCBA) 

A típus – nagy forráspontú 
szerves vegyületek 
(>65°C) 

 EN 137 
  

    

Védelem a termikus veszélyek ellen Ha szükséges, viseljen megfelelő hővédő ruházatot. 
A környezeti expozíció korlátozása és 
felügyelete 

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Nagy mennyiség kiömlése esetén 
mindig értesíteni kell a környezetvédelmi megbízottat. 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
 

Halmazállapot Folyadék   

Kinézet Folyadék   

Moláris tömeg Nem áll rendelkezésre adat   

Szín Színtelen   

Szag Nem áll rendelkezésre adat   
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Szagküszöb 

 

pH-érték 
 

ph oldat 
 

Relatív párolgási sebesség 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 

 

(Butilacetát=1) 
 

Relatív párolgási sebesség 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

(Éter=1) 
 

Olvadáspont 
 

Fagyáspont 
 

Forráspont 
 

Lobbanáspont 
 

Kritikus hőmérséklet 
 

Öngyulladási hőmérséklet 
 

Bomlási hőmérséklet 
 

Gyúlékonyság (szilárd, gáz 
halmazállapotú) 

 

Gőznyomás 
 

Relatív gőzsűrűség 20 °C-on 
 

Fajlagos sűrűség 
 

Sűrűség 
 

Oldhatóság 
 

Log Pow 
 

Log Kow 
 

Viszkozitás, kinematikus 
 

Viszkozitás, dinamikus 
 

Robbanási tulajdonságok 
 

Tűztápláló tulajdonságok 
 

Robbanási határok 

 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

82°C 
 

12°C 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem alkalmazható 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

0,82 g/cm³ 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

Nem áll rendelkezésre adat 

 

9.2. Egyéb információk 
 

Nem áll rendelkezésre további információ. 
 

10. 10. FEJEZET: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reaktivitás Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

10.2. Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normál felhasználási körülmények között 
nem ismertek veszélyes reakciók.   

10.4. Kerülendő körülmények El kell kerülni a forró felületekkel való érintkezést, hőhatást. Tilos a nyílt láng, a 
szikra. A gyújtóforrásokat el kell távolítani.   

10.5. Nem összeférhető anyagok Erős oxidálószerek, savak. izocianátok. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek Nem áll rendelkezésre további információ. 
 

 

11. 11. FEJEZET: Toxikológiai információk   

11.1. 
A toxikológiai hatásokra vonatkozó 
információ    

 Akut toxicitás 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek.  

 Bőrre gyakorolt maró-/ingerlő hatás 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek.  
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Súlyos szemkárosítás/-irritáció Súlyos szemirritációt okoz. 

 

A légutak és a bőr szenzibilizációja 
 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Csírasejt mutagenitás 
 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Rákkeltő hatás 
 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Reprodukciós toxicitás 
 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

Specifikus célszervi toxicitás 
(egyszeri expozíció): 

 

Álmosságot és szédülést okozhat. 

 

Specifikus célszervi toxicitás 
(ismétlődő expozíció): 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

 

Aspirációs veszély 
 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

További tudnivalók 
 

Nem áll rendelkezésre 
 

Lehetséges káros hatások az 
emberekre és a lehetséges tünetek 

 

Az anyaggal vagy keverékkel való expozíció az egészségre 
káros hatásokkal járhat. 

 

Egyéb információk 
 

Erős szemirritáció. Álmosságot és kábultságot okozhat. 

 

12. 12. FEJEZET: Ökológiai információk 
 

12.1.    Toxicitás  

 Ökológia - általános tudnivalók A termék nincs környezetre veszélyesként besorolva. Ez azonban nem zárja ki 
annak a lehetőségét, 
hogy nagyobb mennyiségű kiömlött anyag, vagy ha kisebb mennyiség gyakran 
kiömlik, veszélyes vagy káros hatással lehet a környezetre. 

  

  

  

12.2.    12.2 Perzisztencia és 
lebonthatóság  

 Folyasztószer / Flux  
   

 Perzisztencia és lebonthatóság Nem állnak rendelkezésre adatok. 

 Adipinsav (124-04-9)  
   

 Biológiai lebomlás: 70% OECD 301 D 

 2-propanol  (67-63-0)  
   

 Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebontható. 5 napos biokémiai oxigénigény 
  (BSB5). 

 2-fenilfenol  (90-43-7)  
   

 Perzisztencia és lebonthatóság OECD teszt alapján biológiailag könnyen lebontható: (OECD-módszer 301B). 
 

12.3.    Bioakkumulációs képesség  

 Folyasztószer / Flux  
   

 Log Pow Nem állnak rendelkezésre adatok 

 Log Kow Nem állnak rendelkezésre adatok 

 Adipinsav (124-04-9)  
   

 Biokoncentrációs tényező (BCF REACH) 3,162 

 Log Kow 0,093 

 2-propanol  (67-63-0)  
   

 Biokoncentrációs tényező (BCF REACH) 0 

 Log Pow 25°C-on 0,05 
 

12.4. A talajban való mobilitás 
 

Folyasztószer / Flux  
 

A talajban való mobilitás Nem állnak rendelkezésre adatok  
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12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei 
 

Folyasztószer / Flux  
 

Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH rendelet XIII. függelék a PBT kritériumainak. 
 

Ez az anyag/keverék nem felel meg a REACH rendelet XIII. függelék vPvB-kritériumainak. 
 

12.6. Egyéb káros hatások 
 

Egyéb káros hatások 
 

Ettől a terméktől más hátrányos hatások a környezetre  

(pl. ózon lebomlása, fotokémiai ózonképző potenciál, endokrin  

zavarok, üvegház potenciál) nem várhatók. 

 

13. 13. FEJEZET: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. A hulladékkezelési eljárás 
 

Helyi előírások (hulladék) 
 

A hulladékkezeléshez a helyi hatósági rendelkezéseket figyelembe kell venni. 
 

A hulladékkezelési eljárás 
 

Az üres tartályok vagy betétek termékmaradványokat tartalmazhatnak. Ennek 
az anyagnak és tartályának hulladékkezelését biztonságos módon kell végezni 
(lásd: Hulladékkezelési utasítás). 

 

Szennyvíz-ártalmatlanításra 
vonatkozó információk 

 

Össze kell gyűjteni és visszanyerni, vagy szorosan zárt tartályokban 
engedélyezett hulladékkezelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A tartalmat/tartályt a 
helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírások szerint kell ártalmatlanítani. A 
hulladékkezelésnél minden mértékadó törvényi rendelkezés betartandó. 

 

Ajánlások a termék/csomagolási 
hulladék elhelyezésére 

 

Mivel az üres tartályok tartalmaznak termék-maradványokat, a tartály kiürítése 
után is kövesse a figyelmeztető címke utasításait. Az üres tartályokat egy 
elismert veszélyes hulladék gyűjtőhelyre kell eljuttatni újrahasznosítás vagy 
ártalmatlanítás céljából. 

 

További tudnivalók 
 

A tartályban gyúlékony gőzök képződhetnek. 
 

EAK-kód 
 

A hulladékkulcs számot a 
fogyasztóval, gyártóval és hulladékártalmatlanító vállalattal 
egyeztetni kell. 

 

11 05 04* 
 

Elhasznált folyasztószer 
 

15 01 10* 
 

Veszélyes anyagok maradványait tartalmazó 
vagy veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolás 

 

14. 14. FEJEZET: Szállításra vonatkozó információk 
 

Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN követelményeknek megfelelően 

 

14.1. UN-szám: 
 

UN-sz. (ADR) 1219 

UN-sz. (IMDG) 1219 

UN-sz. (IATA) 1219 

UN-sz. (ADN) 1219 

UN-sz. (RID) 1219 
 

14.2. 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
 

Hivatalos szállítási megnevezés IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL)  

(ADR)    

Hivatalos szállítási megnevezés IZOPROPANOL (IZOPROPIL ALKOHOL)  

(IMDG)    

Hivatalos szállítási megnevezés Izopropil alkohol   

(IATA)    

Hivatalos szállítási megnevezés IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL)  

(ADN)    

Hivatalos szállítási megnevezés IZOPROPANOL (IZOPROPILALKOHOL)  

(RID)    
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14.3. Szállítási veszélyességi osztályok    

 ADR    

 Szállítási veszélyességi osztályok (ADR) 3   

 Veszélyességi bárca (ADR) 3   

 IMDG    

 Szállítási veszélyességi osztályok (IMDG) 3   

 Veszélyességi bárca (IMDG) 3   

 IATA    

 Szállítási veszélyességi osztályok (IATA) 3   

 Veszélyességi bárca (IATA) 3   

 ADN    

 Szállítási veszélyességi osztályok (ADN) 3   

 Veszélyességi bárca (ADN) 3   

 RID    

 Szállítási veszélyességi osztályok (RID) 3   

 Veszélyességi bárca (RID) 3   

14,4. Csomagolási csoport    

 Csomagolási csoport (ADR) II   

 Csomagolási csoport (IMDG) II   

 Csomagolási csoport (IATA) II   

 Csomagolási csoport (ADN) II   

 Csomagolási csoport (RID) II   

14.5. Környezeti veszélyek:    

 Környezeti veszélyek: Nincs   

 Tengeri szennyezőanyag Nem   

 Egyéb információk Nem áll rendelkezésre további információ.  

14.6.    A felhasználót érintő különleges óvintézkedések   

 Szárazföldön történő szállítás    

 Osztályozási kód (ADR) F1   

 Különleges előírások (ADR) 601   

 Engedményes mennyiség (ADR) 1L   

 Csomagolási utasítások (ADR) P001, IBC02, R001   

 Veszélysz. (Kemlerszám) 33   

 Alagútkorlátozási kód (ADR) D/E:   

 Tengeri hajószállítás    

 Engedményes mennyiség (IMDG) 1 L   

 Csomagolási utasítások (IMDG) P001   

 EmS-sz. (tűz) F-E   

 EmS-sz. (véletlen kibocsátás) S-D   

 Rakomány-kategória (IMDG) B   

 Légi szállítás    

 

PCA által engedélyezett mennyiségek 
(IATA) E2   

 PCA által korlátozott mennyiségek (IATA) Y341   

 

PCA által korlátozott max. nettó-
mennyiség (IATA) 1L   
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PCA csomagolási előírások (IATA) 353 

Max. PCA nettó-mennyiség (IATA) 5L 

CAO csomagolási előírások (IATA) 364 

Max. CAO nettó-mennyiség (IATA) 60L 

Különleges előírások (IATA) A180 

ERG-kód (IATA) 3L 

Belvízi szállítás  

Osztályozási kód (ADN) F1 

Különleges előírások (ADN) 601 

Engedményes mennyiség (ADN) 1 L 

Engedélyezett szállítás (ADN) T 

Vasúti szállítás  

Osztályozási kód (RID) F1 

Különleges előírások (RID) 601 

Engedményes mennyiség (RID) 1L 

Csomagolási utasítások (RID) P001, IBC02, R001 

Veszélyt jelző szám 33 
(RID)  

 

14.7. A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 
 

Nem alkalmazható 
 

15. 15 SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági-, egészségügyi- és környezetvédelmi 
előírások/ jogszabályok 

 

EU-rendelkezések 
 

Az alábbi felhasználási korlátozások alkalmazhatók az (EK) 1907/2006 sz. (REACH) rendelete (XVII melléklet) alapján   

2-propanol  3. Folyékony anyagok vagy keverékek, amelyek az 1999/45/EK 

szerint veszélyes besorolásúak, vagy megfelelnek az (EK) 1272/2008 rendelet I. 
mellékletében található 

veszélyességi osztályok -kategóriák egyikének 

  

  

  

Folyasztószer / Flux 2-propanol 3(a) Anyagok vagy keverékek, amelyek megfelelnek a(z) 1272/2008/EK rendelet I. 
mellékletében meghatározott következő veszélyességi osztályok vagy kategóriák 
bármelyikére vonatkozó kritériumoknak: 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi 
osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12. és 2.13. 
veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. 
kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa 

  

  

  

  

Folyasztószer / Flux 2-propanol 3(b) 3.1-3.6. veszélyességi osztály, 3.7 a szexuális funkció, 
a termékenység és a fejlődés károsodása, 3.8 a narkotikus hatások kivételével, 
3.9 és 3.10 

  

  

2-propanol  40. 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes gázként, 
1., 2. vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes folyadékként, 
1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes szilárd anyagként besorolt anyagok, 1., 2. vagy 
3. kategóriájú, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 
keverékek, 1. kategóriájú piroforos folyadékok vagy 1. kategóriájú piroforos szilárd 
anyagok, függetlenül attól, hogy a z (EK) 1272/2008 sz. rendelet VI. mellékletének 
3. részében szerepelnek-e. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Nem tartalmaz REACH-jelölt anyagot    

Nem tartalmaz a REACH XIV. mellékletében felsorolt anyagokat   

Egyéb előírások, korlátozások A módosított 33/94/EK irányelv az ifjúsági munka védelméről. 
és tiltó rendeletek 

A 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről, a 
módosított formájában. További információkat találhat a 8. és a 3. szakaszban. 
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Seveso irányelv P5b TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK  

— A 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok, ha 
 
a sajátos feldolgozási körülmények, mint például a nagy nyomás vagy a magas hőmérséklet 
 

súlyos baleset veszélyét idézhetik elő  

— egyéb folyadékok, amelyek lobbanáspontja ≤ 60 °C, ha  
a sajátos feldolgozási körülmények, mint például a nagy nyomás vagy a magas hőmérséklet 
 

súlyos baleset veszélyét idézhetik elő 
 

Nemzeti előírások VwVwS, 

hivatkozás a mellékletre 
 

Vízveszélyességi osztály (WGK) 1, enyhén veszélyes a vizekre 
(VwVwS (közigazgatási rendelet a vízszennyező anyagokról) 4. 
melléklete szerinti besorolás) 

 

Baleseti rendelet - 12. BImSchV 
 

Felsorolva a 12. BlmSchV (Bundes-
Immissionsschutzverordnung = Szövetségi károsanyag 
kibocsátási rendelet) ( I. melléklet); a P5b pontban. 

 
Mennyiségi küszöbértékek az 1. § (1) bekezdése szerinti üzemi területekre 

 

- 
 
1. tétel : 50000 kg 

 

- 
 
2. tétel : 200000 kg 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
 

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek 

 

16. 16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Módosítások   

1. - 16. szakasz 
 

Rövidítések és betűszavak  
 

ADN 
 

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen.(Veszélyes áruk nemzetközi 
belvizi szállításáról szóló európai megállapodás). 

 

ADR 
 

Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Strasse (Veszélyes áruk nemzetközi közúti 
szállításáról szóló európai megállapodás) 

 
ATE 

 
Az akut toxicitás becsült értéke. 

 

BCF 
 
Biokoncentrációs tényező. 

 
CAO 

 
Csak teherszállító repülőgép. 

 
CLP 

 
1272/2008 EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésről és csomagolásról. 

 
DNEL 

 
A származtatott hatásmentes szint 

 
EC50 

 
Közepes hatékony koncentráció 

 
IATA 

 
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. 

 
IMDG 

 
Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 

 

LD50 
 

Letális dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (közepes letális dózis). 

 
NOEC 

 
A legnagyobb vizsgált koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása 

 
OCED 

 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

 
OEL 

 
Foglalkozási expozíciós határérték 

 
PBT 

 
Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag. 

 
PCA 

 
Utas- és teherszállító repülőgépek. 

 
PNEC 

 
Becsült hatásmentes koncentráció. 

 REACH 



 A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet. 

 

RID 
 
Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló szabályzat 

 
RRN 

 
REACH regisztrációs szám. 

 
SDB 

 
Biztonsági adatlap. 

 
VOC 

 
Illékony szerves vegyületek 

 
vPvB 

 
Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.  

 

 

Termékkód: 8493
 HU (magyar) Felülvizsgálva: 2017.11.16. 12/13 



Adatforrások 
Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008 / EK rendelete 
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006 / EK rendelet módosításáról. 

 

 

 

 

Oktatási tudnivalók A terméke egyetlen normál használata csak és kizárólag a termék csomagolásán 
feltüntetett használat  

Egyéb információk Nincs 

A H- és az EUH-mondatok teljes szövege 
  

Aquatic Acute 1 Veszélyes vízi környezetre - akut, 1. kategória. 

Szemirritáció 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória 

Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória 

Bőrirritáció 2 Bőrmarás/ -irritáció, 2. kategória 

STOT SE 3 Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció), 3. kategória, narkotikus hatás 

STOT SE 3 Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció), 3. kategória 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H335 Légúti irritációt okozhat. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 

A keverékeknek az 1272/2008 / EK rendelet [CLP] szerinti osztályozásának az alkalmazott módja.  
 

Flam. Liq. 2 H225 Számítási módszer 

Eye Irrit. 2 H319 Számítási módszer 

STOT SE 3 H336 Számítási módszer 
 

 

A fent megnevezett információk csak a termék biztonsági követelményeit írják le, és a jelenlegi tudásunkon alapulnak. Az információk 
a jelen biztonsági adatlapban megnevezett termékre vonatkoznak, annak tárolására, feldolgozására, szállítására és 
hulladékkezelésére. Az információk nem vihetők át más termékekre. A terméknek más termékekkel való keverésénél vagy a termék 
feldolgozásánál a jelen biztonsági adatlapban megadott információk nem feltétlenül vihetők át az újonnan előállított anyagra.  
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