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Conrad Vevészolgalat 1124 Budapest, Jagell6 tt 30. Tel: (061) 319-0250
PROXXON GG 12 készlet

. Rend. sz. 81 58 32
Altalanos biztonsagi el6irasok:
FIGYELEM!
1. Kerlilie a munkaterileten a rendetlenséget.
2. A késziilék sérilésmentességét minden hasznalat elétt ellendrizni kell
(csatlakozdkabel, véddberendezések, stb.), a hibas alkatrészeket szakemberrel ki
kell cseréltetni.
3. A készillék megfelel az érvényes biztonsagi eléirasoknak.
Javitasokat (pl. halozati vezeték cserét) csak elektromos szakember végezhet.
4. Sohase dolgozzon az erre kialakitott védéberendezések nélkiil.
5. Az elektromos szerszamokat ne hasznalja esében, nedves kdrnyezetben vagy
éghetd folyadékok vagy gazok kdzelében.
6. A szerszamot csak akkor hasznalja, ha a markolata szaraz és zsirmentes.
7. Teste ne érintkezzen foldelt targyakkal, pl. csdvekkel, fiit6testtel, tizhellyel és
hitészekrénnyel.
8. A csatlakozokabelt dvja a forrosagtl, éles szélektdl és Ugy vezesse, hogy ne
legyen kitéve sériilésveszélynek.
9. Ne a kabellel huizza ki a csatlakozé dugét az adapterbél.
10. Ne a kabelnél fogva szallitsa a késziiléket.
11. A gyerekeket és az illetéktelen személyeket tartsa tavol a munkatertilettél.
12. A nem hasznalt szerszamot tarolja gyerekektdl biztonsagban.
13. Ne terhelje tul a szerszamat!
14. Ne hasznalja a szerszamot olyan munkakra, amelyre nem valé.
15. A tompa szerszamokat id6ben cserélje ki.
16. A betét-szerszamok sértetlenségét és a feladatra alkalmassagat
szemrevételezéssel ellendrizze.
17. A munkadarabot szilardan kell rdgziteni vagy befogni.
18. A munka utan alaposan megtisztitani (csatlakozddugét kihizni).
19. Ha nem hasznélja, karbantartas el6tt, szerszam cserénél vagy javitasnal hizza
ki az adaptert a halozati csatlakozo aljzatbol.
20. A dugaszolét csak kikapcsolt késztilék mellett dugja be.
21. Viseljen véddszemiiveget (szerszamtorés veszélye miatt).
22. Sziikség esetén viseljen porvédd alarcot.
23. Csak alkalmas munkaruh&zatot hasznaljon (ne legyenek laza ujjai, és
nyakkendét, ékszert se viseljen).
24. Hosszu hajhoz viseljen hajhalét.
25. Csak a Proxxon altal ajanlott tartozékokat hasznalja.
26. Sziikség esetén hasznalja a porelszivast (alkalmas porszivoval, tlizveszély a
szall6 szikraktol).
27. Ne hasznélja a szerszamot, ha dekoncentralt vagy alkoholos allapotban van.
28. Tartsa tavol az ujjat a forgd vagy gyorsan mozgo szerszamoktol.
29. Hozzaférhet6en és gondosan 6rizze meg a hasznalati Utmutatot:

Ezen kiviil vegye figyelembe a kovetkezdket:
PROXXON nem felel a keletkezd karokért:

1. amelyek a szokasosnak meg nem feleld kezelésbél,

2. az tmutatéban meg nem nevezett célu felhasznalasbdl,
3. a biztonsagi el6irasok figyelmen kiviil hagyasabol adddnak. A garancidlis
igények érvénylket vesztik:

1. kezelési hibanal

2. szakszeriitlen kezelésnél

3. a késziilékbe vald beavatkozasnal, atalakitasnal.

— A késziiléket ne hagyja bekapcsolva heverni.

- Gyerekek csak felnétt felligyelete mellett dolgozzanak.

— Hordjon védészemiiveget.

— A kis munkadarabokat régzitse biztosan és stabilan.

— Tartson rendet a munkatertileten.

- Ne terhelje tdl a kész(iléket.

— A szerszamokat tarolja biztonsagosan.

A gép leirasa

Az Uiveg, akril és keramia, de az acél gravirozasa is egy szép hobby. Gratulalunk
az erre alkalmas szerszam megvasarlasahoz. Egy precizids kész(ilék all
rendelkezésére, amellyel a foglalatossag kiilonleges éromet fog okozni. Mar némi
gyakorlat utén is elégedett lehet a munkéajaval.

A szillitas tartalma

1 Gravirozé késziilék GG 12

1 Halozati adapter SNG tipus

1 Gyémant csiszolostift, gémbalakd, 1,0 mm
1 Gyémant csiszolostift, ggmbalaku, 0,8 mm
1 Szilicium-karbid csiszol6stift kup alaku

1 Szilicium-karbid csiszolostift [dvedék alaku
1 Prébativeg

1 Stabil koffer

Megjegyzés:
Keérjik, hogy GG 12-t csak a vele szallitott, vagy mas PROXXON halézati
adapterrel (NG 2/E vagy NG 5/E) hasznalja.

Miiszaki adatok:

Permanens gerjesztés(, 12 - 18 V-os egyenfesziiltségii motor.
Blokkolasnal aramfelvétel maximalisan 25 W.

Névleges aramfelvétel 0,5 A.

Golydscsapagyazva

Kényszerhiités radialis szell6zGvel.

Uresjarati fordulatszam 20 000 ford/perc

Mikrokapcsolo (nyomogomb) a megfogasi tartomanyban.
Uvegszalerdsitési poliamid haz.

Csatlakoz6 vezeték (spiralkabel) polaritascsere ellen védett dugaszoléval, kb. 100
cm hosszu.

Levalaszt6 transzformator
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Csak széraz helyiségben valé hasznélatra
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A készilléket ne a haztartasi szemét Utjan artalmatlanitsal

Zavarmentesitve az EK-EMV 89/336 iranyelv szerint. Zajképzddés 3 70 dB (A).

/

1. abra

Megjegyzés:

Csak 2,35-mm-es szaru szerszambetétek hasznalhatok hozza. A szarat fogja meg
egy fogoval és fellitkdzésig vezesse be a tokmanyba.

A késziiléket nem szabad tdlterhelni a munkadarabhoz val¢ tulzott nyomassal
Gondoljon mindig arra, hogy nem a szerszdm hozzanyomasa, hanem a
fordulatszam adja a teljesitményt.

Munkavégzés a késziilékkel:

Kapcsolja be a késziiléket és vezesse kdnnyl kézzel, mint egy ceruzat. Az alkarjat
tamassza fel az asztalon, vagy a testén. Némi gyakorlas utan célszer( (a
kereskedelemben kaphatd)

minta alapjan dolgozni. Ezeket az iiveg hatoldalara ragasztészalaggal fel lehet
ragasztani. Elészor mindig a kérvonalakat kell megrajzolni. Ehhez gyémant
csiszolostifteket hasznaljon. Ezutan csiszolja mattra a feliiletet szilicium karbid
stifttel.

Gondoljon mindig arra, hogy:

Gyakorlat teszi a mestert. EI6szor egyszeriibb iivegfajtakat (sikiiveget vagy
hengeres poharakat) munkaljon meg. Hasznaljon sétét alatétet a jobb kontraszt
végett.

Apolas és karbantartas

Az alkalmi tisztogatason kiviil a gravirozé berendezés nem igényel specialis
karbantartast. Ha a hasznalati Gtmutato tanacsait figyelembe veszi, megbizhatd
készliléket fog a kezében tartani.



