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Cikkszám: 151

Árucikk Kabelgliss

400ml

Dielektromos állandó 25°C-on 2,8 (0,5 és 100 kHz között)
Térfogati ellenállás 25°C-on 1 * 1015 Ω

Hőmérséklet-tartomány -50 és +200°C között

Tárolás / élettartam
Szakszerű tárolás mellett minőségét megőrzi 2 évig.
A maradék kiürítése után a csomagolást a hasznosanyag-gyűjtőben kell ártalmatlanítani.

Viszkozitás 1.000mm²/s
Hővezető képesség 0,16 W/K m
Átütési szilárdság 25°C-on 12 kV/mm

Szín színtelen, átlátszó
Sűrűség 25°C-on 0,97g/cm³

Fizikai tulajdonságok

Kiszerelés

Termékleírás / A termék előnyei
A KABELGLISS értékes kenőanyag, amely biztosítja a kábeleknek és huzaloknak a kábelvezető 
csövekbe való könnyű behúzását. A KABELGLISS nem szárad ki, nem ragad, taszítja a vizet, 
azért pufferoldatként is kiválóan alkalmazható. 
A KABELGLISS széles hőmérséklet-tartományban, -50°C és +200°C között ellenálló, és nem 
támadja meg a műanyagokat és a szerkezeti elemeket, valamint nem mérgező.
A KABELGLISS kifejezetten kábel- és huzalbehúzáshoz kifejlesztett kenőanyag. Extrém hosszú 
szórócsövének köszönhetően a KABELGLISS garantálja a kábelvezető csövek belső falának 
problémamentes beszórását. A KABELGLISS más anyagokkal való összeférhetősége kiváló, és 
az elektrotechnikában használt egyéb anyagokat nem támadja meg.

A felhasználásra vonatkozó tudnivalók 
A termékkel szállított, flexibilis (70 cm hosszú) hosszabbítócsövet egyszerűen be kell dugni a 
szórófejbe, így a KABELGLISS alkalmazása hosszabb kábelvezető csövek esetében is nagyon 
egyszerű. 
A lecsökkentett súrlódási ellenállásnak köszönhetően a kábelt és a huzalokat hosszabb 
csövekbe vagy kábelvezetőkbe is egyszerűen be lehet húzni.
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