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stabo freecomm 150 tipusd
PRM radiéadoé-vevé készlet

Rendelési szam: 930375

Kezeldszervek és csatlakozasok

(Léasd a tobbnyelvi leirds dbréjat.)

1. Antenna — Az antenna fixen van rogzitve a hdzhoz, ezért ne probéljuk
meg lecsavarni!

2. A LED-spotlampa kapcsoléja — Ennek a gombnak a megnyomdsdval
kapcsolhatjuk be és ki a beépitett LED-spotlampat.

3. a ,UP” (fel) nyomégomb — Minden egyes gomb-nyomdssal a
hanger6t 1épésekben noveljiik.
— Ha 1,5 mésodpercnél tovdbb nyomva tartjuk ezt a gombot, a

hanger6t folyamatosan noveljiik.

4. v ,DOWN” (le) nyomégomb — Minden egyes gombnyomdssal a
hanger6t 1épésekben csokkentjiik.
— Ha 1,5 médsodpercnél toviabb nyomva tartjuk ezt a gombot, a

hanger6t folyamatosan csokkentjiik.

5. Adas-vétel LED-jelzofénye — ez a LED adds és vétel esetén piros
fénnyel vilagit.
Ha aktiv az elemkiméld kapcsolds, akkor a LED 4 mdsodpercenként
villan egyet.

6. Hangszoré — Az eldlap lyukasztdsai mogott van elhelyezve egy kivalo

mindségli hangszord a tiszta, érthetd beszéd-visszaadashoz.

Teleptarto fedele — Lasd ,,Az elemek berakdsa” c. fejezetet.

Teleptarto retesze — Lasd ,,Az elemek berakdsa” c. fejezetet.

Mikrofon - Az el6lap lyukasztasai mogott van elhelyezve egy kivald

mindségli elektrét-mikrofon a tiszta, érthetd beszéd-visszaaddshoz.

10. M megfigyel6 gomb — Ha roviden nyomjuk meg ezt a gombot, a
zajzart addig hidaljuk 4t, amig djra meg nem nyomjuk ezt a gombot,
ill. automatikusan 15 mdsodpercig.

11. PTT adaskapcsolé- és C-hivogomb - Ennek a gombnak a
megnyomdasdval kapcsolunk at vételrdl addsra, és viszont.

12. Be-/kikapcsolé — A késziilék bekapcsoldsdra, illetve kikapcsoldsdra.

13. LED-spotlampa — kék fényii LED

14. Ovesat — Ez egy egyiittszallitott tartozék. Altala az adé-vevé
késziiléket egyszeriien rogzithetjilk az oviinkre, a nadragszijunkra stb.

15. Csatornavilaszté kapcsolé — Ezzel a kapcsoléval valaszthatunk a
rendelkezésre all6 harom csatorna kozil.

Elékésziiletek a hasznalathoz

A késziilék haszndlatba vétele el6tt vizsgaljuk meg, hogy nincsenek-e kiilsé

sériilései. Ha vannak, akkor ne vegyiik haszndlatba az addé-vevét, hanem

haladéktalanul vegyiik fel a kapcsolatot a forgalmazdval.

Ovesat

Az dvesat levétele

Nyomjuk el a hadztél az Gvcsat tetején 1évo toléreteszt, és toljuk felfelé az

ovcsatot, hogy levehessiik az add-vevd késziilékrdl (14sd az 1. dbrat).

Az ovcsat felhelyezése

Rakjuk fel az Ovcsaton 1évd bardzdidt a hdz tetején lévé vezetdsinbe, és

toljuk lefelé, amig be nem pattan a retesz (14sd a 2. dbrat).

Az elemek berakasa/cseréje

A teleptarté fedelének a kinyitdsdhoz oldjuk fel a toléretesz reteszelését a

kor alakd besiillyesztésnél (lasd a 3. dbrdt), majd vegyiik le a teleptartd

fedelét.

A + és — jelolés figyelembe vétele mellett rakjunk be a teleptartoba 4 db 1,5

V-o0s, alkdli tipusi mikro-ceruzaclemet (AAA-méret), vagy NiMH

akkumuldtort (14sd a 4. dbrat). Toljuk megint fel a teleptart6 fedelét a hazra,

és zérjuk le a reteszt.

Az elemek dpolasa

A stabo freecomm 130 adé-vevo késziilék dramfelvétele nagyon kicsi. Ha a

késziilék nem vesz jelet, miikodésbe 1ép az elektronikus elemkimélé

kapcsolds. Ha kimertiltek az elemek, ezt a késziilék egy 15 masodpercenként

ismétlddo figyelmeztetd hangjellel hozza tudomdsunkra. Cseréljiik ki ekkor

az Osszes elemet.

Figyelem!

A Kkimeriilt elemek kiilonleges hulladéknak szamitanak, ennek

megfeleléen tavolitsuk el 6ket.

Alkdli tipusd elemek haszndlata esetén ligyeljiink a helyes polaritdsra!

Helytelen polaritds esetén a késziilék vagy egészségiink karosodhat. Ha

hosszabb ideig nem fogjuk haszndlni a késziiléket, vegyiik ki belSle az

elemeket.

Ha NiMH akkumuldtorokat alkalmazunk, akkor toltsiik fel dket egy kiilsé

akkutolté késziilékkel.

A késziilék bekapcsolasa

A be-/kikapcsolé gomb (1) megnyomdsdval kapcsolhaté be a késziilék.

Bekapcsolaskor kétszer megszolal egy nyugtizé hangjel, és a LED fél

mdsodpercre kigyullad.

L ,L

A késziilék kikapcsolasa

A be-/kikapcsolé gomb (1) megnyomdsdval kapcsolhaté ki a késziilék.
Kikapcsolaskor egyszer megszélal egy nyugtizé hangjel, és a LED fél
mdsodpercre kigyullad.

A hangeré beallitasa

A v (hangosabb) vagy a a (halkabb) gombbal a hangerét 8 fokozatban
allithatjuk be.

Az elemkimél6 kapcsolas aktiv voltanak a Kijelzése

Ha aktiv az elemkimélé kapcsolds, akkor minden 4. mdsodpercen piros
szinnel felvillan az adés-vétel jelz6-LED-je.

Automatikus zajzar

A stabo freecomm 130 tipusi adé-vevd el van litva egy zajzarral, amely
megakaddlyozza azt, hogy szabad radi6-csatorndkon kellemetlen zajt
halljunk. A szdmitégépek, a kiilonbozé elektromos vagy elektronikus
késziilékek — a tdvolsdgtl fiiggd mértékben —azonban adott esetben
zavarhatjdk a zajzar miikodését, tigyhogy mégis hallhaték a zavarok. A
késziilék vevérészének a nagy érzékenysége kovetkeztében az ilyen
zavartatds kis tdvolsagbol normalis és elkertilhetetlen dolog. Ilyen zavartatés
esetén vdltoztassuk meg a késziilék tdvolsdgat a zavarforrdstol, és tartsuk
ugy a késziiléket, hogy az antenna szabadon sugarozhasson.

Funkciok

Csatornavalasztas

Ezzel a funkciéval harom csatorna koziil valaszthatunk. Toljuk ehhez a
csatornavalaszt6 kapcsolot a megteleld dlldsba (1, 2 vagy 3). A csatorna- és
frekvencia-tdblazatot lasd a jelen kezelési utasitds végén.

Adas

Az addshoz nyomjuk meg a PTT-gombot, az adisjelz6 LED piros fénnyel
vildgitani fog. Beszéljiink kb. 5 — 10 cm tdvolsdgbdl normdl hangerével a
mikrofonba. Ahhoz, hogy vehessiik a partner-dllomast, engedjiik fel a PTT-
gombot.

Hivéhang

Nyomjuk meg gyorsan kétszer a PTT-gombot, ekkor a partner-dllomdsra
egy hivéhangot kiildiink el. Ezt a hangot a sajat hangszérénkban is halljuk.
M megfigyelé (monitor) gomb

Ha megnyomjuk ezt a gombot, dthidaljuk a zajzarat, hogy még a gyenge
jeleket is halljuk.

Ha 2 mdsodpercnél hosszabb ideig nyomjuk meg ezt a gombot, akkor
tartésan dthidaljuk a zajzdrat.

A zajzérat igy kapcsoljuk be tjbél, hogy ismét megnyomjuk ezt a gombot,
vagy 15 mdsodperc milva automatikusan megtorténik.

LED-spotlampa

Az ég6 villanykorte szimbdolumadval jelolt gomb megnyomadsakor és nyomva
tartdsakor bekapcsolédik a LED-spotlimpa. A LED-fény a gomb
elengedésekor Ujra kikapcsolddik. (Ez a funkcié akkor is rendelkezésre 4ll,
ha amigy ki van kapcsolva az ad6-vevo késziilék.

Figyelmeztetések

Az elektromdgneses hullimok zavarokat okozhatnak, és egészségiinket is
veszélyeztethetik. Mivel példaul nincs hatdrozott vélemény a
szivritmusszabdlyzok zavarok irdnti érzéketlenségérol, ezért azok szdmdra,
akik ilyent viselnek, dltaldban ajanlhaté, hogy mondjanak le a rddié-adé-
vevd késziilékek haszndlatardl (adds iizemmodban). Szivritmusszabdlyzot
viseld személyek kozelében ne adjunk ilyen késziilékekkel.

Apolas

Ovjuk ezt az ad6-vevd késziiléket a nedvességtol, portl, szennyezédésektél
és a til magas hémérséklettdl.

Nydron semmi esetre se hagyjuk hosszabb ideig a napon.

Miiszaki adatok
Frekvenciatartoméany:  446,00625 +446,09375 MHz
Adételjesitmény: 500 mW ERP
(kisugérzott teljesitmény)
Moduléciés méd: M
Tépfesziiltség: 4 db 1,5 V-os mikro-elem (AAA)
Adas: kb. 250 mA
Vétel: kb. 125 mA (hanger6tdl fiigg)
Készenlét: elemkiméld kapcsolds kb. 13 mA
Méretek: h: 135 mm; sz: 54 mm; m: 26 mm
(antennaval egyiitt)
Stly: 119 gramm elemekkel

Csatornafrekvencia-tablazat

tolokapcsolo PMR- Frekvencia (MHz)
allasa csatornaszam
1 1 446,00625
4 446,04375
3 7 446,0812




