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Hasznalati utmutaté - Digitalis talajméré miiszer
Oriiliink, hogy e késziilék megvasarlasa mellett déntétt.
Kivanjuk, hogy sok 6réme teljen benne.

Informaciok a hasznalati utmutatéhoz

A hasznélati utmutatéban fontos informaciok vannak a késziilék szabalyszerli és
biztonsagos hasznalatara. A késziilék hasznalatba vétele el6tt olvassa at a teljes hasznalati
Utmutatét. Egyébként veszélyek adddhatnak a személyek szamara, és a késziilék is
karosodhat.

Gondosan 6rizze meg a hasznalati utmutatét. Amennyiben a késziiléket harmadik
személynek tovabbadja, mellékelje a hasznalati Utmutatét is.

Felel6sség

A szakszer(tlen hasznalatbdl, vagy a biztonsagi eldirasok figyelmen kivil hagyasabol eredd
targyi- vagy személyi karokért nem vallalunk felelésséget. Ezekben az esetekben megszinik a
garancia.

Rendeltetésszeri hasznalat

Ezzel a 4 az 1-ben talajteszterrel a talaj pH értékét, hmeérsékletét és nedvességét lehet meghatarozni, valamint a

gyep, a jerti és a cserepek ndvények ultetési helyének fényintenzitdsa mérhetd vele. Minden mas alkalmazas nem

daliata

tekinthetd renc erinek. A rend

er(i hasznalatba beletartozik az utmutatd valamennyi eléirasanak a

betartasa is. A termék nem alkalmas ipari felhasznalasra.

Altalanos tudnivalok

A benne szerepld cégnevek és termék megnevezések az aktualis tulajdonos védjegyei.

© Minden jog fenntartva.

Olyan karoknal, amelyek a hasznalati utmutaté figyelmen kivll hagyasabol és/vagy szakszer(tlen vagy
hanyag kezelésbdl, esetleg a késziilék atépitése kdvetkeztében keletkeznek, nem vallalunk szavatossagot,
és a garancia igény is elvész. Kdvetkezményes karokért nem vallalunk felelésséget. A hasznalati Gtmutatd
tartalma eltérhet a terméktél. Vegye figyelembe adott esetben a hozzaadott mellékleteket. Ez a hasznalati
Utmutato és esetleges mellékletei a készllék részét képezik, ezért azokat gondosan meg kell &rizni, és a

készilék esetleges tovabbadasanal vele adni.

Konformitasi nyilatkozat

A készllék teljesiti a nemzeti és eurdpai térvényi elSirasok kdvetelményeit. A termék
megfeleléségi nyilatkozata az alabbi weblapon talalhat6: www.lived-non-food.hu




Szervizcim Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Str_20 | D-38122 Braunschweig
Telefon +49 (0) 531 224356-82

E-mail: service@x4-life.hu

Internet www.x4-life.hu

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Str. 20 | D-
Cim: 38122 Braunschweig
E-mail: info@lived-non-food.hu
Internet www.lived-non-food.hu

Biztonsagi tudnivalék

A kovetkez6 biztonsagi intézkedések nemcsak a késziilék védelmét, hanem az On biztonsagat
is szolgaljak. Specialis tudnivalokat a hasznalati utmutaté kovetkez6 fejezeteiben talal.
Olvassa végig figyelmesen az 6sszes pontokat:

VESZELY
A Gyermekeket és mas személycsoportokat érintd veszély!

« Ez a termék és csomagoléanyaga nem jaték, és gyerekek nem hasznalhatjak. A gyerekek nem
tudjak felmérni az elektromos eszkdzok és/vagy csomagoldanyagok veszélyeit. Figyeljen arra,

hogy a termék és a csomagoldanyag olyan helyen legyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozza.
« Elemek/akkuk nem valok gyerekek kezébe. A kifolyt vagy sériilt akkumulatorok a

bérrel valo érintkezéskor felmarhatjak a bort.

VESZELY
A Eletveszély!

« A készlléket csak szakképzett szereld javithatja/nyithatja fel, aki tisztdban van a kapcsolédé veszélyekkel,

ill. a vonatkozo el6irdsokkal. Csak eredeti tartalék alkatrészek hasznalhatok.




» Ha kétségei vannak a készilék mikoddésével, a csatlakoztatassal vagy a
biztonsaggal kapcsolatban, forduljon egy szakemberhez, vagy a gyartéhoz.



FIGYELMEZTETES!
A A hibas hasznalat meghibasodas veszélyes! A késziilék

szakszeritlen kezelése meghibasodashoz vezethet.

Ne hasznélja a késziiléket, ha sériilés lathato rajta. Uzembe helyezés el6tt
vizsgalja at a készuléket.

Ne alkalmazzon er8szakot a készlilék hasznalatanal. A méré rad elhajolhat vagy
eltorhet, ha a késziiléket tul nagy erével nyomja a talajba.

Soha ne tegye ki a miiszert vagy a mérérudat kozvetlenil viznek vagy mas
folyadéknak. A kdzvetlenil folyadékba torténd merités vagy a folyadékkal kozvetlen
érintkezés meghibasithatja vagy tonkreteheti a mérérudat vagy a mérémuiszert.

Tisztitas és apolas

FIGYELMEZTETES!
A Tisztitashoz puha, pormentes torléruhat hasznaljon. Erés szennyezédésnél a torl6t kissé

nedvesitse be és hasznaljon kimélé mosészert.

A tisztitdshoz ne haszndljon erds oldoszert (pl. alkoholt, benzint vagy higitét), mivel az a

hazat, a festést és a tartozékokat is karosithatja.

A szallitas tartalma

4 az 1-ben talajteszter (elem nélkul)

Hasznalati utmutatd

Suly kb. 73 g (elem nélkiil)
Taparamellatas 1 db 9 V-o0s elem (6F22/6LR61 tipus)
Uzemi hémérséklet [ +5 °C ... +40 °C

Tarolasi

hémérséklet -10°C ... +50°C

Méret 63 x 315 x 36 mm

Mérési tartomanyok

Fényintenzitas

9 fokozat (LOW- ... HGH+)

-9°C ... +50°C/16 °F ... 122 °F (kijelz6 felbontas: 1°C/

hémérséklet 1°F)
Légnedvesség. 5 fokozat (Very Dry, Dry, Normal, Wet, Very Wet)
pH-érték 12 fokozat (3,5 - 9,0; Kijelz6 felbontas: 0,5)




Tulajdonsagok

» Méri a nedvességet a gyokereknél
» Meghatarozza a talaj pH értékét
* Meghatarozza az adott hely fényviszonyait

* méri a kdrnyezet és talaj hémérsékletét
» Cserepes- és kerti novényekhez

* Mobilan hasznalhato

« LC kijelzd hattérvilagitassal

* 200 mm hosszu, stabil méré érzékeld
» Automatikus kijelzé lekapcsolddas

A késziilék

1]

1 Fényérzékeld A fényraesés mérésére szolgal
kijelzés Digitalis kijelzd
3 | ON (be) Bekapcsolas
Atkapcsolas Celsius és Fahrenheit kdzétt, nyomva
4 | °C/°F OFF tartva:
Kikapcsolas
Mérési lzemmod kivalasztasa (pH érték vagy
5 | pH/FC nedvesség és hémérséklet)
6 | Elemtartod A vevd hatoldalan
7 Mérérad Ruad-érzékelével-a-talajpaszirhatd
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f'\"\.‘ A kijelz6n egy védofélia taldlhatd. Ez méretre szabva van felhelyezve, ezért csak nehezen
# " felismerhets. Ugy veheti le a féliat, hogy azt egy hegyes targgyal vagy a kérmével 6vatosan megemeli

a pereménél fogva majd végll lehltizza.

A A fényintenzitas kijelzése

pH mérés aktiv

A pH érték vagy hémérséklet értékek (°C vagy °F) mérési eredményeinek
kijelzése

Viztartalom kijelzése

H6émérséklet mérés aktiv

Alacsony elemtoéltéttségi szint jelzése

Az elemcseréhez vegye figyelembe az "Elem / akku' fejezetet a 14.

O

m m O

oldalon A késziilék miikodtetéséhez 1 db 9V-os elemre van sziikség
'\,& (6F22/6LR61 tipus).

-

Ha elemcserére van szlikség, tegye a kdvetkezéket:

+ Ovatosan nyissa ki a késziillék hatlapjan lévé elemtatot.

. Csatlakoztassa a 9V-os elemet a csatlakozokhoz. Vigyazzon a helyes polaritasra.
* Helyezze be az elemet az elemtarto rekeszbe.

+ Zarja le az elemtartét. A fedélnek be kell pattannia.




A lehet6 legjobb mérési eredmény eléréséhez kdvesse a kdvetkez Iépéseket. Kapcsolja ki a

készlléket, ha befejezte mérést.

Figyelem! Huizza ki a készUléket mérés utan a talajbdl. Ne hasznalja a késziiléket
magas légnedvességi kornyezetben. Ne hagyja a szabadban a késziléket, hanem
tarolja szaraz beltéren.

{tMegjegyzés: A hémérséklet és nedvesség mérése egyszerre térténik.

Tanécs:
Kerti ndvények esetén ajanlott még az Ultetés elétt egyszer atvizsgalni az ultetés helyét. A pontosabb

eredményhez végezze el tobb helen a méréseket.

Felszerelés

+ Az els6 mérés el6tt tavolitsa el a védéfdliat a kijelzérdl és a véddsapkat a méréradrol.

« Tisztitsa meg évatosan a mérérud végét minden mérés el6tt (ehhez vegye figyelembe a
"Tisztitas és apolas" fejezetet az 5. oldalon).

+ Szurja be egyenesen a talajba a mérérudat. Ne alkalmazzon kdzben erészakot. Ha
ellenallasba Utkozik, prébélja meg egy masik helyen.

* A ridnak a névény szara és a viragcserep kozott kell lennie kézépen. Nagyobb mint
30,5 cm (kb. 12") atmérdji, nagyobb cserepkeknél a mérérudat ugy helyezze el, hogy
a cserép pereme és a virag szara kézott 1/3 -nyi tavolsagban legyen.

» Ha a viragcserép rendkivil mély, olyan mélyen szurja a mérérudat a foldbe, amig a
gyOkerek kdzé ér.

Ugy helyezze a talajba a késziiléket, hogy a fényérzékeld a legerésebb fénybeesés felé nézzen.

» Kapcsolja be a késziléket az "ON" nyomdgombbal.
+ A kijelz6n megjelenik a fényintenzitas.

« Hasonlitsa 6ssze a mérési eredményt a ndvénytablazatban talalhaté ajanlasokkal (11-13. oldal).

A fény mennyiségének és minéségének ndvekedése

—

LOW- LA LOW MOR- MOR MR HGH=  HEH HGH+

(LOW = alacsony, NOR = normal, HGH = magas)




Ha a mért fényintenzitas magasabb / alacsonyabb az ajanlasnal, helyezze a
névényt kevésbé / jobban napsutotte helyre.

pH-érték
Allitsa a mérés lizemmodot PH-ra.
Szurja be a talajba a mérérudat.

Kapcsolja be a késziiléket az "ON" nyomdégombbal. A készllék elkezdi a mérést.

« A mérési eredményt egy kis id6 eltelte utan leolvashatja a kijelzérél. Siillyessze be egy kicsit jobban

a késziiléket a talajba, hogy pontosabb eredményt kapjon.

* Hasonlitsa 6ssze a mérési eredményt a névénytablazatban talalhaté ajanlasokkal (11-13. oldal).

Savak novekedése Lugok névekedése

~af— et #-»

LO 3,5 4,0 45 50 55 6,065 70 7,5 80 85 9,0 HH

LO és HH = a mérési eredmény a mérési tartomanyon kivil esik
» Ha a mért pH érték magasabb az ajanlasnal, adjon egy kis granit lisztet,

kénport vagy tézeget a foldhoz.

* Ha a mért pH érték alacsonyabb az ajanlasnal, adjon egy kis meszet a foldhoz.

Tudnivalé a pH értékhez

A savak és lugok mennyiségét a talajban a "pH értékkel" mérjik.

pH érték < 7: savas talaj
pH érték 7: semleges talaj
pH ertek: lugos talaj

Az er@ss sav koncentracio lelassitja a talajban Iév6 baktériumok hasznos munkajat.
A talaj tulzott lugossagaval a tapanyagtartalom csokken és né a so
koncenteracio, ami gatolja a névények ndvekedését.




Légnedvesség.

« Allitsa a mérés lizemmédot °C-ra.
» Szurja be a talajba a mérérudat.
Kapcsolja be a készlléket az "ON" nyomégombbal.

« A mérési eredményt egy kis id6 eltelte utan leolvashatja a kijelzérél. Siillyessze be egy kicsit jobban
a késziiléket a talajba, hogy pontosabb eredményt kapjon.

» Hasonlitsa 6ssze a mérési eredményt a ndvénytablazatban talalhatd ajanlasokkal.

A viztartalom novekedése

—

DRY+ DRY NOR WET WET+

(DRY = szaraz, NOR = normal, WET = nedves)
A tesztelési hely viztartalma:

DRY <10 % NOR (10 % - 20 %) WET >20 %

» Ha a mért nedvesség alacsonyabb az ajanlasnal, 6nt6zze addig a névényt, amig eléri
az ajanlott tartomanyt.

* Ha a mért nedvesség magasabb az ajanlasnal, allitsa be ugy az 6ntdzést, amig eléri
az ajanlott tartomanyt.

VIGYAZAT!
Legyen dvatos a névények ontozésénél!

= Nem juthat be nedvesség a készlilék hazaba.

hémérséklet

« Allitsa a mérés lizemmédot °C-ra.
» Szurja be a talajba a mérérudat.
» Kapcsolja be a késziléket az "ON" nyomégombbal.

« A mérési eredményt leolvashatja a kijelz6rél. Ha a késziilék nem a talajon van, akkor a

kérnyezeti hémeérséklet lathato.

* A °C/°F OFF gobbal valthat a Celsius és Fahrenheit mértékegységek kozott.
Kikapcsolas
« A készulék automatikusan kikapcsol, ha kb. 4 percig nem térténik gombnyomas.

» Tartsa lenyomva a °C / °F OFF gombot kb. 3 mp-ig a készililék manualis kikapcsolasahoz.




i:‘Megjegyzés: A tablazat nem tekintheté teljesnek.
Ha a névényét nem taldlja a tablazatban, utdnanézhet a szakirodalomban, érdeklédhet a
viragarusanal, kertészénél vagy az inerneten.
DRY = szaraz | WET = nedves | NOR = normal | LOW = alacsony | HGH =
Empfohlener Empfohlene
V/assergenalt Lichtintensitat
Afrikanisches Veilchen DRY 5,0--7,6 HGH
Alpenveilchen WET 6,0-7,0 HGH-
Amaryllis NOR 55-6,5 HGH
Anthurie WET 50-6,0 NOR/NOR+
Apfel NOR 50-6,5 HGH-
Aprikose NOR 6,0-70 HGH
Artischocke NOR 6,5-75 NOR
Azalee NOR 5.0-6,0 HGH
Banane NOR 50-70 HGH-
Begonie WET 55-70 HGH=
Birne NOR 6,0-75 HGH=
Bougainvillea NOR 55-75 HGH
Brombeere NOR 50-6,0 NOR#+
Buntwurz WET 6,0-7,5 NOR/NOR+
Chrysamtheme NOR 6,0-7,0 HGH-
Columnea WET 50-55 HGH-
Dipladenie DRY 6,0-7.5 HGH-
Drachenbaum WET 55-5,0 Low
Edelweil NOR 6,5-75 NOR
Erdbeere NOR 50-75 NOR+
Eukalyptus DRY 6,0-8,0 NOR+
Fame NOR 6,0-70 Low
Fensterblatt DRY 50-6,0 NOR/NOR+
Fiederaralie NOR 6,0-7,5 HGH
Flammendes Kathchen DRY 6,0-7,5 HGH
Flieder DRY 6,0-7.5 LOW+
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Elem / akku

FIGYELMEZTETES!
Gyerekek sérilésveszélye!

» Ha gyerekek vagy a veszélyeket felismerni nem képes felnéttek a
készUlékkel foglalatoskodnak, akar halélos sérilés veszélye is felléphet.

* Ne hagyja szabadon heverni az elemeket/akkukat. Fennall a veszélye, hogy gyerekek vagy haziallatok
lenyelik azokat. llyen esetben azonnal forduljon orvoshoz!

* Az elemeket nem szabad tulzottan magas hémérsékletnek kitenni, amelyek erés
napsugarzas hatasara, tliznél vagy siitében fellépnek. Robbanasveszély!

* Vigyazzon, hogy az elemek/akkuk ne zardédjanak révidre. Elemeket nem szabad

feltolteni. Robbanasveszély!

Eltavolitas

Az elektromos és elektronikus alkatrészeket nem szabad a haztartasi szemétbe
dobni!

készllékeket az élettartamuk végén az arra a célra kialakitott nyilvanos
gylijtéhelyen leadja, hogy a régi készilékeket Ujrahasznosithassak. A
gylijtéallomasrol érdeklédjon a helyi hulladékkezeld vallalatnal.

Elemeket és akkukat nem szabad a haztartasi szemétbe dobni!

E A fogyasztd torvényi kotelessége, hogy az elektromos és elektronikus

Minden felhasznal6 torvényileg kotelezett arra, hogy az elhasznalt elemeket és akkukat -

E fliggetlendil attdl, hogy tartalmaznak-e karos anyagokat, vagy nem - leadja a lakéhelyén

illetékes gytijtéhelyen, hogy ott kérnyezetbarat artalmatlanitasarél gondoskodjanak.

* Jelolések: Cd= kadmium; Hg = higany; Pb = élom.

Lived non food GmbH minden jogot fenntart.

Nem vallalunk felel6sséget a hasznalati Gtmutatéban leirt miszaki adatokban vagy

terméktulajdonsagokban bekdvetkez6 valtoztatasokért vagy hibakért.

Minden jog fenntartva. A hasznalati Gtmutaté vagy annak egy részének barminemi sokszorositasa,
atvétele, masolata vagy tarolasa, valamint annak egy idegen nyelvre torténé forditasak a gyartd
kimondott beleegyezése nélkiil nem megengedett. A termékek gyors tovabbfejlesztése alapjan nem
tudunk garanciat vallalni a teljességért. A miszaki kivitel és a felszereltség valtoztatasanak jogat

mindenkor fenntartjuk.

Ha a hasznalati utmutatét digitalis formaban igényli, kérjuk, forduljon a szervizlinkh6z.




Garancialis és javitasi feltételek

A vevd a gyarto altal szabadon vallalt 2 éves gyartéi garanciat kap a termék anyag- és
gyartasi hibaira a vétel id6pontjatdl szamitva. A garancia érvényességi tartomanya a
Német Szovetségi Koztarsasag, Ausztria és Svajc. A garancia alapjaul a vételi bizonylat
szolgdl. A garancia ideje alatt kdltségmentesen elharitunk minden anyag- vagy gyartasi

hibat. Az On térvényes szavatossagi jogait a garancia nem érinti.

A garancia a kévetkez8 esetekben nem érvényes:

-nem rendeltetésszer(i hasznalat kdvetkeztében bekdvetkezett hibak esetére,

-kopo alkatrészekre / tartozékokra, amelyek normal elhasznalédasnak vannak kitéve,
-azokra a hianyossagokra, amikrdl a vevé a vasarlaskor tudomast szerzett,

-olyan karokra, amelyek a vevé altal eszk6zolt javitasokra vagy beavatkozasra harmadik
személy altal vezethetdk vissza,

-ha a késziiléket a rajta megadottnal magasabb fesziiltségl elektromos halozatra
csatlakoztattak,

-ha a készUléket vagy egyes részeit elejtették,

-szakszer(tlen szallitasnal, vagy szakszer(tlen csomagolasnal szallitas céljara
-olyan karoknal, amelyeket elemi csapas okozott,

-a készllékre vonatkozo biztonsagi elirasok figyelmen kivil hagyasa esetén,

-a hasznalati utmutatoban foglaltak be nem tartasa esetén.

Elemek/akkuk nem tartoznak a garancia hatalya ala, mert elhasznalodé alkatrészek.
A vasarlas datumat garancialis problémak esetén a szamlaval kell igazolni. Egy

garancialis tevékenység altal nem hosszabbodik meg a garancialis id6 - sem a
készllékre, sem a kicserélt alkatrészekre vonatkozéan. Amennyiben jogos
garanciaigényrél van sz, jogunkban all valasztasunk szerint a hibas késziléket
koltségmentesen javitani vagy kicserélni. Ezen tulmend igényeket nem fogadunk el. A
lecserélt részek vagy termékek atmennek a gyarté tulajdonaba. Fenntartjuk magunknak

a jogot, hogy a hibas részeket vagy termékeket Gjabb modellekre cseréljik.
Keérjuk, mindig vegyék fel vellink a kapcsolatot, mielétt a terméket bekuldik nekink.

Mellékeljen hozza okvetlenll egy szamlamasolatot.

A garancialis id6 letelte utani javitasok kdltségét tériteni kell. Megegyezés nélkul
bekuldétt kildeményeket nem veszunk at és azok automatikusan visszamennek a
feladéhoz.




